
Galinio sustabdiklio komplektas 
EADP-ES-R3-25
Gaminio numeris: 2721599
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Tech. Duomenys

Savybės Reikšmė

Dydis 25
Posūkio kampo nustatymo diapazonas 0 ... 325 deg
Montavimo pozicija Bet koks
Atsparumo korozijai klasė CRC 1 - Low corrosion stress
PWIS conformity VDMA24364-B2-L
Saugojimo temperatūra -20 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra 0 ... 50 °C
Inercijos masės momentas, JO 1 kgcm2
Produkto svoris 210 g
Montavimo tipas su vidiniu sriegiu
Informacija atitinka RoHS
Material stops Beryllium bronze, nickel-plated
Material flange Aliuminio liejinys

anoduotas
Material bracket Aliuminio liejinys

anoduotas


