
Sujungimų blokas 
CPX-AB-2-M12-RK-IB
Gaminio numeris: 534505
Nebetiekiamas produktas
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Gali būti naudojamas tik kombinacijoje su CPX-FB6.
Type to be discontinued. Available until 2027. See Support Portal for 
alternative products.

Tech. Duomenys

Savybės Reikšmė

Protokolas Interbus
Matmenys B x L x H 48 mm x 85 mm x 24 mm
Produkto svoris 140 g
Aplinkos temperatūra -5 ... 50 °C
Saugojimo temperatūra -20 ... 70 °C
Sąlyginė oro drėgmė 95 %

nesikondensuojantis
Apsaugos klasė IP65

IP67
Atsparumo korozijai klasė CRC 1 - Low corrosion stress
Apsauga nuo tiesioginio ir netiesioginio kontakto Protective extra-low voltage with safe disconnection (PELV)
PWIS conformity VDMA24364-B2-L
Material housing PA - sustiprintas
Fieldbus sąsaja 2 x M12 x 1, B koduotas


