
Plokštė 
VMPAF-AP-2
Gaminio numeris: 544412
Nebetiekiamas produktas
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Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2019. Ieškokite prekės 
alternatyvos kataloge

Tech. Duomenys

Savybės Reikšmė

Slėgio valdymo diapazonas 0,5 ... 5 bar
Įėjimo slėgis 1 0,5 ... 10 bar
Atsparumo korozijai klasė CRC 0 - No corrosion stress
Aplinkos temperatūra -5 ... 50 °C
Pneumatiniai portai 3/5 sujungti G1/2
Material exhaust plate Aliuminio liejinys
Informacija atitinka RoHS


