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Skirstytuvų salai VDMA-01/02, standartinis pajungimas pagal 15407-1.

Pavyzdys

Tech. Duomenys

Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.

Savybės Reikšmė

Paremtas standartu ISO 15407-1
Montavimo pozicija Bet koks
Valdiklio funkcija Pastovus išėjimo slėgis

su antriniu išmetimu
Slėgio dydžio pasirinkimas galimas
Įėjimo slėgis 1 0,5 ... 10 bar
Darbinė terpė filtruotas suslėgtas oras, filtravimo elementas 40 µm, suteptas arba ne
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro 

tepimas būtinas)

Atsparumo korozijai klasė CRC 0 - No corrosion stress
PWIS conformity VDMA24364-B1/B2-L
Apsaugos klasė IP65

NEMA 4
Aplinkos temperatūra -5 ... 50 °C
vertikalaus tvirtinimo būdas ant maitinimo bloko

ant individualios plokštės
Manometro pajungimas su išlaikymo gnybtu
Informacija atitinka RoHS
Material control panel PA
Material regulator housing Padengtas aliuminiu


