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Tech. Duomenys

Savybės Reikšmė

Atsparumo korozijai klasė CRC 0 - No corrosion stress
Leidimas c UL us - Listed (OL)
Informacija Turi PWIS medžiagų

atitinka RoHS
Bus- sistemos galios sunaudojimas 0,5 W
Aplinkos temperatūra 5 ... 55 °C
Saugojimo temperatūra -40 ... 70 °C
Sąlyginė oro drėgmė 10 - 95 %
Saugumo klasė III
Produkto svoris 23 g
Vibracijos nejautrumo bandymas EN 60068-2-6 FC

5 - 9 Hz 3,5 mm
9 - 150 Hz 1g

Smūgio nejautrumo bandymas EN 60068-2-27 EA
15g, 11ms (pusė sinusoidės)

Būsenų indikavimas LED geltonas = perdavimas/ priėmimas
LED žalias = link

Eternetas, prijungimo kištukas 8-poliai
Eternetas, duomenų perdavimo greitis 10/100 Mbit/s
Eternetas, palaikomi protokolai TCP/IP, EasyIP, Modbus TCP


