
ASI modulis 
CACF-BT-AS
Gaminio numeris: 567035
Nebetiekiamas produktas

1 / 12020.09.04 – Pakeisti – Festo AG & Co. KG

Type to be discontinued. Available until 2021. See Support Portal for 
alternative products.

Tech. Duomenys

Savybės Reikšmė

Matmenys B x L x H 46 mm x skersmuo 19 mm
Būsenų indikavimas LED žalias: AS-i įtampa > 26V

LED geltonas: AS-i įtampa > 18,5V
Nominali įtampa AS-i voltage 30 V DC
Srovės suvartojimas 10 mA
Leidimas C-Tick

c UL us - Listed (OL)
CE ženklas (žr. deklaraciją) atitinka EU-EMV reikalvimus
Saugojimo temperatūra -25 ... 75 °C
Apsaugos klasė IP65
Aplinkos temperatūra 0 ... 55 °C
Feldbus jungtis, pajungimo technika AS-i-plokščias kabelisl / AS-i-apvalus kabelis
Informacija Turi PWIS medžiagų

atitinka RoHS


