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Tech. Duomenys

Savybės Reikšmė

Aukštis 39,4 mm
Ilgis 58 mm
Produkto svoris 24 g
Fieldbus sąsaja Sub-D, 9 polių, lizdas
Elektrinis pajungimas 9- polių / 9- polių

Jungtis su prisukamais kontaktais
Sparta, bodais 1 Mbit/s
Leistinas kabelio skersmuo 8 mm

8 mm
Apsaugos klasė IP40
Aplinkos temperatūra -20 ... 70 °C
CE ženklas (žr. deklaraciją) atitinka EU reikalavimus žemose įtampose
PWIS conformity VDMA24364-B2-L
Informacija atitinka RoHS
Atsparumo korozijai klasė CRC 1 - Low corrosion stress


