
Viršutinio bėgelio montavimas 
CAFM-X4-H
Gaminio numeris: 8095158

  Kernprogramm

1 / 12023.11.09 – Pakeisti – Festo SE & Co. KG

Tech. Duomenys

Savybės Reikšmė

Plotis 29 mm
Aukštis 4,2 mm
Ilgis 169 mm
Konstrukcija Version X4

Tvirtinimo bėgeliui
Atsparumo korozijai klasė CRC 2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity VDMA24364-B2-L
Saugojimo temperatūra -40 ... 85 °C
Aplinkos temperatūra -40 ... 85 °C
Produkto svoris 38 g
Montavimo tipas Fiksavimas
Informacija atitinka RoHS
Material adapter plate aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis


