
aansluitkabel 
KRP-1-24-5
Artikelnummer: 165613
Einde productie
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Aansluitstekker voor relaisplaat van ventieleiland CPV met kabel.
Einde productie. Leverbaar tot 2024. Zie het Support Portal voor 
alternatieve producten.

Informatieblad

Kenmerk Waarde

Soort bevestiging met doorgangsboring
Inbouwpositie willekeurig
Productgewicht 94 g
Elektrische aansluiting 2-polig

Haakse stekker
Bedrijfsspanningsbereik DC <= 26 V
Bedrijfsspanningsbereik AC <= 20 V
Stroombelastbaarheid 1 A
Kabellengte 5 m
Kabeldiameter 3,5 mm
Kabelmontage 2x0,25
Beschermingsgraad IP65
Omgevingstemperatuur -10 ... 50 °C
CE-markering (zie conformiteitsverklaring) volgens EU-RoHS-RL
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring) volgens de UK RoHS-voorschriften
LABS-conformiteit VDMA24364-B2-L
Materiaal kabelmantel PVC
Materiaal behuizing PUR
Materiaal stekkercontact brons


