
terugslagventiel 
HGL-1/4-NPT
Artikelnummer: 34878

1 / 109/11/2023 – Wijzigingen voorbehouden – Festo SE & Co. KG

met dichtingsring OL.

Informatieblad

Kenmerk Waarde

Ventielfunctie ontgrendelbare terugslagfunctie
Pneumatische aansluiting 1 1/4 NPT
Pneumatische aansluiting 2 1/4 NPT
Soort bevestiging inschroefbaar
normaal nominaal debiet 0 ... 490 l/min
Bedrijfsdruk Mpa 0,03 ... 1 MPa
Werkdruk 0,3 ... 10 bar
Stuurdruk MPa 0,18 ... 1 MPa
Stuurdruk 1,8 ... 10 bar

26,1 ... 145 psi
Omgevingstemperatuur -20 ... 80 °C
Bedrijfsmedium Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
LABS-conformiteit VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur -20 ... 80 °C
Materiaal - opmerking RoHS conform
Materiaal dichtingen NBR


