
koppelingsbehuizing 
EAMK-A-D40-42B
Artikelnummer: 552158
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geschikt voor elektrocilinder DNCE.

Informatieblad

Kenmerk Waarde

Inbouwpositie willekeurig
Lagertemperatuur -25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid 0 - 95 %
Omgevingstemperatuur -10 ... 60 °C
Interface code, actuator D40A

D40B
D40C

Interface code, koppelingsbehuizing 42B
Materiaal - opmerking LABS-houdende stoffen inbegrepen

RoHS conform


