
voorzetlens 
SASF-L1-LS2-M4
Artikelnummer: 552831
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Om de lichtspot te richten.

Informatieblad

Kenmerk Waarde

Corrosiebestendigheidsklasse KBK 1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit VDMA24364-B2-L
Beschermingsgraad IP66
Omgevingstemperatuur -30 ... 150 °C
Aandraaimoment -0,2 ... 0,6 Nm
Productgewicht 0,7 g
Lensfunctie Scherpstellen

Lichtspotdiameter 0,7 mm op een afstand van 10 mm
Afhankelijk van de glasvezelkabel

Materiaal behuizing Aluminium
geanodiseerd


