
stekker 
NECC-L1G6-C1
Artikelnummer: 553859

1 / 101/04/2019 – Wijzigingen voorbehouden – Festo AG & Co. KG

Informatieblad

Kenmerk Waarde

Bedrijfsspanningsbereik AC 300 V
Stroombelastbaarheid 10 A
Aansluitingdoorsnede 0,2 ... 2,5 mm2
Omgevingstemperatuur -25 ... 100 °C
Vervuilingsgraad 3
Corrosiebestendigheidsklasse KBK 0 - geen corrosieweerstand
Materiaal behuizing PBT


