
Koppelingsbehuizing 
EAMK-A-A19-28C
Artikelnummer: 558899
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Suitable for cantilever axis EGSA.

Informatieblad

Kenmerk Waarde

Grootte 19
Inbouwpositie willekeurig
Lagertemperatuur -25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid 0 - 95 %
Omgevingstemperatuur 0 ... 50 °C
Materiaal - tip RoHS conform


