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Kenmerk Waarde

Ventielfunctie 3/2 gesloten monostabiel
Soort bediening elektrisch
Breedte 22 mm
normaal nominaal debiet 50 l/min
Werkdruk -0,9 ... 8 bar
Constructieve opbouw direct gestuurd zitventiel
Soort reset mechanische veer
Beschermingsgraad IP65
Nominale diameter 1,3 mm
Ontluchtingsfunctie regelbaar
Afdichtingsprincipe zacht
Inbouwpositie willekeurig
Handbediening met vergrendeling
Soort sturing direct
Stuurluchttoevoer intern
Stroomrichting niet omkeerbaar
Schakeltijd uit 46 ms
Schakeltijd in 31 ms
Inschakelduur 100 %
Spoeleigenschappen 24 V DC: 3 W
Toegelaten spanningsschommelingen +/- 10 %
Bedrijfsmedium Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK 2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit VDMA24364-zone III
Mediumtemperatuur -10 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur -10 ... 50 °C
Productgewicht 160 g
Elektrische aansluiting 3-polig

Aansluitpatroon vorm B volgens EN 175301-803
Stekker
volgens EN 175301-803

Pneumatische aansluiting 1 G1/8
Pneumatische aansluiting 2 G1/8
Pneumatische aansluiting 3 M5
Materiaal - opmerking RoHS conform
Materiaal dichtingen NBR
Materiaal behuizing PA


