
Adapter
SASC-F5-A-M12-S
Artikelnummer: 8156703

Gegevensblad

Functie Waarde

Conform norm EN 61076-2-101
Bereik voor bedrijfsspanning AC 0 V...30 V
Bereik voor bedrijfsspanning DC 0 V...30 V
CE-teken (zie conformiteitsverklaring) conform EU-RoHS-richtlijn
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring) volgens de UK RoHS-voorschriften
Corrosiebestendigheidsklasse KBK 1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit VDMA24364-B2-L
Geschiktheid voor de productie van Li-ion-batterijen Geschikt voor batterijproductie volgens de interne denitie van Festo

in scherptegraad F1A met beperkingen ten aanzien van het gebruik van
Cu/Zn/Ni

Cleanroomklasse Klasse 4 volgens ISO 14644-1
Beschermingsklasse IP65
Omgevingstemperatuur -25 °C...85 °C
Productgewicht 30 g
Elektrische aansluiting 1, functie Veldapparaatzijde
Elektrische aansluiting 1, aansluittype Contactdoos
Elektrische aansluiting 1, kabeluitgang recht
Elektrische aansluiting 1, bouwvorm Rond
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek M12x1 A-gecodeerd conform EN 61076-2-101
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/aders 5
Elektrische aansluiting 1, gebruikte polen/aders 4
Elektrische aansluiting 1, bevestigingstype Schroefvergrendeling met zeskant SW13 en langsribbel

draaibaar
Compatibel met schroefvergrendeling draaibaar/niet draaibaar

Elektrische aansluiting 1, aansluitingstoewijzing Pin 1 = BN
Pin 2 = WH
Pin 3 = BU
Pin 4 = BK

Elektrische aansluiting 1, indicator zonder
Elektrische aansluiting 2, functie Besturingszijde
Elektrische aansluiting 2, aansluittype Stekkers
Elektrische aansluiting 2, kabeluitgang Recht
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Elektrische aansluiting 2, bouwvorm Rond
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek M12x1 A-gecodeerd conform EN 61076-2-101
Elektrische aansluiting 2, aantal polen/aders 5
Elektrische aansluiting 2, bezette polen/aders 4
Elektrische aansluiting 2, bevestigingstype Schroefvergrendeling met zeskant SW13 en langsribbel

draaibaar
Compatibel met schroefvergrendeling draaibaar/niet draaibaar

Elektrische aansluiting 2, aansluitingstoewijzing Pin 1 = BN
Pin 3 = BU
Pin 4 = BK
Pin 5 = WH

Elektrische aansluiting 2, indicator zonder
Kabellengte 0.3 m
Buigradius, vaste kabelplaatsing 14 mm
Kabeldiameter 4.5 mm
Kleur behuizing zwart
Materiaal-informatie CFK-vrij

RoHS conform
Cadmiumvrij
halogeenvrij
Fosforestervrij

Materiaal behuizing TPE-U(PUR)
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