Przyssawka
ESV-30-SN

Numer produktu: 190984

Karta danych

FESTO

Cechy Wartos¢
Min. promiefi przedmiotu 110 mm
Srednica czaszy przyssawki 30 mm
Objetos¢ czaszy przyssawki 0.867 cm?
Potozenie przytacza u gory
Pozycja montazu dowolny

Ksztatt przyssawki

okragta, ptaska

CiSnienie robocze

-95 kPa...0 kPa
-0.95 bar...0 bar
-13.775 psi...0 psi

Nominalne cidnienie robocze

-70 kPa
-0.7 bar
-10.15 psi

Medium robocze

powietrze atmosferyczne w oparciu 0 1ISO 8573-1:2010[7:-:-]

Zgodnos¢ z LABS

VDMA24364-A1-L

Dopuszczenie do branzy spozywczej

patrz rozszerzone informacje o materiale

Temperatura otoczenia -10°C...70 °C
Sita trzymania przy nominalnym ciSnieniu roboczym 40.8N

Waga produktu 2.7¢

Kolor czarny
Twardos¢ w skali Shore'a 60+/-5

Informacja o materiatach

Zgodnos¢ z dyrektywa RoHS

Materiat przyssawki

Kauczuk nitrylowy
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