
Base elétrica CPX-GE-EV-V-VL
Cód. do item: 8022171

Ficha técnica

Característica Valor

Tipo de fixação Tirante

Peso do produto 125 g

Classe de resistência à corrosão KBK 1 - baixa resistência à corrosão

Conformidade LABS VDMA24364-B2-L

Indicação sobre os materiais Conformidade RoHS

Material corpo Reforçado com PA

Conexão elétrica 4 pinos
M18

Alimentação de tensão máxima 8 A

Fonte de alimentação Alimentação adicional para as válvulas
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