
Conector dentado para tubos
RTU-PK-1/8"-3
Número de referência: 10884

Ficha técnica

Característica Valor

Largura nominal 1.5 mm
Pressão de operação para toda a faixa de temperatura -0.095 MPa...1 MPa

-0.95 bar...10 bar
-13.775 psi...145 psi

Temperatura ambiente 0 oC...60 oC
Conexão pneumática 1 Para tubos de diâmetro externo 4 mm
Temperatura ambiente, Fahrenheit 32 oF...140 oF
Material da caixa Latão
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