
Obturator
NEAU-AK-M8
Numar piesa: 8196625

Fisa de date

Caracteristica Valoare

Latime 10 mm
Inaltime 11 mm
Dimensiune M8x1
Design Dop obturare
Tipul de montare insurubat
Greutate produs 4.8 g
Unitate de ambalare 8
Conector electric Priza
Tip de protectie IP67
Temperatura ambianta -5 °C...60 °C
Temperatura de depozitare -20 °C...70 °C
Conformitatea LABS VDMA24364-B1/B2-L
Culoarea carcasei negru
Material carcasa PBT
Pozitie de instalare orice
Umiditate relativa 0 - 90 %
Test de incendiu UL94 V-0
Culoare negru
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