
Bac de gripper
HAFH-B30-16-45-N
Numar piesa: 8207226

Fisa de date

Caracteristica Valoare

Dimensiune 16
Pozitie de instalare orice
Design pentru grippere
Clasa de rezistenta la coroziune KBK 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS VDMA24364 zona III
Temperatura ambianta -5 °C...50 °C
Greutate produs 42 g
Tipul de montare insurubat la gripper
Nota privind materialele Conform RoHS
Material bacuri de gripper Aliaj de aluminiu forjat, anodizat
Material capac POM
Material placa Aliaj de aluminiu forjat, anodizat
Material suruburi Otel, galvanizat
Material stifturi de centrare Otel
Material bac de gripper Aliaj de aluminiu forjat, anodizat
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