
Lemna podloga 
PCBC-A-10
Broj artikla: 197261

1 / 109.11.2023 – Pridržano pravo promena – Festo SE & Co. KG

za priključne blokove i blokove podnožja  MHA1-P...-PI i MHP1-P...-PI
Opseg isporuke 10 komada

Tehnički podaci

Svojstvo Vrednost

Vrsta pričvršćenja sa podnožjem za lemljenje
Položaj ugradnje proizvoljno
Težina proizvoda 5 g
Veličina kontejnera 10
Električni priključak 2-polno
Mehanička zaštita IP40
Temperatura okoline -40 ... 115 °C
PWIS conformity VDMA24364-B2-L
Material housing PA


