
Elektromagnetni ventil MFHB-2-1/4-B
Broj dela: 546064

Tehnički list

Karakteristika Vrednost

Funkcija ventila 2/2 zatvoreno, monostabilno

Vrsta aktiviranja električni

Normalni nominalni protok 600 l/min

Pneumatski radni priključak G1/4

Pogonski napon preko magnetnog kalema, poručuje se odvojeno

Radni pritisak 2 bar...8 bar

Dizajn Ležište diska

Način vraćanja u prethodni položaj mehaničke opruge

Vrsta zaštite IP65

Nominalna širina 7 mm

Ugradni položaj Proizvoljan

Ručna pomoćna aktivacija zaustavno

Uklopno vreme isklj. 23 ms

Uklopno vreme uklj 12 ms

Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK 2 - umerena izloženost koroziji

LABS usklađenost VDMA24364-B1/B2-L

Temperatura medija -10 °C...60 °C

Temperatura okruženja -5 °C...40 °C

Težina proizvoda 575 g

Priključak upravljačkog izduvnog vazduha 84 M5

Pneumatski priključak 1 G1/4

Pneumatski priključak: 2 G1/4

Radni materijal zaptivki NBR

Materijal kućišta Aluminijum
eloksirano
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