
Element za pozicioniranje 
SMM-8
Broj artikla: 547941

1 / 109.11.2023 – Pridržano pravo promena – Festo SE & Co. KG

Odgovara za T-profil.
Opseg isporuke 10 komada

Tehnički podaci

Svojstvo Vrednost

Veličina 8
Oblik za T slot
Klasa korozione otpornosti KBK 3 - High corrosion stress
PWIS conformity VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline -40 ... 120 °C
Vrsta pričvršćenja stegnuto u T prorezu

uzdužno se može uvući u prorez
Materijal - napomena RoHS komfornost
Material housing Aluminijumska legura za kovanje

eloksirano
Material screws visokolegirani čelik, nerđajući


