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1 / 109.11.2023 – Pridržano pravo promena – Festo SE & Co. KG

Tehnički podaci

Svojstvo Vrednost

Položaj ugradnje proizvoljno
Konstruktivna struktura Without sensors
Uputstva za korišćenje The SIL certification for the entire product is invalidated when used 

with angle seat valve VZXA.

Materijal - napomena RoHS komfornost
Temperatura okoline -20 ... 60 °C
Temperatura ležaja -10 ... 60 °C
Težina proizvoda 118 g
Material seals EPDM
Material housing Aluminijum

PA ojačan
Mehanička zaštita IP65

IP67
Klasa korozione otpornosti KBK 2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity VDMA24364 zone III


