
แคปป้อง ักน
DHAS-DP-B23-16-L-N
หมายเลข ิชน ่สวน: 8116816

แ ่ผน ้ขอ ูมล

ัลกษณะเฉพาะ ูมล ่คา

ขนาด 16
ัฮบ 12 mm

ออกแบบ ํสาห ัรบก ิรปเปอ ์ร
การป ิฏ ับ ิตตาม ้ขอ ํกาหนดของ ้หองป ิฏ ับ ิตการ VDMA24364-B2-L
ความเหมาะสม ํสาห ัรบการผ ิลตแบตเตอ ีร Li-ion เหมาะ ํสาห ัรบการผ ิลตแบตเตอ ีรตาม ํคา ํจา ักดความภายในของ Festo

ในระ ัดบความ ุรนแรง F1A พ ้รอม ้ขอ ํจา ักดเ ีกยว ักบการใ ้ช Cu/Zn/Ni
ุอณห ูภ ิมโดยรอบ -10 °C...60 °C
้นาห ันกผ ิลต ัภณ ์ฑ 8.1 g

ประเภทของ ัรด สามารถสอดเ ้ขาไปใน ่รองจาก ้ดานบนไ ้ด
ัวส ุดหมายเห ุต เป็นไปตาม ้ขอ ํกาหนด RoHS
ฝาครอบป้อง ักน ัวส ุด NBR
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