Vantuz
ESS-40-CS

Uriin numarasi: 189405

Veri sayfasi

FESTO

Ozellik Deger

Vantuz yiikseklik kompanzatori 12.8 mm

Min. is parcasi yarigapi 100 mm
Nominal genislik 3 mm

Vantuz capi 40 mm
Vantuz hacmi 19.72 cm?
Baglanti konumu tst

Montaj konumu istenildigi gibi
Vantuz tutucu eslesmesi Boyut 4

Vantuz bigimi

yuvarlak koriik 3,5'li

Galisma basinci

-95 kPa...0 kPa
-0.95 bar...0 bar
-13.775 psi...0 psi

Nominal ¢alisma basinci

-70 kPa
-0.7 bar
-10.15 psi

Isletim ortami

1SO 8573-1: 2010 [7:-:-] dayali atmosferik hava

Korozyon direnci sinifi KBK

1 - korozyona diisiik maruziyet

LABS uygunlugu

VDMA24364 Bolge Il

Gidaya uygunluk

bkz. Gelismis yap1 malzemesi bilgisi

Ortam sicakligi -30°C...180°C

Nominal calisma basincinda tutma kuvveti 42.4N

Nominal calisma basincinda yanal kuvvet 13N

Uriin agirhig 219¢g

Montaj tiiri vakum baglantisi lizerinden
Vakum portu Mé

Renk seffaf

Shore sertligi 50+/-5

Vida disli muylu malzemesi
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D6vme aliminyum alagim, nikel kapli
Nikel kapli piring




Ozellik Deger

Celik, galvanizli ve krom kapli

Malzeme hakkinda not RoHS uyumlu

Vantuz malzemesi VMQ (silikon)
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