Yaglayici
MS6N-LOE-3/8-R

Uriin numarasi: 531712

Veri sayfasi

FESTO

Ozellik Deger

Boyut 6

Seri MS

Montaj konumu dikey +/- 5°

Tasarim Orantili standart sis yaglayici
Maks. yag dolum miktari 75cm?

Kabuk korumasi

Plastik koruyucu kavanoz

Galisma basinci 1 bar...16 bar
Yaglayici islevi igin minimum akis hizi 50 |/dak
Standart nominal debi (DIN 1343'e gore normallestirilmis) 5300 |/dak

Isletim ortami

ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarinca basingli hava
inert gazlar

Isletim / kontrol ortami hakkinda not

Yagli isletim miimkiin

Korozyon direnci sinifi KBK

2 - orta derece korozyona maruziyet

LABS uygunlugu

VDMA24364-B1/B2-L

Depolama sicakligi -10 °C...60 °C

Gidaya uygunluk bkz. Gelismis yap1 malzemesi bilgisi
Akiskan sicakligi -10 °C...60 °C

Yag viskozitesi ISO VG32

Ortam sicakligi -10°C...60 °C

Uriin agirhigi 600 g

Montaj turi istege bagli olarak:

Kablo déseme
Aksesuar kullanilarak

Pnomatik baglanti 1 3/8 NPT
Pnomatik baglanti 2 3/8 NPT
Malzeme hakkinda not RoHS uyumlu

Govde malzemesi

Aliiminyum pres dokiim

Kabuk malzemesi

Makrolon®
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