
Kapak
NEAU-AK-M8
Ürün numarası: 8196625

Veri sayfası

Özellik Değer

Genişlik 10 mm
Yükseklik 11 mm
Boyut M8x1
Tasarım Kör tapa
Montaj türü vidalanmış
Ürün ağırlığı 4.8 g
Hazne boyutu 8
Elektrik bağlantısı Soket
Koruma türü IP67
Ortam sıcaklığı -5 °C...60 °C
Depolama sıcaklığı -20 °C...70 °C
LABS uygunluğu VDMA24364-B1/B2-L
Gövde rengi siyah
Gövde malzemesi PBT
Montaj konumu herhangi bir
Bağıl nem % 0 - 90
Yangın testi UL94 V-0
Renk siyah
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