
Tutucu parmak
HAFH-B30-16-45-N
Ürün numarası: 8207226

Veri sayfası

Özellik Değer

Boyut 16
Montaj konumu herhangi bir
Tasarım tutucular için
Korozyon direnci sınıfı KBK 2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu VDMA24364 Zone III
Ortam sıcaklığı -5 °C...50 °C
Ürün ağırlığı 42 g
Montaj türü tutucuya vidalanmış
Malzeme hakkında not RoHS uyumlu
Tutma çenelerii malzemesi Dövme alüminyum alaşım, eloksallı
Kapak malzemesi POM
Plaka malzemesi Dövme alüminyum alaşım, eloksallı
Vida malzemesi Çelik, galvanize
Merkezleme pimleri malzemesi Çelik
Tutucu parmak malzemesi Dövme alüminyum alaşım, eloksallı
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