Sroubeni s nastrénymi koncovkami FESTO

M snadné pfipojeni
M snadné uvolnéni
W bezpecny spoj

H mnoho variant
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Sroubeni s nastrénymi koncovkami QS, Quick Star

hlavni Gdaje

PouZiti

Bez oklik ke spravnému Sroubeni.
Quick Star nabizi pro kazdé pfipojeni
bezpetné feseni. Komfortni systém
Sroubeni obsahuje vice nez 1000 typl

standardnich a funkénich Sroubent.

Ototné o0 360°

Jaké Sroubeni licuje s jakym zavitem?

metricky zavit

M zavity jsou srovnatelné se zavity G
a montuji se do metrickych
valcovych zavitl

M tésnost je zarucena sevienim
0-krouzku

metricky
vnéjsi zavit

|
S
l

vnitini zavit

3/5.4-2

Jednodu$e nasunout - hotovo

Nedojde k poskozeni povrchu hadice,
protoze Sroubeni ma zapadku z nere-
zové oceli. Zachvévy a tlakové razy se
absorbuji.

Hadice se uvoliiuje prostym stlacenim
modrého uvoliovaciho krouzku. Pro

snazsi orientaci je vnéjsi primér hadi-

ce uveden na uvoliovacim krouzku.

Nastaveni polohy pfi montazi.
Vyrovnavani pohyb( hadice.

zavit G

dle DIN ISO 228-1

M kratSi zavity

M konstantni hloubka montaze

MW yyménitelny tésnici krouzek

M tésnéni z Cela

M opakované pouZitelné diky
vyménitelnému tésnicimu
krouzku

vnéjsi zavit G

|
=
)
I
1

vnitini zavit G

Absolutni spolehlivost

=

Tésnici krouZek z nitrilkau¢uku zaru-
Cuje absolutni tésnost mezi hadici dle
norem a télesem Sroubeni.

Hadice dle norem spolu s nastrénym
spojem Festo jsou vhodné pro
stlaceny vzduch i vakuum.

Ototné 0 360°, s kuZelovym loZiskem

zavit R

dle DIN 2999-1a1S0 7/1

M zavit se samocinnym jiSténim

M tésnéni na zavitu

M nejsou nutné Zadné dalsi tésnici
plochy

M maly montazni rozmér - neni
osazeni pro tésnici plochy

M [ze opakované pouzit a7 pétkrat

[
vnéjsi zavit R

i
(I

vnitini
zavit G

FESTO

Tésnéni, které neupadne

BT

i

y »

Vsechny tésnici dily Sroubeni Festo

s nastrénymi koncovkami jsou povr-
chové zuslechtény niklovou vrstvou,

a jsou tedy velmi odolné korozi.
KuZelové zavity R dle normy ISO jsou
potaZeny samocinné tésnici vrstvou
PTFE a zaru€uji moznost opétovného
pouZiti, a to az pétkrat bez pfidavnych
tésnicich prvka.

Max. pfipustné otacky jsou
500 ot./min.
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Sroubeni s nastrénymi koncovkami QS, Quick Star

hlavni Gdaje

Sroubeni s nastrénymi koncovkami QSM
Quick Star, Mini

Nastrcna Sroubeni QSM-B
Quick Star, Mini

Sroubeni s nastrénymi koncovkami QS-F
Quick Star, kovova

Malé Sroubeni s nastrénymi koncovka-
mi pro vysokou hustotu montaZe na
velmi malém prostoru. Pro pneuma-
tické lohy s rozsahem teplot do 80 °C
arozsahem tlaku do 14 bard.

Vnéjsi & hadice 3, 4 a 6 mm s pfipo-
jovacim zavitem M3, M5, M7, RY/8
aGls.

Malé Sroubeni s nastrénymi koncovka-
mi pro vysokou hustotu montaZe na
velmi malém prostoru. Pro zakladni
funkce v pneumatice s rozsahem
teplot do 60 °C a rozsahem tlaku

do 10 bard.

Vnéjsi & hadice 3, 4 a 6 mm s pfipo-
jovacim zavitem M3, M5, M7, RY/8
aGls.

Celokovové Sroubeni s nastrénymi
koncovkami s pochromovanym povr-
chem. Celokovové Sroubeni s nastr¢-
nymi koncovkami s pochromovanym
povrchem. Pro pneumatické Glohy

s rozsahem teplot do 150 °C a roz-
sahem tlaku do 16 bard.

Hadice s vnéjsim & 4, 6, 8, 10

a 12 mm s pfipojovacim zavitem
M5, M7 a GYB ... GYa.

Sroubeni s nastrénymi koncovkami QS-V0

Quick Star, ohnivzdorna

T

e

2006/10 - zmény vyhrazeny — vyrobky 2007

Ohnivzdorné Sroubeni s nastrénymi
koncovkami pro pouziti ve vsech mis-
tech s nebezpecim popaleni, napf. ve
svarecich provozech automobilového
primyslu a na stavbach. Pro pneuma-
tické lohy s rozsahem teplot do 60 °C
a rozsahem tlaku do 10 bard.

Hadice s vnéjsim @ 6, 8,10a 12 mm
s pfipojovacim zavitem RY& ... RY2
aGls..GY2.

Sroubeni s nastrénymi koncovkami QS
Quick Star

Nastrcna Sroubeni QS-B

Quick Star

FESTO

Siroky vybér nastrénych pFipojeni pro
pneumatické Glohy s rozsahem teplot
do 80 °C a rozsahem tlaku do

14 bard.

Hadice s vnéjsim & 4, 6, 8, 10, 12

a 16 mm s pfipojovacim zavitem RY3
- RYV2aGYs... GYA.

Nastréna Sroubeni pro zakladni fun-
kce v pneumatice s rozsahem teplot
do 60 °C a rozsahem tlaku do

10 bard.

Hadice s vnéjsim & 4, 6, 8, 10, 12
a 16 mm s pfipojovacim zavitem
RYB ... RYA.

Sroubeni s nastrénymi koncovkami CRQS

Quick Star, nerez

Sroubenf z uslechtilé oceli. Vysokd
odolnost korozi KBK4 a odolnost che-
mikaliim s povolenim pro potravinar-
sky a balici primysl. Pro pneumatické
Glohy s rozsahem teplot do 150 °C

a rozsahem tlaku do 10 bard.

Hadice s vnéjsim & 4, 6, 8, 10, 12

a 16 mm s pripojovacim zavitem M5
aGYs... GYa.
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Sroubeni s nastrénymi koncovkami QS, Quick Star

technické Gdaje

Materialy
funkéni fez

[2]|[4]|[1]|[e]

Hloubka zasunuti hadice

3/5.4-4

FESTO

Mini QSM Mini QSM-B
Standard QS Standard QS-B
uvolfiovaci krouzZek polyacetal polyacetal
tésnéni hadice nitrilkaucuk nitrilkaucuk
téleso polybutylentereftalat polybutylentereftalat
poniklovana mosaz poniklovana mosaz
segment pro upnuti hadice silné legovana ocel, nerezova silné legovana ocel, nerezova
dil se zavitem poniklovana mosaz poniklovana mosaz
M3: uSlechtila ocel
[6] hadicez plastu, PAN PAN
kalibrovany vnéjsi primér PEN PEN
PUN PUN
PUN-H PUN-H
PUN-E PUN-E
upozornéni k materialu odpovida RoHS odpovida RoHS
z kovu uslechtila ocel ohnivzdorné
QS-F CRQS Qs-vo
uvolfiovaci krouzZek poniklovana mosaz/ uslechtila ocel polybutylentereftalat
pochromovani (pro ohnivzdornost)
tésnéni hadice fluorkau€uk fluorkau€uk nitrilkaucuk
téleso poniklovana mosaz/ uslechtila ocel polybutylentereftalat
pochromovani (pro ohnivzdornost)
segment k upnuti hadice uslechtila ocel uslechtila ocel uslechtila ocel
dil se zavitem poniklovana mosaz/ uslechtila ocel poniklovana mosaz
pochromovani
[6] hadicez plastu, PAN PFAN PAN-VO
kalibrovany vnéjsi primér PFAN PUN-H
PUN PLN
PUN-H PUN-VO
PUN-VO
PLN
hadice s vnéjsim & [mm] 3 4 6 8 10 12 16
Mini QSM 9,5 11,5 12 - - - -
Standard QS - 15 17 18 20,5 23,5 24,5
(QSw:12) |(QSW:12)
Mini QSM-B - 11,5 12 - - - -
Standard QS-B - 14,9 16,9 18,3 20,7 23,2 -

vyrobky 2007 - zmény vyhrazeny - 2006/10




Sroubeni s nastrénymi koncovkami QS, Quick Star FESTO

technické tdaje

Doporuteny dotahovaci moment/hloubka zasroubovani

U Sroubeni Quick Star s nastrénymi zaveden do Sroubeni pfili$ hluboko,
ﬂ EE— koncovkami s vnitfnim Sestihranem je  aby nedoslo k poSkozeni vnitfnich
nutné dbat na to, aby kli¢ pro vnitini casti.
- Sestihran pfi Sroubovani nebyl

pripojovaci zavit | dotahovaci moment | hloubka zasroubovani cca
= upozornéni | [Nm] | [mm]
Pokud by se pracovni ¢asti vyrobki zavitM
dostaly do kolize se zavitem a nebo M3 0,7 2,5
pokud Sroubeni zasroubujete pfilis M5 1,5 3
hluboko, mohlo by dojit k poruse M7 2 5,5
funkce.
Proto byste méli bezpodminecné zavitR
dodrzovat hloubku zaSroubovani RY8 7 4
a doporucené dotahovaci momenty. RV4 12
Pokud by doporuceny dotahovaci R¥8 22 6,5
moment byl prekrocen o vice nez RY2 28
50 %, mohlo by dojit k poskozeni.

zavit G

GYs 10 4,6

G4 15 6,6

G¥s 25 8,1

GY2 40 11,1

Provozni a okolni podminky |

provozni tlak zavisly [bar] -0,95 .. +14 -0,95 .. +10
na teploté
provozni teplota [eC] -10 ... +80 0..60
odolnost korozi KBKY 1 1
certifikat Germanischer Lloyd
z kovu uslechtila ocel ohnivzdorné
QS-F CRQS QS-Vo
provozni tlak zavisly [bar] -0,95 .. +16 -0,95 .. +10 -0,95 .. +10
na teploté
provozni teplota [°eC] 0..150 0..150 0..60
odolnost korozi KBKY 3 4 2
certifikat Germanischer Lloyd

1) Trida odolnosti korozi 1 dle normy Festo 940 070:
konstrukéni dily s nizsimi naroky na odolnost korozi. Ochrana pfi prepravé a skladovani. Dily bez prvotadych pozadavki na vzhled povrchu, napf. ve vnitfnim prostoru nebo pod krytem.
Tida odolnosti korozi 2 dle normy Festo 940 070:
konstrukéni dily s miméjsimi naroky na odolnost korozi. Vnéjsi viditelné ¢asti s pozadavky predevsim na vzhled povrchu, ktery je vystaven piimému kontaktu s okolni pro priimys| béznou atmosférou, respektive
|atkami, jako jsou chladici latky a maziva.
Tida odolnosti korozi 3 dle normy Festo 940 070:
konstrukéni dily s prisnymi naroky na odolnost korozi. Vnéjsi viditelné €asti s pfimym kontaktem s okolni pro priimys| béZnou atmosférou respektive latkami, jako jsou fedidla a Cistici prostredky, s pozadavky
predevsim na funkci povrchu.
Tida odolnosti korozi 4 dle normy Festo 940 070:
konstrukéni dily s obzvlast’ prisnymi naroky na odolnost korozi. Dily do prostoru s agresivnimi latkami, napfiklad v potravinafstvi nebo v chemickém priimyslu. PouZiti téchto dild je nutné v daném piipadeé ovéfit
specialnimi zkouskami s pislusnymi latkami.
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Sroubeni s nastrénymi koncovkami QS, Quick Star FESTO

technické tdaje

Provozni tlak p v zavislosti na teploté t

Mini QSM Mini QSM-B
Standard QS Standard QS-B
16 16
14 — 14
12 12
10 A\ 10
—=| 8 —| 8
g A\ 5
al| 6 216
4 4
2 2
0 0
-1 -1
-20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 -0 0 10 20 30 40 50 60 70
t[°q] t[°C]
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Sroubeni s nastrénymi koncovkami QS, Quick Star

technické Gdaje

typ

zavit

Moznosti kombinaci Sroubeni s nastrénymi koncovkami a hadic
hadice s vnéjsim & [mm]

FESTO

3

4

10

12

16

Mini
QSm

M3

++

M5

++

Mé

++

M7

++

M8

++

RV

++

GYs

++

Standard
Qs

M5

RV

++

RVa4

R¥8

RY2

GYs

GYa

G¥s

GY2

Mini
QSM-B

M3

M5

M7

++

Standard
QS-B

RV

++

RVa4

R¥8

RY2

ohnivzdorné
QS-Vo

RV

RVa4

R¥8

RY2

GYs

GYa

G¥s

GY2

z kovu
QS-F

M5

M7

++

GYs

++

GYa

G¥s

GY2

uslechtila ocel
CRQS

M5

RV

RVa4

R¥8

RY2

+ mozné kombinace zavit/hadice s vnéjSim &

++ optimalni kombinace (vzhledem k pritoku) zavit/hadice s vnéjsim &
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Sroubeni s nastrénymi koncovkami QSM, Quick Star, Mini FESTO
prehled dodavek
tvar konstrukce | typ pripojeni D1 pripojeniD2 | <> strana
zavit M zavit R zavit G vnéjsi & vnéjsi &
hadice hadice
primy tvar | Sroubeni s nastrcnou koncovkou - vnéjsi zavit s vnéjSim Sestihranem
.m QSM M3 - - - 3,4 3/5.4-26
M ,4,6
& ; 3
- RY8 (7] - 4,6
<A\ ,
J
&)
Sroubeni s nastrénou koncovkou - vnéjsi zavit s vnitfnim Sestihranem
QSM-...-1 M3 - - - 3,4 3/5.4-27
M5 3,4,6
M7 RY8 GVYs 4,6
Sroubeni s nastrénou koncovkou - vnitfni zavit s vnéjSim Sestihranem
N\ QSMF M3 - - - 3,4 3/5.4-28
)i
@ﬂ M5 3,4
Sroubeni s nastrénou koncovkou - vnéjsi zavit s vnitfnim Sestihranem
QSmp M6x0,75 - - - 3/5.4-28
M8x0,75
nastrcna spojka
QSM - - - 3 3 3/5.4-29
4 4
6 6
\ QSM - - - 4 3 3/5.4-29
@\\@' redukéni 6 4
I
priichodka s nastrénymi koncovkami
QSMS - - - 3 - 3/5.4-29
4
6
nastrcna zaslepka
@@ QSMcC - - - 3 - 3/5.4-30
Sroubeni s nastrénou koncovkou a nastrénou dutinkou
QSM-..H - - - - 3 3/5.4-30
4
zaslepka
QSMC-..H - - - - - 3/5.4-30

&

3/5.4-8
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Sroubeni s nastrénymi koncovkami QSM, Quick Star, Mini FESTO
prehled dodavek
tvar konstrukce | typ pripojeni D1 pripojeniD2 | =>» strana
zavit M zavit R zavit G vnéjsi & @ nastréné vnéjsi &
hadice dutinky hadice
tvarL Sroubeni L s nastrénou koncovkou otocné o 360° - vnéjsi zavit s vnéjsim Sestihranem
NG QSML M3 - - - - 3,4 3/5.4-31
OO M5 3,4,6
M7 RY8 GYs 4,6
dlouhé Sroubeni L s nastrénou koncovkou otoéné o 360° — vnéjSi zavit s vnéjSim Sestihranem
M QSMLL M3 - - - - 3,4 3/5.4-32
M5 3,4,6
M7 RY8 GYs 4,6
Sroubeni L s nastrénymi koncovkami otoné o 360° — vnéjsi zavit s vnitfnim Sestihranem
QSMLV-...-l | M5 - - - - 3,4 3/5.4-33
M7 4,6
dlouhé Sroubeni L s nastrénou koncovkou otocné o 360° — vnéjsi zavit s vnitfnim Sestihranem
QSMLLV-...-l | M5 - - - - 3,4 3/5.4-33
M7 4,6
spojka L s nastrénymi koncovkami
m QSML - - - 3 - - 3/5.4-34
4
6
Sroubeni L s nastrénou koncovkou s nastrénou dutinkou
& QSML-..H - - - - 3 3 3/5.4-34
4 4
6 6
Ve QSML-..H - - - - 4 3 3/5.4-34
O \ redukéni 6 4
tvarT Sroubeni T s nastrénymi koncovkami ototné o 360° - vnéjsi zavit s vnéjsim Sestihranem
QSMT M3 - - - - 3,4 3/5.4-35
M5 3,4,6
- RY8 GYs 4,6
QSMTL M3 - - - - 3,4 3/5.4-36
M5 3,4,6
- RY8 GYs 4,6
spojka T s nastrcnymi koncovkami
@Q’ QSMT - - - 3 - 3 3/5.4-37
W@ ‘ ‘
6 6
7 SMT - - - 4 - 3 3/5.4-37
N /
@ﬁir(@ reduk&ni 6 4
tvarX spojka X s nastrénymi koncovkami
QSMX - - - 3 - - 3/5.4-38
4
6
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Rozvody a spoje
nastréna Sroubeni

&

=~

Sroubeni s nastrénymi koncovkami QSM, Quick Star, Mini FESTO
prehled dodavek
tvar konstrukce | typ pripojeni D1 pripojeniD2 | <> strana
zavit M vnéjsi & O nastrcné vnéjsi &
hadice dutinky hadice
tvarY spojka Y s nastrénymi koncovkami
SMY - 3 - 3 3/5.4-38
O
@%W 4 4
6 6
SMY - 4 - 3 3/5.4-38
ey |¢
@%w redukéni 6 4
3/5.4-10 vyrobky 2007 - zmény vyhrazeny - 2006/10
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Sroubeni s nastrénymi koncovkami QS, Quick Star FESTO
prehled dodavek
tvar konstrukce | typ pripojeni D1 pripojeni D2 => strana
zavit M zavit R zavit G vnéjsi & O nastréné | vnéjsi & O nastrcné
hadice dutinky hadice dutinky
primy tvar | Sroubeni s nastrcnou koncovkou - vnéjsi zavit s vnéjSim Sestihranem
Qs - RVs GYs - - 4,6,8,100 |- 3/5.4-39
W RY% G 176,83, 10,
12
R¥s G¥s 61,8,10,12,
16
RY2 GYa 109,12,16
Sroubeni s nastrénou koncovkou - vnéjsi zavit s vnitfnim Sestihranem
ﬁ Qs-..-l - RYB GYs - - 4,6,8,100 |- 3/ 5.4-41
RY4 &7 6,8,10,120
R3/8 G348 8,10,12
RY2 GYa 109,12
Sroubeni s nastrénou koncovkou - vnitfni zavit s vnéjSim Sestihranem
N QSF - - GYs - - 4,6,8 - 3/5.4-42
GYa 4,6,8,10,12
G¥8 6,8,10,12
GY2 12,16
nastrcna spojka
) Qs - - - 4 - 4 - 3/5.4-43
7 6 6
8 8
10 10
12 12
16 16
Qs _ _ 6 - 4 - 3/5.4-43
@ redukéni 8 4,6
10 6,8
12 8,10
priichodka s nastrénymi koncovkami
Qss - - - 4 - - - 3/5.4-44
6
8
10
12
prichodka s nastrénymi koncovkami s pevnym spojem
N QSs-...-F - - - 4 - - - 3/5.4-44
:
8
10
12
prichodka s nastrénymi koncovkami s vnitfnim zavitem
QSSF - - GYs - - 4,6,8 - 3/ 5.4-45
GYa 4,6,8,10
G¥8 6,8,10,12
GY2 12,16

1)  pouze v kombinaci se zavitem R

2006/10 - zmény vyhrazeny — vyrobky 2007

3/5.4-11

Rozvody a spoje
nastréna Sroubeni

5
>



nastréna Sroubenfi
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Sroubeni s nastrénymi koncovkami QS, Quick Star FESTO
prehled dodavek
tvar konstrukce | typ pripojeni D1 pripojeni D2 => strana
zavit M zavit R zavit G vnéjsi & O nastréné | vnéjsi & O nastrcné
hadice dutinky hadice dutinky
primy tvar [ nastrcna zaslepka
N Qsc _ _ - 4 - - - 3 /5.4-46
6
8
10
12
Sroubeni s nastrénou koncovkou a nastrénou dutinkou
QS-..H - - - - 6 4 - 3 /5.4-46
M 8 46
10 6,8
12 8,10
nastréna dutinka
/ QSH - - - - 4 - - 3/5.4-47
6
8
10
12
16
QSH - - - - 6 - 4 3/5.4-47
/ redukéni 8 4,6
10 6,8
12 8,10
16 12
zaslepka
QSC-..H - - - - 4 - - 3/5.4-48
& ;
8
10
12
16
tvarL Sroubeni L s nastrénou koncovkou otocné o 360° - vnéjsi zavit s vnéjsim Sestihranem
QsL - RYB GYs - - 4,6,8,100 |- 3/5.4-49
R4 7 49, 6,8,10,
12
R¥s G¥s 69,8,10,12,
16
RY2 GYa 109,12, 16
dlouhé Sroubeni L s nastrénou koncovkou otoéné o 360° — vnéjSi zavit s vnéjSim Sestihranem
QSLL - RY8 GYs - - 4,6,8 - 3/5.4-51
RVa &7 41,6,8,10
R¥s G¥s 69,8,10,12
RY2 GYa 109,12, 162
Sroubeni L s nastrénou koncovkou - vnitfni zavit s vnéjSim Sestihranem
QSLF - - GYs - - 4,6,8 - 3/5.4-52
GYa 6,8,10
G¥8 8,10

1)  pouze v kombinaci se zavitem R
2) pouzev kombinaci se zavitem G
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Sroubeni s nastrénymi koncovkami QS, Quick Star FESTO
prehled dodavek
tvar konstrukce | typ pripojeni D1 pripojeni D2 => strana
zavit M zavit R zavit G vnéjsi & O nastréné | vnéjsi & O nastrcné
hadice dutinky hadice dutinky
tvarL Sroubeni L s nastrénymi koncovkami otoné o 360° — vnéjsi zavit s vnitfnim Sestihranem
QSLV-...-l - RY8 GYs - - 6,8 - 3/5.4-53
@\\ﬁ‘j RVA Ve 6,8, 10
S RB 2 8,10,12
RY2 GY2 12
Sroubeni L s nastrénou koncovkou otocné o 360° — vnéjsi zavit s vnéjsim Sestihranem
e QsLv M5 - - - - 6 - 3/5.4-54
> _ 1 1 _ _ .6, _
®@ RY8 (7] 4,6,8
= RV4 GV 6,8,10
R3/8 G348 8,10,12
%) GY2 12,16
vicenasobny rozdélovac otocny o 360° — 2nasobny
QSLv2 - RY8 GYs - - 4,6,8 - 3/5.8-10
RV GY4 6,8,10
R3/8 G348 8,10,12
RY2 GY2 12
vicenasobny rozdélovac otocny o 360° — 3nasobny
QSLv3 - RY8 GYs - - 4,6,8 - 3/5.8-11
RV GY4 6,8,10
R3/8 G348 8,10,12
RY2 GY2 12
vicenasobny rozdélovac otocny o 360° - 4nasobny
QSLv4 - RY8 GYs - - 4,6,8 - 3/5.8-12
RV GY4 6,8,10
R3/8 G348 8,10,12
RY2 GY2 12
vicenasobny rozdélovac otocny o 360° — 6nasobny
QSLve - RY8 GYs - - 4,6,8 - 3/5.8-13
RV GY4 6,8,10
R3/8 G348 8,10,12
RY2 GY2 12
vicenasobny rozdélovac otocny o 360° - 4 vystupy
QsQ - RY8 GYs - - 4,6 - 3/5.8-14
RV GY4 4,6
QsQ - - - 6 - 4 - 3/5.8-14
redukéni 8 6
2006/10 — zmény vyhrazeny - vjrobky 2007 3/5.4-13
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nastréna Sroubenfi

Rozvody a spoje

&

=~

Sroubeni s nastrénymi koncovkami QS, Quick Star FESTO
prehled dodavek

tvar konstrukce | typ pripojeni D1 pripojeni D2 => strana
zavit M zavit R zavit G vnéjsi & O nastréné | vnéjsi & O nastrcné
hadice dutinky hadice dutinky
tvarL spojka L s nastrénymi koncovkami
QsL - - - 4 - - - 3/5.4-56
6
8
10
12
16
Sroubeni L s nastrénou koncovkou s nastrénou dutinkou
@V)’v\ QSL-..H 2 2 3/5.4-57
8 8
10 10
12 12
<A QSL-..H - - - - 6 4 - 3/5.4-57
Qi)’\' redukéni 8 6
10 8
12 10
< QSL-..HL - - - - 4 4 - 3/5.4-57
LS dlouha 6 6
nastréna 8 8
dutinka 10 10
12 12
tvarT Sroubeni T s nastrénymi koncovkami oto€né o 360° - vnéjsi zavit s vnéjSim Sestihranem
QsT - RYB GY8 - - 4,6,8,100 |- 3/5.4-58
RVa &7 41, 6,8,10,
129
R¥s G¥B8 69,8,10,12,
16
RY2 GYa 10,9 12,16

spojka T s nastrcnymi koncovkami

QST _ _ - 4 - 4 - 3/5.4-60

8 8
10 10
12 12
16 16
QST - - - 6 - 4 - 3 /5.4-60
@@ redukéni 8 4,6
10 6,8
12 8,10
16 12

1)  pouzev kombinaci se zavitem R
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Sroubeni s nastrénymi koncovkami QS, Quick Star FESTO
prehled dodavek

nastréna Sroubenfi

Rozvody a spoje

&

=

tvar konstrukce | typ pripojeni D1 pripojeni D2 pripojeniD3 | = strana
zavit R zavit G vnéjsi & O nastréné | vnéjsi & O nastrcné | vnéjsi &
hadice dutinky hadice dutinky hadice
tvarT vicenasobny rozdélovac otocny o 360° - 3 vystupy
QST3 RY8 GYs - - 6 - 4 3/5.8-15
RYa GV 8 6
R¥8 G¥8 10 8
QST3 - - 6 - 6 - 4 3/5.8-15
redukéni 8 8 6
10 10 8
tvar konstrukce | typ pripojeni D1 pripojeni D2 => strana
zavit M zavit R zavit G vnéjsi & O nastréné | vnéjsi & & nastréné
hadice dutinky hadice dutinky
tvarT Sroubeni T s nastrénymi koncovkami oto€né o 360° — vnéjsi a vnitini zavit s vnéjsim Sestihranem
QSTF - RY8 GYs - - 4,6,8 - 3/5.4-61
RY4 GYa 6,8,10
R3/8 G3s 8,10,12
RY2 GY2 12
Sroubeni T s nastrénymi koncovkami ototné o 360° - vnéjsi zavit s vnéjSim Sestihranem
QSTL - RY8 GYs - - 4,6,8 - 3/5.4-62
RY4 GYa 6,8,10
R3/8 G3s 8,10,12
%) GY2 12,16
tvar W Sroubeni s nastrénou koncovkou - vnéjsi zavit s vnéjSim Sestihranem
Qsw - RV - - - 4,6,8 - 3/5.4-64
RY4 6,8,10
R¥8 10,12
RY2 12,16
Sroubeni s nastrénou koncovkou a nastrénou dutinkou
QSW-HL - - - - 4 4 - 3/5.4-64
6 6
8 8
10 10
12 12
tvarX spojka X s nastrénymi koncovkami
(@&@ QSX - - - 8 - - - 3/5.4-65
10
12

2006/10 - zmény vyhrazeny — vyrobky 2007 3/5.4-15



nastréna Sroubenfi

Rozvody a spoje
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Sroubeni s nastrénymi koncovkami QS, Quick Star FESTO
prehled dodavek

tvar konstrukce | typ pripojeni D1 pripojeni D2 => strana
zavit M zavit R zavit G vnéjsi & O nastréné | vnéjsi & O nastrcné
hadice dutinky hadice dutinky
tvarY Sroubeni Y s nastrénymi koncovkami otoéné o 360° — vnéjSi zavit s vnéjSim Sestihranem
Qsy M5 - - - - 4,6 - 3/5.4-66
- RY8 GYs 4,6,8
RVa &7 49, 6,8,10
R3/8 G3s 8,10,12
RY2 GY2 12

spojka Y s nastrénymi koncovkami

Y Qsy - - - 4 - 4 - 3/5.4-68
6
8 8
10 10
12 12
16 16
Qsy - - - 6 - 4 - 3/5.4-68
redukéni 8 4,6
10 6,8
12 8,10
16 12

Sroubeni Y s nastrénymi koncovkami s nastrcnou dutinkou

QSY--H |- - - - 4 4 - 3/5.4-69
W 6 6

8 8
10 10
12 12
QSY-..H - - - - 6 - 3/5.4-69
W redukeni 8
10 8
12 10
SroubeniY s nastrénymi koncovkami otoéné o 360° — vnéjSi zavit s vnéjSim Sestihranem
QSYL - RY8 GYs - - 4,6,8 - 3/5.4-70
RY4 GYa 6,8,10
R3/8 G348 8,10,12
RY2 GY2 12
Sroubeni Y s nastrénymi koncovkami otoéné o 360° — vnéjSi zavit s vnéjSim Sestihranem
QSYLV - RY8 GYs - - 6 - 3/5.4-71
RVa GV 8
R3/8 G¥8 10
RY2 GY2 12
Sroubeni Y s nastrénymi koncovkami oto€né o 360° — vnitini a vnéjsi zavit s vnéjSim Sestihranem
QSYTF - RY8 GYs - - 6 - 3/5.4-72
RVa GV 8
R3/8 G¥8 10
RY2 GY2 12

uvoliiovaci | pomiicka pro demontaz hadic Quick-Out pro nastréna Sroubeni QS

nastroj M QSO 3/5.4-109

1)  pouze v kombinaci se zavitem R
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Sroubeni s nastrénymi koncovkami QSM-B, Quick Star, Mini FESTO
prehled dodavek
tvar konstrukce | typ pripojeni D1 pripojeni D2 => strana
zavit M zavit R vnéjsi & hadice
primy tvar | Sroubeni s nastrcnou koncovkou - vnéjsi zavit s vnéjSim Sestihranem
.‘m QSM-B M3 - 3,4 3/5.4-73
@, M5 3,4,6
- RY8 4,6
<N ’
&)
Sroubeni s nastrénou koncovkou - vnéjsi zavit s vnitfnim Sestihranem
QSM-B-...-I M3 - 3,4 3/5.4-74
M5 3,4,6
M7 4,6
- RY8 4,6
tvarL Sroubeni L s nastrénou koncovkou otocné o 360° — vnéjsi zavit s vnéjsim Sestihranem
< QSML-B M3 - 3,4 3/5.4-73
NZ
@@1 ¢(@ M5 3,4,6
M7 4,6
- RY8 4,6
tvarT Sroubeni T s nastrénymi koncovkami ototné o 360° - vnéjsi zavit s vnéjSim Sestihranem
QSMT-B M3 - 3,4 3/5.4-73
M5 3,4,6
- RY8 4,6
2006/10 - zmény vyhrazeny — vyrobky 2007 3/5.4-17
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nastréna Sroubenfi

Rozvody a spoje

&
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Sroubeni s nastrénymi koncovkami QS-B, Quick Star FESTO
prehled dodavek
tvar konstrukce | typ pripojeni D1 pripojeni D2 => strana
zavit M | zavitR | vn&j3i @ hadice vnéj$i & hadice
primy tvar | Sroubeni s nastrcnou koncovkou - vnéjsi zavit s vnéjSim Sestihranem
Qs-B - RY8 - 4,6,8,10 3/5.4-77
@ R4 4,6,8,10,12
R¥8 6,8,10,12,16
RY2 10,12,16
Sroubeni s nastrénou koncovkou - vnéjsi zavit s vnitfnim Sestihranem
QS-B-...-l - RV - 4,6,8,10 3/5.4-78
RY4 6,8,10,12
R¥8 8,10,12
RY2 10,12
nastrcna spojka
Qs-B - - 4 4 3/5.4-79
@ 6 6
8 8
10 10
12 12
16 16
Qs-B - - 6 4 3/5.4-80
redukéni 8 4,6
10 6,8
12 8,10
tvarL Sroubeni L s nastrénou koncovkou otocné o 360° - vnéjsi zavit s vnéjsim Sestihranem
<< QSL-B - RV - 4,6,8,10 3/5.4-80
@@‘)\‘Wf@ RY4 4,6,8,10,12
R¥8 6,8,10,12,16
RY2 10,12,16
dlouhé Sroubeni L s nastrénou koncovkou otoéné o 360° — vnéjSi zavit s vnéjSim Sestihranem
QSLL-B - RV - 4,6,8 3/5.4-81
RY4 4,6,8,10
R¥8 6,8,10,12
RY2 10,12
spojka L s nastrénymi koncovkami
<> QSL-B - - 4 - 3/5.4-81
SIG :
8
10
12
16
tvarT Sroubeni T s nastrénymi koncovkami otoéné o 360° - vnéjsi zavit s vnéjSim Sestihranem
m:» QST-B - RV - 4,6,8,10 3/5.4-82
@"_% RV 4,6,8,10,12
R¥8 6,8,10,12,16
RY2 10,12,16

3/5.4-18
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Sroubeni s nastrénymi koncovkami QS-B, Quick Star FESTO
prehled dodavek
tvar konstrukce | typ pripojeni D1 pripojeni D2 => strana
zavit M zavitR | vn&j3i @ hadice vnéj$i & hadice
tvarT spojka T s nastrcnymi koncovkami
QST-B - - 4 4 3/5.4-83
Sie s s
8 8
10 10
12 12
16 16
Sroubeni T s nastrénymi koncovkami ototné o 360° - vnéjsi zavit s vnéjsim Sestihranem
QSTL-B - RV - 4,6,8 3/5.4-84
RY4 4,6,8
R¥8 6,8,10,12
RY2 10,12,16
tvarY Sroubeni Y s nastrénymi koncovkami oto€né o 360° — vnéjSi zavit s vnéjSim Sestihranem
QSY-B M5 - - 4,6 3/5.4-85
- RY8 4,6,8
RY4 4,6,8,10
R¥8 6,8,10,12
RY2 10,12
spojka Y s nastrénymi koncovkami
QSY-B - - 4 4 3/5.4-86
6 6
8 8
10 10
12 12
16 16
QSY-B - - 6 4 3/5.4-86
redukéni 8 4,6
10 6,8
12 8,10
16 12
2006/10 - zmény vyhrazeny — vyrobky 2007 3/5.4-19
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Rozvody a spoje
nastréna Sroubeni
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Sroubeni s nastrénymi koncovkami QS-F, Quick Star, kovova FESTO
prehled dodavek

tvar konstrukce | typ pripojeni D1 pripojeni D2 => strana
zavit M zavit R zavit G vnéjsi & O nastrcné | vnéjsi & O nastrcné
hadice dutinky hadice dutinky

primy tvar | Sroubeni s nastrcnou koncovkou - vnéjsi zavit s vnéjSim Sestihranem

N | OSF 1B - - - - 4,6 - 375487
@@ W7 . 46

- GYs 4,6,8
GY4 6,8,10,12
G¥s 8,10,12
GY2 10,12

Sroubeni s nastrénou koncovkou - vnéjsi zavit s vnitfnim Sestihranem

QSF 1 [M5 - - - - 4,6 - 3/5.4-88
@7@}’\ M7 Z 4,6

- GYs 4,6,8
GVY4 8,10
G¥s 12

Sroubeni s nastrénou koncovkou - vnitfni zavit s vnéjSim Sestihranem

QSF-F - - (7] - - 4,6,8 - 3/5.4-88
G4 4,6,8

priichodka s nastrénou koncovkou — vnitfni zavit s vnéjSim Sestihranem

QSSF-F - - GY8 - - 4,6,8 - 3/5.4-89
G4 6,8

Sroubenti s nastrcnou koncovkou a nastrénou dutinkou

QS-F-..H M5 - - - - - 4,6 3/5.4-90
M7 - 4,6

- GYs 4,6,8
GY4 6,8,10,12
G348 8,10,12
G2 10,12

nastrcna spojka

\ Qs-F - - - 4 - - - 3/5.4-91

10
12

priichodka s nastrénymi koncovkami

QSS-F - - - 4 - - - 3/5.4-94

10
12
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Sroubeni s nastrénymi koncovkami QS-F, Quick Star, kovova FESTO
prehled dodavek
tvar konstrukce | typ pripojeni D1 pripojeni D2 => strana
zavit M zavit R zavit G vnéjsi & O nastréné | vnéjsi & O nastrcné
hadice dutinky hadice dutinky
primy tvar | Sroubeni s nastrcnou koncovkou a nastrénou dutinkou
QS-F-..H - - - 4 - - 6 3/5.4-91
& . :
6 8
4 10
6 10
8 10
6 12
8 12
10 12
nastréna dutinka
QSH-F - - - - 4 - - 3/5.4-92
& :
8
10
12
zaslepka
QSC-F-..H - - - - 4 - - 3/5.4-92
& 6
8
10
12
tvarL Sroubeni L s nastrénou koncovkou otocné o 360° - vnéjsi zavit s vnéjsim Sestihranem
S QSL-F M5 - - - - 4,6 - 3/5.4-93
7 - I
- GYs 4,6,8
G4 6,8,10,12
G¥8 8,10,12
Gl 10,12
spojka L s nastrénymi koncovkami
QSL-F - - - 4 - - - 3/5.4-94
:
8
10
12
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Rozvody a spoje
nastréna Sroubeni
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Sroubeni s nastrénymi koncovkami QS-F, Quick Star, kovova FESTO
prehled dodavek

tvar konstrukce | typ pripojeni D1 pripojeni D2 => strana
zavit M zavit R zavit G vnéjsi & O nastrcné | vnéjsi & O nastrcné
hadice dutinky hadice dutinky
tvarT Sroubeni T s nastrénymi koncovkami otoéné o 360° - vnéjsi zavit s vnéjSim Sestihranem
? QST-F M5 - - - - 4,6 - 3/5.4-95
M7 4,6
- GYs 4,6,8
G4 6,8,10,12
G¥8 8,10,12
GY2 10,12

spojka T s nastrcnymi koncovkami

C QST-F - - - 4 - 4 - 3/5.4-96
6 6
8 8
10 10
12 12
QsST-F - - - 6 - 4 - 3/5.4-96
redukéni 8 6
10 8
12 10
tvarY spojka Y s nastrénymi koncovkami
QSY-F - - - 6 - 6 - 3/5.4-96
8
10 10
QSY-F - - - - 4 - 3/5.4-96
redukéni 8 6
10 8
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Sroubeni s nastrénymi koncovkami CRQS, Quick Star, nerezova FESTO
prehled dodavek
tvar konstrukce | typ pripojeni D1 pripojeni D2 => strana
zavit M zavit R zavit G vnéjsi & O nastréné | vnéjsi & O nastrcné
hadice dutinky hadice dutinky
primy tvar | Sroubeni s nastrcnymi koncovkami — vnéjsi zavit s vnitinim a vnéjSim Sestihranem
CRQS M5x0,8 - - - - 4,6 - 3/5.4-97
~)
§\® - RVE 6,8
RY4 8,10
R¥8 10,12
RY2 12,16
nastrcna spojka
‘\\) CRQS - - - 4 - 4 - 3/5.4-98
5 6 6
&
8 8
10 10
12 12
16 16
“\) CRQSV ) - - - 6 - 4 - 3/5.4-98
@ redukeni 8 6
10 8
12 10
16 12
priichodka s nastrénymi koncovkami
CRQSS - - - - 4 - 3/5.4-98
6
8 8
10 10
12 12
16 16
tvarL Sroubeni L s nastrénou koncovkou otocné o 360° — vnéjsi zavit s vnéjsim Sestihranem
PSS CRQSL M5x0,8 - - - - 4,6 - 3/5.4-99
@m‘)‘ﬁ(@ - RYB 6,8
RY4 8,10
R¥8 10,12
RY2 12,16
spojka L s nastrénymi koncovkami
CRQSL - - - - - - 3/5.4-100

10

12

16

2006/10 - zmény vyhrazeny — vyrobky 2007
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Rozvody a spoje
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Sroubeni s nastrénymi koncovkami CRQS, Quick Star, nerezové FESTO
prehled dodavek

tvar konstrukce | typ pripojeni D1 pripojeni D2 => strana
zavit M zavit R zavit G vnéjsi & O nastrcné | vnéjsi & O nastrcné
hadice dutinky hadice dutinky
tvarT Sroubeni T s nastrénymi koncovkami otoéné o 360° - vnéjsi zavit s vnéjSim Sestihranem
CRQST M5x0,8 - - - - 4,6 - 3/5.4-101
- RY8 6,8
RV4 8,10
R¥8 10,12
RY2 12,16

spojka T s nastrcnymi koncovkami

G CRQST - - - 4 - - - 3/5.4-102
Wil °

10
12
16

tvarY spojka Y s nastrénymi koncovkami
> CRQSY _ - - 4 - - - 3 / 5.4-102

10
12
16
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Sroubeni s nastrénymi koncovkami QS-V0, Quick Star, ohnivzdorna FESTO
prehled dodavek
tvar konstrukce | typ | pripojeni D1 | pripojeni D2 | => strana
zavit M vnéjsi & O nastréné | vnéjsi & O nastrcné
hadice dutinky hadice dutinky
ohnivzdorné dle UL94VO - pro hadici z plastu PAN/PUN-VO
primy tvar | Sroubeni s nastrcnou koncovkou - vnéjsi zavit s vnéjSim Sestihranem
Qs-vVo - RY8 GYs - - 6,8 - 3/5.4-103
@ RV Ve 68,10, 12
R3/8 G348 8,1012
RYA2 GY2 10,12
nastrcna spojka
Qs-vo - - - 6 - - - 3/5.4-104
> :
10
12
tvarL Sroubeni L s nastrénou koncovkou — vnéjsi zavit s vnéjSim Sestihranem
QSL-Vo - RY8 GYs - - 6,8 - 3/5.4-105
RV4 G4 6,8,10,12
R3/8 G348 8,1012
RY2 GY2 10,12
spojka L s nastrénymi koncovkami
QSL-Vo - - - 6 - - - 3/5.4-106
NG g
10
12
tvarT Sroubeni T s nastrénymi koncovkami — vnéjsi zavit s vnéjSim Sestihranem
QST-Vo - RY8 GYs - - 6,8 - 3/5.4-107
RV4 G4 6,8,10,12
R3/8 G348 8,1012
RYA2 G2 10,12
spojka T s nastrcnymi koncovkami
QST-Vo - - - 6 - - - 3/5.4-108
Sie ;
10
12

2006/10 - zmény vyhrazeny — vyrobky 2007
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nastréna Sroubenfi

Rozvody a spoje
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Sroubeni s nastrénymi koncovkami QSM, Quick Star, Mini FESTO

technické Gdaje

Sroubeni s nastrénymi

koncovkami QSM =
V&3 zavit \ *
s vn&jsim Sestihranem 'ﬂ' o 1 :F a
-
N
L2 m}
L1
zavit M
L3
- ~
=) =)
L2
L1 NE
zavit R
i
i
zavit G
Rozmeéry a ddaje pro objednavky
pripojeni jmenovita vnejsi & D5 L1 L2 L3 =< hmotnost/ | ¢. dilu typ PE*
svétlost hadice %)} kus
D1 [mm] D2 ]
metricky zavit s tésnicim krouzkem
M3 0,9 3 5,5 14 3,3 - 5,5 1,1 153301 QSM-M3-3 10
130775 QSM-M3-3-100 100
1,1 4 8 16,5 3,3 - 8 2,5 153303 QSM-M3-4 10
130776 QSM-M3-4-100 100
M5 2 3 8 16,7 3,5 - 8 3,5 153302 QSM-M5-3 10
130777 QSM-M5-3-100 100
2,2 4 8 16,7 3,5 - 8 3,3 153304 QSM-M5-4 10
130778 QSM-M5-4-100 100
2,1 6 10 17,8 3,5 - 10 4,5 153306 QSM-M5-6 10
130779 QSM-M5-6-100 100
zavit R
RY8 2,9 4 - 16 8 12 10 6 153305 QSM-Ys-4 10
130755 QSM-Y3-4-100 100
4,5 6 - 18 8 14 10 6 153307 QSM-Y5-6 10
130756 QSM-Y3-6-100 100
zavit G s tésnicim krouzkem
GYs 2,9 4 - 16,4 51 - 13 9,4 186 264 QSM-GV/3-4 10
2,8 6 - 18,4 51 - 13 11 186 265 QSM-GY/3-6 10

*  mnozstviv baleni
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Sroubeni s nastrénymi koncovkami QSM, Quick Star, Mini FESTO
technické Gdaje
Sroubeni s nastrénou
koncovkou QSM-...-I
vnéjsi zavit
s vnitfnim Sestihranem
zavit M
= L3
L2
L1
zavit R
=<
< ? i un
’% D : - O
* ] L2
L1
zavit G
Rozméry a ddaje pro objednavky
pripojeni jmenovita vngjsi & D5 L1 L2 L3 =< hmotnost/ | ¢. dilu typ PE*
svétlost hadice 1%} kus
D1 [mm] D2 ]
metricky zavit s tésnicim krouzkem
M3 1,6 3 8 16,5 3,3 - 1,5 3 153312 QSM-M3-3-| 10
1,5 4 8 16,5 3,3 - 1,5 3 153314 QSM-M3-4-| 10
M5 1,9 3 8 16,7 3,5 - 2 3 153313 QSM-M5-3-1 10
2,5 4 8 16,7 3,5 - 2,5 4 153315 QSM-M5-4- 10
2,6 6 9,8 18,3 3,5 - 2,5 5 153317 QSM-M5-6-1 10
M7 2,3 4 9,8 18,9 5,5 - 3 4 153319 QSM-M7-4- 10
2,9 6 9,8 20,9 5,5 - 4 5 153321 QSM-M7-6-1 10
zavit R
RYs 3,1 4 10 16 8 11,5 3 6 153316 QSM-Ys-4- 10
4,1 6 10 18 8 13,5 4 6 153318 QSM-Y5-6-1 10
zavit G s tésnicim krouzkem
GYs 3,1 4 13 16,4 51 - 3 8,9 186 266 QSM-GY/z-4-1 10
4,1 6 13 18,4 51 - 4 9,5 186 267 QSM-GY/3-6-1 10
* mnoZstviv balenf
2006/10 - zmény vyhrazeny — vyrobky 2007 3/5.4-27

Rozvody a spoje
nastréna Sroubeni
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nastréna Sroubenfi

Rozvody a spoje

&

=~

Sroubeni s nastrénymi koncovkami QSM, Quick Star, Mini FESTO

technické tdaje

Sroubeni s nastrénou koncovkou
QSMF <

vnitfni zavit =

s vnéjSim Sestihranem

&
-
__ D1
| 1
D2
D5

L2
L1
Rozmeéry a ddaje pro objednavky
pripojeni jmenovita vnejsi & D5 L1 L2 =< hmotnost/ ¢. dilu typ PE*
svétlost hadice 16} kus
D1 [mm] D2 ]
metricky zavit s tésnicim krouzkem
M3 1,3 3 5,5 13,9 4,4 5,5 1,6 153308 QSMF-M3-3 10
2,1 4 8 16 4,5 8 4,1 153310 QSMF-M3-4 10
M5 1,9 3 8 15,5 4,5 8 4,3 153309 QSMF-M5-3 10
1,8 4 8 18,2 4,5 8 4,5 153311 QSMF-M5-4 10
* mnoZstvi v balenf
Sroubeni s nastrénou <
koncovkou QSMP
vn&jsi zavit _H
s vnitfnim Sestihranem . ] 5 - S a
!ﬁ'ﬁ'ﬁ - -_
L L2
L1
Rozmeéry a ddaje pro objednavky
pripojeni jmenovita vnejsi & D5 L1 L2 =< hmotnost/ ¢. dilu typ PE*
svétlost hadice 1%} kus
D1 [mm] D2 ]
metricky zavit s tésnicim krouzkem
M6x0,75 2,5 4 8 14,5 3,5 2,5 3 153320 QSMP-Mé6-4 10
M8x0,75 4,0 8 10 15 4 4 4 153322 QSMP-M8-6 10

*  mnozstviv baleni
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Sroubeni s nastrénymi koncovkami QSM, Quick Star, Mini FESTO
technické tdaje
Spojky s nastrénymi
koncovkami QSM-4
% 8
5% II[IM ————— it @
L1
Rozmeéry a ddaje pro objednavky
vnejsi & jmenovita vngjsi & D5 L1 hmotnost/kus ¢. dilu typ PE*
hadice svétlost hadice 16}
D1 [mm] D2 [g]
3 1,9 3 6 20 1,5 153323 QSM-3 10
130757 QSM-3-100 100
4 2,6 4 8 23,5 2 153324 QSM-4 10
130758 QSM-4-100 100
6 3,7 6 10,5 25 4 153325 QSM-6 10
130759 QSM-6-100 100
redukéni
4 1,7 3 8 23,5 3 153326 QSM-4-3 10
130760 QSM-4-3-100 100
6 2,7 4 10,5 25 4 153327 QSM-6-4 10
130761 QSM-6-4-100 100
* mnozstviv balenf
Priichodky s nastrénymi <
koncovkami QSMS . ”F
O \—77 ) H [ﬂ mn
ol o O
mi
- /
L2 |L3
L1
Rozmeéry a ddaje pro objednavky
vnejsi & jmenovita D5 D6 L1 L2 L3 =< hmotnost/ |¢. dilu typ PE*
hadice svétlost 1%} kus
D1 [mm] [g]
3 1,7 M8x0,75 7 19,5 7 7,5 10 3 153375 QSMS-3 10
2,2 M10x1 9 24 9,5 7,5 12 6 153376 QSMS-4 10
130780 QSMS-4-100 100
6 3,7 M12x1 11 25 11 6 14 9 153377 QSMS-6 10
130781 QSMS-6-100 100

*  mnozstviv baleni
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Rozvody a spoje
nastréna Sroubeni

&

=~

Sroubeni s nastrénymi koncovkami QSM, Quick Star, Mini FESTO

technické Gdaje

Nastréné zaslepky QSMC

26
23

10.5

| Udaje pro objednavky
|vnéj§|' @ hadice | hmotnost/kus | ¢. dilu typ PE*

153381 QSMC-3

*  mnozstviv baleni

Konektory QSM-...H
s nastrcnou trubkou

N
O —
un Al <~
) 1 (=)
L1
Rozmeéry a ddaje pro objednavky
O nastréné | jmenovita vnejsi & D5 L1 hmotnost/kus ¢. dilu typ PE*
dutinky svétlost hadice 1%}
D1 [mm] D2 [g]
4 2,2 3 8 34 1,5 153328 QSM-4H-3 10
130762 QSM-4H-3-100 100
6 2,0 4 9,5 39 2,5 153329 QSM-6H-4 10
130763 QSM-6H-4-100 100
* mnoZstvi v balenf
Zaslepky QSMC-...H
S |
10 m
22 S
| Gdaje pro objednavky
| & nastréné | hmotnost/kus | ¢. dilu typ | PE*
| dutinky | [g] | |
3 0,5 153382 QSMC-3H 10

*  mnozstviv baleni
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p4 ’ ”» v ’» . . . ) )
Sroubeni s nastrénymi koncovkami QSM, Quick Star, Mini FESTO
technické Gdaje
Sroubeni L s nastrénou
koncovkou QSML [ "
oto¢na o 360° =
e ek N
s ‘ \<|8
s vngjsim Sestihranem
! D1
zavitM L
_ \
8 ﬂ
~ olo
xRy O
d [ - =2 —
N =
D1
zavitR LL»
— N’ﬂ
[=]f=}
ot — =
A = =
Vi)« ¢
} T
| D1 |
zavit G L1
Rozmeéry a ddaje pro objednavky
pripojeni jmenovita vngjsi & D5 H1 H2 H3 L1 =< hmotnost/ |¢. dilu typ PE*
svétlost hadice 1%} kus
D1 [mm] D2 ]
metricky zavit s tésnicim krouzkem
M3 0,8 3 6 12,8 3,3 - 11 5,5 1,5 153330 QSML-M3-3 10
130768 QSML-M3-3-100 100
1,3 4 8 14,8 3,3 - 15,7 8 3,1 153332 QSML-M3-4 10
130769 QSML-M3-4-100 100
M5 1,5 3 6 14 3,5 - 11 8 2,8 153331 QSML-M5-3 10
130770 QSML-M5-3-100 100
1,7 4 8 14 3,5 - 15,7 8 3,5 153333 QSML-M5-4 10
130771 QSML-M5-4-100 100
2,1 6 10,5 15 3,5 - 16,3 8 4,1 153335 QSML-M5-6 10
130772 QSML-M5-6-100 100
M7 2,0 4 8 17 5,5 - 15,7 10 5,6 186 352 QSML-M7-4 10
130773 QSML-M7-4-100 100
2,4 6 10,5 19 5,5 - 16,3 10 6,2 186 353 QSML-M7-6 10
130774 QSML-M7-6-100 100
zavitR
RV 2,5 4 8,5 16 8 12 16 10 6 153334 QSML-V3-4 10
130764 QSML-Y3-4-100 100
3,3 6 11 17 8 13 16,5 10 7 153336 QSML-Y5-6 10
130765 QSML-Y3-6-100 100
zavit G s tésnicim krouzkem
GYs 2,5 4 8 16,5 51 - 15,7 13 186 268 QSML-GYs-4 10
3,3 6 10,5 17,5 51 - 16,3 13 9,7 186 269 QSML-GY5-6 10
* mnoZstviv balenf
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Rozvody a spoje
nastréna Sroubeni
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nastréna Sroubenfi

Rozvody a spoje

&

=~

Sroubeni s nastrénymi koncovkami QSM, Quick Star, Mini FESTO

technické Gdaje

Dlouha Sroubeni L

s nastrcnou koncovkou QSMLL 2 i
ototna o0 360° -
vnéjsi zavit
o = A
s vnéjsim Sestihranem / [a) { \
A <~
=< T
D2

zavit M LP_S"‘

L1
L3
L2
)
zavit R
L1
L2
- 4 S
f't%_ [ 4
L)
zavit G
Rozmeéry a ddaje pro objednavky
pripojeni jmenovita vnejsi & D5 H1 L1 L2 L3 =< hmotnost/ |¢. dilu typ PE*
svétlost hadice 1%} kus
D1 [mm] D2 ]
metricky zavit s tésnicim krouzkem
M3 0,9 3 6 11 19,5 3,3 - 5,5 2,8 153337 QSMLL-M3-3 10
1,1 4 8 15,7 23,5 3,3 - 8 6,8 153338 QSMLL-M3-4 10
M5 1,6 3 6 11 25,5 3,5 - 8 7,6 130838 QSMLL-M5-3 10
2,0 4 8 15,7 25,5 3,5 - 8 8,3 153339 QSMLL-M5-4 10
2,0 6 10,5 16,3 26,5 3,5 - 8 9 153 341 QSMLL-M5-6 10
M7 2,0 4 8 15,7 29,5 5,5 - 10 14 186 354 QSMLL-M7-4 10
2,4 6 10,5 16,3 31,5 5,5 - 10 14 186 355 QSMLL-M7-6 10
zavitR
RYs 2,3 4 8,5 15,5 28,5 8 22 10 13 153340 QSMLL-V3-4 10
3,1 6 11 16,5 29,5 8 25,5 10 14 153342 QSMLL-Y3-6 10
zavit G s tésnicim krouzkem
GYs 2,3 4 8 15,7 29 51 - 13 23 186 270 QSMLL-GYs-4 10
3,1 6 10,5 16,3 30 51 - 13 23 186 271 QSMLL-GY5-6 10

*  mnozstviv baleni
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Sroubeni s nastrénymi koncovkami QSM, Quick Star, Mini FESTO

technické tdaje

Sroubeni L s nastrénou
koncovkou QSMLV-...-l

otocna 0 360° = L1 ~
V& zavit . e
s vnitfnim estihranem = — a
T mloy
T, &
5 ;
oo
zavitM
Rozmeéry a ddaje pro objednavky
pripojeni jmenovita vngjsi & D5 D6 H1 H2 H3 L1 =& | hmotnost/ [¢.dilu typ PE*
svétlost hadice 1%} 1%} kus
D1 [mm] D2 [g]
metricky zavit s tésnicim krouzkem
M5 1,7 3 8 9,8 16,5 3,5 10,5 16 3 51 130830 QSMLV-M5-3-1 10
1,8 4 9,8 16,5 3,5 10,5 16 3 5,0 130831 QSMLV-M5-4-1 10
M7 1,9 4 8 9,8 18,5 5,5 12,5 16 3 5,6 130832 QSMLV-M7-4-1 10
1,8 6 10,5 9,8 18,5 5,5 12,5 17,8 3 6,2 130833 QSMLV-M7-6-1 10
* mnoZstvi v balenf
Dlouha Sroubeni L = L1
s nastrénou koncovkou QSMLLV-...-1 q
otocné 0 360° .
Vng Zévit 8
s vnitfnim Sestihranem -
e
e
P 1]
& D1
zavitM LD—é—l
Rozmeéry a ddaje pro objednavky
pripojeni jmenovita vngjsi & D5 D6 H1 H2 H3 L1 =& | hmotnost/ [¢.dilu typ PE*
svétlost hadice 1%} 1%} kus
D1 [mm] D2 ]
metricky zavit s tésnicim krouzkem
M5 1,6 3 8 9,8 28,3 3,5 22,3 16 3 10,9 130834 QSMLLV-M5-3-1 10
1,8 4 9,8 28,3 3,5 22,3 16 3 10,9 130835 QSMLLV-M5-4-1 10
M7 1,9 4 8 9,8 30,3 5,5 24,3 16 3 11,8 130836 QSMLLV-M7-4-1 10
1,9 6 10,5 9,8 30,3 5,5 24,3 17,8 3 12,4 130837 QSMLLV-M7-6-1 10

*  mnozstviv baleni
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Rozvody a spoje
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nastréna Sroubenfi

Rozvody a spoje
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Sroubeni s nastrénymi koncovkami QSM, Quick Star, Mini FESTO

technické tdaje

Sroubeni L s nastrénymi
koncovkami QSML

Rozmeéry a ddaje pro objednavky

vngjsi & jmenovita D5 D6 H1 H2 hmotnost/kus | €. dilu typ PE*

hadice svétlost 1%} %]

D1 [mm] ]

3 1,7 6 3,2 11 4,5 1,5 153343 QSML-3 10

2,5 8 3,2 13,5 5,5 2 153 344 QSML-4 10

130766 QSML-4-100 100

6 3,4 10,5 3,2 15,5 6,5 4 153345 QSML-6 10
130767 QSML-6-100 100

*  mnozstviv baleni

Sroubeni L s nastrénou

koncovkou QSML-...H ol N\
s nastrénou trubkou Bl =)
=~ T
~
D1
L1

Rozmeéry a ddaje pro objednavky
O nastréné | jmenovita vnéjsi & hadice D5 H1 L1 hmotnost/kus | ¢. dilu typ PE*
dutinky svétlost 1%}
D1 [mm] D2 ]
3 1,2 3 7 21 13 1 153 346 QSML-3H 10

2,0 4 8 25,5 15 2 153 347 QSML-4H 10
6 2,5 6 10,5 29,5 16,5 3 153 348 QSML-6H 10
redukéni
4 1,7 3 8,5 25 15 2 153 349 QSML-4H-3 10
6 2,3 4 10,5 29,5 16,5 3 153350 QSML-6H-4 10

*  mnozstviv baleni
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Sroubeni s nastrénymi koncovkami QSM, Quick Star, Mini FESTO

technické Gdaje

Sroubeni T s nastrénymi
koncovkami QSMT

oto¢na o 360° —
wotna o3 f el
jSi zavit l’ ] o
s vngjsim Sestihranem =~ NI
ac| I = [m]
D1
L1
zavit M
N Eli
i al=)
m
== 11 <
& D1
L1

nastréna Sroubenfi

Rozvody a spoje

&

=

_ 8]
f . T <
. T HE
‘ D1
L1
zavit G
Rozmeéry a ddaje pro objednavky
pripojeni jmenovita vngjsi & D5 H1 H2 H3 L1 =< hmotnost/ |¢. dilu typ PE*
svétlost hadice 1%} kus
D1 [mm] D2 [g]
metricky zavit s tésnicim krouzkem
M3 0,9 3 6 12,8 3,3 - 22 5,5 2 153351 QSMT-M3-3 10
1,3 4 8 15,8 3,3 - 26,2 8 4 153353 QSMT-M3-4 10
M5 1,6 3 6 14 3,5 - 22 8 3,3 153352 QSMT-M5-3 10
2,2 4 8 15 3,5 - 26,2 8 4,4 153 354 QSMT-M5-4 10
130784 QSMT-M5-4-100 100
2,1 6 10,5 16 3,5 - 28,4 8 5,6 153356 QSMT-M5-6 10
130785 QSMT-M5-6-100 100
zavit R
RV 2,4 4 8,5 17 8 13 27 10 7 153355 QSMT-Y&-4 10
3,3 6 11 18 8 14 30 10 8 153357 QSMT-Y5-6 10
zavit G s tésnicim krouzkem
GYs 2,4 4 8 17,5 51 - 26,2 13 10 186 272 QSMT-GVs-4 10
3,3 6 10,5 18,5 51 - 28,4 13 12 186 273 QSMT-GY5-6 10

*  mnozstviv baleni
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nastréna Sroubenfi

Rozvody a spoje

&

=~

Sroubeni s nastrénymi koncovkami QSM, Quick Star, Mini FESTO

technické Gdaje

Sroubeni T s nastrénymi

koncovkami QSMTL
oto¢na o 360° I
vn&jsi zavit - i
svngjsim Sestihranem = =
2T < |
D1
L1

zavit M

— ! Nﬂ
I Njelo
m T < |z
N
ac
D1
L1

ﬁ.‘\_

g . T =
;*33 e g [
J
D1
i L
zavit G
Rozmeéry a ddaje pro objednavky
pripojeni jmenovita vnejsi & D5 H1 H2 H3 H4 L1 =¢ [hmotnost/ |&.dilu typ PE*
svétlost hadice 1%} kus
D1 [mm] D2 [g]
metricky zavit s tésnicim krouzkem
M3 0,9 3 6 23,8 3,3 12,8 - 11 5,5 2 153 358 QSMTL-M3-3 10
1,1 4 8 29,5 3,3 15,8 - 13,7 8 4 153360 QSMTL-M3-4 10
M5 1,7 3 6 25 3,5 14 - 11 8 3,3 153359 QSMTL-M5-3 10
1,6 4 8 28,7 3,5 15 - 13,7 8 4,4 153361 QSMTL-M5-4 10
1,7 6 10,5 31,3 3,5 16 - 15,3 8 5,7 153363 QSMTL-M5-6 10
zavit R
RYs 2,4 4 8,5 30 8 17 13 13 10 7 153362 QSMTL-V3-4 10
3,3 6 10,5 33 8 18 14 15 10 8,5 153364 QSMTL-Y38-6 10
zavit G s tésnicim krouzkem
GYs 2,4 4 8 31,2 51 17,5 - 13,7 13 10 186 274 QSMTL-GYs-4 10
3,3 6 10,5 33,8 5,1 18,5 - 15,3 13 12 186 275 QSMTL-GYs-6 10

*  mnozstviv baleni
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Sroubeni s nastrénymi koncovkami QSM, Quick Star, Mini FESTO
technické Gdaje
Sroubeni T s nastrénymi
koncovkami QSMT
=9
N alo
| T
o =\ v
p2| I©
L2
L1
Rozmeéry a ddaje pro objednavky
vnejsi & jmenovita vngjsi & D5 D6 H1 H2 L1 L2 hmotnost/ |¢. dilu typ PE*
hadice svétlost hadice 1%} 1%} kus
D1 [mm] D2 [g]
3 1,6 3 6 3,2 11 4,5 22 9 2 153365 QSMT-3 10
2,4 4 8 3,2 13,5 5,5 27 11 2 153366 QSMT-4 10
130782 QSMT-4-100 100
6 3,4 6 10,5 3,2 15,5 6,5 31 13 4 153367 QSMT-6 10
130783 QSMT-6-100 100
redukéni
4 1,7 3 8 3,2 13 5,5 27 11 3,5 153368 QSMT-4-3 10
6 2,6 4 10,5 3,2 15 6,5 30 13 4 153369 QSMT-6-4 10
* mnozstviv balenf
2006/10 - zmény vyhrazeny — vyrobky 2007 3/5.4-37
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nastréna Sroubeni
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nastréna Sroubenfi

Rozvody a spoje

&

=~

Sroubeni s nastrénymi koncovkami QSM, Quick Star, Mini FESTO

technické Gdaje

Spojky X s nastrénymi
koncovkami QSMX =

/ \ | E g{
o~N | E
< T ~€'>ﬁ A
. rdl y
D1
L2
L1
Rozmeéry a ddaje pro objednavky
vngjsi & jmenovita D5 D6 H1 H2 L1 L2 hmotnost/ |¢. dilu typ PE*
hadice svétlost 1%} 1%} kus
D1 [mm] ]
3 1,7 8 3,2 13,5 5,5 27 11 4 153378 QSMX-3 10
2,5 8 3,2 13,5 5,5 27 11 4 153379 QSMX-4 10
6 3,3 10,5 3,2 15,5 6,5 31 13 5 153380 QSMX-6 10
* mnozstviv balenf
Spojky Y s nastrénymi
koncovkami QSMY L1
L2

H1
[R5}
D2,
i
( )
A\
D1
D5

— 0
Dé
Rozmeéry a ddaje pro objednavky
vngjsi & jmenovita vnejsi & D5 D6 H1 L1 L2 hmotnost/ |¢. dilu typ PE*
hadice svétlost hadice 1%} 1%} kus
D1 [mm] D2 [g]
3 1,6 3 8 3,2 8 28,5 13 3 153370 QSMY-3 10
1,7 4 8 3,2 8 29 13 3 153371 QSMY-4 10
130786 QSMY-4-100 100
6 2,9 6 10,5 3,2 10,5 31,5 14,5 5,5 153372 QSMY-6 10
130787 QSMY-6-100 100
redukéni
4 1,6 3 8 3,2 8 28,5 13 3 153373 QSMY-4-3 10
6 2,8 4 10,5 3,2 10,5 31,5 14 5 153 374 QSMY-6-4 10

*  mnozstviv baleni
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Sroubeni s nastrénymi koncovkami QS, Quick Star FESTO
technické tdaje
Sroubeni s nastrénymi L3 L3
koncovkami QS
V&3 zavit L _ ; L i
s vnéjSim Sestihranem - = ‘l & = — E’g
£ - N ] | N =
Q:'-’ 2 L2 < L2_|L4 N\ =
L1 L1
zavit R Qs-78-16
Rozmeéry a ddaje pro objednavky
pripojeni jmenovita vngjsi & D5 L1 L2 L3 L4 =< hmotnost/ ¢. dilu typ PE*
svétlost hadice kus
D1 [mm] D2 [g]
zavitR
RY8 2,6 4 - 21 8 17 - 10 8,5 153001 QS-Y&-4 10
130674 QS-1/8-4-100 100
4 6 - 22,5 8 18,5 - 12 9 153002 QS-Y8-6 10
130675 QS-1/8-6-100 100
5 8 - 28 8 24 - 14 15 153004 QS-%&-8 10
130676 QS-/8-8-50 50
5,4 10 - 30,3 8 26,3 - 17 22,5 190 643 QS-%8-10 10
RY4 2,6 4 - 21 11 15 - 14 16 190 644 QS-Vi-4 10
4 6 - 24,5 11 18,5 - 14 17 153003 QS-%-6 10
130677 QS-%4-6-100 100
5 8 - 26,5 11 20,5 - 14 15 153005 QS-%-8 10
130678 QS-%4-8-50 50
6,7 10 - 30 11 24 - 17 20 153007 QS-%-10 10
130679 QS-%4-10-50 50
8,7 12 - 36 11 30 - 21 43,7 164980 QS-Y4-12 10
130680 QS-%4-12-20 20
R3/8 4 6 - 23,5 12 17,1 - 17 27 190 645 QS-38-6 10
8 - 24 12 17,5 - 17 23 153006 QS-3s-8 10
130681 QS-3/8-8-50 50
6,7 10 - 29,5 12 23 - 17 26 153008 QS-3&-10 10
130682 QS-3/8-10-50 50
8,7 12 - 32 12 25,5 - 21 35,5 153009 QS-3&-12 10
130683 QS-3/8-12-20 20
10,3 16 23,8 41,9 12 35,4 10 22 59,5 164957 QS-38-16 1
RYA 6,7 10 - 30,3 15 22,1 - 21 49 190 646 QS-%2-10 1
8,7 12 - 34 15 26 - 21 49,5 153010 QS-%2-12 1
130684 QS-12-12-20 20
12 16 - 41,5 15 33,5 - 24 67 153011 QS-%2-16 1
130685 QS-12-16-20 20
* mnoZstviv balenf
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Rozvody a spoje
nastréna Sroubeni
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nastréna Sroubenfi

Rozvody a spoje
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novinka

Sroubeni s nastrénymi koncovkami QS, Quick Star FESTO

technické Gdaje

Sroubeni s nastrénymi
koncovkami QS
vnéjsi zavit

s vnéjSim Sestihranem R %
a 8
L2 -
L1
zavit G
Rozmeéry a ddaje pro objednavky
pripojeni jmenovita vnejsi & L1 L2 =< hmotnost/ ¢. dilu typ PE*
svétlost hadice kus
D1 [mm] D2 [g]
zavit G s tésnicim krouzkem
GYs 2,6 4 20,4 5,1 13 10 186 095 QS-GYs-4 10
132036 QS-GY8-4-100 -©- novinka | 100
4 6 21,5 5,1 13 9,1 186 096 QS-GY3-6 10
132037 QS-GY8-6-100 -©- novinka | 100
5 8 26,7 5,1 14 14 186098 QS-GV5-8 10
132038 QS-GY3-8-50 - novinka |50
GY4 4 6 22 5,6 17 18 186 097 QS-GY%-6 10
132039 QS-G%-6-100 -©- novinka | 100
5 8 22,7 5,6 17 16 186099 QS-GV%-8 10
132040 QS-G%-8-50 -- novinka |50
6,7 10 29,7 5,6 17 22 186 101 QS-GY4-10 10
132041 QS-GY4-10-50 -o- novinka |50
6,3 12 34,9 5,6 21 51 186 350 QS-GV-12 10
132042 QS-G%-12-20 -©- novinka |20
G¥s 5 8 22,4 6,6 19 24 186 100 QS-G3/3-8 10
132043 QS-G3/8-8-50 -- novinka |50
6,7 10 26,2 6,6 19 25 186102 QS-G3/8-10 10
132044 QS-G3/8-10-50 -- novinka |50
8,7 12 32,3 6,6 21 38 186 103 QS-G3/8-12 10
132045 QS-G3/8-12-20 -©- novinka |20
10,3 16 38,3 6,6 22 49 186 347 QS-G3/8-16 1
GY4 8,7 12 28,8 7,6 24 46 186 104 QS-G12-12 1
132046 QS-GY2-12-20 -©- novinka |20
12 16 36,3 7,6 24 53 186 105 QS-G12-16 1
132047 QS-GY%2-16-20 -©- novinka |20

*  mnozstviv baleni
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Sroubeni s nastrénymi koncovkami QS, Quick Star FESTO

technické Gdaje

Sroubeni s nastrénou

koncovkou QS-...-I
vnéjsi zavit = =
s vnitfnim Sestihranem — "_-
o fi= "_ 8 &
L2
L1
zavitR
=%
N\ - "_
o = "_ 88
L2
L1
zavit G
Rozméry a ddaje pro objednavky
pripojeni jmenovita vngjsi & D5 L1 L2 L3 =< hmotnost/ | ¢. dilu typ PE*
svétlost hadice 1%} kus
D1 [mm] D2 [g]
zavitR
RY8 2,1 4 9,5 21 8 17 2,5 153012 QS-Y&-4- 10
3,7 6 12 22,5 8 18,5 4 153013 QS-%8-6- 10
4,7 8 13,7 28 8 24 5 14 153015 QS-/8-8- 10
5 10 17,7 30,3 8 26,3 5 25 190 647 QS-1/8-10- 10
RY4 3,7 6 14 22,5 11 16,5 4 14 153014 QS-Y4-6-1 10
5 8 14 26,5 11 20,5 6 14,5 153016 QS-%4-8- 10
5 10 17,7 30 11 24 7 22 153018 QS-Y-10- 10
6,8 12 20,8 35,9 11 29,9 6 40 190 649 QS-Y4-12-1 10
R¥8 5 8 17 24 12 17,5 6 22 153017 QS-3/5-8- 10
5 10 18 29,5 12 23 6 27 153019 QS-3/8-10-1 10
7,1 12 21 32 12 25,5 8 33,5 153020 QS-3/8-12- 10
RY2 5 10 20,8 30,3 15 22,1 6 48 190 648 QS-Y2-10- 1
7,1 12 21 34 15 26 8 48 153021 QS-%2-12-1 1
zavit G s tésnicim krouzkem
GYs 2,1 4 13 20,4 5,1 - 2,5 12 186 106 QS-GVs-4-1 10
3,7 6 13 22,5 51 - 4 11 186 107 QS-GV5-6-1 10
4,7 8 13,8 26,7 5,1 - 5 13 186109 QS-GV5-8-I 10
(77 3,7 6 17 21 5,6 - 4 18 186 108 QS-GV4-6-1 10
5 8 17 25,2 5,6 - 6 22 186110 QS-GV4-8-1 10
6,7 10 17 29,7 5,6 - 7 22 186112 QS-GV%-10-I 10
G¥s 5 8 19 24,7 6,6 - 6 29 186111 QS-G3/8-8-1 10
6,7 10 19 27,2 6,6 - 7 28 186113 QS-G35-10-I 10
7,1 12 20,8 32,3 6,6 - 8 38 186 114 QS-G3s-12-1 10
GY4 7,1 12 24 28,8 7,6 - 8 50 186 115 QS-GV2-12-1 1

*  mnozstviv baleni
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nastréna Sroubenfi

Rozvody a spoje
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nastréna Sroubenfi

Rozvody a spoje

&

=~

Sroubeni s nastrénymi koncovkami QS, Quick Star FESTO

technické Gdaje

Sroubeni s nastrénou koncovkou QSF
vnitfni zavit =<
s vnéjSim Sestihranem

. 5 i a8
L2
L1
zavit G
Rozmeéry a ddaje pro objednavky
pripojeni jmenovita vnejsi & D5 L1 L2 =< hmotnost/ ¢. dilu typ PE*
svétlost hadice 1%} kus
D1 [mm] D2 [g]
zavit G s tésnicim krouzkem
GYs 2,6 4 11 24,4 7 14 15 153022 QSF-Y5-4-B 10
130709 QSF-1/8-4-B-100 100
4 6 13 26,5 7 14 18 153023 QSF-Y5-6-B 10
130710 QSF-Y5-6-B-100 100
5,8 8 14,5 28 7 14 19 153025 QSF-Y5-8-B 10
130711 QSF-Y3-8-B-50 50
GY4 2,8 4 14 27,4 9 17 23 190 650 QSF-Y4-4-B 10
6 13 29,5 9 17 24 153024 QSF-Y4-6-B 10
130712 QSF-Y-6-B-100 100
5,8 8 15 31 9 17 27 153026 QSF-Y4-8-B 10
130713 QSF-%-8-B-50 50
7,4 10 17,5 33,7 9 17 32 153028 QSF-%-10-B 10
130714 QSF-Y-10-B-50 50
7,2 12 20,8 35,8 9 21 56 190 651 QSF-Y4-12-B 10
G¥s 4,1 6 13 30,5 11 21 31 190 652 QSF-35-6-B 10
5,8 8 15,5 32 11 21 35 153027 QSF-35-8-B 10
130715 QSF-3/8-8-B-50 50
7,4 10 17,5 34,7 11 21 40 153029 QSF-35-10-B 10
130716 QSF-35-10-B-50 50
9,5 12 20,8 36,8 11 21 50 153030 QSF-35-12-B 10
130717 QSF-35-12-B-20 20
GY4 9,5 12 20,8 40,8 14 24 59 190 653 QSF-Y2-12-B 1
10,6 16 25 43,8 14 25 81 190 654 QSF-Y2-16-B 1

*  mnozstviv baleni
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v
Sroubeni s nastrénymi koncovkami QS, Quick Star FESTO
technické Gdaje
Nastréné spojky QS
5 % 88
L1
Rozmeéry a ddaje pro objednavky
vnejsi & jmenovita vngjsi & D5 L1 hmotnost/kus ¢. dilu typ PE*
hadice svétlost hadice 1%}
D1 [mm] D2 [g]
4 2,6 4 10 31 5 153031 QS-4 10
130686 QS-4-100 100
6 4 6 12,5 35 6,5 153032 QS-6 10
130687 QS-6-100 100
8 5 8 14,5 38 9,5 153033 QS-8 10
130688 QS-8-50 50
10 6,7 10 17,5 44 16 153034 QS-10 10
130689 QS-10-50 50
12 8,7 12 21 48 22 153035 QS-12 10
130690 QS-12-20 20
16 13,7 16 25 50 25 153036 QS-16 1
redukéni
6 2,6 4 12,5 34,5 6,5 153037 QS-6-4 10
130691 QS-6-4-100 100
8 2,1 4 14,5 38,8 11 130606 QS-8-4 10
4 6 14,5 38,5 9 153038 QS-8-6 10
130692 QS-8-6-50 50
10 3,6 6 17,5 45,2 16 130607 QS-10-6 10
8 17,5 44 14,5 153039 QS-10-8 10
130693 QS-10-8-50 50
12 5,4 8 21 49,4 24 130 608 QS-12-8 10
6,7 10 21 53,5 22,5 153040 QS-12-10 10
130694 QS-12-10-20 20
* mnozstviv balenf
2006/10 - zmény vyhrazeny — vyrobky 2007 3/5.4-43

Rozvody a spoje
nastréna Sroubeni
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nastréna Sroubenfi

Rozvody a spoje
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novinka

Sroubeni s nastrénymi koncovkami QS, Quick Star FESTO

technické Gdaje

Priichodky s nastrénymi

koncovkami QSS =
) '
3| & a
- Wi
L2 L3
L1
Priichodky s nastrénymi
koncovkami QSS-...-F =
S pevnym spojem %
i -0
\J
L2 L3
L1
Rozmeéry a ddaje pro objednavky
vngjsi & jmenovita D5 D6 L1 L2 L3 =< hmotnost/ | €. dilu typ PE*
hadice svétlost 1%} kus
D1 [mm] ]
4 2,6 M12x1 11 31 14,5 7 14 10,5 153157 QSS-4 10
130788 QSS-4-100 100
6 4 M14x1 12,5 35 15 10 17 16 153158 QSS-6 10
130789 QSS-6-100 100
8 5 M16x1 14,5 37,5 18 9 19 19,5 153159 QSS-8 10
130790 QSS-8-50 50
10 6,7 M20x1 18,5 43 18,5 13 24 37,5 153160 QSS-10 10
130791 QSS-10-50 50
12 9,5 M22x1 20,5 47 16,5 18 27 56 153161 QSS-12 10
130792 QSS-12-20 20
S pevnym spojem
4 2,6 M12x1 9,9 33 13 14,7 14 - 193950 QSS-4-F -o- novinka |10
6 4 M14x1 11,8 34,9 14,4 14,7 17 - 193951 QSS-6-F -o- novinka |10
8 5,5 M16x1 13,8 38,4 15,2 17,7 19 40 130 642 QSS-8-F 10
10 6,5 M20x1 16,8 47,1 20,3 20,9 24 86 130 643 QSS-10-F 10
12 7,5 M22x1 19,8 48,5 18,9 24,1 27 105 130 644 QSS-12-F 10

*  mnozstviv baleni
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v
Sroubeni s nastrénymi koncovkami QS, Quick Star FESTO
technické Gdaje
Priichodky s nastrénymi =1 =2
koncovkami QSSF f
vnitfnim zavitem
, EI | BliE [
2 H
% L4
L3
L2
L1
Rozmeéry a ddaje pro objednavky
pripojeni jmenovita vngjsi & D5 L1 L2 L3 L4 =1 | X€2 |hmotnost/ |¢.dilu typ PE*
svétlost hadice 1%} kus
D1 [mm] D2 [g]
GYs 2,7 4 M12x1 24,5 7 9,9 4 14 14 (18 153162 QSSF-Y3-4-B 10
4,2 6 M14x1 27,1 7 11,9 4 17 17 (29 153163 QSSF-13-6-B 10
5,4 8 M16x1 29 7 13,5 4 19 19 |38 153165 QSSF-Y8-8-B 10
GY4 2,7 4 M12x1 27,5 9 9,9 4 17 14 125 190 655 QSSF-Y4-4-B 10
4 6 M14x1 30,1 9 11,9 4 17 17 (29 153 164 QSSF-V4-6-B 10
5,5 8 M16x1 32 9 13,5 4 19 19 140 153166 QSSF-Y4-8-B 10
7,2 10 M20x1 34,8 9 14,9 5 24 24 77 153168 QSSF-V4-10-B 10
G¥s 4 6 M14x1 31,1 11 11,9 4 19 17 (29 190 656 QSSF-3/3-6-B 10
5,3 8 M16x1 33 11 13,5 4 19 19 |33 153167 QSSF-38-8-B 10
7,1 10 M20x1 35,8 11 14,9 5 24 24 72 153169 QSSF-3/8-10-B 10
9,5 12 M22x1 38,8 11 18,4 6 24 27 |84 153170 QSSF-3/8-12-B 10
G4 9,4 12 M22x1 41,9 14 18,4 6 24 27 76 153171 QSSF-12-12-B 1
10,6 16 M27x1,5 | 43,8 14 18,4 10 29 32 145 190 657 QSSF-12-16-B 1
* mnoZstviv balenf
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nastréna Sroubeni
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nastréna Sroubenfi

Rozvody a spoje
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Sroubeni s nastrénymi koncovkami QS, Quick Star FESTO

technické tdaje

Nastréné zaslepky QSC
8|5 8
L1
Rozmeéry a ddaje pro objednavky
vngjsi & D5 D6 L1 hmotnost/kus ¢. dilu typ PE*
hadice 16} %]
D1 [s]
4 10 7 16,5 2,5 153262 QSC-4 10
130704 QSC-4-100 100
6 13 9 18,5 3,5 153263 QSC-6 10
130705 QSC-6-100 100
8 15 11 20 5 153264 QSC-8 10
130706 QSC-8-50 50
10 18 13 22,5 8 153265 QSC-10 10
130707 QSC-10-50 50
12 21,5 16 23 11,5 153266 QSC-12 10
130708 QSC-12-20 20
* mnoZstvi v balenf
Konektory QS-...H
s nastrénou trubkou
N

D5
D
|
D1
D3

‘ L2

L1
Rozmeéry a ddaje pro objednavky
O nastréné | jmenovita vnejsi & D3 D5 L1 L2 hmotnost/ ¢. dilu typ PE*
dutinky svétlost hadice 1%} 1%} kus
D1 [mm] D2 ]
6 2,6 4 10 9,9 37,7 15,2 3,6 153041 QS-6H-4 10
130695 QS-6H-4-100 100
8 12,5 9,9 40,2 16,7 4,7 130622 QS-8H-4 10
8 3,4 6 12,5 11,8 40,8 17,3 5 153042 QS-8H-6 10
130696 QS-8H-6-50 50
10 14,5 11,8 46,8 21,8 6,5 130623 QS-10H-6 10
10 5 8 14,5 13,8 46,7 21,7 7 153043 QS-10H-8 10
130697 QS-10H-8-50 50
12 17,5 13,8 53,7 25,2 11 130 624 QS-12H-8 10
12 6,7 10 17,5 16,8 54 25,5 12 153 044 QS-12H-10 10
130698 QS-12H-10-20 |20

*  mnozstviv baleni
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v
Sroubeni s nastrénymi koncovkami QS, Quick Star FESTO
technické Gdaje
Nastréné dutinky QSH
o
L1
il a
A L1
redukéni
Rozméry a ddaje pro objednavky
@ nastréné jmenovita @ nastréné L hmotnost/kus ¢. dilu typ PE*
dutinky svétlost dutinky
D1 [mm] D2 [g]
4 2,5 - 35 0,5 153251 QSH-4 10
130723 QSH-4-100 100
6 4 - 38 0,5 153252 QSH-6 10
130724 QSH-6-100 100
8 6 - 41,5 1 153253 QSH-8 10
130725 QSH-8-50 50
10 7,5 - 46 1,5 153 254 QSH-10 10
130726 QSH-10-50 50
12 9 - 53 3 153255 QSH-12 10
130727 QSH-12-20 20
16 11 - 55,5 4 153256 QSH-16 1
redukéni
6 2,3 4 36,7 0,5 153257 QSH-6-4 10
130718 QSH-6-4-100 100
8 2,3 41,1 0,9 130 625 QSH-8-4 10
3,8 40,5 0,9 153258 QSH-8-6 10
130719 QSH-8-6-50 50
10 3,8 43,7 1,4 130626 QSH-10-6 10
4,9 8 44 1,3 153259 QSH-10-8 10
130720 QSH-10-8-50 50
12 3,6 8 47,5 2,1 130627 QSH-12-8 10
7,1 10 49,6 2,2 153260 QSH-12-10 10
130721 QSH-12-10-20 |20
16 7,8 12 54,4 4,2 153261 QSH-16-12 1
130722 QSH-16-12-20 (20
* mnoZstviv balenf
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nastréna Sroubenfi

Rozvody a spoje
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Sroubeni s nastrénymi koncovkami QS, Quick Star FESTO

technické Gdaje

Zaslepky QSC-...H

8 11 = 5
3 L2
L1
Rozmeéry a ddaje pro objednavky
& nastréné D5 D6 L1 L2 hmotnost/kus ¢. dilu typ PE*
dutinky 1%} %)
D1 ]
4 5 3 28 15 0,5 153267 QSC-4H 10
130699 QSC-4H-100 100
6 7 3 33 17 0,5 153268 QSC-6H 10
130700 QSC-6H-100 100
8 9 4 37 18 1 153269 QSC-8H 10
130701 QSC-8H-50 50
10 11 5 42 20,5 2 153270 QSC-10H 10
130702 QSC-10H-50 50
12 13 6 44 23 2,5 153271 QSC-12H 10
130703 QSC-12H-20 20
16 17 8 46 24 4 153272 QSC-16H 10

*  mnozstviv baleni
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-
Sroubeni s nastrénymi koncovkami QS, Quick Star FESTO
technické Gdaje
Sroubeni L s nastrénou
koncovkou QSL /r* ]
otocna o 360° ‘ ] B
vnéjsi zavit =
s vngjsim Sestihranem .‘_}J |2 g
~ <
D1
zavitR @»
Rozmeéry a ddaje pro objednavky
pripojeni jmenovita vngjsi & D5 H1 H2 H3 L1 =< hmotnost/ | ¢. dilu typ PE*
svétlost hadice 1%} kus
D1 [mm] D2 [g]
zavitR
RY8 2,3 4 10 23,5 8 19,5 18,5 10 12 153045 QSL-Y&-4 10
130728 QSL-Y3-4-100 100
3,6 6 12,5 25 8 21 20 12 14 153 046 QSL-Y5-6 10
130729 QSL-%5-6-100 100
4,6 8 14,5 28 8 24 23 14 18 153048 QSL-%&-8 10
130730 QSL-Y5-8-50 50
5,3 10 17,5 33 8 29,1 26,2 17 31 190 658 QSL-%8-10 10
RY4 2,3 4 10 26,3 11 20,3 18 14 21 190659 QSL-Vi-4 10
3,6 6 12,5 28 11 22 20 14 22 153 047 QSL-Y-6 10
130731 QSL-Y4-6-100 100
4,6 8 14,5 31 11 25 23 14 24 153049 QSL-%-8 10
130732 QSL-%-8-50 50
6,2 10 17,5 37 11 30,5 26,5 17 34 153051 QSL-%-10 10
130733 QSL-%4-10-50 50
7,7 12 21 38 11 32 29,5 21 50,5 164981 QSL-%4-12 10
130734 QSL-Y4-12-20 20
R¥8 3,6 6 12,5 29,8 12 23,7 19,7 17 35 190 660 QSL-35-6 10
4,6 8 14,5 33 12 26,5 23 17 37 153050 QSL-3&-8 10
130735 QSL-38-8-50 50
6,2 10 17,5 40 12 32 26,5 17 42 153052 QSL-3&-10 10
130736 QSL-3/8-10-20 20
7,7 12 21 41,5 12 34 29,5 21 51,5 153053 QSL-3&-12 10
130737 QSL-38-12-20 20
10,1 16 25 47 11 40,5 33,5 22 81,5 164 958 QSL-38-16 1
RYA 6,2 10 17,5 40 15 31,9 26,2 21 64 190661 QSL-%2-10 1
7,7 12 21 33 15 29 29,5 21 66 153054 QSL-%2-12 1
130738 QSL-Y2-12-20 20
10,9 16 25 51 15 43 33,5 22 85,5 153055 QSL-Y2-16 1
130739 QSL-%2-16-20 20

*  mnozstviv baleni
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nastréna Sroubenfi

Rozvody a spoje
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novinka

Sroubeni s nastrénymi koncovkami QS, Quick Star FESTO

technické Gdaje

Sroubeni L s nastrénou

koncovkou QSL /f*
otocna o 360° ‘ 8 B
vnéjsi zavit
s vnéjSim Sestihranem -
T
o =
g L]
D1
zavit G L—L—']»
Rozmeéry a ddaje pro objednavky
pripojeni jmenovita vnejsi & D5 H1 H2 H3 L1 =& | hmotnost/ [¢c.dilu typ PE*
svétlost hadice 1%} kus
D1 [mm] D2 [g]
zavit G s tésnicim krouzkem
GYs 2,3 4 10 23,3 5,1 - 18 13 |14 186116 QSL-GY3-4 10
132048 QSL-GY/8-4-100 -©- novinka | 100
3,6 6 12,5 24 5,1 - 19,8 13 |15 186 117 QSL-GY3-6 10
132049 QSL-GY8-6-100 - novinka | 100
4,6 8 14,5 27 5,1 - 22,7 14 |18 186119 QSL-GY3-8 10
132050 QSL-GY3-8-50 -- novinka |50
GY4 3,6 6 12,5 | 25,5 5,6 - 19,8 17 |24 186 118 QSL-GY4-6 10
132051 QSL-GY4-6-100 -©- novinka | 100
4,6 8 14,5 | 28,5 5,6 - 22,7 17 |26 186120 QSL-GY4-8 10
132052 QSL-G%-8-50 -- novinka |50
6,2 10 17,5 | 32,5 5,6 - 26,2 17 132 186122 QSL-GY4-10 10
132053 QSL-G%-10-50 -©- novinka |50
6,2 12 21 34,5 5,6 - 29,4 21 51 186351 QSL-GV4-12 10
132054 QSL-GY4-12-20 -©- novinka |20
G3s 4,6 8 14,5 30 6,6 - 22,7 19 139 186 121 QSL-G3/3-8 10
132055 QSL-G3/8-8-50 - novinka |50
6,2 10 17,5 34 6,6 - 26,2 19 |42 186123 QSL-G3/8-10 10
132056 QSL-G3/8-10-20 -©- novinka |20
7,7 12 21 36 6,6 - 29,4 21 45 186 124 QSL-G3/8-12 10
132057 QSL-G3/-12-20 -©- novinka |20
10,1 16 25 45 6,6 - 33,1 24 |83 186 348 QSL-G3/8-16 1
GY4 7,7 12 21 39 7,6 - 29,4 24 |70 186125 QSL-GY2-12 1
132058 QSL-G'2-12-20 -©- novinka |20
10,9 16 25 46 7,6 - 33,1 24 |82 186126 QSL-GY2-16 1
132059 QSL-GY2-16-20 -©- novinka |20

*  mnozstviv baleni
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v
Sroubeni s nastrénymi koncovkami QS, Quick Star FESTO
technické Gdaje
Dlouha Sroubeni L s nastrénou L1
koncovkou QSLL ‘ L3
oto¢na o 360° L‘2
vnéjsi zavit
s vnéjSim Sestihranem —\\
° |
N
=< T
——
D2
zavitR Lﬁ—l
‘ L1
Lz,
. )
" L |
e (| ' .
S < :
e 1 1
_o2[ ]
zavit G L—M
Rozmeéry a ddaje pro objednavky
pripojeni jmenovita vngjsi & D5 H1 L1 L2 L3 =< hmotnost/ |¢.dilu typ PE*
svétlost hadice 1%} kus
D1 [mm] D2 [g]
zavitR
RV 2,3 4 10 17 37 8 32,5 10 18 153076 QSLL-V3-4 10
3,6 6 12,5 20 38 8 34 12 26 153077 QSLL-Y8-6 10
4,6 8 14,5 22,5 43,5 8 39,5 14 36,5 153079 QSLL-V3-8 10
RY4 2,9 4 10 18 38,3 11 32,3 14 34 190 662 QSLL-Vi-4 10
3,6 6 12,5 20 41 11 35 14 39 153078 QSLL-Y4-6 10
4,6 8 14,5 22,5 46,5 11 40,5 14 42,5 153080 QSLL-V4-8 10
6,2 10 17,5 26 54,5 11 48,5 17 65 153082 QSLL-¥-10 10
R¥8 3,5 6 12,5 19,7 43,3 12 37,2 17 61 190 663 QSLL-3/3-6 10
4,8 8 14,5 22,5 48,5 12 42 17 65,5 153081 QSLL-3/3-8 10
6,2 10 17,5 26 55,5 12 49 17 73 153083 QSLL-35-10 10
7,5 12 21 29,5 61 12 54,5 21 107 153 084 QSLL-35-12 10
RYA 6,4 10 17,5 26,2 60 15 51,9 21 120 190 664 QSLL-Y2-10 1
8,3 12 21 29,5 64 15 56 21 122 153085 QSLL-Y2-12 1
zavit G
GYs 2,3 4 10 18 34,3 51 - 13 24 186 127 QSLL-GYs-4 10
3,6 6 12,5 19,8 37 51 - 13 29 186 128 QSLL-GYs-6 10
4,6 8 14,5 22,7 42,5 51 - 14 36 186130 QSLL-GY&-8 10
GY4 3,6 6 12,5 19,8 37,5 5,6 - 17 48 186129 QSLL-GY4-6 10
4,6 8 14,5 22,7 43 5,6 - 17 53 186 131 QSLL-G%4-8 10
6,2 10 17,5 26,2 51 5,6 - 17 63 186 133 QSLL-GY4-10 10
G3s 4,8 8 14,5 22,7 45,3 6,6 - 19 73 186 132 QSLL-G3/5-8 10
6,2 10 17,5 26,2 52,5 6,6 - 19 82 186 134 QSLL-G3/38-10 10
7,5 12 21 29,4 58 6,6 - 21 104 186 135 QSLL-G3/8-12 10
GY4 8,3 12 21 29,4 59 7,6 - 24 140 186 136 QSLL-G2-12 1
10 16 25 33,1 73 7,6 - 24 164 190 665 QSLL-GY2-16 1
* mnoZstviv balenf
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Rozvody a spoje
nastréna Sroubeni
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nastréna Sroubenfi

Rozvody a spoje
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Sroubeni s nastrénymi koncovkami QS, Quick Star FESTO

technické Gdaje

Sroubeni L s nastrénou

koncovkou QSLF —
vnitfni zavit f Na
s vngjsim Sestihranem ‘
4
T -
ST
D1
L1
zavit G
Rozmeéry a ddaje pro objednavky
pripojeni jmenovita vnejsi & D5 H1 H2 L1 =< hmotnost/ | ¢. dilu typ PE*
svétlost hadice 1%} kus
D1 [mm] D2 [g]
zavit G
GYs 2,1 4 10 21,3 7 18 14 13 153273 QSLF-Y3-4-B 10
3,6 6 12,5 22 7 19,8 14 16 153 274 QSLF-13-6-B 10
4,7 8 14,5 25 7 22,7 14 19 153276 QSLF-13-8-B 10
G4 3,6 6 12,5 25 9 19,8 17 22 153275 QSLF-Y4-6-B 10
4,7 8 14,5 28 9 22,7 17 25 153 277 QSLF-V4-8-B 10
54 10 17,5 32 9 26,2 19 39 153279 QSLF-%-10-B 10
G¥s 4,8 8 14,5 29 11 22,7 21 31 153 278 QSLF-3/3-8-B 10
6,2 10 17,5 33 11 26,2 21 40 153280 QSLF-35-10-B 10

*  mnozstviv baleni
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Sroubeni s nastrénymi koncovkami QS, Quick Star FESTO
technické Gdaje
Sroubeni L s nastrénymi
koncovkami QSLV-...-l =<
oto¢na o 360° /aasanay
vnéjsi zavit TR "3_
s vnitfnim Sestihranem ee D’ =
o T
D1 ~
L1 +
zavit R
=
[
5y D
ﬂjl- T m T
¢
D1
L1
zavit G
Rozméry a ddaje pro objednavky
pripojeni jmenovita vngjsi & D5 H1 H2 H3 L1 =< hmotnost/ | ¢. dilu typ PE*
svétlost hadice 1%} kus
D1 [mm] D2 [g]
zavit R
RV 3 6 13 24 8 11,5 23,5 5 15 153097 QSLV-Y5-6-1 10
4,2 8 14 27 8 12 26,5 8 22 153099 QSLV-Y3-8-I 10
RY4 3,1 6 13 27 11 12,5 23,5 5 21,5 153098 QSLV-Y4-6-1 10
4 8 14 30 11 13 26,5 8 28 153100 QSLV-V4-8-1 10
5,4 10 18 34 11 14,5 30,5 10 41 153102 QSLV-%-10-1 10
R3/8 4,2 8 14 31 12 13,5 26,5 8 36,5 153101 QSLV-3/5-8-1 10
54 10 18 35 12 15,5 30,5 10 49,5 153103 QSLV-3/&-10-1 10
6,9 12 21 39 12 17 36,5 12 68 153104 QSLV-3/8-12- 10
RY2 6,4 12 21 42 15 16,5 36,5 12 83 153105 QSLV-Y2-12-1 1
zavit G
GYs 3 6 13 23 5,1 14,5 23,7 5 15 186 148 QSLV-GY3-6-1 10
4,2 8 14 26 51 15 26,7 8 22 186 150 QSLV-GY/3-8-1 10
GY4 3,1 6 13 23,5 5,6 15 23,7 5 19 186 149 QSLV-GV4-6-1 10
4 8 14 26,5 5,6 15,5 26,7 8 25 186 151 QSLV-GV4-8-1 10
5,4 10 18 30,5 5,6 17,5 30,7 10 38 186 153 QSLV-GV4-10-1 10
G¥s 4,2 8 14 28 6,6 17 26,7 8 33 186 152 QSLV-G3/3-8-1 10
5,4 10 18 32 6,6 19 30,7 10 45 186 154 QSLV-G3/5-10-1 10
6,9 12 21 36 6,6 21 36,4 12 65 186 155 QSLV-G3/5-12- 10
GY4 6,4 12 21 37 7,6 22 36,4 12 75 186 156 QSLV-GY2-12- 1
* mnoZstviv balenf
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nastréna Sroubenfi

Rozvody a spoje
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Sroubeni s nastrénymi koncovkami QS, Quick Star FESTO

technické Gdaje

Sroubeni L s nastrénou

koncovkou QSLV =
oto¢na o 360° & L1
vnéjsi zavit | o~ “i_
s vnéjsim estihranem e O%» = D_ - I
= z T
BN
D1
L1
zavitM
=
$ — ol il
a g% - D _
Iy
D1 o
zavitR <L—1—-‘
Rozmeéry a ddaje pro objednavky
pripojeni jmenovita vnejsi & D5 H1 H2 H3 L1 =< hmotnost/ |¢.dilu typ PE*
svétlost hadice | 1%} | | | | | kus
D1 |[mm] |02 | | | | | | |8 | |
metricky zavit
M5 [1.6 |6 | 125 [ 177 | 35 [ 109 | 231 [ 8 [82 [190 666 QSLV-M-5-6 [10
zavitR
RY8 2,4 4 10 27 8 12 22,5 14 20 153086 QSLV-Ys-4 10
130749 QSLV-1/8-4-100 100
3,7 6 12,5 27 8 12 24 14 35,5 153087 QSLV-Y8-6 10
130750 QSLV-Y5-6-100 100
4,4 8 14,5 27 8 12 26 14 37 153089 QSLV-Y5-8 10
130751 QSLV-Y5-8-50 50
RY4 3,8 6 12,5 31,5 11 13,5 27 17 32,5 153 088 QSLV-Y-6 10
130752 QSLV-Y-6-100 100
5 8 14,5 31,5 11 13,5 28,5 17 59,5 153090 QSLV-%4-8 10
130753 QSLV-%4-8-50 50
5,4 10 17,5 31,5 11 14,5 30,5 17 62,5 153092 QSLV-%-10 10
130 754 QSLV-Y4-10-50 50
R¥8 5,2 8 14,5 36 12 15,5 30,5 21 54,5 153091 QSLV-35-8 10
6,3 10 17,5 36 12 15,5 33 21 66 153093 QSLV-3&-10 10
7,1 12 21 36 12 17 35 21 97,5 153094 QSLV-3/4-12 10
RY2 8 12 21 40,5 15 16,5 38 24 100 153095 QSLV-1/2-12 1
8,9 16 25 48,5 15 22 36,5 24 115 153096 QSLV-Y2-16 1

*  mnozstviv baleni
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novinka

Sroubeni s nastrénymi koncovkami QS, Quick Star FESTO

technické Gdaje

Sroubeni L s nastrénou

Rozvody a spoje
nastréna Sroubeni

&

=

koncovkou QSLV =
oto¢na o 360° - - & L
vnéjsi zavit | o~ “i_
s vnéjsim estihranem e O%» = D_ - I
= = T
ei ] ¢
D1
L1
zavit G
Rozmeéry a ddaje pro objednavky
pripojeni jmenovita vngjsi & D5 H1 H2 H3 L1 =& |hmotnost/ |c.dilu typ PE*
svétlost hadice 1%} kus
D1 [mm] D2 [g]
zavit G
GYs 2,3 4 10 23,7 | 5,1 13,8 | 23,4 14 |22 186 137 QSLV-GYs-4 10
132060 QSLV-GY3-4-100 -©- novinka | 100
3,5 6 12,4 | 23,7 | 5.1 14,1 | 25,5 14 |23 186 138 QSLV-GY3-6 10
132061 QSLV-GY3-6-100 -©- novinka | 100
4 8 14,4 | 23,7 | 5,1 15,1 | 28,4 14 |25 186 140 QSLV-GY3-8 10
132062 QSLV-GY3-8-50 -- novinka |50
GY4 3,7 6 12,4 | 28,6 | 5,6 16 29 19 |44 186 139 QSLV-GY4-6 10
132063 QSLV-GV4-6-100 - novinka | 100
4,9 8 14,4 | 28,6 | 5,6 16 28,9 19 |45 186 141 QSLV-GY4-8 10
132064 QSLV-GV4-8-50 -- novinka |50
5,3 10 17,6 | 28,6 | 56 |[17,3 | 31,2 19 |48 186 143 QSLV-GY%4-10 10
132065 QSLV-GV4-10-50 - novinka |50
G¥s 5,4 8 14,4 | 33,1 6,6 |19,2 31 24 |71 186 142 QSLV-G3/3-8 10
6,4 10 17,6 | 33,1 6,6 |19,2 | 33,6 24 |74 186 144 QSLV-G35-10 10
6,4 12 21 33,1 6,6 |20,9 | 36,4 24 |77 186 145 QSLV-G3/5-12 10
GY4 7 12 21 34 7,6 21,9 [37,9 27 199 186 146 QSLV-GY2-12 1
8,1 16 25 43,1 7,6 |24,8 | 38,1 27 |115 186 147 QSLV-GY2-16 1

*  mnozstviv baleni
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nastréna Sroubenfi

Rozvody a spoje
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Sroubeni s nastrénymi koncovkami QS, Quick Star FESTO
technické Gdaje
Sroubeni L s nastrénymi koncovkami
QsL ]
(- e
o |
= 7
T O
! ===
D1
H2
H1
Rozmeéry a ddaje pro objednavky
vngjsi & jmenovita D5 D6 H1 H2 hmotnost/kus | €. dilu typ PE*
hadice svétlost %) %)
D1 [mm] ]
4 2,3 10 - 17 - 5 153070 QSL-4 10
130740 QSL-4-100 100
6 3,6 12,5 3,2 20,5 7,5 153071 QSL-6 10
130741 QSL-6-100 100
8 4,6 15 4,2 22 10 153072 QSL-8 10
130742 QSL-8-50 50
10 6,2 17,5 4,2 26 17 153073 QSL-10 10
130743 QSL-10-50 50
12 7,7 21 4,2 29 24,5 153074 QSL-12 10
130 744 QSL-12-20 20
16 10,8 25 4,2 33 30 153075 QSL-16 1

*  mnozstviv baleni
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Sroubeni s nastrénymi koncovkami QS, Quick Star FESTO
technické Gdaje
Spojky L s nastrénou
koncovkou QSL-...H T ] 7\
s nastrénou trubkou 8| 8
L) E
D1
NS
a8 )
L) i
D1
L1
dlouha nastréna dutinka
Rozmeéry a ddaje pro objednavky
@ nastréné | jmenovita vngjsi & D5 H1 L1 hmotnost/kus ¢. dilu typ PE*
dutinky svétlost hadice 1%}
D1 [mm] D2 ]
4 2 4 10 25 16,8 2,7 153056 QSL-4H 10
130745 QSL-4H-100 100
6 3,2 6 12,5 28,5 19,8 3,9 153057 QSL-6H 10
130746 QSL-6H-100 100
8 4,7 8 14,5 30,7 21,8 5,7 153058 QSL-8H 10
130747 QSL-8H-50 50
10 6,2 10 17,5 33,7 24,9 9,6 153059 QSL-10H 10
130748 QSL-10H-50 50
12 7,4 12 21 39 28,9 15 153060 QSL-12H 10
redukéni
6 2,4 4 12,5 28,5 17,7 3,6 153061 QSL-6H-4 10
8 3,5 6 14,5 30,7 21,9 5,2 153062 QSL-8H-6 10
10 4,7 8 17,5 33,7 24,6 8 153063 QSL-10H-8 10
12 6 10 21 39 28,7 14 153064 QSL-12H-10 10
dlouha nastréna dutinka
4 2 4 10 36 16,8 2,8 153065 QSL-4HL 10
6 3,1 6 12,5 42 19,8 4,2 153066 QSL-6HL 10
8 4,5 8 14,5 46,7 21,8 6,2 153067 QSL-8HL 10
10 5,8 10 17,5 51,7 24,9 11 153068 QSL-10HL 10
12 7,4 12 21 59,5 28,95 16 153069 QSL-12HL 10
* mnoZstviv balenf
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nastréna Sroubenfi

Rozvody a spoje

&

=~

Sroubeni s nastrénymi koncovkami QS, Quick Star FESTO

technické Gdaje

Sroubeni T s nastrénymi

koncovkami QST
oto¢na o 360° i 1 8 a
vnéjsi zavit
s vnéjsim Sestihranem - i &
=
D1
zavitR L1
Rozmeéry a ddaje pro objednavky
pripojeni jmenovita vnejsi & D5 H1 H2 H3 L1 =< hmotnost/ |¢.dilu typ PE*
svétlost hadice 1%} kus
D1 [mm] D2 [g]
zavitR
RY8 4,1 4 10 23,5 8 19,5 34 10 14 153106 QST-Y&-4 10
130793 QST-6-4-100 100
4,7 6 13 26 8 22 41 12 17,5 153107 QST-Y5-6 10
130794 QST-Y3-6-100 100
5,4 8 15 26,5 8 22,5 45 14 22,5 153109 QST-%&-8 10
130795 QST-18-8-50 50
5,6 10 17,5 33 8 29,1 50,4 17 38,5 190667 QST-%8-10 10
RY4 2,3 4 10 26,3 11 20,3 33,8 14 24 190 668 QST-Vi-4 10
5,7 6 13 29 11 23 41 14 25,5 153108 QST-Y%-6 10
130796 QST-Y4-6-100 100
6 8 15 29,5 11 23,5 45 14 28 153110 QST-%-8 10
130797 QST-%-8-50 50
7,3 10 17,5 36 11 30 51 17 41,5 153112 QST-%-10 10
130798 QST-Y%-10-50 50
6,2 12 21 38 11 32 56,8 21 61,5 190669 QST-%4-12 10
R¥8 3,6 6 13 30,8 12 24,4 40,2 17 38,5 190 670 QST-35-6 10
7,2 8 15 31,5 12 25 45 17 41 153111 QST-3&-8 10
130799 QST-38-8-50 50
8 10 17,5 37 12 30,5 51 17 50,5 153113 QST-3&-10 10
130800 QST-3/3-10-20 20
8,8 12 21 39 12 32,5 56 21 61,5 153114 QST-3/&-12 10
130801 QST-3/8-12-20 20
10,1 16 25 47 11 40,5 67 22 95 164959 QST-38-16 1
RYA 6,2 10 17,5 40 15 31,9 50,4 21 72,5 190672 QST-%2-10 1
9,9 12 21 42 15 34 56 21 77 153115 QST-%2-12 1
11,2 16 25 51 15 43 67 22 99 153116 QST-%2-16 1

*  mnozstviv baleni
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novinka

-
Sroubeni s nastrénymi koncovkami QS, Quick Star FESTO
technické Gdaje
Sroubeni T s nastrénymi
koncovkami QST
oto¢na o 360° i i a 8
vn&jsi zavit
svngjsim Sestihranem -
I [;Ejg¥
g ]
D1
zavit G L1
Rozmeéry a ddaje pro objednavky
pripojeni jmenovita vngjsi & D5 H1 H2 L1 =& |hmotnost/ |c.dilu typ PE*
svétlost hadice 1%} kus
D1 [mm] D2 [g]
zavit G s tésnicim krouzkem
GYs 2,3 4 10 23,3 5,1 33,8 13 16 186 157 QST-GYs-4 10
132066 QST-GY/8-4-100 -©- novinka | 100
3,6 6 13 25 5,1 40,3 13 18 186 158 QST-GY3-6 10
132067 QST-GY/8-6-100 -©- novinka | 100
4,6 8 15 25,3 5,1 44,8 14 22 186 160 QST-GY3-8 10
132068 QST-GY3-8-50 -- novinka |50
GY4 3,6 6 13 26,5 5,6 40,3 17 27 186 159 QST-GY:-6 10
132069 QST-G%-6-100 - novinka | 100
4,6 8 15 26,8 5,6 44,8 17 31 186 161 QST-GY4-8 10
132070 QST-G%4-8-50 -- novinka |50
6,2 10 17,5 32,5 5,6 50,4 17 39 186 163 QST-GY4-10 10
132071 QST-GY%-10-50 -©- novinka |50
G¥s 4,6 8 15 28,3 6,6 44,8 19 44 186 162 QST-G3/3-8 10
132072 QST-G3/8-8-50 -- novinka |50
6,2 10 17,5 34 6,6 50,4 19 49 186 164 QST-G3/8-10 10
132073 QST-G3/8-10-20 - novinka |20
7,7 12 21 36 6,6 56,8 21 56 186 165 QST-G3/8-12 10
132074 QST-G3/8-12-20 -©- novinka |20
10,2 16 25 45 6,6 66,2 24 97 186 349 QST-G3/8-16 1
G2 7,7 12 21 39 7,6 56,8 24 81 186 166 QST-G12-12 1
10,8 16 25 46 7,6 66,2 24 96 186 167 QST-G12-16 1
* mnoZstviv balenf
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nastréna Sroubenfi

Rozvody a spoje
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Sroubeni s nastrénymi koncovkami QS, Quick Star FESTO

technické Gdaje

Spojky T s nastrénymi
koncovkami QST
a8
N
I ‘_ﬁR|
T S Q.T
\ —— o
pz2]_ | ©
L2
L1
Rozmeéry a ddaje pro objednavky
vngjsi & jmenovita vnejsi & D5 D6 H1 H2 L1 L2 hmotnost/ |¢. dilu typ PE*
hadice svétlost hadice 1%} 1%} kus
D1 [mm] D2 [g]
4 2,6 4 10 - 17 - 34 - 7 153128 QST-4 10
130802 QST-4-100 100
6 4 6 13 3,2 20 8 40 16 10,5 153129 QST-6 10
130803 QST-6-100 100
8 5 8 15 3,2 22 9 44 18 15,5 153130 QST-8 10
130804 QST-8-50 50
10 6,7 10 18 4,2 25,5 12 51 24 25,5 153131 QST-10 10
130805 QST-10-50 50
12 8,7 12 21,5 4,2 28 14 56 28 36 153132 QST-12 10
130806 QST-12-20 20
16 10,7 16 25,5 4,2 33 12 66 24 43,5 153133 QST-16 1
redukéni
6 2,3 4 13 3,2 20 8 41 16 11 153134 QST-6-4 10
130820 QST-6-4-100 100
8 2,1 4 15 3,5 23,2 9 44,4 18 16 130613 QST-8-4 10
3,6 6 15 3,2 20,5 9 45 18 15 153135 QST-8-6 10
130821 QST-8-6-50 50
10 3,6 6 17,5 4,2 27 12 50,4 24 25 130614 QST-10-6 10
8 17,5 4,2 25 12 51 24 24 153136 QST-10-8 10
130822 QST-10-8-50 50
12 5,3 8 21 4,2 29,8 14 56,8 28 38 130615 QST-12-8 10
6,4 10 21 4,2 29,5 14 59 28 36 153137 QST-12-10 10
130823 QST-12-10-20 20
16 7,6 12 25 4,2 33,2 12 66,2 24 45 130616 QST-16-12 1

*  mnozstviv baleni
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Sroubeni s nastrénymi koncovkami QS, Quick Star FESTO
technické Gdaje
Sroubeni T s nastrénymi
koncovkami QSTF D3
otona o 360° =
s vnitfnim a vn&jsim zavitem N i
oL
D M| <«
D1 &
L1
zavitR
D3
=
i —:':{ ~
I
AN
n o~ =
[allita) T
o "
T T T
N
N
D1
zavit G é—-‘
Rozmeéry a ddaje pro objednavky
pripojeni jmenovita [vnéjsi & D3 D5 H1 H2 H3 H4 L1 =& |[hmotnost/ [¢c.dilu typ PE*
svétlost hadice 1%} 1%} kus
D1 [mm] D2 ]
zavitR
RV 2,5 4 GYs 10 32,5 8 28,5 7 22,2 14 (22 153182 QSTF-Y3-4-B 1
3,3 6 GY8 | 12,5 | 32,5 8 28,5 7 24,2 14 (23 153183 QSTF-V3-6-B 1
3,6 8 GYs | 14,5 | 32,5 8 28,5 7 26,2 14 |25 153185 QSTF-13-8-B 1
RY4 3,6 6 GY | 12,5 | 38,5 11 32,5 9 26,8 17 |37 153 184 QSTF-Y4-6-B 1
4,4 8 GY | 14,5 | 38,5 11 32,5 9 28,2 17 |39 153186 QSTF-V4-8-B 1
4,4 10 GY4 18 38,5 11 32,5 9 30,5 17 |42 153 188 QSTF-Y4-10-B 1
R¥8 4,9 8 G3s | 14,5 | 44,5 12 38,2 11 30,2 21 61 153 187 QSTF-3/3-8-B 1
5,6 10 G348 18 44,5 12 38,2 11 32,5 21 64 153189 QSTF-35-10-B 1
6 12 G348 21 44,5 12 38,2 11 35,2 21 67 153190 QSTF-35-12-B 1
RY2 7,4 12 G2 21 52,2 13 44 14 38,2 24 (101 153191 QSTF-Y2-12-B 1
zavit G s tésnicim krouzkem
GYs 2,4 4 GYs 10 26 51 13,8 7 23,4 14 (20 186 199 QSTF-GYs-4 1
3,2 6 GYs | 12,4 26 51 14,1 7 25,5 14 (21 186 200 QSTF-GYs-6 1
3,7 8 GYs | 14,4 26 51 15,1 7 28,4 14 (23 186 202 QSTF-GY%&-8 1
GY4 3,7 6 GY4 | 12,4 |33,2 | 56 16 9 29 19 |43 186 201 QSTF-GY%-6 1
4,4 8 GY4 | 14,4 |33,2 | 5,6 16 9 28,9 19 |44 186 203 QSTF-GY%4-8 1
4,9 10 GY4 | 17,6 | 33,2 5,6 17,3 9 31,2 19 (47 186 205 QSTF-GY4-10 1
G¥s 4,9 8 G | 14,4 | 38,1 6,6 19,2 | 10,5 31 24 (71 186 204 QSTF-G3/5-8 1
5,8 10 G | 17,6 | 38,1 6,6 19,2 | 10,5 | 33,6 24 |74 186 206 QSTF-G3/38-10 1
6 12 G3s 21 38,1 6,6 20,9 | 10,5 | 36,4 24 |77 186 207 QSTF-G3/8-12 1
GY2 7 12 G2 21 42,8 7,6 21,9 13 37,9 27 |99 186 208 QSTF-G2-12 1
* mnoZstviv balenf
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Rozvody a spoje
nastréna Sroubeni
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nastréna Sroubenfi

Rozvody a spoje

&

=~

Sroubeni s nastrénymi koncovkami QS, Quick Star FESTO

technické Gdaje

Sroubeni T s nastrénymi
koncovkami QSTL :
oto¢na o 360°
vnéjsi zavit
s vnéjsim Sestihranem = 0
= 12l
L =
=
T
D1
ZavitR L1
Rozméry a ddaje pro objednavky
pripojeni jmenovita vnejsi & D5 H1 H2 H3 H4 L1 =& [hmotnost/ |c.dilu typ PE*
svétlost hadice 16} kus
D1 [mm] D2 [g]
zavitR
RY8 2,6 4 10 41,5 8 24,5 20,5 17 10 14,5 153117 QSTL-Ys-4 10
130824 QSTL-Y8-4-100 100
4 6 13 46 8 26 22 20 12 17 153118 QSTL-V8-6 10
130825 QSTL-Y5-6-100 100
5 8 15 50,5 8 28,5 24 22 14 22,5 153120 QSTL-Y5-8 10
130826 QSTL-Y5-8-50 50
RY4 4 6 13 49 11 29 23 20 14 26 153119 QSTL-Y4-6 10
130827 QSTL-Y4-6-100 100
5 8 15 53,5 11 31,5 25 22 14 28,5 153121 QSTL-%-8 10
130828 QSTL-%-8-50 50
6,7 10 17,5 61,5 11 36 30 25,5 17 41,5 153123 QSTL-%-10 10
130829 QSTL-%-10-50 50
R¥8 5 8 15 55 12 33 26,5 22 17 41 153122 QSTL-3/3-8 10
6,7 10 17,5 62,5 12 37 30,5 25,5 17 50,5 153124 QSTL-35-10 10
8,7 12 21 67 12 39 32,5 28 21 62,5 153125 QSTL-35-12 10
RYA 8,7 12 21 70 15 42 34 28 21 77,5 153126 QSTL-Y2-12 1
10,9 16 25 84,5 15 51 41 33,5 22 99 153127 QSTL-Y2-16 1

*  mnozstviv baleni
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novinka

Sroubeni s nastrénymi koncovkami QS, Quick Star FESTO

technické Gdaje

Rozvody a spoje
nastrcna Sroubeni

&

=

Sroubeni T s nastrénymi
koncovkami QSTL -
oto¢na o 360°
vn&jsi zavit
svngjsim Sestihranem - 8 a
T
.
LY SEREES
¢ L
D1
Zavit G L1
Rozmeéry a ddaje pro objednavky
pripojeni jmenovita vngjsi & D5 H1 H2 H3 L1 =< |hmotnost/ |c.dilu typ PE*
svétlost hadice 1%} kus
D1 [mm] D2 [g]
zavit G s tésnicim krouzkem
GYs 2,6 4 10 40,2 | 51 |23,3 | 16,9 13 |16 186 168 QSTL-GYs-4 10
132075 QSTL-GY8-4-100 - novinka | 100
4 6 13 45,2 | 5,1 25 20,2 13 |18 186 169 QSTL-GYs-6 10
132076 QSTL-GY/8-6-100 -©- novinka | 100
5 8 15 49,4 | 5,1 |27,2 |22,2 14 |23 186171 QSTL-GY%s-8 10
132077 QSTL-GY/3-8-50 - novinka |50
GY4 4 6 13 46,7 | 5,6 |26,5 |20,2 17 |27 186170 QSTL-G%-6 10
132078 QSTL-GY4-6-100 -©- novinka | 100
5 8 15 50,9 | 5,6 |28,7 | 22,2 17 |31 186172 QSTL-G%4-8 10
132079 QSTL-G%-8-50 -- novinka |50
6,7 10 17,5 | 57,7 | 56 |32,5 1252 | 17 |39 186 174 QSTL-GY4-10 10
132080 QSTL-GY4-10-50 -©- novinka |50
G¥s 5 8 15 52,4 | 6,6 |30,2 | 22,2 19 |44 186 173 QSTL-G3/-8 10
6,7 10 17,5 | 59,2 | 6,6 34 25,2 19 |49 186 175 QSTL-G3/8-10 10
8,7 12 21 64,6 | 6,6 |36,2 [ 28,2 21 |56 186 176 QSTL-G3/8-12 10
G2 8,7 12 21 67,6 | 7,6 |[39,2 | 28,2 24 |81 186 177 QSTL-GY2-12 1
10,9 16 25 79,1 7,6 46 33,1 24 |96 186 178 QSTL-GY2-16 1

*  mnozstviv baleni
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Sroubeni s nastrénymi koncovkami QS, Quick Star FESTO

technické tdaje

Sroubeni s nastrénou
koncovkou QSW
ototna o0 360°

vnéjsi zavit

- I
=
Log
zavitR D1
Rozmeéry a ddaje pro objednavky
pripojeni jmenovita vnejsi & D5 H1 H2 H3 =< hmotnost/ |¢. dilu typ PE*
svétlost hadice kus
D1 [mm] D2 [g]
zavitR
RY8 2,5 4 8 14,8 8 23 10 6,1 130596 QSW-Y/s-4 10
3,3 6 10,5 16,4 8 25,3 10 6,8 130597 QSW-Y8-6 10
5,3 8 14,5 27 8 42,2 14 18 130598 QSW-1/&-8 10
RY4 3,3 6 10,5 21,4 11 28,2 14 17,9 130599 QSW-%-6 10
5,3 8 14,5 30 11 43,2 14 24 130 600 QSW-V4-8 10
® ‘g 7 10 17,5 34,2 11 50,6 17 34 130601 QSW-%-10 10
g g R¥s 7 10 17,5 35,2 12 51,3 17 |42 130602 QSW-35-10 10
; 4 7,5 12 21 39 12 60 21 66 130603 QSW-3/&-12 10
85 RV 7.5 12 21 42 15 61,2 21 [80 130604 QSW-12-12 1
g s 10,7 16 25 47 15 67,6 22 |83 130605 QSW-12-16 1

*  mnozstviv baleni

5
>

Konektory QSW-...HL
s nastrcnou trubkou

T

D1

Dé
Rozmeéry a ddaje pro objednavky
O nastréné | jmenovita vnejsi & D5 D6 H1 H2 hmotnost/ |¢.dilu typ PE*
dutinky svétlost hadice kus
D1 [mm] D2 ]

2 4 8 9,3 25,3 17,5 1,9 130617 QSW-4HL 10

6 2,5 6 10,5 10,4 28,5 20,8 3 130618 QSW-6HL 10
8 5 8 14,5 14,5 37,5 33,2 7,8 130619 QSW-8HL 10
10 6 10 17,5 17,5 42,2 39,7 13 130620 QSW-10HL 10
12 7 12 21 21 49,5 48,4 20 130621 QSW-12HL 10

*  mnozstviv baleni
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Sroubeni s nastrénymi koncovkami QS, Quick Star FESTO
technické Gdaje

Spojky X s nastrénymi

koncovkami QSX

F\/=I | n
~ re| o
I h §
£ ©
T |,
L2
L1

Rozmeéry a ddaje pro objednavky

vnejsi & jmenovita D5 D6 H1 H2 L1 L2 hmotnost/ |¢. dilu typ PE*
hadice svétlost 16} 1%} kus

D1 [mm] g]

8 4,7 15 3,5 23,5 9 47 18 20 153285 QSX-8 10
10 6,1 17,5 4,5 27,5 11 55 22 32 153286 QSX-10 10
12 7,5 21 4,5 31 12 62 24 46 153287 QSX-12 10

* mnoZstviv balenf
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Rozvody a spoje
nastréna Sroubeni
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nastréna Sroubenfi

Rozvody a spoje

&

=~

Sroubeni s nastrénymi koncovkami QS, Quick Star FESTO

technické Gdaje

Sroubeni Y s nastrénymi
koncovkami QSY

ototna o0 360°

vnéjsi zavit

s vnéjSim Sestihranem

a
zavit M
a
zavit R 28
Rozmeéry a ddaje pro objednavky
pripojeni jmenovita | vnéjsi & D5 D6 H1 L1 L2 L3 L4 = |hmotnost/ [C.dilu typ PE*
svétlost hadice 1%} 1%} kus
D1 [mm] D2 ]
metricky zavit s tésnicim krouzkem
M5 1,4 4 10 3,4 11 38,1 3,5 | 14,1 - 10 |12 190 673 QSY-M5-4 10
1,4 6 12,5 | 3,2 12 41,9 | 3,5 | 15,8 - 12 |16 190 674 QSY-M5-6 10
zavit R
RY8 2,3 4 10 3,4 11 41 8 14,5 38 10 |15 153138 QSY-Vs-4 10
3,6 6 13 3,2 12 44,5 8 16 40,5 12 |18 153139 QSY-V38-6 10
4,6 8 15 3,2 14 49 8 17,5 45 14 23,5 153 141 QSY-Y%s-8 10
RY4 2,3 4 10 3,4 11 43,6 11 14,1 | 37,6 14 |23 190675 QSY-Ys-4 10
3,6 6 13 3,2 12 47,5 11 16 41,5 14 |25 153140 QSY-%-6 10
4,6 8 15 3,2 14 52 11 17,5 46 14 29,5 153142 QSY-Y%-8 10
6,2 10 18 4,5 18 58,5 11 20 52,5 17 |43 153 144 QSY-Y4-10 10
R3/8 4,6 8 15 3,2 14 53,5 12 17,5 47 17 42,5 153143 QSY-38-8 10
6,2 10 18 4,5 18 59,5 12 20 53 17 |51,5 153145 QSY-38-10 10
6,9 12 21 4,5 20 64,5 12 22,5 58 21 | 64,5 153146 QSY-3/8-12 10
RY2 6,9 12 21 4,5 20 67,5 15 22,5 | 59,5 21 79,5 153 147 QSY-12-12 10

*  mnozstviv baleni
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Sroubeni s nastrénymi koncovkami QS, Quick Star FESTO

technické Gdaje

Sroubeni Y s nastrénymi

koncovkami QSY L1
oto¢na o 360° L3 L2
vnéjsi zavit
s vnéjSim Sestihranem o~
=) )"-I-—H-
E{ | > 5
a *S,:ﬂ
a X
D6
zavit G
Rozmeéry a ddaje pro objednavky
pripojeni jmenovita vngjsi & D5 D6 H1 L1 L2 L3 =€ | hmotnost/ [C.dilu typ PE*
svétlost hadice 1%} 1%} kus
D1 [mm] D2 [g]
zavit G s tésnicim krouzkem
GYs 2,3 4 10 3,4 11 40,6 51 14,1 13 17 186179 QSY-GVs-4 10
3,6 6 12,5 3,2 12 43,4 5,1 15,8 13 18 186 180 QSY-GY&-6 10
4,6 8 14,5 3,2 14 47,7 51 17,2 14 23 186 182 QSY-GY/&-8 10
G4 3,6 6 12,5 3,2 12 44,9 5,6 15,8 17 28 186 181 QSY-GV%-6 10
4,6 8 14,5 3,2 14 49,2 5,6 17,2 17 31 186 183 QSY-GV4-8 10
6,2 10 18 4,5 18 54,8 5,6 19,5 17 41 186 185 QSY-GY4-10 10
G¥s 4,6 8 14,5 3,2 14 50,7 6,6 17,2 19 44 186 184 QSY-G3/&-8 10
6,2 10 18 4,5 18 56,3 6,6 19,5 19 51 186 186 QSY-G3/&-10 10
6,9 12 21 4,2 20 61,5 6,6 22,2 21 58 186 187 QSY-G3/&-12 10
GY2 6,9 12 21 4,2 20 64,5 7,6 22,2 24 84 186 188 QSY-GY2-12 1

*  mnozstviv baleni
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nastréna Sroubenfi

Rozvody a spoje
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nastréna Sroubenfi

Rozvody a spoje
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Sroubeni s nastrénymi koncovkami QS, Quick Star FESTO

technické Gdaje

Spojky Y s nastrénymi
koncovkami QSY L1
L2

Dz,

2 redukované vystupy

5 8
redukéni
Rozmeéry a ddaje pro objednavky
vngjsi & jmenovita vnejsi & D5 D6 H1 L1 L2 hmotnost/ |¢. dilu typ PE*
hadice svétlost hadice 1%} 1%} kus
D1 [mm] D2 ]
4 2,3 4 10 3,4 11 32,8 14,1 7,6 153148 QSY-4 10
130807 QSY-4-100 100
6 3,6 6 12,5 3,4 12 37,7 15,8 11 153149 QSY-6 10
130808 QSY-6-100 100
8 4,6 8 14,5 3,2 14 42,4 17,2 16 153150 QSY-8 10
130809 QSY-8-50 50
10 5,9 10 18 4,5 18 48,4 19,5 26 153151 QSY-10 10
130810 QSY-10-20 20
12 7 12 21 4,2 20 54,8 22,2 37 153152 QSY-12 10
130811 QSY-12-20 20
16 8,5 16 25 4,5 24 62,2 22,1 45 130609 QSY-16 1
redukéni
6 2,3 4 13 3,2 12 37,5 15 10,5 153153 QSY-6-4 10
130812 QSY-6-4-100 100
8 2,1 4 15 3,2 14 43,3 18,2 17 130610 QSY-8-4 10
3,6 6 15 3,2 14 42,5 17,5 14,5 153 154 QSY-8-6 10
130813 QSY-8-6-50 50
10 3,6 6 18 4,5 18 50,2 21,3 27 130611 QSY-10-6 10
4,6 8 18 4,5 18 48,5 19,5 23 153155 QSY-10-8 10
130814 QSY-10-8-20 20
12 5,4 8 21 4,2 20 56,4 23,8 40 130612 QSY-12-8 10
5,9 10 21 4,5 20 55 22,5 35,5 153156 QSY-12-10 10
130815 QSY-12-10-20 |20
16 7,8 12 25 4,5 25 66,7 26,6 77 190708 QSY-16-12 1

*  mnozstviv baleni
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Sroubeni s nastrénymi koncovkami QS, Quick Star FESTO
technické Gdaje

Spojky Y s nastrénymi

koncovkami QSY-...H L1

s nastrénou trubkou L2

L3
N
& =)
'ILL
T ] 8
5 Limiig -
S D6 °
)

Rozmeéry a ddaje pro objednavky

O nastréné | jmenovita vngjsi & D5 D6 D7 H1 L1 L2 L3 hmotnost/ |¢. dilu typ PE*
dutinky svétlost hadice 1%} 1%} 1%} kus

D1 [mm] D2 [g]

1,6 4 10 3,4 10 11 | 48,7 | 28,6 | 14,1 [6,5 130628 QSY-4H 10

6 3,1 6 12,5 3,2 12,5 12 55,6 33 15,8 (9,4 130629 QSY-6H 10
8 4,6 8 13 3,2 14,5 14 59,2 35,7 17,2 |13 130630 QSY-8H 10
10 5,9 10 18 4,5 18 18 68,5 43,5 19,5 (23 130631 QSY-10H 10
12 7,3 12 21,5 4,5 21 20 78,3 49,8 22,2 |34 130632 QSY-12H 10
redukéni

6 2,3 4 10 3,4 10 11 50,9 28,6 14,1 |6,8 130633 QSY-6H-4 10
8 3,6 6 12,8 3,2 12,5 12 56,5 33 15,8 |[9,5 130 634 QSY-8H-6 10
10 4,6 8 15 3,2 14,5 14 62,7 37,7 17,2 |15 130 635 QSY-10H-8 10
12 5,9 10 18 4,5 18 18 69,8 41,3 19,5 (23 130636 QSY-12H-10 10

*  mnozstviv baleni
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nastréna Sroubenfi

Rozvody a spoje
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Sroubeni s nastrénymi koncovkami QS, Quick Star FESTO

technické Gdaje

Sroubeni Y s nastrénymi D5
koncovkami QSYL rg_zj _B1
otocnd 0 360°
vnéjsi zavit a
s vngjsim Sestihranem = ¢
= B
O
s O f =1
-
L2
L3
L1
D5
T2 et
=

D1
(T

L2
L1

Rozmeéry a ddaje pro objednavky

pripojeni jmenovita | vnéjsi & B1 D5 | D6 | H1 H2 L1 L2 L3 = |hmotnost/ [C.dilu typ PE*
svétlost hadice 16} 1%} kus

D1 [mm] D2 ]

zavit R

RY8 1,9 4 11 10 3,2 23 14,5 | 24,5 8 20,5 [ 10 |15,5 153172 QSYL-V8-4 1
3 6 12 13 4,2 26,5 | 16 28 8 24 14 18,5 153173 QSYL-Y8-6 1
4,3 8 14 15 4,2 129,5 | 17 31 8 27 14 |25 153175 QSYL-Y5-8 1

RY4 2,9 6 12 13 4,2 26,5 | 16 31 11 25 14 (26,5 153174 QSYL-Y4-6 1
4,3 8 14 15 4,2 129,5 | 17 34 11 28 14 130,5 153176 QSYL-V4-8 1
5,8 10 18 18 4,2 34 19 37 11 31 17 |45 153178 QSYL-Y%4-10 1

R¥8 4,4 8 14 15 4,2 129,5 | 17 36 12 129,5 | 17 |44 153177 QSYL-35-8 1
5,9 10 18 18 4,2 34 19 38 12 31,5 | 17 |53,5 153179 QSYL-38-10 1
7,4 12 20 22 4,2 |35,5120,5 | 42 12 |355 | 21 |67 153180 QSYL-3/8-12 1

RY2 7,3 12 20 22 4,2 |35,5 120,5 | 45 15 37 21 |83 153181 QSYL-12-12 1

zavit G s tésnicim krouzkem

GYs 1,9 4 11 10 3,2 22,7 (14,2 |24,7 | 5,1 - 13 |17 186 189 QSYL-GV5-4 1
3 6 12 12,5 | 4,2 26,2 | 15,5 | 27 5,1 - 13 |19 186190 QSYL-GY/&-6 1
4,3 8 14 14,5 | 4,2 29,4 |16,9 | 30 51 - 14 |25 186192 QSYL-GV5-8 1

GY4 2,9 6 12 12,5 | 4,2 |26,2 |15,5 28,5 | 5,6 - 17 129 186191 QSYL-GV4-6 1
4,3 8 14 14,5 | 4,2 29,4 |116,9 |31,5 | 5,6 - 17 |33 186193 QSYL-GV4-8 1
5,8 10 18 |17,5 | 4,2 |33,5 18,5 |33,5 | 5,6 - 17 |43 186 195 QSYL-GY4-10 1

G3s 4,4 8 14 14,5 | 4,2 29,4 |16,9 | 33 6,6 - 19 |46 186 194 QSYL-G¥/5-8 1
5,9 10 18 17,5 | 4,2 33,5 |18,5 | 35 6,6 - 19 (53 186196 QSYL-G35-10 1
7,4 12 20 21 4,2 (35,2 [20,4 139,2 | 6,6 - 21 |61 186 197 QSYL-G3/-12 1

GY2 7,3 12 20 21 4,2 (35,2 20,4 |42,2 | 7,6 - 24 |87 186 198 QSYL-GY2-12 1

*  mnozstviv baleni
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p4 ”, », v » . . 3
Sroubeni s nastrénymi koncovkami QS, Quick Star FESTO
technické Gdaje
Sroubeni Y s nastrénymi =<
koncovkami QSYLV SEE
oto¢na o 360° ) @ H
Vn&j3i zavit Oy & j‘f
R 1
s vngjsim Sestihranem ~
T
D1
5 1 — }
D6
L2
zavit R L1
=
LT
ny N i
LS R SRt
= IT
N
T
D1
zavit G
Rozmeéry a ddaje pro objednavky
pripojeni jmenovita | vnéjsi & B1 D5 | D6 | H1 H2 | H3 L1 L2 = |hmotnost/ [C.dilu typ PE*
svétlost hadice 1%} 1%} kus
D1 [mm] D2 [g]
zavit R
RV 3,3 12 (12,5 ] 3,2 27 8 11 26 10,5 | 14 |24,5 153192 QSYLV-V3-6 1
RY4 4,4 8 14 (14,51 3,2 (31,5 11 |12,5( 29 |12,5 | 17 |41,5 153193 QSYLV-V4-8 1
R¥8 5,7 10 17 (17,5 | 4,2 36 12 (14,5 |33,5 | 15 21 (69,5 153194 QSYLV-3/8-10 1
RY2 7,1 12 20 21 4,2 40 15 (17,5 37,5 | 17 24 1102 153195 QSYLV-12-12 1
zavit G s tésnicim krouzkem
GYs 3,5 6 12 12,4 | 3,2 |26,2 | 51 |152 |27,5 | 12 17 |31 186 209 QSYLV-GYs-6 1
GY4 4,7 8 14 | 14,4 | 3,2 |28,4 | 5,6 |16,4 |30,9 | 14 19 |48 186 210 QSYLV-GV4-8 1
G¥s 5,2 10 17 17,6 | 4,2 |33,4 | 6,6 |19,4 | 34 (155 | 21 |73 186 211 QSYLV-G3/-10 1
GY2 7 12 20 21 4,2 (37,4 | 7,6 |21,9 |38,9 [18,5 | 27 123 186 212 QSYLV-GY2-12 1

*  mnozstviv baleni
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nastréna Sroubeni
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nastréna Sroubenfi

Rozvody a spoje
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Sroubeni s nastrénymi koncovkami QS, Quick Star FESTO

technické Gdaje

Sroubeni Y s nastrénymi

koncovkami QSYTF a—,—«
vnitfni a vnéjsi zavit

s vnéjSim Sestihranem

)dr%)
H4

D5

D
H3

H1

H2

B1
I
7
N

D6
L2
L1
zavitR
! ~
| T
nNT | =
0} A i — T
| === K
T
D1
a i @?
D6
L2
zavit G L
Rozmeéry a ddaje pro objednavky
pripojeni  |jmenovita |vnéjsi & Bl (D3 | D5 [ D6 [ H1 [ H2 | H3 | H4 | L1 L2 | =€ | hmotnost/ |¢.dilu typ PE
svétlost hadice g | g | g kus *
D1 [mm] D2 ]
zavit R a zavit G vnitini
RV 3,1 6 12 |GY8 |12,4 3,5 |32,5( 8 12 7 26,2 110,7 | 14 |27 153196 QSYTF-Y5-6-B 1
RY4 4,3 8 14 |GY4 |14,4 13,2 |38,5( 11 [13,5] 9 29,1 [12,5 |17 |43 153197 QSYTF-%-8-B 1
R¥8 5,5 10 17 |G3¥8 |17,6 | 4,2 | 44,5 | 12 |157 | 11 |33,5| 15 |21 |72 153198 QSYTF-34-10-B |1
RY2 6,8 12 20 |GY2 | 21 | 4,2 |52,2 | 13 |16,5| 14 |37,4 | 17 |24 |109 153199 QSYTF-%2-12-B |1
zavit G s tésnicim krouzkem
GYs 3,1 6 12 |GY8 |12,4 3,2 |129,2 | 51 |152 | 7 |27,5] 12 |17 |32 186 213 QSYTF-GY5-6 1
GY4 4,3 8 14 |GY4 |14,4 3,2 132,956 |16,4| 9 [30,9 | 14 |19 |47 186 214 QSYTF-GY4-8 1
G¥s 5,5 10 17 |G3¥8 |17,6 | 4,2 |41,4 | 6,6 |19,4 | 11 34 (15,5121 |72 186 215 QSYTF-G3/5-10 1
GY2 6,8 12 20 |GY2 | 21 | 4,2 |47,4 | 7,6 |21,9 | 14 |38,9 [18,5 |27 |127 186 216 QSYTF-GY2-12 1

*  mnozstviv baleni
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novinka

Sroubeni s nastrénymi koncovkami QSM-B, Quick Star, Mini FESTO

technické Gdaje

Nastrcna Sroubeni QSM-B
vnéjsi zavit =

|

s vnéjSim Sestihranem

<,
-
D1
L]
D2 ”4
DS

Rozvody a spoje
nastrcna Sroubeni

&

=

L2
L1
zavit M
L3
. — ~
S (=) [m)
e L2
L1 NE
zavit R
Rozmeéry a ddaje pro objednavky
pripojeni jmenovita vngjsi & D5 L1 L2 L3 =& |hmotnost/ |c.dilu typ PE*
svétlost hadice %)} kus
D1 [mm] D2 [g]
metricky zavit s tésnicim krouzkem
M3 0,9 3 6,0 13,3 2,5 - 5,5 1,1 132102 QSM-B-M3-3-20 -o- novinka |20
1,1 4 7,8 15,7 2,5 - 8 2,4 130894 QSM-B-M3-4-20 20
M5 2,0 3 7,8 16,2 3 - 8 3,5 132103 QSM-B-M5-3-20 -o- novinka |20
2,2 4 7,8 16,2 3 - 8 3,2 130895 QSM-B-M5-4-20 20
2,1 6 9,8 17,3 3 - 10 4,5 130896 QSM-B-M5-6-20 20
zavit R
RYB 2,9 4 7,8 16,0 8 12,3 10 |6 132104 QSM-B-Ys-4-20 -©- novinka |20
4,5 6 9,8 18,0 8 14 10 6 132105 QSM-B-Y5-6-20 - novinka |20

*  mnozstviv baleni
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nastréna Sroubenfi

Rozvody a spoje

&

=~

Sroubeni s nastrénymi koncovkami QSM-B, Quick Star, Mini FESTO

technické Gdaje

Sroubeni s nastrénou

koncovkou QSM-B-...-I

vnéjsi zavit

s vnitfnim Sestihranem ‘

”
4
D1
D2
DS

L1
zavitR

Rozmeéry a ddaje pro objednavky

pripojeni jmenovita vnejsi & D5 L1 L2 L3 =& |hmotnost/ |c.dilu typ PE*
svétlost hadice 16} kus

D1 [mm] D2 [g]

metricky zavit s tésnicim krouzkem

M3 1,6 3 8 15,7 3,3 - 1,5 2,3 132116 QSM-B-M3-3-1-20 -o- novinka |20
1,5 4 8 15,7 2,5 - 1,5 2,2 130909 QSM-B-M3-4-1-20 20

M5 1,9 3 8 16,2 3,0 - 2,0 3,3 132117 QSM-B-M5-3-1-20 -o- novinka |20
2,5 4 8 16,2 3,0 - 2,5 3 130910 QSM-B-M5-4-1-20 20
2,6 6 9,8 17,8 3,0 - 2,5 4,4 130911 QSM-B-M5-6-1-20 20

M7 2,3 4 9,8 18,9 5,5 - 3,0 6 130912 QSM-B-M7-4-1-20 20
2,9 6 9,8 20,9 5,5 - 4,0 6,4 130913 QSM-B-M7-6-1-20 20

zavitR

RY8 3,1 4 10 16,4 8,0 12,5 3,0 6 132118 QSM-B-Vs-4-1-20 -o- novinka |20
4,1 6 10 18,2 8,0 14,3 4,0 6 132119 QSM-B-Y5-6-1-20 -o- novinka |20

*  mnozstviv baleni
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novinka

Sroubeni s nastrénymi koncovkami QSM-B, Quick Star, Mini FESTO

technické Gdaje

Sroubeni L s nastrénou

koncovkou QSML-B (1] -
ototna o0 360° - f£' [ gl
vnéjsi zavit M‘ * S [ =<
s vnéjSim Sestihranem |
D1
zavitM LL»

H3
1
|
D2
DS

Rozvody a spoje
nastrcna Sroubeni

&

=

ia. e TN
Tl J
D1
zavitR L1
Rozmeéry a ddaje pro objednavky
pripojeni jmenovita vngjsi & D5 H1 H2 H3 L1 =& |hmotnost/ |c.dilu typ PE*
svétlost hadice 16} kus
D1 [mm] D2 [g]
metricky zavit s tésnicim krouzkem
M3 0,8 3 6 12 2,5 (12,5 11 55 |1,5 132106 QSML-B-M3-3-20 -o- novinka |20
1,3 4 8 14 2,5 [ 15,5 [ 15,7 8 3 130899 QSML-B-M3-4-20 20
M5 1,5 3 6 13,5 3 13,5 | 11 8 2,8 132107 QSML-B-M5-3-20 -o- novinka |20
1,7 4 8 13,5 3 14,5 | 15,7 8 3,4 130900 QSML-B-M5-4-20 20
2,1 6 10,5 | 14,5 3 16,8 | 16,3 8 4,1 130901 QSML-B-M5-6-20 20
M7 2,0 4 8 17 55 |[155 [ 157 [ 10 |5,6 132108 QSML-B-M7-4-20 - novinka |20
2,4 6 10,5 18 55 (17,5 | 16,3 10 |6,2 132109 QSML-B-M7-6-20 -o- novinka |20
zavitR
RY3 2,5 4 8 16 8 16,3 [ 15,7 | 10 |6 132110 QSML-B-V8-4-20 -<- novinka |20
3,3 6 10,5 17 8 18,8 | 16,3 10 |7 132111 QSML-B-Y5-6-20 -o- novinka |20

*  mnozstviv baleni
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nastréna Sroubenfi

Rozvody a spoje

&

=~

novinka

Sroubeni s nastrénymi koncovkami QSM-B, Quick Star, Mini FESTO

technické Gdaje

Sroubeni T s nastrénymi
koncovkami QSMT-B
ototna o0 360° —

v o "
vnéjsi zavit = A %
s vn&jim estihranem | T
' SR EIE
@ ] D1
L1
zavit M
8 ﬂ
ol o
m I
T 1
& =
i ] =
&'E\- 4
D1
L1
zavit R
Rozmeéry a ddaje pro objednavky
pripojeni jmenovita vnejsi & D5 H1 H2 H3 L1 = |hmotnost/ [C.dilu typ PE*
svétlost hadice 1%} kus
D1 [mm] D2 [g]
metricky zavit s tésnicim krouzkem
M3 0,9 3 6 12 2,5 (12,5 22 55 |2 132112 QSMT-B-M3-3-20 -o- novinka |20
1,3 4 8 15 2,5 | 15,5 | 26,2 8 3,9 130904 QSMT-B-M3-4-20 20
M5 1,6 3 6 13,5 3 13,5 | 22 8 3,3 132113 QSMT-B-M5-3-20 -o- novinka |20
2,2 4 8 14,5 3 14,5 | 26,2 8 4,3 130905 QSMT-B-M5-4-20 20
2,1 6 10,5 | 15,5 3 17,8 | 28,4 8 5,6 130906 QSMT-B-M5-6-20 20
zavitR
RY8 2,4 4 8 17 8 17,1 | 26,2 10 |7 132114 QSMT-B-Y&-4-20 - novinka |20
3,3 6 10,5 18 8 19,3 | 28,4 10 |8 132115 QSMT-B-Y5-6-20 novinka |20

*  mnozstviv baleni
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novinka

Sroubeni s nastrénymi koncovkami QS-B, Quick Star FESTO

technické tdaje

Nastrcna Sroubeni QS-B

Rozvody a spoje
nastrcna Sroubeni

&

=

peve o L3 L3
vnéjsi zavit
s vnéjSim Sestihranem //_“_- % ’/= H
. 2 5 8 B — S
_— | | i o 1=
y W — 1 - H
L2 =G L2 | L4 <
L1 L1
vt QS-B-35-16-10
Rozmeéry a ddaje pro objednavky
pripojeni jmenovita vngjsi & D5 L1 L2 L3 L4 =< |hmotnost/ |c.dilu typ PE*
svétlost hadice kus
D1 [mm] D2 [g]
zavitR
RY8 2,6 4 - 21 8 17 - 10 18,3 130914 QS-B-18-4-20 20
4 6 - 22,6 8 18,6 - 12 |93 130915 QS-B-1/8-6-20 20
5 8 - 27,9 8 23,9 - 14 |16 130916 QS-B-1/8-8-20 20
5,4 10 - 30,3 8 26,3 - 17 22,5 132120 QS-B-18-10-20 -o- novinka |20
RY4 2,6 4 - 21 11 15 - 14 |16 130917 QS-B-V4-4-20 20
4 6 - 24,6 11 18,5 - 14 |18 130918 QS-B-V4-6-20 20
5 8 - 26,6 | 11 20,6 - 14 |16 130919 QS-B-V4-8-20 20
6,7 10 - 30 11 24 - 17 |20 132121 QS-B-14-10-20 - novinka |20
8,7 12 - 36 11 30 - 21 [43,7 132122 QS-B-14-12-20 <- novinka |20
R3/8 4 6 - 23,6 12 17,2 - 17 |28 130920 QS-B-3/8-6-10 10
5 8 - 23,9 12 17,6 - 17 |24 130921 QS-B-3/-8-10 10
6,7 10 - 29,3 12 23 - 17 |27 130922 QS-B-3/8-10-10 10
8,7 12 - 32 12 | 25,5 - 21 |[35,5 132123 QS-B-34-12-10 -o- novinka |10
10,3 16 23,8 | 41,9 12 35,4 10 22 [59,5 132124 QS-B-3/8-16-10 -o- novinka |10
RYA2 6,7 10 - 30,3 15 22,1 - 21 |50 130924 QS-B-12-10-10 10
8,7 12 - 33,9 15 25,7 - 21 |50 130925 QS-B-12-12-10 10
12 16 - 41,5 15 33,5 - 24 |67 132125 QS-B-12-16-10 -o- novinka |10

*  mnozstviv baleni
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nastréna Sroubenfi

Rozvody a spoje

&

=~

Sroubeni s nastrénymi koncovkami QS-B, Quick Star FESTO

technické tdaje

Nastrcna Sroubeni QS-B-...-|

vnéjsi zavit < L3
s vnitfnim Sestihranem
- 1 o= i 8|8
Y =Apn!
L2
L1
zavitR
Rozmeéry a ddaje pro objednavky
pripojeni jmenovita vnejsi & D5 L1 L2 L3 =& |hmotnost/ |c.dilu typ PE*
svétlost hadice 1%} kus
D1 [mm] D2 [g]
zavitR
RY8 2,1 4 9,7 21 8 17 2,5 7,6 130990 QS-B-18-4-1-20 20
3,7 6 11,8 22,6 8 18,6 4 8,1 130991 QS-B-18-6-1-20 20
4,7 8 13,7 27,9 8 23,9 5 14 130992 QS-B-18-8-1-20 20
5 10 17,7 30,3 8 26,3 5 25 132151 QS-B-Y5-10-1-20 -o- novinka |20
RV4 3,7 6 14 22,6 11 16,5 4 15 130994 QS-B-V4-6-1-20 20
5 8 14 26,6 11 20,6 6 15 130995 QS-B-V4-8-1-20 20
5 10 17,7 30 11 24 7 22 132152 QS-B-V4-10-I-20 - novinka |20
6,8 12 20,8 35,9 11 29,9 6 40 132153 QS-B-V4-12-I-20 novinka |20
R3/8 5 8 16,8 23,9 12 17,6 6 23 130997 QS-B-3/8-8-I-10 10
5 10 17,8 29,3 12 23 6 28 130998 QS-B-3/8-10-I-10 10
7,1 12 21 32 12 25,5 8 33,5 132154 QS-B-36-12-1-10 -o- novinka |10
RY2 5 10 20,8 30,3 15 22,1 6 49 132000 QS-B-%2-10-1-10 10
7,1 12 20,8 33,9 15 25,7 8 49 132001 QS-B-12-12-I-10 10

*  mnozstviv baleni
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novinka

Sroubeni s nastrénymi koncovkami QS-B, Quick Star FESTO

technické Gdaje

Spojky QS-B

5 % 88
L1

Rozmeéry a ddaje pro objednavky
vnejsi & jmenovita vngjsi & D5 L1 hmotnost/ |¢.dilu typ PE*
hadice svétlost hadice 1%} kus
D1 [mm] D2 [g]

2,6 4 10 30,8 4,7 130964 QS-B-4-20 20
6 4 6 12,5 34,9 6,5 130965 QS-B-6-20 20
8 5 8 14,5 37,8 9,4 130966 QS-B-8-20 20
10 6,7 10 17,5 43,4 16 130967 QS-B-10-10 10
12 8,7 12 21 47,8 22 130968 QS-B-12-10 10
16 13,7 16 25 50 25 132144 QS-B-16-10 -o- novinka |10
redukéni
6 2,6 4 12,5 34,4 6,4 130969 QS-B-6-4-20 20
8 2,1 4 14,5 38,8 11 132145 QS-B-8-4-20 -o- novinka |20

4 6 14,5 37,9 8,8 130970 QS-B-8-6-20 20
10 3,6 6 17,5 45,2 16 132146 QS-B-10-6-20 -o- novinka |20

5 8 17,5 43,1 14 130971 QS-B-10-8-20 20
12 5,4 8 21 49,4 24 132147 QS-B-12-8-10 -o- novinka |10

6,7 10 21 47,6 21 130972 QS-B-12-10-10 10

*  mnozstviv baleni
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nastréna Sroubenfi

Rozvody a spoje

&

=



nastréna Sroubenfi

Rozvody a spoje

&

=~

novinka

Sroubeni s nastrénymi koncovkami QS-B, Quick Star FESTO

technické Gdaje

Sroubeni L s nastrénou

koncovkou QSL-B /r* ]

otocna o 360° ‘ ] 8 B

vnéjsi zavit =

s vnéjSim Sestihranem &% T o o

o o
L ) - <
D1
zavitR @»

Rozmeéry a ddaje pro objednavky

pripojeni jmenovita vnejsi & D5 H1 H2 H3 L1 =< |hmotnost/ |c.dilu typ PE*
svétlost hadice 1%} kus

D1 [mm] D2 [g]

zavitR

RV 2,3 4 10 23,3 8 19,3 18 10 |11 130926 QSL-B-Y&-4-20 20
3,6 6 12,5 25 8 21 19,8 12 |14 130927 QSL-B-1/8-6-20 20
4,6 8 14,5 28 8 24 22,7 | 14 |19 130928 QSL-B-Y/&-8-20 20
5,3 10 17,5 | 33 8 29 26,2 | 17 |31 132126 QSL-B-Y5-10-20 -<- novinka |20

RY4 2,3 4 10 26,3 11 20,8 18 14 |21 130929 QSL-B-Y4-4-20 20
3,6 6 12,5 28 11 22,5 19,8 14 |22 130930 QSL-B-%4-6-20 20
4,6 8 14,5 31 11 25,5 (22,7 | 14 |24 130931 QSL-B-Y4-8-20 20
6,2 10 17,5 37 11 31,5 | 26,5 17 |34 132127 QSL-B-%-10-20 -o- novinka |20
7,7 12 21 38 11 32,5 | 29,5 21 50,3 132128 QSL-B-%4-12-20 -o- novinka |20

R¥8 3,6 6 12,5 | 29,8 12 23,8 19,8 17 |35 130932 QSL-B-3/4-6-10 10
4,6 8 14,5 | 32,8 12 26,8 | 22,7 | 17 |37 130933 QSL-B-3/-8-10 10
6,2 10 17,5 37 12 31 26,2 17 |43 130934 QSL-B-3/8-10-10 10
7,7 12 21 41,5 12 35,5 129,5 21 |51,5 132129 QSL-B-3/-12-10 - novinka |10
10,1 16 25 47 11 41 33,5 22 81,5 132130 QSL-B-3/8-16-10 -o- novinka |10

RYA 6,2 10 17,5 | 40 15 32,5 | 26,2 21 |65 130936 QSL-B-12-10-10 10
7,7 12 21 42 15 34,5 | 29,4 | 21 |67 130937 QSL-B-%2-12-10 10
10,9 16 25 51 15 43,5 | 33,5 22 [85,5 132131 QSL-B-%2-16-10 -o- novinka |10

*  mnozstviv baleni
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novinka

Sroubeni s nastrénymi koncovkami QS-B, Quick Star FESTO

technické tdaje

Dlouha Sroubeni L L1
s nastrcnou koncovkou QSLL-B ‘ L3
ototna o0 360° L‘2
vnéjsi zavit
s vnéjSim Sestihranem —\\
) ? 4 e \
b Y
i ' = I
——
D2

zavit R Lﬁ—l

Rozvody a spoje
nastrcna Sroubeni

&

=

Rozmeéry a ddaje pro objednavky

pripojeni jmenovita vngjsi & D5 H1 L1 L2 L3 =& |hmotnost/ |¢c.dilu typ PE*
svétlost hadice 1%} kus

D1 [mm] D2 ]

zavitR

RV 2,3 4 10 18 35,3 8 31,3 10 |17 132002 QSLL-B-Y&-4-20 20
3,6 6 12,5 1 19,8 38 8 34 12 |26 132003 QSLL-B-15-6-20 20
4,6 8 14,5 | 22,7 | 43,5 8 39,5 14 |37 132004 QSLL-B-Y&-8-20 20

RY4 2,9 4 10 18 38,3 11 32,8 14 |34 132155 QSLL-B-Y4-4-20 -o- novinka |20
3,6 6 12,5 [ 19,8 41 11 35,5 14 |39 132006 QSLL-B-Y4-6-20 20
4,6 8 14,5 | 22,7 | 46,5 11 41 14 |43 132007 QSLL-B-Y4-8-20 20
6,2 10 17,5 26 54,5 11 49 17 |65 132156 QSLL-B-Y4-10-20 -o- novinka |20

R¥8 3,5 6 12,5 [ 19,8 | 43,3 12 37,3 17 |62 132008 QSLL-B-3/5-6-10 10
4,8 8 14,5 | 22,7 | 48,5 12 42,5 17 |66 132009 QSLL-B-3/5-8-10 10
6,2 10 17,5 | 26,2 | 55,5 12 49,5 17 |74 132010 QSLL-B-3/5-10-10 10
7,5 12 21 29,5 61 12 55 21 |107 132157 QSLL-B-34-12-10 -o- novinka |10

RYA 6,4 10 17,5 | 26,2 60 15 52,5 21 |121 132012 QSLL-B-%2-10-10 10
8,3 12 21 29,4 64 15 56,5 21 [123 132013 QSLL-B-%2-12-10 10

*  mnozstviv baleni

Spojky L s nastrénymi
koncovkami QSL-B ]
a e
NN EN
T &
" . | — | <)b
D1
H2
H1
Rozmeéry a ddaje pro objednavky
vnejsi & jmenovita D5 D6 H1 H2 hmotnost/ |¢.dilu typ PE*
hadice svétlost 1%} 1%} kus
D1 [mm] [g]
4 2,3 10 3,2 16,9 6,5 51 130950 QSL-B-4-20 20
6 3,6 12,5 3,2 20,1 8 7,3 130951 QSL-B-6-20 20
8 4,6 15 4,2 22,4 10 11 130952 QSL-B-8-20 20
10 6,2 17,5 4,2 26,2 12 17 130953 QSL-B-10-10 10
12 7,7 21 4,2 29,4 14 25 130954 QSL-B-12-10 10
16 10,8 25 4,2 33 12 30 132138 QSL-B-16-10 -o- novinka |10

*  mnozstviv baleni
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nastréna Sroubenfi

Rozvody a spoje

&

=~

novinka

Sroubeni s nastrénymi koncovkami QS-B, Quick Star FESTO

technické Gdaje

Sroubeni T s nastrénymi

koncovkami QST-B
. . N i
otocna o0 360° i el o
vnéjsi zavit
s vnéjsim Sestihranem - i &
=
D1
zavitR L1
Rozmeéry a ddaje pro objednavky
pripojeni jmenovita vnejsi & D5 H1 H2 H3 L1 =< |hmotnost/ |c.dilu typ PE*
svétlost hadice 1%} kus
D1 [mm] D2 [g]
zavitR
RV 2,3 4 10 23,3 8 19,3 | 33,8 10 |14 130938 QST-B-Y&-4-20 20
3,6 6 13 26 8 22 40,3 12 |18 130939 QST-B-/8-6-20 20
4,6 8 15 26,3 8 22,3 | 44,8 14 |23 130940 QST-B-Y/&-8-20 20
5,6 10 17,5 33 8 29 50,4 | 17 38,5 132132 QST-B-%&-10-20 -o- novinka |20
RV4 2,3 4 10 26,3 11 20,8 | 33,8 14 |23 130941 QST-B-Y4-4-20 20
3,6 6 13 29 11 23,5 | 40,3 14 |26 130942 QST-B-Y4-6-20 20
4,6 8 15 29,3 11 23,8 | 44,8 14 |29 130943 QST-B-Y4-8-20 20
7,3 10 17,5 36 11 30,5 51 17 41,5 132133 QST-B-%5-10-20 -o- novinka |20
6,2 12 21 38 11 32,5 | 56,8 21 |[61,5 132134 QST-B-%8-12-20 -o- novinka |20
R¥8 3,6 6 13 30,8 12 24,8 | 40,3 17 |39 130944 QST-B-3/4-6-10 10
4,6 8 15 31,1 12 25,1 | 44,8 17 |42 130945 QST-B-3/4-8-10 10
6,2 10 17,5 37 12 31 50,4 | 17 |50 130946 QST-B-3/8-10-10 10
8,8 12 21 39 12 33 56 21 |[61,5 132135 QST-B-3/-12-10 - novinka |10
10,1 16 25 47 11 41,5 67 22 |95 132136 QST-B-3/8-16-10 -o- novinka |10
RYA 6,2 10 17,5 | 40 15 32,5 [ 50,4 | 21 |72 130948 QST-B-%2-10-10 10
7,7 12 21 42 15 34,5 | 56,8 21 |78 130949 QST-B-%2-12-10 10
11,2 16 25 51 15 43,5 67 22 |99 132137 QST-B-%2-16-10 -o- novinka |10

*  mnozstviv baleni
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novinka

Sroubeni s nastrénymi koncovkami QS-B, Quick Star FESTO

technické Gdaje

Spojky T s nastrénymi
koncovkami QST-B
58
N
I ‘_ﬁR|
T S Q.T
\ —— o

pz2]_ | ©

L2

L1
Rozmeéry a ddaje pro objednavky
vnejsi & jmenovita vngjsi & D5 D6 H1 H2 L1 L2 | hmotnost/ |¢C.dilu typ PE*
hadice svétlost hadice 1%} 1%} kus
D1 [mm] D2 ]

2,6 4 10 3,2 |16,9 | 6,5 |33,8 13 7,5 130973 QST-B-4-20 20

6 4 6 13 3,5 20,1 8 40,1 16 (11 130974 QST-B-6-20 20
8 5 8 15 3,5 122,2 9 44,4 18 |16 130975 QST-B-8-20 20
10 6,7 10 17,5 | 4,2 | 25,2 12 50,4 24 |25 130976 QST-B-10-10 10
12 8,7 12 21 4,2 | 28,2 14 56,8 28 |36 130977 QST-B-12-10 10
16 10,7 16 25,5 | 4,2 - 12 66 - 43,5 132148 QST-B-16-10 -o- novinka |10

*  mnozstviv baleni

2006/10 - zmény vyhrazeny — vyrobky 2007 3/5.4-83

nastréna Sroubenfi

Rozvody a spoje
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nastréna Sroubenfi

Rozvody a spoje

&

=~

Sroubeni s nastrénymi koncovkami QS-B, Quick Star FESTO

technické Gdaje

Sroubeni T s nastrénymi

koncovkami QSTL-B T
oto¢na o 360°
vnéjsi zavit
s vnéjSim Sestihranem ~lw
oo
= 12l
-
~ s ? .
L] <
T
D1
. L1
zavit R
Rozmeéry a ddaje pro objednavky
pripojeni jmenovita [ vnéjsi & D5 [ HL | H2 | H3 | H4 | L1 | = [hmotnost/ |C.dilu typ PE*
svétlost hadice 1%} kus
D1 [mm] D2 [g]
zavitR
RY8 2,6 4 10 40,2 8 23,3 119,3 16,9 | 10 |14 130978 QSTL-B-Y&-4-20 20
4 6 13 46,2 | 8 26 22 20,1 12 |18 130979 QSTL-B-Y5-6-20 20
5 8 15 50,4 ( 8 28,2 (24,2 (22,2 | 14 |23 130980 QSTL-B-1/5-8-20 20
RY4 2,6 4 10 43,2 | 11 |258120,3 |16,9 | 14 |23 130981 QSTL-B-Y4-4-20 20
4 6 13 49,2 | 11 28,5 23 20,1 | 14 |26 130982 QSTL-B-%4-6-20 20
5 8 15 |53,4| 11 |30,7 |1252 22,2 | 14 |29 130983 QSTL-B-14-8-20 20
R¥8 4 6 13 51 12 130,5 (24,5 (20,1 | 17 |39 130984 QSTL-B-3/-6-10 10
5 8 15 |55,2 | 12 |32,7 |126,7 |122,2 | 17 |42 130985 QSTL-B-3/5-8-10 10
6,7 10 17,5 162,2 | 12 |36,7 |30,7 |25,2 | 17 |50 130986 QSTL-B-3/5-10-10 10
8,7 12 21 67 12 26,5 (32,5 (28,2 | 21 |62,5 132149 QSTL-B-3/4-12-10 -o- novinka |10
RYA 6,7 10 17,5 162,2 | 15 39,3 |31,8 25,2 | 21 |72 130988 QSTL-B-2-10-10 10
8,7 12 21 |70,6 | 15 |41,5| 34 28,2 | 21 |78 130989 QSTL-B-Y2-12-10 10
10,9 16 25 |84,5| 15 |33,5| 41 |33,5] 22 |99 132150 QSTL-B-Y2-16-10 -o- novinka |10

*  mnozstviv baleni
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novinka

Sroubeni s nastrénymi koncovkami QS-B, Quick Star FESTO

technické Gdaje

Sroubeni Y s nastrénymi

nastréna Sroubenfi

Rozvody a spoje

&

=

koncovkami QSY-B L1
oto¢na o 360° L3 L2
vn&jsi zavit
svngjsim Sestihranem N 1
e B ucl
a *B',:ﬂ*
a X
D6
zavitM
L1
L4
L3 ‘ L2
S o Dras
=<
zavitR e
Rozméry a ddaje pro objednavky
pripojeni | jmenovita |vnéjSi & D5 [ D6 | HL [ L1 | L2 [ L3 | L4 | = |hmotnost/|C.dilu typ PE*
svétlost hadice g | g kus
D1 [mm] D2 ]
metricky zavit s tésnicim krouzkem
M5 1,4 4 10 | 3,4 | 11 [38,1]3,5 | 141 - 10 |11 132158 QSY-B-M5-4-20 - novinka |20
1,4 6 12,51 3,2 | 12 [ 41,9] 3,5 | 158 - 12 |16 132159 QSY-B-M5-6-20 -o- novinka |20
zavitR
RV 2,3 4 10 | 3,4 | 11 |40,6| 8 14,11 36,6 10 |14 132014 QSY-B-Y5-4-20 20
3,6 6 12,50 3,4 | 12 | 44,4] 8 15,8 40,4| 12 |18 132015 QSY-B-15-6-20 20
4,6 8 14,51 3,4 | 14 | 48,7] 8 17,2 44,7 | 14 |24 132016 QSY-B-1/5-8-20 20
RY4 2,3 4 10 | 3,4 | 11 |[43,6] 11 [14,1|37,6( 14 |23 132017 QSY-B-V4-4-20 20
3,6 6 12,5 3,4 | 12 | 47,4] 11 [ 158 41,3| 14 |26 132018 QSY-B-%%-6-20 20
4,6 8 14,51 3,4 | 14 [ 51,5] 11 | 17,2| 457 14 |29 132019 QSY-B-%-8-20 20
6,2 10 18 | 4,5 | 18 |[58,5] 11 20 [ 52,5] 17 |43 132160 QSY-B-%-10-20 -o- novinka |20
R¥8 3,6 6 12,50 3,4 | 12 [ 49,2| 12 | 158 42,8 17 |40 132020 QSY-B-35-6-10 10
4,6 8 14,51 3,4 | 14 [ 53,5] 12 | 17,2 47,2 17 |43 132021 QSY-B-3/5-8-10 10
6,2 10 18 | 4,5 | 18 [59,3] 12 [19,5] 53 | 17 |52 132022 QSY-B-34-10-10 10
6,9 12 21 | 4,5 | 20 | 64,5] 12 | 22,5| 58 21 | 64,5 132161 QSY-B-34-12-10 -o- novinka |10
RYA 6,2 10 18 | 4,5 | 18 |62,3] 15 [19,5| 54,1 21 |74 132024 QSY-B-2-10-10 10
6,9 12 21 | 4,2 | 20 |67,5] 15 |[22,2]59,3| 21 |81 132025 QSY-B-2-12-10 10

*  mnozstviv baleni
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nastréna Sroubenfi

Rozvody a spoje

&

=~

Sroubeni s nastrénymi koncovkami QS-B, Quick Star FESTO

technické Gdaje

Spojky Y s nastrénymi
koncovkami QSY-B L1
L2
ol |
ET © sl &
a— s
Dé
2 redukované vystupy
L1
L2
S T
ET O S
a] —_;
Dé
redukéni

Rozmeéry a ddaje pro objednavky
vngjsi & jmenovita vnejsi & D5 D6 H1 L1 L2 hmotnost/ | ¢. dilu typ PE*
hadice svétlost hadice 1%} 1%} kus
D1 [mm] D2 [g]

2,3 4 10 3,4 11 32,8 14,1 |7,6 130955 QSY-B-4-20 20
6 3,6 6 13 3,4 12 37,7 15,8 (11 130956 QSY-B-6-20 20
8 4,6 8 15 3,4 14 42,4 17,2 |16 130957 QSY-B-8-20 20
10 5,9 10 18 4,5 18 48,4 19,5 [26 130958 QSY-B-10-10 10
12 7 12 21,5 4,2 20 54,8 22,2 |37 130959 QSY-B-12-10 10
16 8,5 16 25 4,5 24 62,2 22,1 |45 132139 QSY-B-16-10 -o- novinka |10
redukéni
6 2,3 4 13 3,4 12 37,2 15,2 (11 130960 QSY-B-6-4-20 20
8 2,1 4 15 3,2 14 43,4 18,2 (17 132140 QSY-B-8-4-20 -o- novinka |20

3,6 6 15 3,4 14 42,5 17,3 |15 130961 QSY-B-8-6-20 20
10 3,6 6 18 4,5 18 50,2 21,3 |27 132141 QSY-B-10-6-10 -o- novinka |10

4,7 8 18 4,5 18 48,1 19,2 (23 130962 QSY-B-10-8-10 10
12 5,4 8 21,5 4,2 20 56,4 23,8 |40 132142 QSY-B-12-8-10 -o- novinka |10

5,9 10 21,5 4,2 20 54,6 22 36 130963 QSY-B-12-10-10 10
16 7,8 12 25 4,5 24 66,7 26,6 |77 132143 QSY-B-16-12-10 -o- novinka |10

*  mnozstviv baleni
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p4 ’ ”» v -, . . . ”»
Sroubeni s nastrénymi koncovkami QS-F, Quick Star, kovova FESTO
technické Gdaje
Sroubeni s nastrénou
koncovkou QS-F
vnéjsi zavit . I,
s vnéjSim Sestihranem jli-‘
n| <| 1] N
/) Lin
=) L2 =
L1
zavitMa G
Rozmeéry a ddaje pro objednavky
pripojeni jmenovita vngjsi & D5 L1 L2 =1 =2 hmotnost/ | €. dilu typ PE*
svétlost hadice 1%} kus
D1 [mm] D2 [g]
metricky zavit
M5 2,6 4 8 20,5 4 9 2,5 6,1 533844 QS-F-M5-4 10
2,6 6 8 23 4 11 2,5 9,3 533845 QS-F-M5-6 10
M7 2,6 4 10,2 22 5,5 9 2,5 6,9 533846 QS-F-M7-4 10
3,6 6 11 25,3 5,5 11 3,5 10,3 533847 QS-F-M7-6 10
zavit G s tésnicim krouzkem
GYs 2,6 4 13,5 19,5 5,5 9 2,5 8,9 193 408 QS-F-GY3-4 10
4,2 6 13,5 24,8 5,5 11 4 12 193 409 QS-F-GY3-6 10
5,2 8 12,8 26,5 5,5 13 5 14 193 410 QS-F-GY3-8 10
GY4 4,2 6 17 22,8 6,5 11 4 16 193 411 QS-F-GY-6 10
6,2 8 17 24 6,5 13 6 16 193412 QS-F-GY%-8 10
7,3 10 16 28,9 6,5 16 7 23,7 193 413 QS-F-GY%-10 10
7,3 12 16 31,9 6,5 19 7 32 533848 QS-F-GV%-12 10
G¥s 6,2 8 20 24 7,5 13 6 23,3 193 414 QS-F-G3/3-8 10
8,3 10 21 29,4 7,5 16 8 30 193 415 QS-F-G3/8-10 10
10,3 12 22 31,9 7,5 19 10 38,1 197 487 QS-F-G3/8-12 10
GY2 8,3 10 24 28,9 9 16 8 42 193 416 QS-F-G12-10 1
10,3 12 24 31,4 9 19 10 46 193 417 QS-F-GY2-12 1
* mnoZstviv balenf
2006/10 - zmény vyhrazeny — vyrobky 2007 3/5.4-87

Rozvody a spoje
nastréna Sroubeni

5
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nastréna Sroubenfi

Rozvody a spoje

&

=~

p4 ’ ”» v -, . . . »
Sroubeni s nastrénymi koncovkami QS-F, Quick Star, kovova FESTO
technické tdaje
Sroubeni s nastrénou
koncovkou QS-F-...-I
vnéjSim zavitem
s vnitfnim Sestihranem //T\\ H
‘ = o e
Q y o T ol 0
nn
= | 2
L1
zavitMa G
Rozmeéry a ddaje pro objednavky
pripojeni jmenovita vnejsi & D5 D6 L1 L2 hmotnost/ |¢. dilu typ PE*
svétlost hadice %)} 1%} kus
D1 [mm] D2 ]
metricky zavit s tésnicim krouzkem
M5 2,6 4 8 9 20,5 4 6 533924 QS-F-M5-4-1 10
2,6 6 8 11 23,5 4 9 537014 QS-F-M5-6-1 10
M7 2,6 4 11 9 22 5,5 6,4 533925 QS-F-M7-4-1 10
4,1 6 11 11 25,3 5,5 9,4 533926 QS-F-M7-6-1 10
zavit G
GYs 2,6 4 13 9 19,5 5,5 8,6 533927 QS-F-GV&-4- 10
4,2 6 13 11 24,8 5,5 13,4 533928 QS-F-GY/&-6-1 10
5,2 8 13 13 26,5 5,5 13,1 533929 QS-F-GY3-8- 10
GVY4 6,2 8 16 13 24 6,5 14,6 533930 QS-F-GV4-8-I 10
7,3 10 16 16 28,9 6,5 21 533931 QS-F-G%-10-I 10
G¥s 10,3 12 20 19 31,9 7,5 34,3 533932 QS-F-G3/&-12-1 10
* mnoZstvi v balenf
Sroubeni s nastrénou
koncovkou QSF-F
vnitini zavit [~ jlz'\
s vnéjsim Sestihranem A : o
ﬁ‘ i -~ —_:r- - -—|-J %
L1
zavit G
Rozmeéry a ddaje pro objednavky
pripojeni jmenovita vnejsi & D5 L1 L2 =< hmotnost/ ¢. dilu typ PE*
svétlost hadice %)} kus
D1 [mm] D2 ]
zavit G
GYs 3 4 12 26,5 6,8 9 12,3 533854 QSF-F-GY5-4 10
5 6 12 28,3 6,8 11 12,2 533856 QSF-F-GY5-6 10
7 8 12 28,5 6,8 13 13,9 533858 QSF-F-GV5-8 10
GY4 3 4 17 29,5 9 9 24,9 533855 QSF-F-GV4-4 10
5 6 17 31,3 9 11 21,4 533857 QSF-F-GY-6 10
7 8 17 32,5 9 13 23,2 533859 QSF-F-GY-8 10

*  mnozstviv baleni
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Sroubeni s nastrénymi koncovkami QS-F, Quick Star, kovova FESTO
technické Gdaje
iruchoiky z :;:tlr:cnou <2 =1
oncovkou - [
vnitfnim zavitem f
- — N
1
o 5 ; 1818
| 1
@ — M
| S—
L3
L2
zavit G Sl
Rozmeéry a ddaje pro objednavky
pripojeni jmenovita [vnéjsi & D5 L1 L2 L3 max. =1 =2 hmotnost/ |¢. dilu typ PE*
svétlost hadice 1%} kus
D1 [mm] D2 [g]
zavit G
GYs 3 4 M10x1 25,5 6,8 6,6 13 15 19,7 533919 QSSF-F-GY5-4 10
5 6 M14x1 26,8 6,8 6,6 17 15 27,8 533920 QSSF-F-GY5-6 10
7 8 M16x1 29 6,8 6,6 19 17 38,4 533922 QSSF-F-GY5-8 10
GY4 5 6 M14x1 31,3 9 6,6 17 17 38,3 533921 QSSF-F-GY-6 10
7 8 M16x1 33,5 9 6,6 19 17 39,6 533923 QSSF-F-GV-8 10
* mnoZstviv balenf
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nastréna Sroubenfi

Rozvody a spoje
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nastréna Sroubenfi

Rozvody a spoje

&

=~

Sroubeni s nastrénymi koncovkami QS-F, Quick Star, kovové FESTO

technické tdaje

Sroubeni QS-F-..H
s nastrcnou dutinkou

D5
D1

l
P
——
D2

=

L1

Rozmeéry a ddaje pro objednavky

pripojeni jmenovita & nastréné D5 L1 L2 =< hmotnost/ ¢. dilu typ PE*
svétlost dutinky 1%} kus

D1 [mm] D2 [g]

zavitM

M5 2 4 8 24,7 4 8 3,1 533874 QS-F-M5-4H 10
2,6 6 8 27,5 4 8 5,8 533875 QS-F-M5-6H 10

M7 2 4 11 26,2 5,5 9 4,1 533876 QS-F-M7-4H 10
3,5 6 11 29 5,5 9 5,9 533877 QS-F-M7-6H 10

zavit G

GYs 2 4 13 27,7 5,5 9 8,3 533878 QS-F-GY&-4H 10
4 6 13 30,5 5,5 13 10,1 533879 QS-F-GY&-6H 10
6 8 13 32 5,5 13 10,3 533880 QS-F-GY&-8H 10

GY4 4 6 16 32 6,5 13 12,2 533881 QS-F-GV-6H 10
6 8 16 33,5 6,5 13 13,4 533882 QS-F-GV%-8H 10
8 10 16 36,5 6,5 13 20,7 533883 QS-F-G%-10H 10
8 12 16 37,5 6,5 13 20,7 533884 QS-F-GY4-12H 10

G3s 6 8 20 35,5 7,5 13 20,6 533885 QS-F-G3/&-8H 10
8 10 20 39,5 7,5 13 23,5 533886 QS-F-G3/-10H 10
10 12 20 40,5 7,5 13 23,6 533887 QS-F-G3/&-12H 10

G2 8 10 24 41 9 16 30,9 533888 QS-F-GY2-10H 10
10 12 24 42 9 16 31,6 533889 QS-F-GY2-12H 1

*  mnozstviv baleni
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Sroubeni s nastrénymi koncovkami QS-F, Quick Star, kovova FESTO
technické tdaje
Spojky s nastrénymi
koncovkami QS-F
I
0| | [ T1[ T =
; ot ilis
- _ ' #
b L1
Rozmeéry a ddaje pro objednavky
vnejsi & jmenovita svétlost D5 L1 hmotnost/kus ¢. dilu typ PE*
hadice 1%}
D1 [mm] [g]
3 11 32 14,3 533939 QS-F-4 10
6 5 14 36,1 22,5 533940 QS-F-6 10
8 7 16 38 29,4 533941 QS-F-8 10
10 9 18 42,3 41,7 533942 QS-F-10 10
12 11 22 45,8 67,9 533943 QS-F-12 10
* mnoZstviv balenf
Spojky s nastrénou koncovkou
QS-F-..H
s nastrénou dutinkou
8| HI | |-
L1
Rozmeéry a ddaje pro objednavky
vnejsi & jmenovita @ nastréné dutinky D5 L1 hmotnost/kus ¢. dilu typ PE*
hadice svétlost 1%}
D1 [mm] D2 [g]
4 3 6 9 32,5 7,3 533895 QS-F-6H-4 10
4 3 8 9 34 11,2 533896 QS-F-8H-4 10
6 5 8 11 36,3 10,8 533897 QS-F-8H-6 10
4 3 10 13 39 23,5 533898 QS-F-10H-4 10
6 5 10 11 39,3 17,5 533899 QS-F-10H-6 10
8 7 10 13 39 14,2 533900 QS-F-10H-8 10
6 5 12 13 40,3 27,8 533901 QS-F-12H-6 10
8 7 12 13 39,5 21,4 533902 QS-F-12H-8 10
10 9 12 16 41,4 20,8 533903 QS-F-12H-10 10
* mnoZstviv balenf
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Rozvody a spoje
nastréna Sroubeni
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Rozvody a spoje
nastréna Sroubeni

&

=~

Sroubeni s nastrénymi koncovkami QS-F, Quick Star, kovova FESTO
technické tdaje
Nastréné dutinky QSH-F
] 1 IS
L1
Rozmeéry a ddaje pro objednavky
& nastréné jmenovita svétlost L1 hmotnost/kus ¢. dilu typ PE*
dutinky
D1 [mm] [g]
2 33,4 2,8 533890 QSH-F-4 10
6 4 39 4,8 533891 QSH-F-6 10
8 6 42 8,6 533892 QSH-F-8 10
10 8 48 10,9 533893 QSH-F-10 10
12 10 50 14,1 533894 QSH-F-12 10
*  mnozstviv baleni
Zaslepky QSC-F-..H
s
) =
= f 0 I I s
i
8 G
Rozmeéry a ddaje pro objednavky
& nastréné D5 L1 hmotnost/kus ¢. dilu typ PE*
dutinky 1%}
D1 ]
5 26 3,1 533904 QSC-F-4H 10
6 7 29 4,6 533905 QSC-F-6H 10
8 9 31,5 7,6 533906 QSC-F-8H 10
10 11 35 10,8 533907 QSC-F-10H 10
12 13 37 14,7 533908 QSC-F-12H 10

*  mnozstviv baleni
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-
Sroubeni s nastrénymi koncovkami QS-F, Quick Star, kovova FESTO
technické Gdaje
Sroubeni L s nastrénou
koncovkou QSL-F 1 | —
otona o 360° 3 87 E \l
vn&jsi zavit 1
s vnéjSim Sestihranem = ]: I T
= (’I —J|T
D1
D5
zavitMa G «M
Rozmeéry a ddaje pro objednavky
pripojeni jmenovita vngjsi & D5 D6 H1 H2 L1 =< hmotnost/ | €. dilu typ PE*
svétlost hadice 1%} 1%} kus
D1 [mm] D2 [g]
zavit M s tésnicim krouzkem
M5 2,2 4 8 9 19,7 4 18,2 8 10,1 533849 QSL-F-M5-4 10
2,2 6 8 11 19,7 4 20,6 8 14,7 533850 QSL-F-M5-6 10
M7 2,2 4 10,2 9 21,7 5,5 18,2 9 11,3 533851 QSL-F-M7-4 10
2,2 6 10,2 11 21,7 5,5 20,6 9 15,6 533852 QSL-F-M7-6 10
zavit G s tésnicim krouzkem
GYs 3 4 12,8 11 18,2 5,5 17,7 13 17,6 193 418 QSL-F-GVs-4 10
3,8 6 12,8 11 18,2 5,5 19,8 13 16 193419 QSL-F-GY8-6 10
3,8 8 12,8 13 20,2 5,5 23 13 20 193420 QSL-F-GY3-8 10
G4 5 6 15,8 11 21 6,5 22,1 16 24,5 193 421 QSL-F-GY%4-6 10
6 8 15,8 13 21 6,5 23 16 24 193 422 QSL-F-GY%4-8 10
6 10 15,8 16 23 6,5 26,4 16 34,6 193 423 QSL-F-GV4-10 10
6 12 15,8 19 23 6,5 28,9 16 49 533853 QSL-F-G¥4-12 10
G3s 7 8 20 13 24 7,5 24,5 18 34,2 193 424 QSL-F-G3/8-8 10
8,8 10 20 16 24 7,5 26,4 18 36,6 193 425 QSL-F-G3/8-10 10
8,8 12 20 19 24 7,5 28,9 18 51,1 197 486 QSL-F-G3/8-12 10
GY2 9 10 25 17 29 9 27,9 21 66 193 426 QSL-F-GY2-10 1
10 12 25 19 29 9 28,9 21 70 193 427 QSL-F-GY2-12 1

*  mnozstviv baleni
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nastréna Sroubeni
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Rozvody a spoje
nastréna Sroubeni
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Sroubeni s nastrénymi koncovkami QS-F, Quick Star, kovova FESTO

technické Gdaje

Spojky L s nastrénymi
koncovkami QSL-F L —
alsl - n
T
b
et
|- b
_ D1
L1
Rozmeéry a ddaje pro objednavky
vngjsi & jmenovita svétlost D5 L1 hmotnost/kus ¢. dilu typ PE*
hadice %)
D1 [mm] [s]
3 9 17,3 9 533860 QSL-F-4 10
6 5 11 20,6 15,1 533861 QSL-F-6 10
8 7 13 23 19,1 533862 QSL-F-8 10
10 9 16 26,4 29,6 533863 QSL-F-10 10
12 10 19 28,9 50,7 533864 QSL-F-12 10

*  mnozstviv baleni

Priichodky s nastrénymi
koncovkami QSS-F =¢

iy

L [H] ,
o |8
(K )
|\ —
L2
L1
Rozmeéry a ddaje pro objednavky
vngjsi & jmenovita D5 L1 L2 =< hmotnost/kus | ¢. dilu typ PE*
hadice svétlost 1%} max.
D1 [mm] ]
3 M11x1 32 8 14 18,3 533909 QSS-F-4 10
6 5 M14x1 36,1 8 17 29,9 533910 QSS-F-6 10
8 7 M16x1 38 10 18 34,6 533911 QSS-F-8 10
10 9 M18x1 42,3 12 21 50,5 533912 QSS-F-10 10
12 10 M22x1 45,8 17 26 88,2 533913 QSS-F-12 10

*  mnozstviv baleni

3/5.4-94 vyrobky 2007 - zmény vyhrazeny - 2006/10




-
Sroubeni s nastrénymi koncovkami QS-F, Quick Star, kovova FESTO
technické Gdaje
Sroubeni T s nastrénymi
koncovkami QST-F =Bl
otocna o 360° 8 87 i /\ j
vngjsi zavit r'\"‘h =
s vnéjsim Sestihranem . -“\.ﬁ = % T
%% =i
W ’ D1 f
D5
zavitMa G S
Rozmeéry a ddaje pro objednavky
pripojeni jmenovita vngjsi & D5 D6 H1 H2 L1 =< hmotnost/ | €. dilu typ PE*
svétlost hadice 1%} 1%} kus
D1 [mm] D2 [g]
zavitM
M5 2,2 4 8 9 19,7 4 34,6 8 14,6 533914 QST-F-M5-4 10
2,2 6 8 11 19,7 4 41,2 8 20,9 533915 QST-F-M5-6 10
M7 2,2 4 10,2 9 21,7 5,5 34,6 9 15,9 533916 QST-F-M7-4 10
2,2 6 10,2 11 21,7 5,5 41,2 9 22,2 533917 QST-F-M7-6 10
zavit G s tésnicim krouzkem
GYs 3 4 12,8 11 18,2 5,5 34,6 13 22 193 428 QST-F-GYs-4 10
3,8 6 12,8 11 18,2 5,5 39,6 13 22 193 429 QST-F-GY3-6 10
3,8 8 12,8 13 20,2 5,5 46 13 28 193 430 QST-F-GY%5-8 10
G4 5 6 15,8 11 21 6,5 44,2 16 32 193 431 QST-F-G%-6 10
6 8 15,8 13 21 6,5 46 16 33,6 193 432 QST-F-G%-8 10
6 10 15,8 16 23 6,5 52,8 16 47,5 193433 QST-F-GY4-10 10
6 12 15,8 19 23 6,5 57,8 16 64,2 533918 QST-F-G%-12 10
G3s 7 8 20 13 24 7,5 49 18 44 193 434 QST-F-G3/8-8 10
8,8 10 20 16 24 7,5 52,8 18 51 193 435 QST-F-G3/8-10 10
8,8 12 20 19 24 7,5 57,8 18 68 197 485 QST-F-G3/8-12 10
GY2 9 10 25 17 29 9 55,8 21 84 193 436 QST-F-G12-10 1
10 12 25 19 29 9 57,8 21 90 193 437 QST-F-G12-12 1

*  mnozstviv baleni
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Rozvody a spoje
nastréna Sroubeni
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nastréna Sroubenfi

Rozvody a spoje

&

=~

Sroubeni s nastrénymi koncovkami QS-F, Quick Star, kovova FESTO

technické tdaje

Spojky T s nastrénymi
koncovkami QST-F e N
ol a
1 U
I
(e -

D2

D5

L1
Rozmeéry a ddaje pro objednavky
vngjsi & jmenovita vngjsi & D5 D6 H1 L1 hmotnost/kus | ¢. dilu typ PE*
hadice svétlost hadice 1%} 1%}
D1 [mm] D2 [g]

3 4 9 9 17,3 34,6 13,1 533865 QST-F-4 10

6 5 6 11 11 20,6 41,2 21,3 533866 QST-F-6 10
8 7 8 13 13 23 46 26,9 533867 QST-F-8 10
10 9 10 16 16 26,4 52,8 43,2 533868 QST-F-10 10
12 10 12 19 19 28,9 57,8 66,1 533869 QST-F-12 10
redukéni
6 5 4 11 11 20,6 41,2 22,3 533870 QST-F-6-4 10
8 7 6 11 13 23 46 26,5 533871 QST-F-8-6 10
10 9 8 13 16 26,4 52,8 41 533872 QST-F-10-8 10
12 10 10 16 19 28,9 57,8 64,3 533873 QST-F-12-10 10

*  mnozstviv baleni

Spojky Y s nastrénymi
koncovkami QSY-F

D2

2 D

@

N

!
§f

Im

L1
Rozmeéry a ddaje pro objednavky
vngjsi & jmenovita vngjsi & D5 D6 H1 L1 hmotnost/kus | ¢. dilu typ PE*
hadice svétlost hadice 1%} 1%}
D1 [mm] D2 [s]
6 5 6 11 11 11,5 43,1 26,2 533933 QSY-F-6 10
8 7 8 13 13 13,5 46,5 27,6 533935 QSY-F-8 10
10 9 10 16 16 16,5 49,3 58,8 533937 QSY-F-10 10
redukéni
6 3 4 11 9 9,5 38,8 17,8 533934 QSY-F-6-4 10
8 5 6 13 11 11,5 44,8 28,1 533936 QSY-F-8-6 10
10 7 8 16 13 13,5 46,5 39 533938 QSY-F-10-8 10

*  mnozstviv baleni
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Sroubeni s nastrénymi koncovkami CRQS, Quick Star, nerezova FESTO
technické Gdaje
Sroubeni s nastrénou
koncovkou CRQS
VngiT Zavi =
jSi zavit
s vnitfnim a vnéjSim Sestihranem =]
NI
Has)
——-%0'5
L2
L1
zavit M
L3
=
T r
= n NI
e | _Hele
i L2
L1
zavit R
Rozméry a ddaje pro objednavky
pripojeni jmenovita vngjsi & D5 L1 L2 L3 =< hmotnost/kus ¢. dilu typ PE*
svétlost hadice -
D1 [mm] D2 ]
metricky zavit s tésnicim krouzkem
M5x0,8 2 4 9,8 24,2 3 - 10 162860 CRQS-M5-4 1
2 6 11,8 25,6 3 - 12 8,4 162861 CRQS-M5-6 1
zavitR
RY8 4,1 6 11,8 27,6 8 23,7 12 9,9 162862 CRQS-Y5-6 1
51 8 13,8 30,7 8 26,8 14 13 162863 CRQS-Y5-8 1
RY4 5,8 8 13,8 33,7 11 27,7 14 18 162864 CRQS-Y4-8 1
5,9 10 16,8 36 11 29,9 17 22 162865 CRQS-%%-10 1
R3/8 6 10 16,8 38 12 31,6 17 29 162866 CRQS-35-10 1
7,6 12 19,8 39,8 12 33,4 21 38 162867 CRQS-35-12 1
RYA 8,1 12 19,8 42,8 15 34,6 22 55 162868 CRQS-Y2-12 1
10,1 16 23,7 49,9 15 41,6 24 59 162869 CRQS-Y2-16 1
* mnozstviv balenf
2006/10 - zmény vyhrazeny — vyrobky 2007 3/5.4-97

Rozvody a spoje
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nastréna Sroubenfi



nastréna Sroubenfi

Rozvody a spoje

&

=~

Sroubeni s nastrénymi koncovkami CRQS, Quick Star, nerezové FESTO

technické tdaje

Sroubeni s nastrénou

koncovkou CRQS
. ] — ]
I n| = _| ﬁ ‘ ‘ H> N
- == \ | =
N -
2] X

Rozmeéry a ddaje pro objednavky
vngjsi & jmenovita vnejsi & D5 L1 hmotnost/kus ¢. dilu typ PE*
hadice svétlost hadice -
D1 [mm] D2 [g]

2,4 4 9,8 37,4 9,2 130 645 CRQS-4- 1
6 3,7 6 11,8 40,3 14 130 646 CRQS-6 1
8 5,8 8 13,8 44,5 18 130 647 CRQS-8 1
10 6,6 10 16,8 51,9 29 130 648 CRQS-10 1
12 7,9 12 19,8 55,6 45 130 649 CRQS-12 1
16 10,5 16 23,7 66,4 64 130 650 CRQS-16 1
redukéni
6 2,3 4 11,8 38,7 11 130651 CRQS-6-4 1
8 3,7 6 13,8 42,2 15 130652 CRQS-8-6 1
10 54 8 16,8 48,2 22 130653 CRQS-10-8 1
12 6,1 10 19,8 53,8 34 130 654 CRQS-12-10 1
16 7,3 12 23,7 61 50 130 655 CRQS-16-12 1
* mnoZstviv balenf
Priichodky s nastrénymi
koncovkami CRQSS B1 =<

- g | — 1~
= ! n| < |4 1| ©
s Ll 014 0
a - ) L —
f L2 L3
L1
zavit M

Rozmeéry a ddaje pro objednavky
vngjsi & jmenovita vnejsi & B1 D5 D6 L1 L2 L3 =& |hmotnost/ ¢. dilu typ PE*
hadice svétlost hadice 16} 1%} kus
D1 [mm] D2 ]
metricky zavit s tésnicim krouzkem
4 2,4 4 4 9,8 M12x1 45,4 (15,2 | 13 14 |19 164210 CRQSS-4 1
6 3,7 6 4 11,8 M14x1 46,3 | 15,6 | 15 17 |28 164211 CRQSS-6 1
8 5,7 8 4 13,8 M16x1 50,5 | 17,7 | 15 19 |35 164213 CRQSS-8 1
10 6,7 10 5 16,8 M20x1 56,9 | 20 17 24 60 164215 CRQSS-10 1
12 7,9 12 6 19,8 M22x1 62,6 [21,8 [ 19 27 |87 164217 CRQSS-12 1
16 10,4 16 6 23,7 M27x1,5 72,4 126,7 | 19 32 |118 164219 CRQSS-16 1

*

mnozstvi v baleni
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Sroubeni s nastrénymi koncovkami CRQS, Quick Star, nerezova FESTO
technické Gdaje
Sroubeni L s nastrénou
koncovkou CRQSL
otocné 0 360°
veve 2 o & I"HIN[ 0
vnéjsi zavit o i _l =) Dj
svngjsim Sestihranem % - n
1 I lo =
¢ D1
L1
zavitM
=
’8 B
; 7
_qa-';ﬁ*" - T [y-—=<
. -
N il . E o
i N
L1
zavitR
Rozméry a ddaje pro objednavky
pripojeni jmenovita vngjsi & D5 H1 H2 H3 L1 =& [hmotnost/kus ¢. dilu typ PE*
svétlost hadice 1%}
D1 [mm] D2 ]
metricky zavit s tésnicim krouzkem
M5x0,8 2 4 9,8 17 3 18,9 22,2 10 13 162870 CRQSL-M5-4 1
2 6 11,8 19 3 21,9 23,6 12 19 162871 CRQSL-M5-6 1
zavitR
RV 3,9 6 11,8 20,5 8 22,4 23,6 12 20 162872 CRQSL-Y3-6 1
5,2 8 13,8 23 8 25,9 26,2 14 27 162873 CRQSL-V3-8 1
RY4 51 8 13,8 25 11 25,9 26,2 14 31 162874 CRQSL-V4-8 1
6 10 16,8 28,5 11 30,9 30,5 17 46 162875 CRQSL-Y4-10 1
R¥8 6 10 16,8 28,5 12 30,6 30,5 17 52 162876 CRQSL-35-10 1
8,1 12 19,8 30 12 33,6 33,3 21 69 162877 CRQSL-35-12 1
RY2 7,9 12 19,8 34 15 35,7 33,3 22 89 162878 CRQSL-Y2-12 1
9,4 16 23,7 36 15 39,7 40,7 24 105 162879 CRQSL-Y2-16 1

*  mnozstviv baleni
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nastréna Sroubeni
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Rozvody a spoje
nastréna Sroubeni

&
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Sroubeni s nastrénymi koncovkami CRQS, Quick Star, nerezové FESTO

technické Gdaje

Sroubeni L s nastrénymi

koncovkami CRQSL 4 =
. —Xls aﬂ
ac
- —
- {
= L
\
el
D1
| |2
H1
Rozmeéry a ddaje pro objednavky
vngjsi & jmenovita D5 D6 H1 H2 hmotnost/kus ¢. dilu typ PE*
hadice svétlost 1%} %)
D1 [mm] g]
2,1 9,8 3,2 24,2 4 13 130662 CRQSL-4 1
6 3,5 11,8 3,2 26,6 5 20 130663 CRQSL-6 1
8 51 13,8 3,2 29,7 6 27 130 664 CRQSL-8 1
10 6,1 16,8 4,2 35 7 43 130665 CRQSL-10 1
12 7,8 19,8 4,2 37,8 8 62 130666 CRQSL-12 1
16 9,4 23,7 4,2 45,2 9,5 91 130667 CRQSL-16 1

*  mnozstviv baleni
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Sroubeni s nastrénymi koncovkami CRQS, Quick Star, nerezova FESTO
technické Gdaje
Sroubeni T s nastrénymi
koncovkami CRQST
oto¢na o 360°
wevo 2 . | N N
vnéjsi zavit i % N ] o D}
vave v T LA
s vngjsim Sestihranem = N
g ? D1
L1
zavit M
S H N ﬂ
alo
F m —
Fa o - T A <
n T [if—=<
g (:I\:‘
YTt
Ji D1
L1
zavit R
Rozméry a ddaje pro objednavky
pripojeni jmenovita vngjsi & D5 H1 H2 H3 L1 =€ | hmotnost/kus ¢. dilu typ PE*
svétlost hadice -
D1 [mm] D2 ]
metricky zavit s tésnicim krouzkem
M5x0,8 2 4 9,8 18,9 3 17 44,4 10 17 164200 CRQST-M5-4 1
2 6 11,8 21,9 3 19 47,3 12 25 164201 CRQST-M5-6 1
zavitR
RY] 3,7 6 11,8 22,4 8 20,5 47,3 12 26 164202 CRQST-Y3-6 1
5 8 13,8 25,9 8 23 52,5 14 34 164203 CRQST-V3-8 1
RV4 5 8 13,8 25,9 11 25 52,5 14 38 164204 CRQST-V4-8 1
5,9 10 16,8 30,9 11 28,5 61 17 56 164205 CRQST-Y4-10 1
R¥8 5,9 10 16,8 30,6 12 28,5 61 17 62 164206 CRQST-35-10 1
8,1 12 19,8 33,6 12 30 66,6 21 85 164 207 CRQST-35-12 1
RYA 8,1 12 19,8 35,7 15 34 66,6 22 106 164208 CRQST-Y2-12 1
9,5 16 23,7 39,7 15 36 81,4 24 128 164209 CRQST-Y2-16 1

*  mnozstviv baleni
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nastréna Sroubenfi

Rozvody a spoje
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Sroubeni s nastrénymi koncovkami CRQS, Quick Star, nerezové FESTO

technické tdaje

Sroubeni T s nastrénymi

koncovkami CRQST =TT _ ﬂ
% TH ” ‘ E [a]f=]
F . = =) (O
- [
& E _"' - ( Q‘O
Sl L1}
¥ D1
2]
L1
Rozmeéry a ddaje pro objednavky
vngjsi & jmenovita D5 D6 H1 H2 L1 L2 hmotnost/kus [ ¢. dilu typ PE*
hadice svétlost 1%} 1%}
D1 [mm] [g]
2,1 9,8 3,2 24,2 4 48,4 8 19 130 668 CRQST-4 1
6 3,5 11,8 3,2 26,7 5 53,3 10 28 130 669 CRQST-6 1
8 5 13,8 3,2 29,8 6 59,5 12 38 130670 CRQST-8 1
10 6,1 16,8 4,2 35 7 69,9 14 60 130671 CRQST-10 1
12 8 19,8 4,2 37,8 8 75,6 16 87 130672 CRQST-12 1
16 9,7 23,7 4,2 45,2 9,5 90,4 19 126 130673 CRQST-16 1
* mnoZstviv balenf
Spojky Y s nastrénymi
koncovkami CRQSY D6
= a H— | ‘ \
e RSOy E
ﬁﬂ = TTIPHIL L=
2 el
L2
L1
Rozmeéry a ddaje pro objednavky
vngjsi & jmenovita D5 D6 H1 L1 hmotnost/kus ¢. dilu typ PE*
hadice svétlost 1%} 1%}
D1 [mm] [g]
2 9,8 3,2 11 40,8 15 130 656 CRQSY-4 1
6 3,3 11,8 3,2 13 44,3 24 130657 CRQSY-6 1
8 4,9 13,8 3,2 15 51 34 130 658 CRQSY-8 1
10 5,6 16,8 4,3 18 58,5 52 130 659 CRQSY-10 1
12 7 19,8 4,3 21 64,6 79 130660 CRQSY-12 1
16 8,2 23,7 4,3 25 78,4 121 130661 CRQSY-16 1

*

mnozstvi v baleni
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v
Sroubeni s nastrénymi koncovkami QS-V0, Quick Star, ohnivzdorna FESTO
technické Gdaje
Sroubeni s nastrénou
koncovkou QS-VO L3
vnéjsi zavit
s vnéjSim Sestihranem )
= A s ﬂ
- [a) al O
"ﬁ il == G s
s L2 A\§
L1
zavitR
L
= of 1
;;:;\ =] [ ] -] ==
LS00 % E
L1
zavit G
Rozméry a ddaje pro objednavky
pripojeni jmenovita vngjsi & D5 L1 L2 L3 =< hmotnost/ | ¢. dilu typ PE*
svétlost hadice 1%} kus
D1 [mm] D2 ]
zavitR
RY8 4 6 14 28 8 24 12 10 160500 QS-V0-Y5-6 10
5 8 16 33,5 8 29,5 14 16,5 160501 QS-V0-%&-8 10
RY4 4 6 14 30 11 24 14 18 160502 QS-V0-Y-6 10
5 8 16 32 11 26 14 16,5 160503 QS-V0-Y-8 10
6,7 10 19 35,5 11 29,5 17 21,5 160 504 QS-V0-%-10 10
6,7 12 22 41,5 11 35,5 21 44 160505 QS-VO0-Y4-12 10
R¥8 5 8 16 29,5 12 23 17 25 160506 QS-V0-3/5-8 10
6,7 10 19 35 12 28,5 17 27,5 160 507 QS-V0-34-10 1
8,7 12 22 37,5 12 31 21 45 160 508 QS-V0-3/-12 1
RYA 6,7 10 19 36 15 28 21 50,5 160509 QS-V0-2-10 1
8,7 12 22 39,5 15 31,5 21 68 160510 QS-V0-12-12 1
zavit G s tésnicim krouzkem
GYs 4 6 14 26,6 51 - 13 9,8 186 314 QS-V0-GY5-6 10
5 8 16 31,9 5,1 - 14 15 186 315 QS-V0-GY5-8 10
GY4 4 6 14 27,1 5,6 - 17 19 186316 QS-V0-GY-6 10
5 8 16 27,9 5,6 - 17 17 186317 QS-V0-GY4-8 10
6,7 10 19 34,9 5,6 - 17 23 186 318 QS-V0-GY4-10 10
6,7 12 22 40,2 5,6 - 21 52 186319 QS-V0-GY4-12 10
G¥8 5 8 16 27,6 6,6 - 19 25 186320 QS-V0-G35-8 10
6,7 10 19 31,4 6,6 - 19 26 186321 QS-V0-G35-10 10
8,7 12 22 37,6 6,6 - 21 39 186 322 QS-V0-G35-12 10
G2 6,7 10 19 32 7,6 - 24 53 186 323 QS-V0-GY2-10 1
8,7 12 22 34,1 7,6 - 24 48 186 324 QS-V0-GY2-12 1
* mnoZstviv balenf
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Rozvody a spoje
nastréna Sroubeni
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nastréna Sroubenfi

Rozvody a spoje
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Sroubeni s nastrénymi koncovkami QS-VO0, Quick Star, ohnivzdorna FESTO

technické Gdaje

Spojky QS-V0

Eif- —

I

- HE
i
D1
D5

Rozmeéry a ddaje pro objednavky

vngjsi & jmenovita svétlost D5 L1 hmotnost/kus ¢. dilu typ PE*
hadice

D1 [mm] ]

6 4 14 45 14 160 546 QS-V0-6 10
8 5 16 48 20 160 547 QS-V0-8 10
10 6,7 19 54 31 160 548 QS-V0-10 10
12 8,7 22 58,5 46 160 549 QS-V0-12 10

*  mnozstviv baleni
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v
Sroubeni s nastrénymi koncovkami QS-V0, Quick Star, ohnivzdorna FESTO
technické Gdaje
L-Sroubeni s nastrcnou
koncovkou QSL-VO
VN3 Zavit 1
s vnéjSim Sestihranem “[ = E
g | m|
E s . 0 T | T T -
»
D1
L1
zavit R
Ted
a;% £ &
L)
D1
L1
zavit G
Rozméry a ddaje pro objednavky
pripojeni jmenovita vngjsi & D5 H1 H2 H3 L1 =< hmotnost/ | ¢. dilu typ PE*
svétlost hadice 1%} kus
D1 [mm] D2 ]
zavitR
RV 3,6 6 14 25 8 20 25 12 15 160511 QSL-V0-Y5-6 10
4,6 8 16 28 8 24 28 14 19,5 160512 QSL-V0-Y5-8 10
RY4 3,6 6 14 28 11 22 25 14 24 160513 QSL-VO-Y-6 10
4,6 8 16 31 11 25 28 14 25 160514 QSL-V0-Y4-8 10
6,2 10 19 36 11 30 31,5 17 35 160515 QSL-V0-Y4-10 10
6,2 12 22 38 11 32 34,5 21 52 160516 QSL-V0-Y4-12 1
R3/8 4,6 8 16 33 12 26,5 28 17 37,5 160517 QSL-V0-3/5-8 10
6,2 10 19 37 12 30,5 31,5 17 44 160518 QSL-V0-35-10 10
7,7 12 22 39 12 32,5 34,5 21 53,5 160519 QSL-V0-3/-12 1
RYA 6,2 10 19 40 15 32 31,5 21 65 160520 QSL-V0-Y2-10 1
7,7 12 22 42 15 34 34,5 21 76,5 160521 QSL-V0-12-12 1
zavit G s tésnicim krouzkem
GYs 3,6 6 14 24 51 - 24,9 13 15 186 325 QSL-V0-GY3-6 10
4,6 8 16 27 51 - 27,9 14 19 186326 QSL-V0-GY3-8 10
G4 3,6 6 14 25,5 5,6 - 24,9 17 25 186 327 QSL-V0-GY4-6 10
4,6 8 16 28,5 5,6 - 27,9 17 27 186 328 QSL-V0-GV4-8 10
6,2 10 19 32,5 5,6 - 31,4 17 33 186329 QSL-V0-GY4-10 10
6,2 12 22,2 34,5 5,6 - 34,7 21 53 186330 QSL-V0-GY4-12 1
G3s 4,6 8 16 30 6,6 - 27,9 19 40 186 331 QSL-V0-G3/3-8 10
6,2 10 19 34 6,6 - 31,4 19 43 186 332 QSL-V0-G35-10 10
7,7 12 22,2 36 6,6 - 34,7 21 47 186 333 QSL-V0-G3/8-12 1
G2 6,2 10 19 37 7,6 - 31,4 24 69 186 334 QSL-V0-GY2-10 1
7,7 12 22,2 39 7,6 - 34,7 24 72 186 335 QSL-V0-G12-12 1
* mnoZstviv balenf
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nastréna Sroubenfi

Rozvody a spoje
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Sroubeni s nastrénymi koncovkami QS-VO0, Quick Star, ohnivzdorna FESTO

technické Gdaje

L-spojky s nastrénymi

koncovkami QSL-VO = Nl _ ﬂ
¥ LA
\¥)
T
B
D1
H2
H1
Rozmeéry a ddaje pro objednavky
vngjsi & jmenovita D5 D6 H1 H2 hmotnost/kus | €. dilu typ PE*
hadice svétlost 1%} %)
D1 [mm] ]
3,6 14 3,2 25 8 15 160 540 QSL-V0-6 10
8 4,6 16 4,2 27,5 10 21,5 160 541 QSL-V0-8 10
10 6,2 19 4,2 31,5 12 32,5 160 542 QSL-V0-10 10
12 7,7 22 4,2 34,5 14 48 160 543 QSL-V0-12 10

*  mnozstviv baleni
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v
Sroubeni s nastrénymi koncovkami QS-V0, Quick Star, ohnivzdorna FESTO
technické Gdaje
Sroubeni T s nastrénymi
koncovkami QST-VO _
vn&jsi zavit - TS n
s vnéjSim Sestihranem — 1 = ;
£ 7| ¢
] =
D1
L1
zavit R
s %
I T
=
D1
L1
Rozméry a ddaje pro objednavky
pripojeni jmenovita vngjsi & D5 H1 H2 H3 L1 =< hmotnost/ |¢. dilu typ PE*
svétlost hadice 1%} kus
D1 [mm] D2 ]
zavit R
RY8 4,7 6 14 25 8 20 50 12 19 160522 QST-V0-Y5-6 10
5,4 8 16 28 8 24 55 14 24,5 160523 QST-V0-Y5-8 10
RY4 5,7 6 14 28 11 22 50 14 28 160524 QST-VO-Y-6 10
6 8 16 31 11 25 55 14 30 160525 QST-VO-Y-8 10
7,3 10 19 36 11 30 61 17 43 160526 QST-V0-Y4-10 10
8,8 12 22 38 11 32 67 21 64 160527 QST-VO-Y4-12 10
R3/8 7,2 8 16 33 12 26,5 55 17 42,5 160528 QST-V0-3/5-8 10
8 10 19 37 12 30,5 61 17 52 160529 QST-V0-35-10 10
8,8 12 22 39 12 32,5 67 21 65,5 160530 QST-V0-3/-12 1
RYA 9,6 10 19 40 15 32 61 21 73 160531 QST-V0-Y2-10 1
9,9 12 22 42 15 34 67 21 88,5 160532 QST-V0-Y2-12 1
zavit G s tésnicim krouzkem
GYs 4,7 6 14 25 51 - 50,5 13 19 186 336 QST-VO-GY3-6 10
5,4 8 16 25,3 51 - 55,2 14 23 186 337 QST-V0-GY3-8 10
GY4 5,7 6 14 26,5 5,6 - 50,5 17 29 186 338 QST-VO-GY4-6 10
6 8 16 26,8 5,6 - 55,2 17 32 186 339 QST-V0-GY4-8 10
7,3 10 19 32,5 5,6 - 60,8 17 41 186 340 QST-V0-GY4-10 10
8,8 12 22,2 34,5 5,6 - 67,4 21 64 186 341 QST-V0-GY4-12 10
G3s 7,2 8 16 28,3 6,6 - 55,2 19 45 186 342 QST-V0-G3/3-8 10
8 10 19 34 6,6 - 60,8 19 51 186 343 QST-V0-G35-10 10
8,8 12 22,2 36 6,6 - 67,4 21 59 186 344 QST-V0-G35-12 1
G2 9,6 10 19 37 7,6 - 60,8 24 77 186 345 QST-V0-GY2-10 1
9,9 12 22,2 39 7,6 - 67,4 24 84 186 346 QST-V0-GY2-12 1
* mnoZstviv balenf
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nastréna Sroubenfi

Rozvody a spoje

&

=~

Sroubeni s nastrénymi koncovkami QS-VO0, Quick Star, ohnivzdorna FESTO

technické Gdaje

Spojky T s nastrénymi
koncovkami QST-VO N —
N 5 &
I 1 {
_ = S
T
| ()b
D1
L2
L1
Rozmeéry a ddaje pro objednavky
vngjsi & jmenovita D5 D6 H1 H2 L1 L2 hmotnost/ | ¢. dilu typ PE*
hadice svétlost 1%} 1%} kus
D1 [mm] ]
4 14 3,2 25 8 50 16 21,5 160533 QST-V0-6 10
8 5 16 3,2 27,5 9 55 18 31,5 160 534 QST-V0-8 10
10 6,7 19 4,2 30,5 12 61 24 48 160535 QST-V0-10 10
12 8,7 22 4,2 33,5 14 67 28 70,5 160 536 QST-V0-12 1

*  mnozstviv baleni
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Sroubeni s nastrénymi koncovkami QS, Quick Star

prisluSenstvi

Pomiicky pro uvolnéni hadic QSO
pomiicka pro uvolnéni
nastrénych Sroubeni QS

Rozméry a ddaje pro objednavky
vnéjsi & hadice hmotnost/kus
]

3..10

¢. dilu

158 419 QSO

typ

FESTO

*  mnozstviv baleni
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