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Kompakt Goriintii Sistemi SBOC-M/SBOI-M

Problem tanimi

Modern otomasyon sistemleri insan Yiiksek hizin dezavantaji: montorler ve
servis calisanlari hareket sirasinda
hatalari ve bunlarin nedenlerini direkt

olarak algilayamaz.

gbziiniin takip etmede zorlandig1 yiiksek
tiretim hizlar icin tasarlanir.

Uygulama ornekleri

e QOtomasyon sistemlerinin siirekliligi ve - Hareket proseslerinin daha kolay
yonetimi i¢in PC’de zaman
senkronizasyonlu goriintiilenmesi

- Hareket proseslerinin tekrarlama
hassasiyetini olumsuz etkileyen ve

malzemenin erken yaslanmasina

verimliligini arttirmak amaciyla servis

ve devreye alma icin yiiksek hizli

kameranin mobil dagitimi:

- Hareket sekanslarinin bosta
peryodlarinin tam yerinin
saptanmaslyla cevrim siiresinin
kisaltilmasi

- Cok eksenli sistemlerdeki eksenlerin
hareket siirelerinin optimum
harmonizasyonu, kritik
hareketlerin lokalize edilmesi

yerinin belirlenmesi

Uriin gamina genel bakis

neden olan istenmeyen titresimlerin

o Cerceve hiz1 185 ... 2000 resim/s

FESTO

« Bircok kamera Ethernet ile aga entegre edilebilir

« Kayit ve depolama elektronikleri kameraya entegre edilmistir

« Sensor coziinirlugl 640 x 480 piksel (monokrom)

o Kompakt dlgiler, diisiik agirlik
o Koruma sinifi IP65, IP67

Ek bilgi =» Internet: .../sbo

Ayrica sistem parametrelerini optimum
degerlerine set etmek gittikce
zorlasmaktadir.

Bu sorun SBOC-M ve SBOI-M yiiksek hizli
kameralarla giderilebilir: saniyede ikibin

e Qtomasyon sistemlerinin siirekliligini
arttirmak amaciyla yiiksek hizli
kameranin sabit montaj:

- Kameranin ring buffer’inda
proseslerin siirekli kaydi

kare hizina kadar hizli hareket
sekanslarini kaydederler. Kaydedilen
resim sekanslari daha sonra PC’de agir
cekim oynatilarak analiz edilebilir.

- Hata olusursa kayit harici bir
sinyalle durdurulur. Hatanin gegmisi
kamerada kaydedilerek analiz edilir

Tip Sensor ¢ozliniirltigi Sensor tipi Mercek montaji

SBOC-M 640 x 480 piksel, VGA ¢oziiniirliik Monokrom C baglantili veya CSY baglantili
standart mercek iin

SBOI-M Entegre mercek

1)  Koruyucu hortumsuz CS baglanti.

Teknik veriler onceden haber verilmeden degistirilebilir.

=> Internet: www.festo.com/catalogue/...
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Kompakt Goriintii Sistemi SBOC-M/SBOI-M FESTO

Teknik ozellikler
Malzemeler:
Govde: Eloksalli aliminyum
Kapak: Akrilik biitadien sitren,
giiclendirilmis cam fiber
Bakir ve PTFE icermez
Teknik ozellikler
Tip SBOC-M SBOI-M
Sensor ¢oziinirligi [pik- 640 x 480
sel]
Maruz kalma siiresi [ms] 0,04 ...1000
Kare hizi (tam goriintii) [fps] 185
Sensor tipi Monokrom
Mercek montaji Cbaglanti Entegre mercek
CS baglanti?
Calisma mesafesi [mm] [ Secilen mercege baglidir 22...1000
Goriintii alani [mm] [ Secilen mercege baglidir 14x10...520 x 390
Nominal ¢alisma gerilimi [vDC] |24
Bus baglantisi Ethernet arayiizii
____________________________________________________________________________________________________________________________________________|
1)  Koruyucu hortumsuz CS baglanti.
Calisma sartlari
Ortam sicakligi [ | -10... +50
Siparis kodu
SBO - M - R1 B
Tip
SBO Kompakt Goriintli Sistemi
Tasarim
C C baglantili veya CS Ubaglantili standart mercek icin
11 I Entegre mercek
Ekipman
M | Entegre uygulamaya dzel yazilim ile
Sensor ¢oziiniirliigi
R1 | 640 x 480 piksel, VGA ¢oziiniirliik
Sensor tipi
B | Monokrom

1)  Koruyucu hortumsuz CS baglanti.
Siparis ornegi:
SBOI-M-R1B
Entegre mercekli Kompakt Goriintii Sistemi SBO - uygulamaya 6zel yazilim entegre edilmis - 640 x 480 piksel, VGA ¢oziiniirliik, monokrom sensor tipi

E-780 => Internet: www.festo.com/catalogue/... Teknik veriler 6nceden haber verilmeden degistirilebilir.
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Kompakt Goriintii Sistemi SBOC-M/SBOI-M FESTO
Ekipmanlara genel bakis
Montaj ekipmanlari ve aksesuarlar => Sayfa/Internet
P
Kablolu soket SIM-M12-8GD-...-PU E-781
Kablo SBOA-K E-781
Adaptér kit SBOA-HMSV E-781
- | Mercek SBOL E-781
- | Adaptdr SBOL-C-5 (CS baglanti - C baglant) E-781
— | Gorintii sistemi SBOA-M-SYSTAINER E-781
Siparis bilgileri Siparis bilgileri
Tanim |Tan|m |Sipari§ kodu Tanim |Tan|m Siparis kodu
p—
Calisma gerilim beslemesi i¢cin kablolu soket Mercek
Diiz soket, M12x1, 8-pin 2m [SIM-M12-8GD-2-PU 12 mm odak derinlikli C baglanti SBOL-12
%ﬁ Acik ug, 8-pin
5m [SIM-M12-8GD-5-PU 25 mm odak derinlikli C baglanti SBOL-25
Kablo Ethernet diyagnostikleri icin Adaptor
Diiz soket, M12x1, 4-pin, 3m | SBOA-K30E-M12S Bosluk halkasi 5 mm SBOL-C-5
W D-kodlu @ (CS baglant - C baglantr)
RJ45 soket iy

Adaptor kit

Goriinti sistemi

L

amp
2 (B D

Ustten vidalanan adaptér plakali

SBOA-HMSV-39

Ustten vidalanan adaptér plakasiz

SBOA-HMSV-40

GY4 disi disli, tripodlarin iizerine
monte edilir

SBOA-HMSV-41

Teknik veriler onceden haber verilmeden degistirilebilir.

Systainer:

» [ © Kompakt Goriintii Sistemi

SBOC-M-R1B

Tripod montaj kiti

Zoom mercegi (10 — 40 mm)
Soketli gii¢ besleme {initesi
tetikleme butonu dahil

su
Manuel kablo makarasi
M12 - RJ45 Ethernet kablo
Ethernet crossover patch kablo
RJ45 soket
1000 W stk
e 2 tripod

(kamera ve 151k icin bir)
o FCT konfigiirasyon paketi
e Dokiimantasyon paketi

Tetikleme butonu i¢in uzatma kablo-

SBOA-M-SYSTAINER

=> Internet: www.festo.com/catalogue/...
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E-782

=> Internet: www.festo.com/catalogue/...

FESTO

Teknik veriler onceden haber verilmeden degistirilebilir.





