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Yaklasim sensorleri SMT/SME-10F, C-kanal igin

Teknik ozellikler
BN Malzemeler
O-{ex RO Govde:
LENP b= SMT: Polyamid
fr: NjA k“";l" PNP, kablolu SME: Polyamid, polifenilen silfid,
NPN BK: T yiiksek alasimli paslanmaz celik, nikel
[O-{]au R kapli pirin, poliiiretan

6r: N/A kontak, NPN, kablolu

Kablo kilifi: Politiretan

FESTO

Teknik ozellikler CAD verilerini indirmek icin =» www.festo.com
SMT-10F- PS-...-OF | PS-..-M5D | PS-..-M8D | NS-...-OF NS-...-M8D | 75-...-0F
Olciim prensibi Manyetik direncli
Anahtarlama cikisi PNP [ PNP/NPN [PNP [ NPN [ Kontaksiz, 2-telli
Anahtarlama elemani fonksiyonu N/A kontak
Calisma gerilimi araligi [vDC] |5..30 10...30
Maks. cikis akimi [mA] - | 200 | - | 200 50
Montaj tipi C-kanala takilir, silindir profili ile gomiili
Baglanti yonii Hat tipi
Yanal - Yanal
Kablo uzunlugu [m] 2,5 0,3 0,3 2,5 0,3 2,5
Uzunluk/genislik /yiikseklik [mm] 22/3/5 22/3/5 22/3/5 22/3/5 22/3/5 22/3/5
(20/3/8)V (20/3/8)1) (20/3/8)1) (20/3/8)1) (20/3/8)1)
SME-10F- DS-...-OF | DS-..-M5D | DS-..-M8D | 75-...-0F
Olciim prensibi Manyetik akim
Anahtarlama ¢ikis Kontak, iki kutuplu Kontak, iki kutuplu,
LED fonksiyonsuz
Anahtarlama elemani fonksiyonu N/A kontak
Calisma gerilimi araligi [vD(] 10...30 5..30
VA [10..30 5...30
Maks. cikis akimi [mA] 500 100
Montaj tipi C-kanala takilir, kanala tstten takilir
Baglanti yonii Hat tipi
Yanal - Yanal
Kablo uzunlugu [m] 2,5 0,3 0,3 2,5
Uzunluk/genislik /yiikseklik [mm] 22/3/5 22/3/5 22/3/5 22/3/5
(20/3/8)V (20/3/8)V (20/3/8)V
1) Parantez i¢indeki deger yandan baglanti icin.
Pin dagilimi M8D, DIN EN 60947-5-2"ye uygun
PS/NS/DS PS
Soket, 3-pin Soket, 3-pin
M8x1 Pin Kablo rengi Dagilim M5x0,5 Pin Kablo rengi Dagilim
1 1 Kahverengi + 1 1 Kahverengi +
@4 3 Mavi - 4 3 Mavi -
4 Siyah Cikis Siyah Cikis
3 3
Calisma sartlari
Ortam sicakligi [eq -20...
Ortam sicakligi [eq -5...+60
esnek kablo montaji ile

E-652

=> Internet: www.festo.com/catalogue/...

Teknik veriler onceden haber verilmeden degistirilebilir.
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Yaklasim sensorleri SMT/SME-10F, C-kanal igin FESTO
Siparis kodu
| - 10F - - 24V
Tip
SMT Yaklasim sensorii, manyetik direnli
SME Yaklasim sensorii, manyetik dilli
Tasarim
10F C-kanal igin, iistten kanala takilir
Anahtarlama cikisi, anahtarlama elemani fonksiyonu
SMT
PS PNP, N/A kontak, 3-telli
NS NPN, N/O kontak, 3-telli
1S Kontaksiz, 2-telli, N/A kontak
SME
DS N/O kontak, 3-telli
A N/O kontak, 2-telli
Nominal ¢alisma gerilimi
24V [ 24V DC
Elektriksel baglanti, kablo uzunlugu, baglanti yonii
Ko,3L Kablo, 0,3 m, hat tipi
K0,3Q  [Kablo, 0,3 m,yandan
K2,5L Kablo, 2,5 m, hat tipi
K2,5Q Kablo, 2,5 m, yandan
Baglanti teknolojisi
M5D M5x0,5 soketli kablo
M8D M8x1 soketli kablo
OE Actk ug
Yalniz anahtarlama ¢ikisli, anahtarlama elemani fonksiyonu PS, NS, DS.
Yalniz OF baglanti teknolojisi ile.
OE baglanti teknolojisi ile degil.
Yalniz M8D baglanti teknolojisi ile.
Yalniz anahtarlama ¢ikisli, anahtarlama elemani fonksiyonu PS, DS.
Siparis ornegi:
SMT-10F-PS-24V-K0,3L-M8D
Yaklasim sens6rii, manyetik direncli - C-kanal icin, kanala stten takilir - PNP, N/A kontak, 3-telli - 24 V DC - kablo, 0,3 m - baglanti anahtarlama eksenine dik agili -
M8x1 soketli kablo
Teknik veriler 6nceden haber verilmeden degistirilebilir. => Internet: www.festo.com/catalogue/... E-653
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Yaklagim sensorleri SMT/SME-10, C-kanal icin

Teknik ozellikler

+

O e R,
PNP m,
6r: N/A kontak, PNP, kablolu

T o

[O-(eu &

6r: N/A kontak, NPN, kablolu

Malzemeler

Govde:

SMT: Polyamid, nikel kapli piring

SME: Polifenilen siilfid, yiiksek alasimli
paslanmaz celik, nikel kapli piring,
politiretan

Kablo kilifi: Politiretan

=

FESTO

Teknik ozellikler CAD verilerini indirmek icin =» www.festo.com
SMT-10- PS |Ns
Olciim prensibi Manyetik direncli
Anahtarlama ¢ikis PNP | NPN
Anahtarlama elemani fonksiyonu N/A kontak
Calisma gerilimi araligi [vD(] 10...30
Maks. cikis akimi [mA] 200
Montaj tipi C-kanala takilir, kanala boylamasina takilir
Baglanti yonii Hat tipi
Yanal
Kablo uzunlugu [m] 0,3 0,3
2,5 2,5
Uzunluk/genislik /yiikseklik [mm] 22/4/6 22/4/6
(19/6/9)V (19/6/9)V
SME-10-
Olciim prensibi Manyetik akim
Anahtarlama ¢ikis Konvansiyonel kontak, iki kutuplu
Anahtarlama elemani fonksiyonu N/A kontak
Calisma gerilimi araligi [vD(] 12..27
VACQ [12..27
Maks. cikis akimi [mA] 100
Montaj tipi C-kanala takilir, kanala boylamasina takilir
Baglanti yonii Hat tipi
Yanal
Kablo uzunlugu [m] 0,3
2,5
Uzunluk/genislik /yiikseklik [mm] 22/4/6
(19/6/9)V
1) Parantez i¢indeki deger yandan baglanti icin.
Pin dagilimi, DIN EN 60947-5-2’ye uygun
Soket, 3-pin
M8x1 Pin Kablo rengi Dagilim
1 1 Kahverengi +
@ . Mavi .
4 Siyah Cikis
3
Calisma sartlari
SMT-10 SME-10
Ortam sicakligi [°C] =20 ... +60 -20...+70
Ortam sicakligi [°C] =5...+60 =5..+70
esnek kablo montaji ile

E-654

=> Internet: www.festo.com/catalogue/...

Teknik veriler onceden haber verilmeden degistirilebilir.
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Yaklagim sensorleri SMT/SME-10, C-kanal icin

FESTO

10 - -

LED

Siparis kodu
Tip
SMT Yaklagim sensorii, manyetik direncli
SME Yaklasim sensorii, manyetik dilli
Tasarim
10 C-kanal igin, sondan takilir

Anahtarlama cikisi, anahtarlama elemani fonksiyonu

SMT

PS PNP, N/A kontak, 3-telli
NS NPN, N/O kontak, 3-telli
SME

- | N/O kontak, 3-telli

Elektriksel baglanti, kablo uzunlugu, baglanti yonii

KL Kablo, 2,5 m, hat tipi
KQ Kablo, 2,5 m, yandan
SL M8x1 soketli kablo, 0,3 m, hat tipi
SQ M8x1 soketli kablo, 0,3 m, yandan

Anahtarlama durumu gostergesi

LED | Sari LED

Nominal ¢alisma gerilimi

24 [ 24V DC

Siparis ornegi:
SME-10-KL-LED-24

Yaklasim sens6rii, manyetik dilli - C-kanal igin, sondan takilir - N/A kontak, 3-telli - kablo, 2,5 m - anahtarlama ekseniyle ayni hizada - sari LED anahtarlama durumu gostergesi -

24V DC

Teknik veriler onceden haber verilmeden degistirilebilir.

=> Internet: www.festo.com/catalogue/...

E-655
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Yaklagim sensorleri SMT/SME-10, C-kanal icin

Ekipmanlara genel bakis

FESTO

Montaj eklentileri ve aksesuarlar > Montaj eklentileri ve aksesuarlar >
Sayfa/Inte Sayfa/Inte
rnet rnet

P P

Yaklasim sensorii SM...-10F-...-K2,5L-OE, kablolu E-652 Baglanti kablosu NEBU-M8W3 E-657

Yaklasim sensorii SM...-10F-...-K2,5Q-0E, kablolu E-652 SMBN-10 montaji E-657

Yaklasim sensorii SM...-10F-...-K0,3Q-M..., kablolu ve soketli E-652 Montaj kiti SMBR-10 E-657

Yaklasim sensorii SM...-10F-...-K0,3L-M..., kablolu ve soketli E-652 Montaj kiti WSM-...-SME-10 E-657

Yaklagim sensorii SM...-10-SQ, kablolu ve soketli E-654 Sensbr test cihazi SM-TEST-1 sm-test-1

[6] Yaklasim sensorii SM...-10-SL, kablolu ve soketli E-654 C-kanalli silindirler -

Yaklasim sensorii SM...-10-KQ, kablolu E-654 T-kanalli silindirler

Yaklasim sensorii SM...-10-KL, kablolu E-654 Kalem silindir

[9] Baglanti kablosu NEBU-M5G4-5-Q3-LE3 E-657 Acisal doner silindir DSM

Baglanti kablosu NEBU-M5G4-1-Q3-M8G3 E-657 - Tanimlama etiketi ASLR E-657

Baglanti kablosu NEBU-M5G4-1-Q3-M12G4 E-657 Giivenlik klipsi NEAU E-657

Baglanti kablosu NEBU-M8G3 E-657 Klips SMBK-8 E-657

E-656

=> Internet: www.festo.com/catalogue/...

Teknik veriler onceden haber verilmeden degistirilebilir.
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Yaklagim sensorleri SMT/SME-10, C-kanal icin FESTO
Siparis bilgileri Siparis bilgileri
Kablo uzunlugu | Siparis kodu | Boyut Siparis kodu pul
[m] Tanimlama etiketi
Baglanti kablosu 23x4 mm ASLR-L-423 34
[9]/[20]/11] M5x0,5 Teknik ozellikler = nebu %
5 NEBU-M5G4-K-5-Q3-LE3
‘}&/% 1 NEBU-M5G4-K-1-Q3-M8G3
/ 1 NEBU-M5G4-K-1-Q3-M12G4 Giivenlik klipsi
M8 NEAU-M8-GD 1
M8x1 Teknik ozellikler = E-857
2,5 NEBU-M8G3-K-2.5-LE3 M12 NEAU-M12-GD 1
5 NEBU-M8G3-K-5-LE3
2,5 NEBU-M8W3-K-2.5-LE3
5 NEBU-M8W3-K-5-LE3 Klips
@ - SMBK-10 1
Siparis bilgileri
o | 2l Sl 1y el 1) Cerceve basina ambalaj adedi.
Montaj
% 125...320 SMBN-10
[
SMBR-10-8
SMBR-10-10
SMBR-10-12
SMBR-10-16
SMBR-10-20
SMBR-10-25
SMBR-10-32
SMBR-10-40
SMBR-10-50
SMBR-10-63
WSM-6-SME-10
WSM-8-SME-10
WSM-10-SME-10
Teknik veriler dnceden haber verilmeden degistirilebilir. => Internet: www.festo.com/catalogue/... E-657
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E-658

=> Internet: www.festo.com/catalogue/...

FESTO

Teknik veriler onceden haber verilmeden degistirilebilir.





