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Pohony s ozubenym femenem ELGR

hlavni (daje

Vseobecné udaje

W optimalni pomér cena/vykon

M jednotka pfipravena k montazi pro
rychlou a jednoduchou konstrukci

M vysoka spolehlivost diky testované
Zivotnosti 5 000 km

Priklady pouZiti

W Pick and Place s uZite¢nou zatézi
a7 15kg

M polohovani a manipulace pfi
malych procesnich silach

W ovladani ochrannych krytl na
obréabécich strojich

Parametry pohonii

Udaje v tabulce jsou maximalni
hodnoty.

Pfesné hodnoty pro jednotlivé
varianty zjistite v odpovidajicich

M montaz motoru, s identickym
upeviiovacim pfisluSenstvim,
mozZnost montaZze ze 4 stran

M kompletni sada pro jednoduché
a prostorové (sporné feSeni
snimani koncovych poloh

M kluzné vedeni
- pro malou zatéz
- omezena charakteristika pfi
zatiZeni krouticim momentem
— ville vedeni= 0,05 mm
(stav pfi dodavce)

FESTO

M vedeni v kulickovych obéZnych
pouzdrech
- pro stfedni zatéze
- velmi dobra charakteristika pfi
zatiZeni krouticim momentem
— vedenf bez ville (pfedepjaté
vodicT prvky)

technickych ddajich.
konstrukce velikost pracovni zdvih | rychlost opakovatelna | posuvova sila | vlastnosti vedeni
presnost sily a momenty

Fy Fz Mx My Mz
[mm] [m/s] [mm] [N] [N] [N] (Nm] | [Nm] | [Nm]

35 50 ... 800 3 +0,1 50 50 50 2,5 20 20

45 50 ...1 000 3 +0,1 100 100 100 5 40 40
55 50 ..1500 3 +0,1 350 300 300 15 124 124

~  upozornéni

software pro navrh
PositioningDrives
www.festo.cz

=> internet: www.festo.cz
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Pohony s ozubenym femenem ELGR

hlavni (daje

FESTO

Systém pohonu s ozubenym femenem, motoru, ovladace motoru a montazni sady motoru

pohon s ozubenym femenem, vedeni v kulickovych obéznych pouzdrech nebo kluzné

motor

ovladat motoru

montazni sada motoru

axialni sada

2010/09 - zmény vyhrazeny => internet: www.festo.cz

servomotor EMMS-AS
krokovy motor EMMS-ST

upozornéni

Pro pohon s ozubenym femenem
ELGR a motory se dodavaji vzajemné
prizplisobena a kompletni fesent.

katalogové idaje =» internet: ovlada¢ motoru

ovladat servomotoru CMMP-AS,
CMMS-AS

ovladat krokového motoru
CMMS-ST

Sada se sklada z:

M pfiruby motoru

M spojkové skiiné

W spojky

W Sroubll

W kamen{ do drazky



FESTO

MAN
Ao

Pohony s ozubenym femenem ELGR

prehled periférii

ny - 2010/09

zmény vyhraze

: www.festo.cz



Pohony s ozubenym femenem ELGR

prehled periférii

Varianty a pfislusenstvi

novinka

FESTO

typ kratky popis => strana/internet
kryci lista do drazky M pro ochranu pfed zne€isténim 21
NC
stfedici dutinka W pro vystfedéni zatéZe a montaznich dilli na sanich 21
7BH W 2 stfedici dutinky obsaZeny v dodavce pohonu
profilové upevnéni k upevnéni pohonu za pfedni viko 20
MA
kéamen do drazky pro upevnéni montaznich dilli 21
NM
spinaci lidta ke sniméni polohy sanf 20
SA, SB
[6]  driaky Eidel adaptér pro upevnéni indukéniho €idla na pohon 20
SA, SB
pribliZovaci idla, drazka T W indukéni pribliZovaci Cidla, do drazky T 21
SA, SB B y objednaciho kédu SA, SB je soutasti dodavky 1 spinaci liSta a 1 drzak Cidel
Cep hfidele W podle potfeby lze pouZit jako alternativni rozhrani 21
EA M pro kombinace pohonii/motoru =» 18 cep hfidele nepotfebujete
[9]  motor motory s brzdou nebo bez ni specialné pfizplisobené pro pohony 18
EMMS
axialni sada pro axialni montaZ motoru (zahrnuje spojku, téleso spojky a prirubu motoru) 18
EAMM
- spojovaci kabely pro pfiblizovaci ¢idla (objednaci kod SA a SB) 21
NEBU

2010/09 - zmény vyhrazeny
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Pohony s ozubenym femenem ELGR

vysvétleni typového znaceni

FESTO

45 -| 500 -

30H

ELGR - 8B
typ
ELGR pfimocary pohon
funkce pohonu
B ‘ ozubeny femen
vedeni
- vedeni v kulitkovych ob&Znych pouzdrech
GF kluzné vedeni
| velikost |
' zdvih [mm] |

‘ rezerva zdvihu ‘

sané

- sané, standardni

L sané, dlouhé

pfidavné sané

- Zadné pfidavné sané

R 1 sané vpravo

L 1 sané vlevo

ZB 1 sané vpravo, 1 sané vlevo

=> internet: www.festo.cz
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Pohony s ozubenym femenem ELGR FESTO

vysvétleni typového znaceni

> + | 25A 4NM EA 2MA
pribliZovaci ¢idla
..SA pribliZzovaci Cidlo (SIES), induként,
drazka 8, PNP, spinaci, kabel 7,5 m
..SB pribliZzovaci Cidlo (SIES), induként,
drazka 8, PNP, rozpinaci, kabel 7,5 m
krytka
.NC [ pro upeviiovaci drézku

kamen do drazky

..NM

‘ pro upeviiovaci drazku

Cep hridele

.EA | Eephfidele
profilové upevnéni
..MA ‘ profilové upevnéni

2010/09 - zmény vyhrazeny
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Pohony s ozubenym femenem ELGR

technické ddaje

funkce - 0 - velikost

35..55
— -
|- detkazavin

50.. 1500 mm i

www.festo.com/en/

spare parts service

FESTO

servis oprav
Obecné technickeé adaje
velikost 35 45 55
konstrukce primocary elektromechanicky pohon s ozubenym femenem
vedeni vedeni v kulitkovych obé&Znych pouzdrech
kluzné vedeni
montazni poloha libovolna
pracovni zdvih [mm] 50 ... 800 50..1 000 50 ..1 500
max. posuvova sila Fy [N] 50 100 350
max. moment pfi chodu naprazdno [Nm] 0,1 0,2 0,4
max. moment pohonu [Nm] 0,46 1,24 5
max. posuvovy odpor pfi chodu naprazdno  [N] 10,8 16,1 27,9
max. rychlost
vedeni v kulickovyich obéznych [m/s] 3
pouzdrech
kluzné vedeni [m/s] 1
max. zrychleni?) [m/s?] 50
opakovatelna presnost [mm] +0,1
1) maximalni zrychlenf zavisi na pohybujici se hmotnosti, momentu pohonu a max. posuvové sile
Provozni a okolni podminky
teplota okoli
vedeniv kulickowvych obé&Znych [°C] -10 ... +50
pouzdrech
kluzné vedeni [°C] 0..+40
stupen kryti IP20
doba sepnuti [%] 100
Hmotnost [kg]
velikost 35 45 55
vedeni v kulickovych obé&Znych pouzdrech
zakladnf hmotnost pfi zdvihu 0 mm?)
sané, standardni 1,5 3,2 5,4
dlouhé sané 1,9 4,3 7,4
prirGstek hmotnosti na 1 000 mm zdvihu 2,5 5,0 7,8
pohybujici se hmotnost 0,5 1,1 1,9
sané
sané, standardni 0,5 1,0 1,8
dlouhé sané 0,8 1,7 3,0
pfidavné sané 0,4 0,9 1,7

1) e sani

=> internet: www.festo.cz
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Pohony s ozubenym femenem ELGR

technické ddaje

- novinka

FESTO

Hmotnost [kg]
velikost 35 45 55
kluzné vedeni
zakladnf hmotnost pfi zdvihu 0 mm?)
sané, standardni 1,4 3,1 5,1
dlouhé sané 1,9 4,3 7,3
prirGstek hmotnosti na 1 000 mm zdvihu 2,5 5,0 7,8
pohybujici se hmotnost 0,4 0,9 1,5
sané
sané, standardni 0,4 0,9 1,5
dlouhé sané 0,7 1,6 2,8
pfidavné sané 0,3 0,7 1,3
1) e sani
Ozubeny femen
velikost 35 45 55
rozteC [mm] 2 3 3
protaZeni [%] 0,094 0,08 0,21
Sitka [mm] 10 15 19,3
cinny primér [mm] 18,46 24,83 28,65
posuvova konstanta [mm/U] 58 78 90
Momenty setrvacnosti
velikost 35 45 55
Jo
sané, standardni [kg mm?] 40,26 155,13 360,48
dlouhé sané [kg mm?] 66,50 271,52 638,74
J na metr zdvihu kgmm2/m] [0,26 1,06 1,88
JL na kg uZitetné zatéze [kg mm?/kg] | 85,19 154,13 205,21
Jw pFidavné sané [kg mm?] 36,75 136,55 301,92

Moment setrvacnosti J celého
pohonu se vypotita nasledovné:

Ja=Jo +KxJw+Jy x pracovni zdvih [m] + ) x Mysitetna zates [kl

K

= pocet pfidavnych sani

Materialy
funkéni fez
’ A F 1 : ] |
] <|| fffff ! |
|
=S tuuny
= e =
o/ 2
1 — 1
¥ 15 3 5 ) 1%
Pohon
prednf viko, profil tvarny legovany hlinik, eloxovany
vodici tyEe ocel
sané, profil tvarny legovany hlinik, eloxovany
ozubeny femen polychloroprén s materialem Glascord a nylonovym povlakem
femenice silné legovana ocel, nerezova

upozornéni k materialu

odpovida RoHS

obsahuje latky LABS (branici nanasent lak)

2010/09 - zmény vyhrazeny
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Pohony s ozubenym femenem ELGR

technické ddaje

Hodnoty zatizeni

Uvedené sily a momenty se vztahuiji
na stfed vedeni. Bod plsobeni je
priisecik stfedu sani v podélném
sméru.

Uvedené hodnoty nesméji byt

v dynamickém provozu prekroceny.
Pfitom je nutné vénovat pozornost
zv|asté brzdéni.

Pokud na pohon plsobi vice uvede-

nych sil a moment{ soucasné, musi

_ |Fy,dyn| |Fz,dyn|

Vypocet srovnavaciho faktoru zatiZeni:

x,dyn| |M

FESTO

y,dyn|

M
byt kromé uvedenych maximalnich fy + |

hodnot zatiZeni dodrZena jesté
nasledujici rovnice:

" Fymax. FZmax.

MXmax, ~ Mymax.

|Mz,dyn| <1
Mz ax.

Pfipustné sily a momenty pro Zivotnost 5 000 km
vedeni kluzné vedeni vedeni v kulickovych obé&Znych pouzdrech
velikost 35 45 55 35 45 55
Fymaxs FZmax [N] 50 100 300 50 100 300
sané, standardni
MXmax, [Nm] 1 2,5 5 2,5 5 15
Mymax. [Nm] 4 16 16 48
MZiax. [Nm] 4 16 16 48
dlouhé sané
MXmax. [Nm] 1 2,5 5 2,5 5 15
Mymax. [Nm] 10 20 40 20 40 124
Mzax. [Nm] 10 20 40 20 40 124
Zivotnost

Zivotnost vedenf zavisi na zatiZenf.
PFibliznou Zivotnost vedeni lze od-
vodit z charakteristiky srovnavaciho

nosti, jak to ukazuje uvedeny
diagram.

Srovnavaci faktor zatiZeni f, ve vztahu k Zivotnosti

357
3%
25 X

2 2 NESY
15 =
1 <

0.5
0
100 1000

50000
1 [km]

upozornéni

software pro navrh
PositioningDrives
www.festo.cz

10

faktoru zatiZeni f, ve vztahu k Zivot-

Toto schéma poskytuje pouze nez 1,5, je nezbytné konzultovat
teoretickou hodnotu. Pokud je s mistnim zastoupenim spolecnosti
srovnavaci faktor zatizenf f, vySsi Festo.

priklad:

Budete pohybovat zaté7i X kg.

Z vypottu podle vy3e uvedené rovnice
dostaneme srovnavaci faktor zatizeni
fy 1,5. Podle diagramu ma vedeni
Zivotnost cca 1 500 km.

SniZenim zrychleni se snizi hodnoty
Mz a My. Pokud tedy srovnavaci
faktor zatizeni klesne na hodnotu 1,
Zivotnost dosahne 5 000 km.

=> internet: www.festo.cz zmény vyhrazeny - 2010/09
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Pohony s ozubenym femenem ELGR FESTO

technické ddaje

Max. zatizeni pfi vodorovné montazi

Charakteristiky v diagramu odpovidaji
maximalnimu doporucenému priihybu
0,5 mm.

Proto tento pohon nelze od ur¢ité
délky zdvihu jiZ zatéZovat na

maximum.
300
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Pohony s ozubenym femenem ELGR

technické ddaje

Posuvova sila Fy, v zavislosti na vstupnim momentu M
ELGR-35

ELGR-45

50

FESTO
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Pohony s ozubenym femenem ELGR

technické ddaje

Rezerva zdvihu
L1

L18 L19

s :
HCOH

HOr

M rezerva zdvihu je bezpe€nostni
vzdalenost, ktera by méla byt
ponechana na obou stranach
pohonu

Zkraceni pracovniho zdvihu

B soucet jmenovitého zdvihu a 2x
rezervy zdvihu nesmf pfesahovat
maximalni pracovni zdvih

u standardnich sanf nebo dlouhych sanf L s pridavnymi sanémi ZR/ZL/ZB

L7 L1§

L17

0

o

B U pohonu s ozubenym femenem
s pfidavnymi sanémi se pracovni

B Pfi objednani varianty dlouhych
sani L nejsou pfidavné sané

L18 =
L19 =

jmenovity zdvih
rezerva zdvihu

W délku rezervy zdvihu lze zvolit
libovolné

M rezerva zdvihu se definuje
parametrem ,,rezerva zdvihu“
ve stavebnici vyrobkil

L7 = délka sani

L16 = vzdalenost mezi obéma
sanémi

L17=  délka pfidavnych sani

Priklad:

typ ELGR-TB-35-500-...-ZR

- novinka

FESTO

Pfiklad:
Typ ELGR-TB-45-500-20H-.

jmenovity zdvih =500 mm
2x rezerva zdvihu =40 mm
pracovni zdvih =540 mm

(540 mm = 500 mm + 2x 20 mm)

pracovni zdvih

zdvih zkracuje o délku pfidavnych prodlouZeny. pracovni zdvih =500 mm s pridavnymi sanémi =414 mm
sani a vzdalenost mezi obéma L16 =10 mm (500 mm - 10 mm - 76 mm)
sanémi. L7,L17 =76 mm
Rozméry - pfidavné sané
velikost 35 45 55
délka L17 [mm] 76 96 116
vzdalenost mezi sanémiL16 [mm] >0
Momenty ploch 2. stupné
osaY velikost 35 45 55
ly [mmé4] |3,77x103 1,57x104 3,83x104
Iz [mm4] | 1,89x10° 8,08x10° 1,85x106

Doporucené mezni hodnoty prithybu

Doporucujeme zachovat priihyb
maximalné 0,5 mm, aby nebyla
ovlivnéna funkce pohonu.

2010/09 - zmény vyhrazeny

VEtSi deformace mohou zvysit tfeni
a opotfebeni a tak zkratit Zivotnost.

=> internet: www.festo.cz
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Pohony s ozubenym femenem ELGR

technické ddaje

FESTO

CAD modely ke stazeni =» www.festo.cz/engineering

Rozméry
L10  _nxL9% i
B2 L4 D4 m
1 ‘ =
| | -
R | e
T LT :‘ || 00 oI
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0 T
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T 1
B3_| |B4 LS L6 L8
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B1 L2 |
L1+
+
profil
ELGR-35 ELGR-55
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S
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2D 95
O G Ty
B3 0

14
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pricist zdvih + 2x rezerva zdvihu

zmény vyhrazeny - 2010/09



- novinka

» ~
Pohony s ozubenym fremenem ELGR FESTO
technické ddaje
velikost B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 D1 D2 D3 D4 H1 H2
%) %) %) %)
H7 H7 H7
ELGR-35 37 35 20 7,5 9,5 17,5 8 15 27 80 39
ELGR-35-L ’ ’ ’
ELGR-45 47 45 20 12,5 14,5 1 22,5 10 20 38 7 117 57,5
ELGR-45-L ’ ’ ’ ’
ELGR-55
57 55 30 12,5 14,5 27,5 16 25 48 137 67,5
ELGR-55-L
velikost H3 H4 H5 Hé H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15
ELGR-35 78 19 40 7,5 63 39 21 9,5 15,5 13,5 49 23,5 20
ELGR-35-L ’ ’ ’ ’ ’
ELGR-45
115 32,5 50 12,5 90 57,5 34,5 14,5 23 21 71 34,5 25
ELGR-45-L
ELGR-55
135 32,5 70 12,5 110 67,5 34,5 14,5 25,5 23,5 86 42 35
ELGR-55-L
velikost L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 n T1 T2 T3
+0,1
ELGR- 1 76 70 20 1
OR35 8 89 51 25,5 45 30 3,1 1,6
ELGR-35-L 248 124 146 140 40 2
ELGR-45 21 108 6 0 25 1
) 60 30 3 54 4 4 40 3 1,7 1,6
ELGR-45-L 309 153 186 180 50 2
ELGR- 2 12 116 110 35 1
GR-55 43 0 62 31 56 40 4,5 2
ELGR-55-L 353 175 226 220 70 2
2010/09 - zmény vyhrazeny => internet: www.festo.cz 15
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Pohony s ozubenym femenem ELGR FESTO

(idaje pro objednévky — stavebnice vyrobki

Tabulka pro objednavky

velikost 35 45 55 podminky | kod zadani
J—
[M] €. stavebnice 560505 560506 560507
konstrukce pfimocary pohon ELGR ELGR
druh pohonu ozubeny femen -TB -TB
E vedeni vedeni v kulickovych obé&Znych pouzdrech
kluzné vedeni -GF
—
[M] velikost 35 45 55
délka zdvihu [mm] | 1...800 1..1000 1..1500
rezerva zdvihu [mm] {0 ...999 (0 = Zadna rezerva zdvihu) -..H
ﬁ provedeni sani sané, standardni
sang, dlouhé L
pridavné sané zadné pfidavné sané
1 sané vpravo -ZR
1 sané vlevo -ZL
1 sané vpravo, 1 sané vlevo -ZB
prislusenstvi prislusenstvi volné priloZzeno + +
pribliZovaci cidlo (SIES), 1..6 ..SA
induként, drazka 8, PNP, spinacf,
kabel 7,5 m, v¢. spinac listy
a drzaki Cidel
pribliZzovaci cidlo (SIES), 1..6 ..SB
indukéni, drazka 8, PNP,
rozpinaci, kabel 7,5 m,
V€. spinac liSty a drzakd cidel
kryt drazky pro upevnéni 1 ... 50 (1=2 kusy dlouhé 500 mm) ..NC
kameny do upeviovacidrazky |1 ..99 ..NM
Cep hridele 1.4 ..EA
profilové upevnéni 1.2 ..MA
L Soucet jmenovitého zdvihu a 2x rezervy zdvihu nesmf pfesahovat maximalni délku zdvihu.

IR,ZL,ZB  zkracenf pracovniho zdvihu = 13

kod pro objednavky
| (R [=[B || |- | |- | |- | |+ | | | | | |

2010/09 - zmény vyhrazeny => internet: www.festo.cz 17




Pohony s ozubenym femenem ELGR

prislusenstvi

Pfipustné kombinace pohont a motori s axialni sadou — bez prevodovky

FESTO

motor axialni sada axialni sada je sloZena z téchto ¢asti:
priruba motoru spojka spojkova skfin
d g@@
typ ¢. dilu ¢. dilu ¢. dilu ¢. dilu
typ typ typ typ
ELGR-35
se servomotorem
EMMS-AS-55-S-... 1133400 558176 557999 1133397

EAMM-A-R27-55A

EAMF-A-38A-55A

EAMD-19-15-9-8X10

EAMK-A-R27-38A

s krokovym motorem

EMMS-ST-57-S-... 1133403 560692 561292 1133397
EMMS-ST-57-M-... EAMM-A-R27-57A EAMF-A-38A-57A EAMD-16-15-6.35-8X10 EAMK-A-R27-38A
ELGR-45

se servomotorem

EMMS-AS-70-S-... 1133401 558018 558000 1133398
EMMS-AS-70-M-... EAMM-A-R38-70A EAMF-A-38A-70A EAMD-25-22-11-10X12 EAMK-A-R38-38A
s krokovym motorem

EMMS-ST-87-S-... 1133404 560693 558000 1133398
EMMS-ST-87-M-... EAMM-A-R38-87A EAMF-A-38A-87A EAMD-25-22-11-10X12 EAMK-A-R38-38A
ELGR-55

se servomotorem

EMMS-AS-100-5-...

1133402
EAMM-A-R48-100A

558020
EAMF-A-48A-100A

558002
EAMD-42-40-19-16X25

1133399
EAMK-A-R48-48A

s krokovym motorem

EMMS-ST-87-S-... 1133405 560695 558001 1133399

EMMS-ST-87-M-... EAMM-A-R48-87A EAMF-A-48A-87A EAMD-32-32-11-16X20 EAMK-A-R48-48A
EMMS-ST-87-L-...
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Pohony s ozubenym femenem ELGR

prislusenstvi

Axialni sady EAMM-A-...
material:
téleso spojky, naboje spojky,

L1

- novinka

FESTO

N
pfiruba motoru: hlinik V
Srouby: pozinkovana ocel
~ : | —)
- ﬁ‘
3 ]
Schématicky nakres:
axialni sada
pohon s ozubenym Femenem
motor
Obecné technickeé adaje
EAMM-A-... R27- R38- R48-
55A 57A 70A 87A 87A 100A
prenositelny kroutici moment [Nm] 2 1,6 4,4 4,4 12,5 17
moment setrvacnosti [kgm?] 0,445 0,355 3,2 3,2 14,5 39
max. otacky [1/min] 10 000 10 000 8 000 8 000 8 000 6 000
montazni poloha libovolna
Provozni a okolni podminky
teplota okoli [°C] =10 ... +60
skladovaci teplota [°C] —25... +60
stupefi kryti?) IP40
relativni vlhkost vzduchu [%] 0..95
1) pouze v kombinaci s namontovanym motorem a namontovanym pohonem
Rozméry a @idaje pro objednavky
typ B1 L1 hmotnost ¢. dilu typ
(]
EAMM-A-R27-55A 55 26 170 1133400 EAMM-A-R27-55A
EAMM-A-R27-57A 56 26 170 1133403 EAMM-A-R27-57A
EAMM-A-R38-70A 70 33,75 350 1133401 EAMM-A-R38-70A
EAMM-A-R38-87A 85,8 38 530 1133404 EAMM-A-R38-87A
EAMM-A-R48-87A 85,8 44 590 1133405 EAMM-A-R48-87A
EAMM-A-R48-100A 100,5 59 970 1133402 EAMM-A-R48-100A
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Pohony s ozubenym femenem ELGR

prisludenstvi

Upevnéni za profil MUE
(objednaci kod MA)

material:
eloxovany hlinik
odpovida RoHS

H2

Rozméry a ddaje pro objednavky
pro velikost B1 B2 B3 D1 H1 H2 H3 H4
(%)
35 51 8 43 3,4 78 6 5,5 2,3
45 69 12 57 5,5 115 10 9 3,2
55 79 12 67 5,5 135 10 9 3,2
pro velikost H5 L1 L2 L3 L4 hmotnost ¢. dilu typ
(s]
35 11 40 20 94 86 20 558042  MUE-50
45 17,5 52 40 139 127 32 562238 MUE-45
55 17,5 52 40 159 147 32 562238 MUE-45
Drzaky Cidel EAPM-...-SHS, material:

Spinaci listy EAPM-...-SLS
(objednaci kod SA/SB)

i )

spinaci liSta: pozinkovana ocel
drZak tidel: tvarny legovany
hlinik, eloxovany

odpovida RoHS

EEE
H1

k-
-1
EAPM-L4-SHS
[ I
b
b |
b [ ] [ 0
EAPM-L4-SLS ==X 100)&s
L1 L1
Rozméry a ddaje pro objednavky
pro velikost B1 H1 L1 hmotnost ¢. dilu typ
(]
drzaky idel
35, 45, 55 \ 9 \ 6,5 \ 44 120 (567537 EAPM-L4-SHS
spinaci lista
35, 45, 55 \ 10 \ 11 \ 57,5 15 1567538 EAPM-L4-SLS
20 => internet: www.festo.cz zmény vyhrazeny - 2010/09
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Pohony s ozubenym femenem ELGR FESTO
prislusenstvi
Udaje pro objednavky
pro velikost poznamka objednaci kdd ¢. dilu typ PED
¢ep hridele EAMB
’ 35 alternativni rozhrani EA 558034 EAMB-16-7-8X15-8X10 1
3 45 558035 EAMB-18-9-8X16-10X12
s 55 558036  EAMB-24-6-15X21-16X20
kameny do drazky NST
35 pro upeviiovaci drazku NM 558045  NST-3-M3 1
@ 45, 55 150914  NST-5-M5
stredici dutinka ZBH2)
@ 35, 45, 55 pro sané - 186717 ZBH-7 10
kryci lista do drazky ABP
45, 55 pro upeviiovaci drazku NC 151681  ABP-5 2
% po 0,5m
1)  mnoZstvi v baleni
2) 2 sttedici dutinky obsazeny v dodévce pohonu
Udaje pro objednavky - pfiblizovaci ¢idla do drazky T, indukéni katalogové Gidaje =» internet: sies
upevnéni elektrické pfipojent spinaci délka kabelu |objednacikdd | €. dilu typ
wystup [m]
spinaci
nasazuje se shora kabel, 3 vodice PNP 7,5 SA 551386  SIES-8M-PS-24V-K-7,5-OE
/ do drazky, vestavné konektor M8x1, 3 piny 0,3 - 551387  SIES-8M-PS-24V-K-0,3-M8D
do profilu vélce kabel, 3 vodite NPN 7,5 - 551396  SIES-8M-NS-24V-K-7,5-OE
konektor M8x1, 3 piny 0,3 - 551397  SIES-8M-NS-24V-K-0,3-M8D
rozpinaci
nasazuje se shora kabel, 3 vodice PNP 7,5 SB 551391  SIES-8M-P0O-24V-K-7,5-0OE
% do drazky, vestavné konektor M8x1, 3 piny 0,3 - 551392  SIES-8M-P0-24V-K-0,3-M8D
do profilu vélce kabel, 3 vodite NPN 7,5 - 551401  SIES-8M-NO-24V-K-7,5-OE
konektor M8x1, 3 piny 0,3 - 551402  SIES-8M-NO-24V-K-0,3-M8D
Udaje pro objednavky - spojovaci kabely katalogové idaje =» internet: nebu
elektrické pfipojeni vlevo elektrické pfipojeni vpravo délka kabelu | €. dilu typ
(m]
pfima zésuvka, M8x1, 3 piny kabel, volny konec, 3 vodice 2,5 541333  NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
W 5 541334 NEBU-M8G3-K-5-LE3
hlova zasuvka, M8x1, 3 piny kabel, volny konec, 3 vodicte 2,5 541338  NEBU-M8W3-K-2.5-LE3
@ 5 541341  NEBU-M8W3-K-5-LE3
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