
Ventile für besondere Einsatzfälle 
FESTO Anschlußplatten für Cassettenventile 

Anschlußplatte Typ CAS-Vfe 
Anschlüsse seitlich 
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Anschlußplatte Typ CAU-Vfe 
Anschlüsse unten 
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Anschlußplatte Typ CAB-Vfe 
für Batteriemontage 

Zubehör: 
Abdeckplatte für Leerplätze 
Bestellbezeichnung 7661 CDB-Vfe 

Endplatten-Bausatz 
Typ CEPB-V2-B 
für Batteriemontage 
Lieferumfang: 
2 Endplatten Typ CEP-'/s-B, 3 Verschlußscheiben 
NSC-'/2, 3 O-Ringe, 1 Blindstopfen B-% für P-An-
schluß und Befestigungsschrauben 

Einzelplatte siehe 2.942 

Verschlußscheibe Typ NSC-V2 
Zum Verschließen der Sammelleitungen 
P, R, S zwischen End- und Batterieplatte 
oder zwischen 2 Batterieplatten. 
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Zum Lieferumfang gehören die 
zur Montage benötigten 
Schrauben und O-Ringe 
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Bestellbezeichnung Teile-Nr./Typ 5801 CAS-Vfc 5802 CAU-Vfe 5800CAB-'/2 10638 CEPB-'?-B 5923 NSC-Vi 
Befestigungsart Durchgangsbohrungen Batteriemontage -
Anschluß Arbeitsleitungen G . G : G'/fc G VA -

Steuerleitungen G 'E , G Va G' / 8 - -
Normalnenndurchfluß mit Ventil 2700 l/min 2700 l/min - - -
Werkstoffe GD-AI Kunststoff 
Gewicht 0,520 kg 0,500 kg 0,470 kg 1,420 kg 0.002 kg 

Änderungen vorbehalten 5.7/46-1 

jact
Rechteck

jact
Rechteck


