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Wartungsgerate-Kombinationen MSB, Baureihe MS FESTO

Lieferiibersicht Wartungsgerdte Baureihe MS

Typ Bau- Druckregelbereich Filterfeinheit
grofe [bar] [pm]
Pneumatischer 0,05| 0,05( 0,1 | 0,3 ( 0,1 | 0,5
Anschluss im
Gehduse Anschlussplatte 0,7 | 25| 4 7 | 12| 16 |0,01| 1 5 | 40
Code AG... D2 (D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | A B C E
Wartungseinheiten
MSB-FRC 4 GYs, G4 GYs, GV4, G3s - - - | | | | - - - | | | |
6 GV4, G GY2 | GV4, G/ GV2, G34 - - - u u - - - u u
9 _
12 -
Wartungsgerite-Kombinationen (weitere Varianten bestellbar iiber Konfigurator = Internet: msb4, msbé oder msb9)
MSB 4 GV GYs, GV4, G - - - | m | m |- - - | m | m
6 GY2 GV4, G, GY2, G¥ - - - L L - - - L L
9 _
12 -
Einzelgerdte
Filterregel- 4 GYs, G4 GYs, GV4, G3s - - | | | - - - | |
ventile 6 GV, G348 GY2 | GVY4, G35 GY2, G¥4 - - | ] | ] - - ] ]
MS-LFR 9 G¥%, G1 GY2, G34, G1, G1V4, G1Y2| - - L] L] L] L] - - L] L]
12 - G1, G1%, G1Y2, G2 - - - PR - - I
Filter 4 GYB, GV4 GYB, G4, G3/8 - - - - - - - - | ] | ]
MS-LF 6 GV4, G38 GY2 | GV4, G3/, GlA2, G34 - - - - - - - - | |
9 G3%, G1 GY2, G¥4, G1, G1V4, G1Y2| - - - - - - - - u u
12 - G1, G1V%4, G1Y4, G2 - - - - - - - - L] L]
Fein- und 4 GYB, GV4 GYB, GVY4, G3/8 - - - - - - ] | ] - -
Feinstfilter 6 GV4, G3/ GY2 | GV4, G3/, G142, G34 - - - - - - | | - -
MS-LFM 9 G3%, G1 GY3, G34, G1, G1V4, G1Y2| - - - - - - | | - -
12 - G1, G1%4, G1Y4, G2 - - - - - - L] L] - -
Aktivkohle- 4 GY8, GV GY8, GV, G38 - - - - - - - - - -
filter 6 GV4, G38 GY2 | GV4, G3/, GlA2, G34 - - - - - - - - - -
MS-LFX 9 G3%, G1 GY3, G34, G1, G1V4, G1Y2| - - - - - - - - - -
12 - G1, G1V%4, G1Y4, G2 - - - - - - - - - -
Wasser- 4 -
abscheider 6 GV4, G3 GY2 | GV4, G3/, G142, G34 - - - - - - - - - -
MS-LWS 9 G3%, G1 GY2, G34, G1, G1V4, G1Y2| - - - - - - - - - -
12 - G1, G1%4, G1Y4, G2 - - - - - - - - - -
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Wartungsgerate-Kombinationen MSB, Baureihe MS FESTO

Lieferiibersicht Wartungsgerdte Baureihe MS

Typ Bau- |Schalen- Kondensatablass Druckanzeige Abschlie3- | Optionen => Seite/
grofie |schutz barkeit Internet
2 @ S
E s |« g le3 5| 3| [s | 2,
2|, |2 |2 |3 |2858¢E| &| 8| & g, =8| 5 |E=
P |E |8 | B |5 |2EsE (g8l | | EREEZR|T B
S| S |S |5 |E 2585|582l 8| 8|5 Beglac|s |88
2|23 |3 |2 |c°E2|2S|E5|85|8 EES|Eg|2 £,
g (g |5 |2 | |s€eE|9n|m3(83|S EO3|SE|2 |85
S |s |E |8 |2 |5L2c|e=RE335|&8 FER|la®m| & 8¢
Code R u M H v E. VS | AG | A8 | A4 | AD AS | E11 S y4
Wartungseinheiten
MSB-FRC 4 | ] - | ] - | ] - - | ] - - - | - - B | msb4
6 | ] | ] | ] - | ] - - | ] - - - | - - B | msbé6
9 Z
12 - -
Wartungsgerate-Kombinationen
MSB 4 | ] | ] | ] - | ] - - | ] - - - | ] - - | ]
6 | | | - | - - | - - - | - - |
9 _ Z
12 - -
Einzelgerdte
Filterregel- 4 | | | | | - | | | | | | | - B[ ms4-lfr
ventile 6 ] ] | | | | | | ] - | ] | ] | ] | - B | ms6-Ifr
MS-LFR 9 - ] | | | | | | - | ] | ] | ] | - B | ms9-Ifr
12 - | ] | ] - | ] | ] ] | ] - | ] - | ] | - B | ms12-Ifr
Filter 4 | ] | ] | ] | ] | ] - - - - - - - - - B | ms4-If
MS-LF 6 ] ] | | | | - - - - - - - - B | ms6-If
9 | ] | ] | ] | ] | ] - - - - - - - - B | ms9-If
12 - | ] | ] - | ] | ] - - - - - - - - B |ms12-If
Fein- und 4 | ] | ] | ] | ] | ] - - - - - - - - - B | ms4-lfm
Feinstfilter 6 | | | | | | | | - - - - - - - - B [ ms6-lfm
MS-LFM 9 - ] | | | | - - - - - - - - B | ms9-lfm
12 - | ] | ] - | ] | ] - - - - - - - - B |ms12-Ifm
Aktivkohle- 4 | | - - - - - - - - - - - - B [ ms4-Ilfx
filter 6 | | - - - - - - - - - - - - B [ms6-Ilfx
MS-LFX 9 - | - - - - - - - - - - - - H [ ms9-Ifx
12 - | - - - - - - - - - - - - B [ms12-Ifx
Wasser- 4 - -
abscheider 6 - | - - | | - - - - - - - - B [ ms6-lws
MS-LWS 9 - | - - | | - - - - - - - - H [ ms9-lws
12 - | ] - - | ] | ] - - - - - - - - B |ms12-lws
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Wartungsgerate-Kombinationen MSB, Baureihe MS FESTO
Lieferiibersicht Wartungsgerdte Baureihe MS
Typ Bau- Druckregelbereich Versorgungsspannung
grofe [bar]
- R.E E
= EsE E
2 33 (4
S o3 VE a2 «
E2EER 2R 2
ERZ3iE8lE S
<< W[ O =D -
Pneumatischer 0,05(0,05/ 0103|0105 2SR ZKZ
Anschluss im . PSP S 2 = Z =
. F O ©- ©M ©
Gehduse Anschlussplatte 0,7 | 25| 4 7 |12 |16 N =N == =N =
Code AG... D2 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | V24 (V24P|V110( V230
Einzelgerdte
Druckregel- 4 GYB, GV4 GYB, GVY4, G3/8 - - ] | ] ] - - - - -
ventile 6 GV4, G3/ GY2 | GV4, G3/, G142, G34 - - | | | | - - - -
MS-LR 9 G¥%, G1 GY2, G34, G1, G1V4, G1Y2| - - L] L] L] L] - - - -
12 - G1, G1%4, G1Y4, G2 - - - L] L] L] - - - -
Druckregel- 4 GV GYs, GV4, G3s - - | | | - - - - -
ventile 6 (€1%) GV4, G/, Gl2, G4 - - | | | | - - - -
MS-LRB 9 -
12 -
Prazisions- 4 -
Druckregel- 6 GY, G¥% G2 |GV, G¥ GY2, 6% [ [m [m [-[®[-[-T-T1T-1-
ventile 9 -
MS-LRP 12 -
Prazisions- 4 -
Druckregel- 6 GYs IGl/A, G3B, GY2, G¥4 I u I u I u I - | = I - I - I - I - I -
ventile 9 -
MS-LRPB 12 -
Elektrik-Druck- 4 -
regelventile 6 GV, G¥8, G2 IGl/A, G, GY2, G¥4 I - I - I u I . I u I - I - I - I _
MS-LRE 9 -
12 -
Oler 4 GYs, G4 GYs, GV4, G/ - - - - - - - - - -
MS-LOE 6 GV4, G3/ GY2 | GV4, G3/, G142, G34 - - - - - - - - - -
9 G¥%, G1 GY2, G¥4, G1, G1V4, G1Y2| - - - - - - - - - -
12 - G1, G1%4, G1Y4, G2 - - - - - - - - - -
Einschalt- 4 GYB, GV4 GYB, G4, G3/8 - - - - - - - - - -
ventile 6 GV4, G3 GY2 | GV4, G3/, G142, G34 - - - - - - - - - -
MS-EM(1) 9 G¥%, G1 GY2,G¥%,G1,G61%,61%| - | - | - | - |- |- |[-|-1-1-
12 - G1, G1%4, G1Y4, G2 - - - - - - - - - -
Einschalt- 4 GYs, G4 GYs, G4, G - - - - - - u - u u
ventile 6 GV, G¥8,GY2 |GY4, G¥B GY2, G4 -1 -1-1T-T-7T-1=m]-]m|m
MS-EE 9 G¥%, G1 GY2, G¥4, G1, G1V4, G1Y2| - - - - - - L] L] L] L]
12 - G1, G1Y4, G1v2, G2 - - - - - - ] I
Druckaufbau- 4 GYB, GV4 GYB, G4, G3/8 - - - - - - - - - -
ventile 6 GV4, G3 GY2 | GV4, G3/, G142, G34 - - - - - - - - - -
MS-DL 9 -
12 - G1, G1%4, G1Y4, G2 - - - - - - - - - -
Druckaufbau- 4 GYs, G4 GYs, G4, G - - - - - - u - u u
ventile 6 GV, G¥8,GY2 |GY4, G¥B GY2, G4 -1 -1-1T-T-7T-1=m]-]m|m
MS-DE 9 -
12 |- [G1,G1%, G1%2, G2 [-J-J-JT-J]-J-[m[m][m]m
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Wartungsgerate-Kombinationen MSB, Baureihe MS FESTO
Lieferiibersicht Wartungsgerdte Baureihe MS
Typ Bau- |Schalenschutz Druckanzeige Abschlie3bar- Optionen => Seite/
grofe keit Internet
2 2 §
E 33 3| 3 £s | £, S
2| 2 |23 |g=5 |85 85| % |8E2|8E| E £
e | 3 |BE|%3 |53 |53 | ¢ |s¥E|sE| E |E%
2 s (8|52 |5 |35 | &8 |a28|a®m| & |8¢
Code R u VS AG A8 A4 AD... AS E11 S z
Einzelgerdte
Druckregel- 4 - - ] ] ] ] | ] | ] ] - ] ms4-Ir
ventile 6 ] | - | | | ] ] | ms6-Ir
MS-LR 9 - - ] ] - ] ] | | - | ] ms9-Ir
12 - - | | - | - | | - ] ms12-Ir
Druckregel- 4 - - ] ] ] ] | ] | ] ] - ] ms4-Irb
ventile 6 - - ] | - | | | ] ] - | msé6-lrb
MS-LRB 9 - -
12 - -
Prazisions- 4 - -
Druckregel- 6 - I - n I - n n I n I n n - I u msé6-Irp
ventile 9 - -
MS-LRP 12 - -
Prazisions- 4 - -
Druckregel- 6 - I - n I - n n I n I n n - I u msé6-Ilrpb
ventile 9 - -
MS-LRPB 12 - -
Elektrik-Druck- |4 - -
regelventile 6 - I - n I n - n I - I - - - I u ms6-lre
MS-LRE 9 - -
12 - -
Oler 4 u n - - - - - - - - u ms4-loe
MS-LOE 6 ] | - - - - - - - - | ms6-loe
9 | ] - - - - - - - - | ms9-loe
12 - | - - - - - - - - | ms12-loe
Einschalt- 4 - - | | | | | | | | | | - - | ] ms4-em1
ventile 6 - - ] | - | | ] - - | | msé6-em1
MS-EM(1) 9 - - ] ] - ] - - - ] | ] ms9-em
12 - - | | | | - | | - - - | | | | ms12-em
Einschalt- 4 - - | | | | | | | | | | - - | ] ms4-ee
ventile 6 - - ] | - | | ] - - | | msé6-ee
MS-EE 9 - - | | - | - - - | | ms9-ee
12 - - | | | | - | | - - - | | | | ms12-ee
Druckaufbau- |4 - - u u u u u - - - u ms4-dl
ventile 6 - - ] | - | | ] - - - | ms6-dl
MS-DL 9 - -
12 - - | | - | - - - - ] ms12-dl
Druckaufbau- |4 - - u u u u u - - - u ms4-de
ventile 6 - - ] | - | | ] - - - | ms6-de
MS-DE 9 - -
12 - | - = [ = - m [ - ] - - - | = ms12-de
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Wartungsgerate-Kombinationen MSB, Baureihe MS FESTO

Lieferiibersicht Wartungsgerdte Baureihe MS

Typ Bau- Performance Level |Versorgungsspannung
grofe
Slz [Ez |2 |3
T |fE |23 Fed|s3 |58
- N o o M o N & nw m 0w m
< | s8 |[Eg|ESg| 28 | 28
) 2 2d | <o LOO| o= | 5w
Pneumatischer g 83 |3 22 = & |23
Anschluss im 8 g9 >S5 >S5 S| oS ° 5
< $ = I © <+ © © - © m ©
Gehiuse Anschlussplatte = x E N E [Ne | = «c N =
Code AG... C E V24 V24P V110 V230
Einzelgerdte
Druckaufbau- 4 -
und Entliif- 6 ()%} GV4, G35 G2, G34 | ] - ] ] ] ]
tungsventile 9 G4, G1 Gv4, G34, G1, G1V4, G114 | - | | u | |
MS-SV-C 12 -
Druckaufbau- 4 -
und Entliif- 6 Gl |64, 6% G2, G% | - . . - - -
tungsventile 9 -
MS-SV-E 12 -
Membran- 2 4 GYB, GV4 GYB, G4, G3/8 - - - - - -
Lufttrockner iy 6 G4, G¥8 GY2 | G4, G¥8 GY2, G¥4 - - - - - -
MS-LDM1 9 -
12 -
Abzweig- &> 4 GYB, GV4 GYB, GVY4, G3/8 - - - - - -
module t\"'|' 6 GV4, G3 GY2 | GV4, G3/, G142, G34 - - - - - -
MS-FRM 9 G¥%, G1 GY42, G¥4, G1, G1V4, G1Y42 - - - - - -
12 - G1, G1%4, G1Y4, G2 - - - - - -
Verteiler- %& 4 GY4 - - - - - - -
blécke Qll 6 ()%} - - - - - - -
MS-FRM-FRZ 9 -
12 -
Durchfluss- 4 -
sensoren k 6 Gl ()%} - - - - - -
SFAM 9 - G1,G1%: - _ Z Z — -
12 -
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Wartungsgerate-Kombinationen MSB, Baureihe MS FESTO
Lieferiibersicht Wartungsgerdte Baureihe MS
Typ Bau- |Schalenschutz |Druckanzeige Schaltausgang Optionen => Seite/
grofe Internet
e §
5 3% A Zw |ZFw 2,
2 o |2 & s g | _ 128 |28 5 |55
2 | 5 |82 g8 g S8 |58_.|8¢8 s %%
2 S |Ss|s2|.¢e|.8| 5§ |BHE|IBHS| = |58
I = S |ES|€= |2 82 (22gfz25| = =
e | § |E£ |25 |83 (83| 5 22227 & |E3
2 = |8 |E= |2 |35 | & [§-<|8=c| & |8¢
Code R u VS AG A8 A4 AD... 2SA 28V S Z/R
Einzelgerdte
Druckaufbau- |4 - -
und Entluf- 6 ] | - | | ] - - | | ms6-sv
tungsventile 9 - - | | - | | - - u | | ms9-sv
MS-SV-C 12 - -
Druckaufbau- |4 - -
und Entliif- 6 - - u n - I n I n I - - I n I u ms6-sv
tungsventile 9 - -
MS-SV-E 12 - -
Membran- 4 - ] - - - - - - - - | ms4-ldm1
Lufttrockner 6 - ] - - - - - - - - | ms6-ldm1
MS-LDM1 9 - -
12 - -
Abzweig- 4 - - ] ] ] ] | ] - - - | ms4-frm
module 6 - - ] | - | | ] - - - | ms6-frm
MS-FRM 9 - - | | - | | ] - - - | ms9-frm
12 - - | - - - - - - - - ms12-frm
Verteiler- 4 - - - - - - - - - - | ms4-frm
blocke 6 - - - - - - - - - - | ms6-frm
MS-FRM-FRZ |9 - -
12 - -
Durchfluss- 4 - -
sensoren 6 - - - - - - - | | - ] sfam-62
SFAM 9 - - - - - - - ] ] - ] sfam-90
12 - -
2014/01 — Anderungen vorbehalten = Internet: www.festo.com/catalogue/... 7




Wartungsgerdte-Kombinationen MSB4/MSB6, Baureihe MS

Lieferiibersicht

Kombinationen

bestehend aus:

Kombination 1

Kombination 2

Kombination 3

Einschaltventil manuell EM1 - _
betatigt
Filterregelventil mit LFR - -
Manometer, abschlieBbar
Oler LOE
Einschaltventil elektrisch EE _ -
betatigt
Einschaltventil elektrisch EE
betdtigt, mit Drucksensor - -
Druckaufbauventil DL _ -
pneumatisch betatigt
Abzweigmodul mit FRM
Druckschalter - -
Abzweigmodul mit FRM
Drucksensor - -
Befestigungswinkel WP - -
Typenschliissel = Seite 10 10 10
Datenblatt = Seite 11 14 17
Kombinationen Kombination 4 Kombination 5 Kombination 6 Kombination 7
bestehend aus:
Einschaltventil manuell EM1
betatigt " " " " "
Filterregelventil mit LFR
Manometer, abschlieBbar . " . . "
Oler LOE

- - - [} -
Einschaltventil elektrisch EE _ _ - _ _
betatigt
Einschaltventil elektrisch EE _ _ _ _ -
betdtigt, mit Drucksensor
Druckaufbauventil DL _ _ - _ _
pneumatisch betatigt
Abzweigmodul mit FRM - _ - _ _
Druckschalter
Abzweigmodul mit FRM _ - _ _ _
Drucksensor
Befestigungswinkel WP

] [ ] ] ] [ ]
Typenschliissel = Seite 10 10 10 10 10
Datenblatt = Seite 20 20 24 27 30
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Wartungsgeradte-Kombinationen MSB4/MSB6, Baureihe MS FESTO

Peripherielibersicht

Hinweis

Die Zubehorauswahl hdngt von
der gewdhlten Wartungsgerate-
Kombination ab.

Zubehorauswahl
=>» Peripherieseiten der Einzel-
gerdte
e
I
Befestigungselemente und Zubehor => Seite/Internet
Abdeckkappe ms4-end,
MS4/6-END msé6-end
Anschlussplatte ms4-ag,
MS4/6-AG... ms6-ag
Modulverbinder ms4-mv,
MS4/6-MV msé6-mv
Schallddmpfer 33
u
Winkeldose 33
PEV-V4-WD-LED
[6] Steckdose 33
MSSD-C-4P
Steckdosenleitung 33
KMEB
Steckdose 33
MSSD-EB
[9] Leuchtdichtung 33
MEB-LD
Biigelschloss 33
LRVS-D
- Befestigungswinkel ms4-wp,
MS4/6-WP/WPB/WPE/WPM ms6-wp
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Wartungsgeradte-Kombinationen MSB4/MSB6, Baureihe MS

Typenschliissel

Baureihe

FESTO

| MSB

_I 1/

S

)1

D1 Al F3 [-] WP

MSB [ Wartungsgerdte-Kombination

Baugrofie
4 Rastermaf 40 mm
6 Rastermaf 62 mm

Pneumatischer Anschluss

MSB4

Va IGewinde GYa

MSB6

%) IGewinde GY2

Wartungsgeréte-Kombination

Einschaltventil

I => Internet:

ms4-em1, ms6-em1

c3 | MS...-EM1

Filterregelventil

I => Internet:

ms4-Ifr, msé-Ifr

)1 MS...-LFR-D7-ERM-AS

)2 MS...-LFR-D7-ERV-AS

13 MS...-LFR-D7-CRM-AS

J4 MS...-LFR-D7-CRV-AS

Druckaufbauventil I => Internet: ms4-dl, msé6-dl
Al [Ms..-DL
Oler I => Internet: ms4-loe, msé-loe

M1 | MS...-LOE-R

Einschaltventil

I => Internet:

ms4-ee, ms6-ee

D1 MS...-EE-V24

D14 MS...-EE-10V24P-AD7

Abzweigmodul => Internet

: ms4-frm, ms6-frm

F3 MS...-FRM-Y

F12 MS...-FRM-AD7

Befestigungsart

WP Befestigungswinkel

Weitere Varianten konnen Sie iiber den Produktbaukasten bestellen = www.festo.com

e Anschlussgrofie
e Anschlussplatten

10

e Wartungsgerdte Bestiickung
e Alternative Durchflussrichtung

= Internet: www.festo.com/catalogue/...
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Wartungsgeradte-Kombinationen MSB4/MSB6, Baureihe MS

Datenblatt — Kombination 1

FESTO

Funktion

mit Kondensatablass " g;(r)clr}::;s

manuell drehend

- 1 - Temperaturbereich
§ -10...+60 °C
= 3‘<>——2 é Druckregelbereich
: 1..12bar
T Lo
e Einschaltventil MS...-EM1
manuell betdtigt
e Filterregelventil MS...-LFR-D7
e Abzweigmodul MS...-FRM-Y
mit Druckschalter ohne Anzeige
* Oler MS...-LOE-R e Zur gefilterten und gedlten ® Beim Abschalten wird die An-
* Befestigungswinkel MS...-WP Druckluftversorgung lage entliiftet
e Versorgungsdruck kann zu- e Elektrische Druckiberwachung
oder abgeschaltet werden mit einstellbarem Schaltdruck
e Ausgangsdruck ist innerhalb e Entnahme von gefilterter und

des Druckregelbereichs stufen- ungedlter Druckluft an den An-
los einstellbar schliissen des Abzweigmoduls

Allgemeine Technische Daten

Baugrofie MSB4

Pneumatischer Anschluss 1, 2, 3 GV

Reglerfunktion

Ausgangsdruck konstant, mit Vordruckkompensation, mit Riickstromverhalten, mit Sekundarentliiftung

Befestigungsart

mit Zubehor

Einbaulage

senkrecht +5°

Filterfeinheit [um] 40
Luftreinheitsklasse am Ausgang Druckluft nach ISO 8573-1:2010[7:4:4] (Filterfeinheit 40 pm)
Schalenschutz Kunststoffschutzkorb

Kondensatablass

manuell drehend

Betdtigungssicherung

Drehknopf mit Arretierung, mit Zubehdr schliebar

Druckregelbereich [bar]

1..12

Druckanzeige

mit Manometer

Hinweis: Dieses Produkt entspricht ISO 1179-1

Normalnenndurchfluss gnN [l/min]
Baugrofie

und 1SO 228-1.

MSB4

Filterfeinheit 40 um

950

2014/01 — Anderungen vorbehalten
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Wartungsgeradte-Kombinationen MSB4/MSB6, Baureihe MS

Datenblatt — Kombination 1

Betriebs- und Umweltbedingungen
Kondensatablass

manuell drehend

FESTO

Baugrofie MSB4

Betriebsdruck [bar] 1,5...14

Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010[7:4:4]
Inerte Gase

Hinweis zum Betriebs-/
Steuermedium

Geolter Betrieb moglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Umgebungstemperatur  [°C] -10... +60
Mediumstemperatur [°C] -10...+60
Lagertemperatur [eC] -10... +60
Korrosionsbestandigkeit KBKY 2

1) Korrosionsbestdndigkeitsklasse 2 nach Festo Norm 940 070
Bauteile mit maRiger Korrosionsbeanspruchung. AuBenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberflache, die im direkten Kontakt zur umgebenden
industrietiblichen Atmosphéare bzw. Medien, wie Kiihl- und Schmierstoffe stehen.

Gewichte [g]

Baugrofie MSB4
Wartungsgerdte-Kombination 1700
Befestigungswinkel 40

Hinweis
Werkstoffe =» Datenblatt der
Einzelgerdte

Normaldurchfluss gn in Abhangigkeit vom Ausgangsdruck p2

Druckregelbereich 1 ... 12 bar
MSB4-V4

Primdrdruck p1 = 10 bar

Filterfeinheit 40 pm
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Wartungsgeradte-Kombinationen MSB4/MSB6, Baureihe MS FESTO

Datenblatt — Kombination 1

Abmessungen
mit Manometer, Anzeigeeinheit [bar]

Download CAD-Daten =» www.festo.com

B1 B6
B2 B3 BS
LR | |
B4
(o)}
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fFR]
{ _
: I mal
—— e
? T 4 o~ —— -
I | 5 I 1 I
1
-> 1 Em - - FRM || LOE ~ 2 |3 |
]|
-
5 B [ 1,
| [ [
] o . f
PEV
F -
L ]
m \——
h Z
I\ 2
j ]|
éi \
i
Einbaumaf = Durchflussrichtung
Typ B1 B2 B3 B4 B5 B6 D1 L1 L2
MSB4 160,8 40,2 80,4 4 44 80 GY4 201 87
Typ L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10
MSB4 17,7 25 53 46,5 93,2 106 5,6 80
Hinweis: Dieses Produkt entspricht ISO 1179-1 und 1SO 228-1.
Bestellangaben
Baugrofe |Kondensatablass [Anschluss |Filterfeinheit 40 pm
Teile-Nr.  Typ
MSB4 manuell drehend |GY4 542295 MSB4-V4:C3J1F3M1-WP
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Wartungsgeradte-Kombinationen MSB4/MSB6, Baureihe MS

Datenblatt — Kombination 2

Funktion
mit Kondensatablass
manuell drehend

Durchfluss
950...5 100 |/min

FESTO

- 1 - Temperaturbereich
-10...+60 °C
é Druckregelbereich
0,5...12 bar
mit Kondensatablass
vollautomatisch
T
e Zur gefilterten und ungedlten e Ausgangsdruck ist innerhalb
Druckluftversorgung des Druckregelbereichs stufen-
e Versorgungsdruck kann zu- los einstellbar
oder abgeschaltet werden
e Einschaltventil MS...-EM1
manuell betdtigt
e Filterregelventil MS...-LFR-D7
e Befestigungswinkel MS...-WP
Allgemeine Technische Daten
Baugrofie MSB4 MSB6
Pneumatischer Anschluss 1, 2, 3 GVYa (€1%)

Reglerfunktion

Ausgangsdruck konstant, mit Vordruckkompensation, mit Riickstromverhalten, mit Sekunddrentliiftung

Befestigungsart mit Zubehor
Einbaulage senkrecht +5°
Filterfeinheit [um] 5

40

Luftreinheitsklasse am Ausgang

Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:4] (Filterfeinheit 5 um)

Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] (Filterfeinheit 40 pm)

Schalenschutz

Kunststoffschutzkorb

Kondensatablass

manuell drehend

vollautomatisch

Betdtigungssicherung

Drehknopf mit Arretierung, mit Zubehdr schliebar

Druckregelbereich [bar]

0,5...12

Druckanzeige

mit Manometer

Hinweis: Dieses Produkt entspricht ISO 1179-1 und 1SO 228-1.

Normalnenndurchfluss gnN [l/min]
Baugrofie MSB4 MSB6
Filterfeinheit 5pm 950 4800
40 ym 1000/1 700 5100
14 = Internet: www.festo.com/catalogue/... Anderungen vorbehalten - 2014/01



Wartungsgeradte-Kombinationen MSB4/MSB6, Baureihe MS

Datenblatt — Kombination 2

Betriebs- und Umweltbedingungen
Kondensatablass

manuell drehend

vollautomatisch

FESTO

Baugrofie

MSB4 MSB6

MSB4 MSB6

Betriebsdruck [bar]

0,8...14 0,8...18

2..12 2..12

Betriebsmedium

Druckluft nach ISO 8573-1:2010[7:4:4]

Inerte Gase

Hinweis zum Betriebs-/
Steuermedium

Gedolter Betrieb moglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Umgebungstemperatur  [°C] -10... +60 +5...+60
Mediumstemperatur [°C] -10...+60 +5 ... +60
Lagertemperatur [eC] -10... +60 -10... +60
Korrosionsbestandigkeit KBKY 2

1) Korrosionsbestdndigkeitsklasse 2 nach Festo Norm 940 070
Bauteile mit maRiger Korrosionsbeanspruchung. AuBenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberflache, die im direkten Kontakt zur umgebenden
industrieliblichen Atmosphéare bzw. Medien, wie Kiihl- und Schmierstoffe stehen.

Gewichte [g]

Baugrofie MSB4 MSB6
Wartungsgeradte-Kombination 1300 1100
Befestigungswinkel 40 76

Hinweis

Werkstoffe =» Datenblatt der
Einzelgerdte

Normaldurchfluss gn in Abhangigkeit vom Ausgangsdruck p2

Druckregelbereich 0,5 ... 12 bar
MSB4-Y4

Primdrdruck p1 = 10 bar

MSB6-12
Primdrdruck p1 = 10 bar

2014/01 — Anderungen vorbehalten
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Wartungsgerdte-Kombinationen MSB4/MSB6, Baureihe MS

Datenblatt — Kombination 2

Abmessungen Download CAD-Daten =» www.festo.com
mit Manometer, Anzeigeeinheit [bar]
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Einbaumaf = Durchflussrichtung
Typ B1 B2 B4 B5 B6 D1 L1 L2
MSB4 80,4 40,2 4 44 80 GY4 201 87
MSB6 124 62 4,5 54 100 GY2 285 134,5
Typ L3 L4 L6 L7 L8 L9
Kondensatablass
manuell vollauto-
drehend matisch
MSB4 17,7 20,4 25 46,5 93,2 106 5,6
MSB6 15,8 18,5 68 71 142 158 6,6
Hinweis: Dieses Produkt entspricht ISO 1179-1 und 1SO 228-1.
Bestellangaben
Baugrofe |Kondensatablass [Anschluss ([ Filterfeinheit 5 pm Filterfeinheit 40 pm
Teile-Nr.  Typ Teile-Nr.  Typ
MSB4 manuell drehend |GY4 542304 MSB4-V4:C3)3-WP 542292 MSB4-V4:C3)1-WP
GY4 - - 8025354 MSB4-1/4:C3)1-WP

vollautomatisch GY4 542310 MSB4-V4:C3)4-WP 542298 MSB4-Y4:C3)2-WP

MSB6 manuell drehend | GY2 542280 MSB6-V2:C3)3-WP 542268 MSB6-V2:C3)1-WP
GY2 - - 8025355 MSB6-12:C3)1-WP
vollautomatisch |Gl 542286 MSB6-12:C3)4-WP 542274 MSB6-Y2:C3)2-WP
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Wartungsgeradte-Kombinationen MSB4/MSB6, Baureihe MS FESTO
Datenblatt — Kombination 3
Funktion

. - " - Durchfluss
mit Kondensatablass 750....3 100 |/min
manuell drehend

— - 1 - Temperaturbereich
-10...+60 °C
i
Y -2 = Druckregelbereich
4...12 bar
T T
mit Kondensatablass
vollautomatisch
i T
i
1] | 2
e Zur gefilterten und ungedlten e Beim Abschalten sorgt eine
T ha Druckluftversorgung Schnellentliiftung fiir raschen
e Ausgangsdruck ist innerhalb Druckabbau
des Druckregelbereichs stufen-

e Filterregelventil MS...-LFR-D7 los einstellbar
¢ Elnschaltventlll. MS""EE'VM e Langsamer Druckanstieg beim

elektrisch betatlg.t Einschalten vermeidet plotz-
* Druckaufbauventil MS...-DL liche und unberechenbare Be-

pneumatisch betdtigt wegungen
e Befestigungswinkel MS...-WP
Allgemeine Technische Daten
Baugrofie MSB4 MSB6
Pneumatischer Anschluss 1, 2, 3 GVYa (€1%)

Reglerfunktion

Ausgangsdruck konstant, mit Vordruckkompensation, mit Riickstromverhalten, mit Sekundarentliiftung

Befestigungsart

mit Zubehor

Einbaulage senkrecht +5°

Filterfeinheit [um] 40

Luftreinheitsklasse am Ausgang Druckluft nach ISO 8573-1:2010[7:4:-] (Filterfeinheit 40 pm)
Schalenschutz Kunststoffschutzkorb

Kondensatablass

manuell drehend

- Ivollautomatisch

Betdtigungssicherung

Drehknopf mit Arretierung, mit Zubehdr schliebar

Druckregelbereich [bar] 4..12
Druckanzeige mit Manometer
Spulenkennwerte 24V DC 24VDC:1,5W

Hinweis: Dieses Produkt entspricht ISO 1179-1 und 1SO 228-1.

Baugrofie

Normalnenndurchfluss gnN [l/min]

MSB4 MSB6

Filterfeinheit 40 um

750 3100

2014/01 — Anderungen vorbehalten
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Wartungsgeradte-Kombinationen MSB4/MSB6, Baureihe MS

Datenblatt — Kombination 3

Kondensatablass

Betriebs- und Umweltbedingungen

manuell drehend

FESTO

vollautomatisch

Baugrofie MSB4 MSB6 MSB6
Betriebsdruck [bar] 4,5..14 4,5...18 4,5..12
Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:4:-] Druckluft nach ISO 8573-1:2010[7:4:-]

Inerte Gase

Hinweis zum Betriebs-/
Steuermedium

Geolter Betrieb moglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Umgebungstemperatur  [°C] -10... +60 +5...+60
Mediumstemperatur [°C] -10...+60 +5 ... +60
Lagertemperatur [eC] -10... +60 -10... +60
Korrosionsbestandigkeit KBKY 2

1) Korrosionsbestdndigkeitsklasse 2 nach Festo Norm 940 070
Bauteile mit maRiger Korrosionsbeanspruchung. AuBenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberflache, die im direkten Kontakt zur umgebenden
industrietiblichen Atmosphéare bzw. Medien, wie Kiihl- und Schmierstoffe stehen.

Gewichte [g]

Baugrofie MSB4 MSB6
Wartungsgerdte-Kombination 1600 2 400
Befestigungswinkel 40 76

Hinweis

Werkstoffe =» Datenblatt der

Einzelgerdte

Normaldurchfluss gn in Abhangigkeit vom Ausgangsdruck p2

Druckregelbereich 4 ... 12 bar

MSB4-V4
Primdrdruck p1 = 10 bar

MSB6-12
Primdrdruck p1 = 10 bar

18
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Wartungsgerdte-Kombinationen MSB4/MSB6, Baureihe MS

Datenblatt — Kombination 3

Abmessungen Download CAD-Daten =» www.festo.com
mit Manometer, Anzeigeeinheit [bar]
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LFR LJ
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=
L] R I
[ 409 1
1 ;1\\;\”!”1/”/}}: 2 & © < 7T\
-y :25/ “WT EE DL — -p 1 — (=] ‘ \J/
- | i 1
= [ , 1 |
b
T o) ,
B4 o
3
= @
:
]|
Einbaumaf =>» Durchflussrichtung
Typ B1 B2 B3 B4 B5 B6 D1 L1 L2
MSB4 120,6 40,2 40,2 4 44 80 GV 201 87
MSB6 186 62 62 4,5 54 100 (€1%) 285 134,5
Typ L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9
Kondensatablass
manuell vollauto-
drehend matisch
MSB4 17,7 - 25 51,7 46,5 93,2 106 5,6
MSB6 15,8 18,5 68 71 71 142 158 6,6

Hinweis: Dieses Produkt entspricht ISO 1179-1 und 1SO 228-1.

Bestellangaben
Baugrofe |Kondensatablass |Anschluss | Filterfeinheit 40 pm
Teile-Nr.  Typ
MSB4 manuell drehend |GY4 531101 MSB4-V4:)J1D1A1-WP
MSB6 manuell drehend [ GY2 530222 MSB6-12:J1D1A1-WP
vollautomatisch (€1%) 530224 MSB6-12:J2D1A1-WP

2014/01 — Anderungen vorbehalten
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MSB...-C3)1F12

Wartungsgeradte-Kombinationen MSB4/MSB6, Baureihe MS

Datenblatt — Kombination 4

Funktion
mit Kondensatablass
manuell drehend

1 §_< ?‘® 12
] T, -

L

r

mit Kondensatablass
vollautomatisch

07,
B

g}

e Einschaltventil MS...-EM1
manuell betdtigt

e Filterregelventil MS...-LFR-D7
mit Manometer

Allgemeine Technische Daten

Durchfluss

1300...4 500 |/min

Temperaturbereich
-10...+60 °C

Druckregelbereich
0,5...12 bar

e Abzweigmodul MS...-FRM-

mit Druckschalter oder

e Zur gefilterten und ungedlten

Druckluftversorgung

e Versorgungsdruck kann zu-
oder abgeschaltet werden

Y

MS...-FRM-AD7 mit Drucksen-

sor fiir Schaltanzeige

e Befestigungswinkel MS...-WP

FESTO

e Ausgangsdruck ist innerhalb
des Druckregelbereichs stufen-
los einstellbar

e Elektrische Druckiiberwachung
mit einstellbarem Schaltdruck

Baugrofie MSB4 MSB6
Abzweigmodul mit Druckschalter Drucksensor Druckschalter Drucksensor
Pneumatischer Anschluss 1, 2, 3 GVYa (€1%)

Reglerfunktion

Ausgangsdruck konstant, mit Vordruckkompensation, mit Riickstromverhalten, mit Sekunddrentliiftung

Befestigungsart mit Zubehor
Einbaulage senkrecht £5°
Filterfeinheit [um] 40

Luftreinheitsklasse am Ausgang

Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] (Filterfeinheit 40 um)

Schalenschutz

Kunststoffschutzkorb

Kondensatablass

manuell drehend

manuell drehend

manuell drehend

manuell drehend

vollautomatisch

vollautomatisch

Betdtigungssicherung

Drehknopf mit Arretierung, mit Zubehdr schliebar

Druckregelbereich [bar] 0,5...12 0,5...10 0,5...12 0,5...10
Druckanzeige mit Manometer fiir Anzeige Ausgangsdruck

Hinweis: Dieses Produkt entspricht ISO 1179-1 und 1SO 228-1.
Normalnenndurchfluss gnN [l/min]
Baugrofie MSB4 MSB6
Abzweigmodul mit Druckschalter Drucksensor Druckschalter Drucksensor
Filterfeinheit 40 um 1300 1600 4500 4500

20 = Internet: www.festo.com/catalogue/...

Anderungen vorbehalten - 2014/01




MSB...-C3)1F12

Wartungsgeradte-Kombinationen MSB4/MSB6, Baureihe MS

Datenblatt — Kombination 4

FESTO

Betriebs- und Umweltbedingungen
Kondensatablass manuell drehend vollautomatisch
Baugrofie MSB4 MSB6 MSB4 MSB6
Abzweigmodul mit Druck- Drucksen- | Druck- Drucksen- | Druckschalter Druckschalter
schalter sor schalter sor
Betriebsdruck [bar] 0,8..14 0,8...18 2..12 2..12
Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010[7:4:4]
Inerte Gase
Hinweis zum Betriebs-/ Geolter Betrieb moglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Steuermedium
Umgebungstemperatur  [°C] -10...+60 |0...+50 -10...+60 |0...+50 +5...+60
Mediumstemperatur [°C] -10...+60 [5...+60 -10...+60 [5...+60 +5 ... +60
Lagertemperatur [eC] -10... +60 -10... +60
Korrosionsbestandigkeit KBKY 2

1) Korrosionsbestdndigkeitsklasse 2 nach Festo Norm 940 070

Bauteile mit maRiger Korrosionsbeanspruchung. AuBenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberflache, die im direkten Kontakt zur umgebenden

industrieliblichen Atmosphéare bzw. Medien, wie Kiihl- und Schmierstoffe stehen.

Gewichte [g]

Baugrofie MSB4 MSB6
Wartungsgeradte-Kombination 1500 2000
Befestigungswinkel 40 76

- % Hinweis

Werkstoffe =» Datenblatt der
Einzelgerdte

Normaldurchfluss gn in Abhangigkeit vom Ausgangsdruck p2

Druckregelbereich 0,5 ... 12 bar Filterfeinheit 40 pm
MSB4-Y4
Primérdruck p1 = 10 bar 8
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MSB...-C3)1F12

Wartungsgeradte-Kombinationen MSB4/MSB6, Baureihe MS

Datenblatt — Kombination 4

FESTO

Abmessungen Download CAD-Daten =» www.festo.com

Einschaltventil manuell betatigt, Filterregelventil mit Manometer, Anzeigeeinheit [bar], Abzweigmodul mit Druckschalter

B1 Bé
B2 B3 B5
LFR Jg
: [
——a e
o o
T n| = I 1
n 1
1 2
- s i (e e T I |
e
5 2 i H| LT
[ [ |
@l T [ -
- D
ST Einb B
B4 1| Einbauma
S RSPl
Druckschalter PEV-Y4-B-0D
w mit einstellbarem Druck-
L1 schaltpunkt, Stecker,
T L o viereckige Bauform nach
o ~— ? EN 175 301, Form A
T => Internet: pev
3 %%D
=>» Durchflussrichtung
Typ B1 B2 B3 B4 B5 B6 D1 L1 L2
MSB4 120,6 40,2 40,2 4 44 80 GV 201 87
MSB6 186 62 62 4,5 54 100 (€1%) 285 134,5
Typ L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9
Kondensatablass
manuell vollauto-
drehend matisch
MSB4 17,7 20,4 25 27 46,5 93,2 106 5,6
MSB6 15,8 18,5 68 39 71 142 158 6,6

Hinweis: Dieses Produkt entspricht ISO 1179-1 und 1SO 228-1.
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MSB...-C3)1F12

Wartungsgerdte-Kombinationen MSB4/MSB6, Baureihe MS

Datenblatt — Kombination 4

Abmessungen Download CAD-Daten =» www.festo.com
Einschaltventil manuell betatigt, Filterregelventil mit Manometer, Anzeigeeinheit [bar], Abzweigmodul mit Drucksensor
B1 B6
B2 B3 BS
LFR L
S B
——a
0
n - .l
=
1 2 ‘
L= - EM1 > 2|3 |
3 [ 2 .ﬁ
@ 5l
o H . Einbaumaf
B4 Drucksensor
SDE5-D10-0-...-P-M8 mit
3-poligem Stecker M8x1,
Schwellwertkomparator,
e b 1 Schaltausgang PNP,
m @ SchlieBer
I => Internet: sde5
~
-
=>» Durchflussrichtung
Typ B1 B2 B3 B4 B5 B6 D1
MSB4 120,6 40,2 40,2 4 44 82 GYa
MSB6 186 62 62 4,5 54 102 GY2
Typ L1 L2 L3 L4 L5 L6 L8 L9
MSB4 201 87 17,7 25 29,4 46,5 106 5,6
MSB6 285 134,5 15,8 68 41,7 71 158 6,6

Hinweis: Dieses Produkt entspricht ISO 1179-1 und 1SO 228-1.

Bestellangaben
BaugroBe |Kondensatablass |Anschluss |Filterfeinheit 40 um
Teile-Nr.  Typ

Abzweigmodul mit Druckschalter
MSB4 manuell drehend |[GV4 542294 MSB4-V4:C3)1F3-WP

vollautomatisch | GV4 542300 MSB4-V4:C3)2F3-WP
MSB6 manuell drehend [ GY2 542270 MSB6-12:C3)1F3-WP

vollautomatisch |Gl 542276 MSB6-12:C3)2F3-WP
Abzweigmodul mit Drucksensor
MSB4 manuell drehend |GY4 8025356 MSB4-1/4:C3)1F12-WP
MSB6 manuell drehend [ GY2 8025357 MSB6-12:C3)1F12-WP

2014/01 — Anderungen vorbehalten
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Wartungsgeradte-Kombinationen MSB4/MSB6, Baureihe MS

Datenblatt — Kombination 5

Funktion
mit Kondensatablass
manuell drehend

mit Kondensatablass
vollautomatisch

w) -

e Einschaltventil MS...-EM1
manuell betdtigt

e Filterregelventil MS...-LFR-D7

e Einschaltventil MS...-EE-V24
elektrisch betdtigt

Durchfluss
750 ...3 100 l/min

Temperaturbereich
-10...+60 °C

Druckregelbereich
4...12 bar

e Zur gefilterten und ungedlten
Druckluftversorgung

e Versorgungsdruck kann zu-
oder abgeschaltet werden

e Ausgangsdruck ist innerhalb
des Druckregelbereichs stufen-
los einstellbar

e Langsamer Druckanstieg beim
Einschalten vermeidet plotz-
liche und unberechenbare Be-

e Druckaufbauventil MS...-DL
pneumatisch betatigt
e Abzweigmodul MS...-FRM-Y
mit Druckschalter ohne Anzeige
e Befestigungswinkel MS...-WP

FESTO

e Zum Absperren und Entliiften
des nachfolgenden Geréts oder
der Anlage

e Elektrische Druckiiberwachung
mit einstellbarem Schaltdruck

wegungen
Allgemeine Technische Daten

Baugrofie MSB4 MSB6
Pneumatischer Anschluss 1, 2, 3 GVYa (€1%)

Reglerfunktion

Ausgangsdruck konstant, mit Vordruckkompensation, mit Riickstromverhalten, mit Sekunddrentliiftung

Befestigungsart

mit Zubehor

Einbaulage

senkrecht +5°

Filterfeinheit [um]

_ I 5

40

Luftreinheitsklasse am Ausgang

Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:4] (Filterfeinheit 5 um)

Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] (Filterfeinheit 40 pm)

Schalenschutz

Kunststoffschutzkorb

Kondensatablass

manuell drehend

vollautomatisch

Betdtigungssicherung

Drehknopf mit Arretierung, mit Zubehdr schliebar

Druckregelbereich [bar] 4..12
Druckanzeige mit Manometer
Spulenkennwerte 24V DC 24VDC:1,5W
Hinweis: Dieses Produkt entspricht ISO 1179-1 und 1SO 228-1.
Normalnenndurchfluss gnN [l/min]
Baugrofie MSB4 MSB6
Filterfeinheit 5pm - 3000
40 ym 750 3100
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Wartungsgeradte-Kombinationen MSB4/MSB6, Baureihe MS

Datenblatt — Kombination 5

Betriebs- und Umweltbedingungen
Kondensatablass

manuell drehend

FESTO

vollautomatisch

Baugrofie

MSB4 MSB6

MSB4 MSB6

Betriebsdruck [bar]

4,5..14 4,5..18

4,5..12 4,5..12

Betriebsmedium

Druckluft nach ISO 8573-1:2010[7:4:4]

Inerte Gase

Hinweis zum Betriebs-/
Steuermedium

Gedolter Betrieb moglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Umgebungstemperatur  [°C] -10... +60 +5...+60
Mediumstemperatur [°C] -10...+60 +5 ... +60
Lagertemperatur [eC] -10... +60 -10... +60
Korrosionsbestandigkeit KBKY 2

1) Korrosionsbestdndigkeitsklasse 2 nach Festo Norm 940 070
Bauteile mit maRiger Korrosionsbeanspruchung. AuBenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberflache, die im direkten Kontakt zur umgebenden
industrieliblichen Atmosphéare bzw. Medien, wie Kiihl- und Schmierstoffe stehen.

Gewichte [g]

Baugrofie MSB4 MSB6
Wartungsgerdte-Kombination 2200 3500
Befestigungswinkel 40 76

Hinweis
Werkstoffe =» Datenblatt der
Einzelgerdte

Normaldurchfluss gn in Abhangigkeit vom Ausgangsdruck p2

Druckregelbereich 4 ... 12 bar
MSB4-V4

Primdrdruck p1 = 10 bar

MSB6-12
Primdrdruck p1 = 10 bar

2014/01 — Anderungen vorbehalten
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Wartungsgerdte-Kombinationen MSB4/MSB6, Baureihe MS

Datenblatt — Kombination 5

Abmessungen
mit Manometer, Anzeigeeinheit [bar]

Download CAD-Daten =» www.festo.com
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Einbaumaf = Durchflussrichtung
Typ B1 B2 B3 B4 B5 B6 D1 L1 L2
MSB4 201 40,2 80,4 4 44 80 GY4 201 87
MSB6 310 62 124 4,5 54 100 GY2 285 134,5
Typ L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9
Kondensatablass
manuell vollauto-
drehend matisch
MSB4 17,7 20,4 25 27 46,5 93,2 106 5,6
MSB6 15,8 18,5 68 39 71 142 158 6,6
Hinweis: Dieses Produkt entspricht ISO 1179-1 und 1SO 228-1.
Bestellangaben
Baugrofe |Kondensatablass [Anschluss ([ Filterfeinheit 5 pm Filterfeinheit 40 pm
Teile-Nr.  Typ Teile-Nr.  Typ
MSB4 manuell drehend |GY4 - - 542293 MSB4-Y4:C3)1D1A1F3-WP
vollautomatisch | GV4 - - 542299 MSB4-V4:C3)2D1A1F3-WP
MSB6 manuell drehend | GY2 542281 MSB6-Y2:C3)3D1A1F3-WP 542269 MSB6-12:C3J1D1A1F3-WP
vollautomatisch GY2 542287 MSB6-Y2:C3)4D1A1F3-WP 542275 MSB6-12:C3)2D1A1F3-WP
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Wartungsgeradte-Kombinationen MSB4/MSB6, Baureihe MS

Datenblatt — Kombination 6

Funktion
mit Kondensatablass
manuell drehend

Durchfluss
750 ...3 100 l/min

FESTO

- 1 - Temperaturbereich
-10...+60 °C
é Druckregelbereich
1..12bar
mit Kondensatablass
vollautomatisch
e Zur gefilterten und gedlten e Ausgangsdruck ist innerhalb
Druckluftversorgung des Druckregelbereichs stufen-
e Versorgungsdruck kann zu- los einstellbar
oder abgeschaltet werden
e Einschaltventil MS...-EM1
manuell betdtigt
e Filterregelventil MS...-LFR-D7
e Oler MS...-LOE-R
e Befestigungswinkel MS...-WP
Allgemeine Technische Daten
Baugrofie MSB4 MSB6
Pneumatischer Anschluss 1, 2, 3 GVYa (€1%)

Reglerfunktion

Ausgangsdruck konstant, mit Vordruckkompensation, mit Riickstromverhalten, mit Sekundarentliiftung

Befestigungsart

mit Zubehor

Einbaulage senkrecht +5°

Filterfeinheit [um] 40

Luftreinheitsklasse am Ausgang Druckluft nach ISO 8573-1:2010[7:4:4] (Filterfeinheit 40 pm)
Schalenschutz Kunststoffschutzkorb

Kondensatablass

manuell drehend

- Ivollautomatisch

Betdtigungssicherung

Drehknopf mit Arretierung, mit Zubehdr schliebar

Druckregelbereich [bar]

1..12

Druckanzeige

mit Manometer

Hinweis: Dieses Produkt entspricht ISO 1179-1 und 1SO 228-1.

Baugrofie

Normalnenndurchfluss gnN [l/min]

MSB4 MSB6

Filterfeinheit

40 ym

750

3100
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Wartungsgeradte-Kombinationen MSB4/MSB6, Baureihe MS

Datenblatt — Kombination 6

Betriebs- und Umweltbedingungen

Kondensatablass manuell drehend

vollautomatisch

FESTO

Baugrofie MSB4

MSB6

MSB6

Betriebsdruck [bar] 1,5...14

1,5.

.18

2..12

Betriebsmedium

Druckluft nach ISO 8573-1:2010[7:4:4]

Inerte Gase

Hinweis zum Betriebs-/
Steuermedium

Geolter Betrieb moglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Umgebungstemperatur  [°C] -10... +60 +5...+60
Mediumstemperatur [°C] -10...+60 +5 ... +60
Lagertemperatur [eC] -10... +60 -10... +60
Korrosionsbestandigkeit KBKY 2

1) Korrosionsbestdndigkeitsklasse 2 nach Festo Norm 940 070

Bauteile mit maRiger Korrosionsbeanspruchung. AuBenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberflache, die im direkten Kontakt zur umgebenden
industrietiblichen Atmosphéare bzw. Medien, wie Kiihl- und Schmierstoffe stehen.

Gewichte [g]

Baugrofie MSB4 MSB6
Wartungsgeradte-Kombination 1500 1750
Befestigungswinkel 40 76

Hinweis
Werkstoffe =» Datenblatt der
Einzelgerdte

Normaldurchfluss gn in Abhangigkeit vom Ausgangsdruck p2

Druckregelbereich 1 ... 12 bar
MSB4-V4

Filterfeinheit 40 pm

Primérdruck p1 = 10 bar 8
7
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28 = Internet: www.festo.com/catalogue/...

Anderungen vorbehalten - 2014/01




Wartungsgerdte-Kombinationen MSB4/MSB6, Baureihe MS

Datenblatt — Kombination 6

Abmessungen Download CAD-Daten =» www.festo.com
mit Manometer, Anzeigeeinheit [bar]
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Einbaumaf = Durchflussrichtung
Typ B1 B2 B3 B4 B5 B6 D1 L1 L2
MSB4 120,6 40,2 40,2 4 44 80 GY4 201 87
MSB6 186 62 62 4,5 54 100 GY2 285 134,5
Typ L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10
Kondensatablass

manuell vollauto-

drehend matisch
MSB4 17,7 - 25 53 46,5 93,2 106 5,6 80
MSB6 15,8 18,5 68 66 71 142 158 6,6 130

Hinweis: Dieses Produkt entspricht ISO 1179-1 und 1SO 228-1.
Bestellangaben
BaugroBe |Kondensatablass |Anschluss |Filterfeinheit 40 um
Teile-Nr.  Typ
MSB4 manuell drehend |GY4 542296 MSB4-V4:C3)1M1-WP
MSB6 manuell drehend [ GY2 542272 MSB6-12:C3J]1M1-WP
vollautomatisch |Gl 542278 MSB6-12:C3)2M1-WP
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Wartungsgeradte-Kombinationen MSB4/MSB6, Baureihe MS

Datenblatt — Kombination 7

Funktion
mit Kondensatablass
manuell drehend

FESTO

Durchfluss
1400 ... 4 000 |/min

- 1 - Temperaturbereich
-10...+60 °C
é Druckregelbereich
0,5 ... 10 bar
e Einschaltventil MS...-EM1
manuell betdtigt
e Filterregelventil MS...-LFR-D7
¢ Einschaltventil
MS...-EE-10V24P-AD7
elektrisch beté’itlgt, mit . e Zur gefilterten und ungedlten e Beim Abschalten sorgt eine
Drucks.ensor fu.r Schaltanzeige Druckluftversorgung Schnellentliiftung fiir raschen
* Befestigungswinkel MS...-WP e Versorgungsdruck kann zu- Druckabbau
oder abgeschaltet werden e Elektrische Druckiiberwachung
e Ausgangsdruck ist innerhalb mit einstellbarem Schaltdruck
des Druckregelbereichs stufen-
los einstellbar
Allgemeine Technische Daten
Baugrofie MSB4 MSB6
Pneumatischer Anschluss 1, 2, 3 GVYa (€1%)

Reglerfunktion

Ausgangsdruck konstant, mit Vordruckkompensation, mit Riickstromverhalten, mit Sekunddrentliiftung

Befestigungsart

mit Zubehor

Einbaulage senkrecht +5°

Filterfeinheit [um] 40

Luftreinheitsklasse am Ausgang Druckluft nach ISO 8573-1:2010[7:4:4]
Schalenschutz Kunststoffschutzkorb

Kondensatablass

manuell drehend

Betdtigungssicherung

Drehknopf mit Arretierung, mit Zubehdr schliebar

Druckregelbereich [bar]

0,5...10

Druckanzeige

mit Drucksensor fiir Schaltanzeige Ausgangsdruck und elektrischem Ausgang

mit Manometer fiir Anzeige Ausgangsdruck

Hinweis: Dieses Produkt entspricht ISO 1179-1 und 1SO 228-1.

Elektrische Daten Einschaltventil MS...-EE-10V24P-AD7

Spulenkennwerte

24V DC: 1,8 W; Zul. Spannungsschwankungen —=15%/+10%

Elektrischer Anschluss

M12x1 nach I[EC 61076-2-101

Schutzart Magnetspule IP65
Einschaltdauer [%] 100
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Wartungsgeradte-Kombinationen MSB4/MSB6, Baureihe MS

Datenblatt — Kombination 7

Normalnenndurchfluss gnN [l/min]

FESTO

Baugrofie MSB4 MSB6
Filterfeinheit 40 um  [1400 4000
Betriebs- und Umweltbedingungen

Kondensatablass manuell drehend

Baugrofie MSB4 MSB6
Betriebsdruck [bar] 0,8..14 0,8...18

Betriebsmedium

Druckluft nach ISO 8573-1:2010[7:4:4]

Inerte Gase

Hinweis zum Betriebs-/
Steuermedium

Geolter Betrieb moglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Umgebungstemperatur  [°C] 0...+60
Mediumstemperatur [eC] +5 ... +60
Lagertemperatur [eC] -10... +60
Korrosionsbestandigkeit KBKY 2

1) Korrosionsbestdndigkeitsklasse 2 nach Festo Norm 940 070
Bauteile mit maRiger Korrosionsbeanspruchung. AuBenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberflache, die im direkten Kontakt zur umgebenden
industrieliblichen Atmosphéare bzw. Medien, wie Kiihl- und Schmierstoffe stehen.

Gewichte [g]

Baugrofie MSB4 MSB6
Wartungsgerdte-Kombination 1600 2 000
Befestigungswinkel 40 76

Hinweis
Werkstoffe =» Datenblatt der
Einzelgerdte
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Wartungsgerdte-Kombinationen MSB4/MSB6, Baureihe MS

Datenblatt — Kombination 7

Abmessungen Download CAD-Daten =» www.festo.com

Einschaltventil manuell betatigt, Filterregelventil mit Manometer, Anzeigeeinheit [bar], Einschaltventil elektrisch betatigt mit Drucksensor
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Einbaumaf Drucksensor = Durchflussrichtung
Elektrischer Anschluss SDE5-D10-0-...-P-M8 mit
nach IEC 61076-2-101, 3-poligem Stecker M8x1,
Stecker M12x1, 2-polig fiir Schwellwertkomparator,
NEBU-M12 1 Schaltausgang PNP,
Schliefer
=> Internet: sde5
Typ B1 B2 B3 B4 B5 B6 D1
MSB4 120,6 40,2 40,2 4 44 82 GYa
MSB6 186 62 62 4,5 54 102 GY2
Typ L1 L2 L3 L4 L5 L6 L8 L9
MSB4 201 87 17,7 25 86,3 46,5 106 5,6
MSB6 285 134,5 15,8 68 104 71 158 6,6

Hinweis: Dieses Produkt entspricht ISO 1179-1 und 1SO 228-1.

Bestellangaben
BaugroBe |Kondensatablass |Anschluss |Filterfeinheit 40 um
Teile-Nr.  Typ
MSB4 manuell drehend |[GV4 8025358 MSB4-1/4:C3)1D14-WP
MSB6 manuell drehend [ GY2 8025359 MSB6-12:C3)1D14-WP
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Wartungsgerate-Kombinationen MSB, Baureihe MS FESTO
Zubehor
Bestellangaben - Schalldampfer U Datenbldtter = Internet: u
Beschreibung Pneumatischer Anschluss Teile-Nr.  Typ
flir MS4-EM1/EE GYs 6842 U-%-B
flir MS6-EM1/EE GY2 6844 U-12-B
Bestellangaben — Winkeldose PEV Datenblatter = Internet: pev
Beschreibung Betriebsspannungs-| Elektrischer An- Schaltzustands- Teile-Nr.  Typ
bereich schluss anzeige
fur PEV-Y4-...-OD 15...30VDC 4-polig LED gelb 164274 PEV-Y4-WD-LED-24
<230VAC 4-polig LED gelb 164275 PEV-Y4-WD-LED-230
<180V DC
Bestellangaben — Steckdose MSSD Datenblatter = Internet: mssd
Beschreibung Betriebsspannungs-| Elektrischer An- Befestigungsart Teile-Nr.  Typ
bereich schluss Kabelanschluss
fiir PEV-Y%-...-OD <250V AC/DC 3-polig Klemmschrauben |171157 MSSD-C-4P
fiir MS4/6-EE/DE  |<250V AC/DC 3-polig Klemmschrauben (151687 MSSD-EB
4-polig Schneidklemm- 192745 MSSD-EB-S-M14
technik
Bestellangaben - Steckdosenleitung KMEB Datenblatter = Internet: kmeb
Beschreibung Betriebs- Elektrischer |Schaltzu- Kabelldnge Teile-Nr.  Typ
spannung Anschluss standsanzeige |[m]
flir MS4/6-EE/DE |24V DC 2-polig LED 2,5 547268 KMEB-3-24-2,5-LED
5 547269 KMEB-3-24-5-LED
- 2,5 547270 KMEB-3-24-2,5
5 547271 KMEB-3-24-5
3-polig LED 2,5 151688 KMEB-1-24-2,5-LED
5 151689 KMEB-1-24-5-LED
10 193457 KMEB-1-24-10-LED
230V AC 3-polig - 2,5 151690 KMEB-1-230AC-2,5
5 151691 KMEB-1-230AC-5
Bestellangaben - Leuchtdichtung MEB-LD Datenblatter = Internet: meb
Beschreibung Betriebsspannungsbereich Teile-Nr.  Typ
fuir Steckdosenleitung KMEB und Steck- |12...24VDC 151717 MEB-LD-12-24DC
dose MSSD-EB 230V DC/AC+10% 151718 MEB-LD-230AC
Bestellangaben - Biigelschloss LRVS-D
Beschreibung Gewicht [g] Teile-Nr.  Typ
fir Filterregel- und Druckregelventile 120 193786 LRVS-D

7
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Wartungsgerate-Kombinationen MSB, Baureihe MS FESTO

Zubehor
Bestellangaben - Verbindungsleitung NEBU-M8 Datenblatter =» Internet: nebu
Elektrischer Anschluss Anzahl Adern Kabelldnge Teile-Nr.  Typ
[m]
M8x1, Dose gerade 3 2,5 541333 NEBU-M8G3-K-2.5-LE3

5 541334 NEBU-M8G3-K-5-LE3

5 541341 NEBU-M8W3-K-5-LE3

/ M8x1, Dose gewinkelt 3 2,5 541338 NEBU-M8W3-K-2.5-LE3

Bestellangaben - Verbindungsleitung NEBU-M12 Datenblatter =» Internet: nebu
Elektrischer Anschluss Anzahl Adern Kabelldnge Teile-Nr.  Typ
[m]
M12x1, Dose gerade 4 2,5 550326 NEBU-M12G5-K-2.5-LE4
5 541328 NEBU-M12G5-K-5-LE4
M12x1, Dose gewinkelt 4 2,5 550325 NEBU-M12W5-K-2.5-LE4
5 541329 NEBU-M12W5-K-5-LE4
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