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Tlmiče hluku U/UC

�jednoduché naskrutkovanie

�malá konštrukcia

�veľký prietok

�široká paleta závitov
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výrobky 2006 – zmeny vyhradené – 2006/033 / 6.1-2

Tlmiče hluku U/UC
prehľad dodávok

vyhotovenie typ pripojenie D1 pre hadicu
s vnútorným

∅ nástrčného
puzdra

hladina akus-
tického tlaku

bez obsahu
medi, PTFE

� strana

závit M závit G

ý

∅

p

[dB (A)]

,

a silikónu

sintrovaný (spekaný) kov
U-PK-3 – – 3 – < 70 3 / 6.1-3

U-PK-4 – 4 < 74
–

3 / 3

U-M3 M3 – < 65
–

U-M5 M5 – < 70

polymér
U-x – Gx – – < 77 3 / 6.1-4

U-¼ G¼ < 77

3 /

U-y Gy < 82
�

U-½ G½ < 80
�

U-¾ G¾ < 83

U-1 G1 < 84

tlakový odliatok
U-x-B – Gx – – < 74 3 / 6.1-4

U-¼-B G¼ < 79

3 /

U-y-B Gy < 80
�

U-½-B G½ < 80
�

U-¾-B G¾ < 81

U-1-B G1 < 82

nástrčné puzdro pre nástrčné spojky QS, Quick Star
UC-QS-3H – – – 3 < 60 3 / 6.1-5

UC-QS-4H 4 < 60

3 / 5

UC-QS-6H 6 < 60 –

UC-QS-8H 8 < 60

UC-QS-10H 10 < 68

pre elektromagnetické ventily CPE, Compact Performance
UC-M5 M5 – – – < 60 3 / 6.1-5

UC-M7 M7 – < 58
–

3 / 5

UC-x – Gx < 59
–

UC-¼ – G¼ < 60

pre vákuové sacie trysky VN
UO-M7 M7 – – – zväzok 6

UO-x – Gx �

UO-¼ – G¼

tlmič hluku s filtrom
LFU-½ – G½ – – < 40

�

3 / 4.3-11

LFU-1 G1 < 40
�

-H- upozornenie

Tlmiče hluku čistiť v petroleji

alebo benzíne (nie s trichlórom).
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Tlmiče hluku U
technické údaje

Tlmič hluku U
malá konštrukcia

prevádzkový tlak:
U-PK/U-M5: 0 ... 8 bar

U-M3: 0 ... 10 bar

rozsah teploty:

–10 ... +70 °C
(berte ohlad na rozsah

žiti h di )

1 nástrčná spojka pre hadicu
s vnútorným∅ 3

2 nástrčná spojka pre hadicu
s vnútorným∅ 4

U-PK-3 U-PK-4

použitia hadice)

materiál:
závitová časť: mosadz

tlmiaca vložka:
U-PK/U-M5: mosadz
U-M3: bronz

Technické údaje a údaje pre objednávku
pneumatické pripojenie hladina akustického

tlaku1)
menovitá svetlosť menovitý prietok hmotnosť č. dielu typ PE*

[dB (A)] [mm] [l/min] [g]

PK-3 < 70 2,5 290 5 4 646 U-PK-3 10
PK-4 < 74 3,4 600 5 4 932 U-PK-4 10
M3 < 65 1,5 1102) 4 163 978 U-M3 10
M5 < 70 2,5 3203) 5 4 645 U-M5 10M5 < 70 2,5 320 5

534 221 U-M5-50 50

1) merané pri tlaku 6 bar proti atmosfére vo vzdialenosti 1 m

2) pri 7 bar na vstupe proti atmosfére

3) pri 6 bar na vstupe proti atmosfére

* množstvo v balení
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výrobky 2006 – zmeny vyhradené – 2006/033 / 6.1-4

Tlmiče hluku U
technické údaje

Tlmič hluku U
vyhotovenie z plastu

prevádzkový tlak: 0 ... 10 bar
rozsah teploty: –10 ... +70 °C

materiál:
teleso: polyacetál

tlmiaca vložka: polyetylén
bez obsahu medi, PTFE a silikónu

Technické údaje, rozmery a údaje pre objednávku
pneumatické
pripojenie

hladina akus-
tického tlaku1)

menovitá
svetlosť

menovitý
prietok2)

hmotnosť D2
∅

L1 L2 č. dielu typ PE*
p p j

D1 [dB (A)] [mm] [l/min] [g]

Gx < 77 6,4 2 050 2 15,2 35,9 5,5 2 307 U-x 1x 77 , 5 5, 35,9 5,5

534 222 U-x-50 50

G¼ < 77 8 3 400 8 19 57 6,5 2 316 U-¼ 1¼ 77 3 9 57 ,5

534 223 U-¼-20 20

Gy < 82 11 5 900 30 33,5 78,8 7,5 2 309 U-y 1y 5 9 3 33,5 7 , 7,5

534 224 U-y-20 20

G½ < 80 15 10 600 58 43 88,1 9 2 310 U-½ 1½ 5 5 3 , 9

534 225 U-½-20 20

G¾ < 83 18,6 15 000 83 45 120,7 10,5 2 311 U-¾ 1
G1 < 84 22 19 900 140 55 126,5 11,5 2 312 U-1 1

1) merané pri 6 bar proti atmosfére vo vzdialenosti 1 m

2) pri 7 bar na vstupe voci atmosfére

* množstvo v balení

Tlmič hluku U-...-B
vyhotovenie z tlakového odliatku

prevádzkový tlak: 0 ... 10 bar
rozsah teploty: –10 ... +70 °C

materiál:
teleso: hliníkový tlakový odliatok

tlmiaca vložka: polyetylén
bez obsahu medi, PTFE a silikónu

Technické údaje, rozmery a údaje pre objednávku
pneumatické
pripojenie

hladina akus-
tického tlaku1)

menovitá
svetlosť

menovitý
prietok2)

hmotnosť D
∅

L L1 ß č. dielu typ
p p j

D1 [dB (A)] [mm] [l/min] [g]

Gx < 74 5,3 1450 8 16 39,2 5,5 14 6 841 U-x-B
G¼ < 79 7,5 3000 17 19,5 55,6 6,5 17 6 842 U-¼-B

Gy < 80 9 4500 37 25 86,6 7,5 19 6 843 U-y-B
G½ < 80 14 6500 75 28 116,5 9 24 6 844 U-½-B
G¾ < 81 17 11000 120 38 138 10,5 32 6 845 U-¾-B
G1 < 82 23,5 17300 233 47,8 177 11,5 36 151 990 U-1-B

1) merané pri 6 bar proti atmosfére vo vzdialenosti 1 m

2) pri 7 bar na vstupe voci atmosfére
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Tlmiče hluku UC
technické údaje

Tlmič hluku UC-QS
s nástrčným puzdrom pre nástrčné

spojky QS, Quick Star

prevádzkový tlak: 0 ... 10 bar

rozsah teploty: –10 ... +70 °C

materiál:

závitová časť: polyetylén
tlmiaca vložka: polyetylén

Technické údaje, rozmery a údaje pre objednávku
∅ nástrcného
puzdra

hladina akus-
tického tlaku1)

menovitá
svetlosť

menovitý
prietok2)

hmotnosť D
∅

L L1 č. dielu typ
p

D1 [dB (A)] [mm] [l/min] [g]

3 < 60 2,1 170 4 7,8 29,1 14,4 165 005 UC-QS-3H
4 < 60 2,9 350 5 7,8 31,4 16,7 165 006 UC-QS-4H

6 < 60 4,2 800 11 9,8 41,3 17,2 165 007 UC-QS-6H
8 < 60 6,4 1 500 23 13,8 54,4 23,4 175 611 UC-QS-8H
10 < 68 7,6 3 100 55 17,8 68,7 26,7 526 475 UC-QS-10H

1) merané pri 6 bar proti atmosfére vo vzdialenosti 1 m

2) pri 7 bar na vstupe voci atmosfére

Tlmič hluku UC
pre elektromagnetické ventily CPE,

Compact Performance

prevádzkový tlak: 0 ... 10 bar

rozsah teploty: –10 ... +70 °C

materiál:

závitová časť: polyetylén
tlmiaca vložka: polyetylén

Technické údaje, rozmery a údaje pre objednávku
pneumatické
pripojenie

hladina akus-
tického tlaku1)

menovitá
svetlosť

menovitý
prietok2)

hmotnosť D
∅

L L1 č. dielu typ PE*
p p j

D1 [dB (A)] [mm] [l/min] [g]

M5 < 60 2,9 350 4 7,8 19,4 4,5 165 003 UC-M5 15 ,9 35 7, 9, ,5

534 217 UC-M5-50 50

M7 < 58 4,2 800 9 9,8 30 5,5 161 418 UC-M7 17 5 , 9 9, 3 5,5

534 218 UC-M7-50 50

Gx < 59 6,4 1 700 19 13,8 38 6,5 161 419 UC-x 1x 59 , 7 9 3, 3 ,5

534 219 UC-x-50 50

G¼ < 60 9,0 3 200 52 17,8 51 8,5 165 004 UC-¼ 1¼ 9, 3 5 7, 5 ,5

534 220 UC-¼-20 20

1) merané pri 6 bar proti atmosfére vo vzdialenosti 1 m

2) pri 7 bar na vstupe voci atmosfére

* množstvo v balení
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