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Tiger Classic

3 MFH-3

7 802 MFH-3-1/8 G1/8

9 964 MFH-3-1/4 G1/4

9 857 MFH-3-1/2 G1/2

11 967 MFH-3-3/4 G3/4

7 877 MOFH-3-1/8 G1/8

7 876 MOFH-3-1/4 G1/4

7 884 MOFH-3-1/2 G1/2

11 969 MOFH-3-3/4 G3/4

7 958 MFH-3-1/8-S G1/8

7 959 MFH-3-1/4-S G1/4

7 960 MFH-3-1/2-S G1/2

11 968 MFH-3-3/4-S G3/4

MFH-3-1/8 MFH-3-1/4 MFH-3-1/2 MFH-3-3/4

3

G1/8 G1/4 G1/2 G3/4

[MPa] 0.15 0.8 0.2 0.8

[mm] 5 7 14 19

[l/min] 500 800 3700 7500

[DC] 12, 24, 42, 48 V

[AC] 24, 42, 48, 110, 230, 240 V 50/60 Hz

on/off [ms] 9/29 10/29 18/90 40/29

[W] 4.5

[VA] 7.5 6

[°C] –5 40

[°C] –10 60

IP65 EN60529

[kg] 0.24 0.32 1.10 1.26

P. 24
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Tiger Classic

3 MFH-3

MOFH-3-1/8 MOFH-3-1/4 MOFH-3-1/2 MOFH-3-3/4

3

G1/8 G 1/4 G 1/2 G 3/4

[MPa] 0.15 0.8 0.2 0.8

[mm] 5 7 14 19

[l/min] 500 800 3700 7500

[DC] 12, 24, 42, 48 V

[AC] 24, 42, 48, 110, 230, 240 50/60 Hz

on/off [ms] 9/29 15/45 18/90 40/29

[W] 4.5

[VA] 7.5 6

[°C] –5 40

[°C] –10 60

IP65 EN60529

[kg] 0.24 0.32 1.10 1.26

P. 24

MFH-3-1/8-S MFH-3-1/4-S MFH-3-1/2-S MFH-3-3/4-S

3

G 1/8 G 1/4 G 1/2 G 3/4

[MPa] –0.095 1.0

[MPa] 0.1 0.8 0.2 0.8

[mm] 5 7 14 19

[l/min] 500 800 3700 7500

[DC] 12, 24, 42, 48 V

[AC] 24, 42, 48, 110, 230, 240 50/60 Hz

on/off [ms] 9/29 10/29 18/90 40/29

[W] 4.5

[VA] 7.5 6

[°C] –5 40

[°C] –10 60

IP65 EN60529

[kg] 0.24 0.32 1.10 1.26

P. 24
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Tiger Classic

3 MFH-3
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Tiger Classic

3 MFH-3
3

1
2 360°
3 180°

MFH-3-1/8, M0FH-3-1/8, MFH-3-1/8-S
MFH-3-1/4, M0FH-3-1/4, MFH-3-1/4-S

MFH-3-1/2, M0FH-3-1/2, MFH-3-1/2-S
MFH-3-3/4, M0FH-3-3/4, MFH-3-3/4-S

B1 B2 B3 B4 D1 D2 D3 H1 H2 H3

MFH-3-1/8, MOFH-3-1/8, MFH-3-1/8-S 26 3.5 3.5 2.7 G1/8 M5 5.5 97 111 12.5
MFH-3-1/4, MOFH-3-1/4, MFH-3-1/4-S 30.4 5 5 4 G1/4 M5 6.5 112 126 17
MFH-3-1/2, MOFH-3-1/2, MFH-3-1/2-S 52 8 8 – G1/2 G1/8 8.6 151 165 30
MFH-3-3/4, MOFH-3-3/4, MFH-3-3/4-S 68 8 8 – G3/4 G1/8 8.6 171 185 34

H4 H5 H6 H7 H8 H9 L1 L2 L3

MFH-3-1/8, MOFH-3-1/8, MFH-3-1/8-S 19 22 9.5 63 12.5 9.5 45 71 35
MFH-3-1/4, MOFH-3-1/4, MFH-3-1/4-S 24 29 9.5 78 5 24 50 74 40
MFH-3-1/2, MOFH-3-1/2, MFH-3-1/2-S 38 49 10.5 117 49 19 80 89 58
MFH-3-3/4, MOFH-3-3/4, MFH-3-3/4-S 44 56 11 137 56 22 92 95 72
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Tiger Classic

5 MFH-5

9 982 MFH-5-1/8 G1/8

6 211 MFH-5-1/4 G1/4

6 420 MFH-5-1/2 G1/2

10 348 MFH-5-1/8-S G1/8

10 349 MFH-5-1/4-S G1/4

35 547 MFH-5-1/2-S G1/2

MFH-5-1/8 MFH-5-1/8-S MFH-5-1/4 MFH-5-1/4-S MFH-5-1/2 MFH-5-1/2-S

5
G1/8 G1/4 G1/2

[MPa] 0 1.0 0 1.0 0 0.8 0 1.0 0 0.8 0 1.0
[MPa] 0.1 0.8 0.15 0.8 0.15 0.8
[mm] 5 7 14
[l/min] 500 1000 3700

[DC] 12, 24, 42, 48 V
[AC] 24, 42, 48, 110, 230, 240 V 50/60 Hz

on/off [ms] 8/36 9/29 15/154 21/150
[W] 4.5
[VA] 7.5 6

[°C] –5 40
[°C] –10 60

IP65 EN60529
[kg] 0.27 0.29 1.135

P. 24
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Tiger Classic

5 MFH-5
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Tiger Classic

5 MFH-5
3

1
2

360°
3

180°

MFH-5-1/4
MFH-5-1/4-S

MFH-5-1/8
MFH-5-1/8-S

MFH-5-1/2
MFH-5-1/2-S

B1 B2 B3 B4 D1 D2 D3 H1 H2 H3 H4

MFH-5-1/8, MFH-5-1/8-S 26 3.5 3.5 2.7 G1/8 M5 5.5 117 131 13.5 19
MFH-5-1/4, MFH-5-1/4-S 30.4 – 5 4 G1/4 M5 6.5 128 143 12 24
MFH-5-1/2, MFH-5-1/2-S 52 – 8 – G1/2 G1/8 8.6 192 209 32 38

H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 L1 L2 L3

MFH-5-1/8, MFH-5-1/8-S 23 9.5 83 32.5 23 19 45 71 35
MFH-5-1/4, MFH-5-1/4-S 28 9.5 128 5 67 50 74 40
MFH-5-1/2, MFH-5-1/2-S 51 10.5 158 30 80 50 40 80 89 58
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Tiger Classic

5 JMFH-5

G1/8 8 820 JMFH-5-1/8

G1/4 10 410 JMFH-5-1/4

G1/2 10 166 JMFH-5-1/2

14

G1/8 8 821 JMFDH-5-1/8

G1/4 10 411 JMFDH-5-1/4

G1/8 14 008 JMFH-5-1/8-S

G1/4 14 009 JMFH-5-1/4-S

G1/2 35 548 JMFH-5-1/2-S

JMFH-5-1/8 JMFDH-5-1/8 JMFH-5-1/8-S JMFH-5-1/4 JMFDH-5-1/4 JMFH-5-1/4-S JMFH-5-1/2 JMFH-5-1/2-S

2 5

G 1/8 G 1/4 G 1/2

[MPa] 0.15 0.8 0.25 0.8 0.15 0.8 0.25 0.8 0.2 0.8
[MPa] 0.12 0.8 0.12 0.8 0.05 0.8
[mm] 5 7 14
[l/min] 600 1100 4500

[DC] 12, 24, 42, 48 V
[AC] 24, 42, 48, 110, 230, 240 V 50/60 Hz
[ms] 18 16/24* 11 24/32* 16
[W] 4.5
[VA] 7.5 6

[°C] –5 40
[°C] –10 60

IP65 EN60529
[kg] 0.425 0.530 1.210

* 14 12

P. 24
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Tiger Classic

5 JMFH-5
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Tiger Classic

5 JMFH-5
3

1

2
360°

3

180°

JMFH-5-1/2
JMFH-5-1/2-S

JMFH-5-1/8
JMFDH-5-1/8
JMFH-5-1/8-S

JMFH-5-1/4
JMFDH-5-1/4
JMFH-5-1/4-S

B1 B2 B3 B4 D1 D2 D3 H1 H2

JMFH-5-1/8, JMFDH-5-1/8, JMFH-5-1/8-S 26 3.5 3.5 2.7 G1/8 M5 5.5 184 217
JMFH-5-1/4, JMFDH-5-1/4, JMFH-5-1/4-S 30.4 – 5 4 G1/4 M5 6.5 202 235
JMFH-5-1/2, JMFH-5-1/2-S 52 – 8 – G1/2 G1/8 8.6 244 272

H4 H6 H7 H8 H9 H10 H11 L1 L2 L3

JMFH-5-1/8, JMFDH-5-1/8, JMFH-5-1/8-S 19 9.5 116.5 58.25 19 45 71 35
JMFH-5-1/4, JMFDH-5-1/4, JMFH-5-1/4-S 24 9.5 134 67 67 50 74 40
JMFH-5-1/2, JMFH-5-1/2-S 38 10.5 176 88 80 40 80 89 58
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Tiger Classic

3 VL/O-3

7 803 9 984 9 983 10 049

VL/O-3-1/8-B VL/O-3-1/4 VL/O-3-1/2 VL/O-3-3/4

3

G1/8 G1/4 G1/2 G3/4

[MPa] 0.095 1.0

[MPa] 0 1.0

1.0MPa

[mm] 5 7 14 19

[l/min] 500 800 3700 7500

on/off [ms] 4/10 8/30 17/30 23/23

[°C] –10 60

[kg] 0.15 0.23 0.86 1.2

1

3

5

4

6

2

1 4

2 5

3 6 NBR
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Tiger Classic

3 VL/O-3
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Tiger Classsic

3 VL/O-3
3

VL/O-3-1/8-B
VL/O-3-1/4

VL/O-3-1/2
VL/O-3-3/4

B1 B5 D1 D2 D3 H6 H7 H8 H9 L1 L2

VL/O-3-1/8-B 26 3 G1/8 5.5 G1/8 12.5 9.5 65 8 45 35
VL/O-3-1/4 30.4 – G1/4 6.5 G1/8 5 24 80 8 50 40
VL/O-3-1/2 52 – G1/2 8.6 G1/4 49 19 118 10 80 58
VL/O-3-3/4 68 – G3/4 8.6 G1/4 56 22 138 10 92 72
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Tiger Classic

5 VL-5

9 764 9 199 9 445

VL-5-1/8 VL-5-1/4 VL-5-1/2

5

G1/8 G1/4 G1/2

[MPa] 0 1.0 0 0.8 0 1.0

1.0MPa

[mm] 5 7 14

[l/min] 500 800 3700

on/off [ms] 5/16 8/12 6/27

[°C] –10 60

[kg] 0.180 0.220 1.070

1

3

5

4

6

2

1 4

2 5

3 6 NBR
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Tiger Classsic

5 VL-5
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Tiger Classic

5 VL-5
3

VL-5-1/8

VL-5-1/4

VL-5-1/2

B1 B5 D1 D2 D3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 L1 L2

VL-5-1/8 26 3 G1/8 5.5 G1/8 32.5 – 23 19 85 8 45 35
VL-5-1/4 30.4 – G1/4 6.5 G1/8 5 67 – – 96 8 50 40
VL-5-1/2 52 – G1/2 8.6 G1/4 30 80 50 40 159 10 80 58
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Tiger Classsic

5 JH-5

8 823 8 824 10 408 10 409 10 165

JH-5-1/8 JDH-5-1/8 JH-5-1/4 JDH-5-1/4 JH-5-1/2

2 5

G1/8 G1/4 G1/2

[MPa] 0 1.0 0 0.8 0 1.0

1.0MPa

[mm] 5 7 14

[l/min] 600 1100 4500

[ms] 2 9/16* 7 7/16* 3

[°C] –10 60

[kg] 0.245 0.330 1.130

* 14 12

1

2

4

3

5

1 4

2 5 NBR

3
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Tiger Classic

5 JH-5
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Tiger Classic

5 JH-5
3

JH-5-1/2

1
2

180°

JH-5-1/8
JDH-5-1/8

JH-5-1/4
JDH-5-1/4

B1 B5 D1 D2 D3 D4 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 L1 L2

JH-5-1/8, JDH-5-1/8 26 3 G1/8 5.5 G1/8 5 58.25 – 19 – 120 8 132 45 35
JH-5-1/4, JDH-5-1/4 30.4 – G1/4 6.5 G1/8 5 67 – – 67 138 8 149 50 40
JH-5-1/2 52 – G1/2 8.6 G1/4 9.9 88 80 40 – 178 10 193 80 58
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Tiger Classic

PAL

P.23

B1 B2 B3 B4 B5 D1 D3 D4 H1 H2 H3 L5 L6 L7 L8 ß 1 ß 2

PAL-1/8 20 21 2 33.5 44.5 G1/8 G1/4 5.2 44 32 43 18 34 12 4 19 8
PAL-1/4 28 27 2 42 56 G1/4 G3/8 7 56 44 56 20 32 14 4 24 10
PAL-1/2 40 40 3 73 93 G1/2 G3/4 11 80 60 75 35 69 16 5 36 17

L1 L2 L3 L4
[kg]

8 601 PAL-1/8-2 MFH-3-1/8, MFH-3-1/8-S 2 70 96 114 89 0.145
8 602 PAL-1/8-3

3 / , 3 /
MOFH-3-1/8, VL/O-3-1/8 3 104 130 148 123 0.170

8 603 PAL-1/8-4
/ , / /

MFH-5-1/8, MFH-5-1/8-S 4 138 164 182 157 0.190
8 604 PAL-1/8-5

/ , /
JMFH-5-1/8, JMFDH-5-1/8 5 172 198 216 191 0.215

9 767 PAL-1/8-6

J / , J /
VL-5-1/8, JH-5-1/8, JDH-5-1/8 6 206 232 250 225 0.240

9 188 PAL-5-1/4-2 MFH-3-1/4, MFH-3-1/4-S, 2 72 100 120 94 0.330
9 189 PAL-5-1/4-3

3 / , 3 / ,
VL/O-3-1/4 3 104 132 152 126 0.405

9 190 PAL-5-1/4-4
/ /

MFH-5-1/4, MFH-5-1/4-S 4 136 164 184 158 0.480
9 191 PAL-5-1/4-5

/ , /
JMFH-5-1/4, JMFDH-5-1/4 5 168 196 216 190 0.555

9 192 PAL-5-1/4-6

J / , J /
VL-5-1/4, JH-5-1/4, JDH-5-1/4 6 200 228 248 222 0.630

9 492 PAL-1/2-2 MFH-3-1/2, MFH-3-1/2-S 2 139 181 213 164 0.770
9 493 PAL-1/2-3

3 / , 3 /
MOFH-3-1/2, VL/O-3-1/2 3 208 250 282 233 0.915

9 494 PAL-1/2-4
/ , / /

MFH-5-1/2, MFH-5-1/2-S 4 277 319 351 302 1.060
9 495 PAL-1/2-5

/ , /
JMFH-5-1/2 5 346 388 420 371 1.220

9 496 PAL-1/2-6

J /
VL-5-1/2, JH-5-1/2 6 415 457 489 440 1.370
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PRS

P.23

B1 B2 B3 B4 D1 D2 D3 H1 H2 H3 H4 L3 L4 L5 L6 L7 L8 ß 1 ß 2

PRS-1/8-B 28.5 22 12.5 10.8 G1/8 G3/8 6.6 80 56 38 28 23.5 7 27 7 12 5 8 14
PRS-1/4 34.5 27.5 14 14 G1/4 G1/2 6.6 92 62 48 31 29.2 5 31.4 7 14 6 10 17

L1 L2
[kg]

11 898 PRS-1/8-2-B MFH-5-1/8 2 81 67 0.360
11 899 PRS-1/8-3-B

5 /
JMHF-5-1/8, JMFDH-5-1/8 3 108 94 0.460

11 900 PRS-1/8-4-B
J / , J /
VL-5-1/8 4 135 121 0.625

11 901 PRS-1/8-5-B
/

JH-5-1/8, JDH-5-1/8 5 162 148 0.650
11 902 PRS-1/8-6-B

J / , J /

6 189 175 0.750

10 185 PRS-1/4-2 MFH-5-1/4 2 89.8 75.8 0.590
10 186 PRS-1/4-3

5 /
JMHF-5-1/4, JMFDH-5-1/4 3 121.2 107.2 0.750

10 187 PRS-1/4-4
J / , J /
VL-5-1/4 4 152.6 138.6 0.900

10 188 PRS-1/4-5
/

JH-5-1/4, JDH-5-1/4 5 184 170 1.070
10 189 PRS-1/4-6

J / , J /

6 215.4 201.4 1.230
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PAL

[kg]

8 626 VT-1/8 PAL-1/8 G1/8 0.006
206 147 VT-1/4-2 PAL-1/4 G1/4 0.015
9 986 VT-1/2 PAL-1/2 G1/2 0.030

[kg]

12 910 VT-1/8-AJS-P PAL-1/8 G1/8 0.024
12 635 VT-1/4-AJ-P PAL-1/4 G1/4 0.045

[kg]

9 768 VTM-1/8 PAL-1/8 G1/8 0.005
3 099 VTM-1/4 PAL-1/4 G1/4 0.007
9 987 VTM-1/2 PAL-1/2 G1/2 0.028

PRS

[kg]

11 539 VT-1/8-PRSK PRS-1/8-B G1/8 0.017
9 499 VT-1/4-PRS PRS-1/4 G1/4 0.032

[kg]

12 634 VT-1/8-AJK-P PRS-1/8-B G1/8 0.016
12 635 VT-1/4-AJ-P PRS-1/4 G1/4 0.045

[kg]

11 687 PRSB-1/8 PRS-1/8-B G1/8 0.055
11 688 PRSB-1/4 PRS-1/4 G1/4 0.080
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4 526 MSFG-12-DC MFH, JMFH DC 12 V

4 527 MSFG-24DC/42AC DC 24 V, AC 42 V 50/60 Hz

6 720 MSFW-110AC AC 110 V 50/60 Hz

4 540 MSFW-230AC AC 230 V 50/60 Hz

MSFG-12-DC MSFG-24DC/42AC MSFW-110AC MSFW-230AC

¦10%
4.1W DC 24 V 4.5W

AC 42 V 7.5VA
6 VA

7.5 VA
6 VA

ED 100%
EN 60 529 IP65

5 40
10 60

EN 60 529 IP65
0.080kg 0.070kg

34 410 MSFG-12DC-OD MFH, JMFH DC 12 V
34 411 MSFG-24DC/42AC-OD

, J
DC 12 V, AC 42 V 50/60 Hz

34 413 MSFG-42DC-OD DC 42
34 415 MSFW-24AC-OD AC 24 V
34 418 MSFW-48AC-OD AC 48 V 50/60 Hz
34 420 MSFW-110AC-OD AC 110 V 50/60 Hz , AC 120 V 60 Hz
34 422 MSFW-230AC-OD AC 230 V 50/60 Hz , AC 240 V 60 Hz
34 424 MSFW-240AC-OD AC 240 V 50/60 Hz

[m]

34 431 MSSD-F –

539 710 MSSD-F-M16 –

192 746 MSSD-F-S-M16 –

30 935 KMF-1-24DC-2.5-LED 2.5
30 937 KMF-1-24DC-5-LED 5
193 458 KMF-1-24-10-LED 10
30 936 KMF-1-230AC-2.5 2.5
30 938 KMF-1-230AC-5 5

19 143 MF-LD-12-24DC DC 12 24 V

19 144 MF-LD-230AC AC 230 V
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MVH-B, JMVH-Bシリーズの手動操作
ノンロック（標準タイプ）の場合

円穴を先の尖ったもの（ペンの先等）で押すと
押している間だけ切りかわります。

ロックの場合
プレートをスライドさせます マイナスドライバで

押しながら回転させます
回転させた後はドライバを
話しても保持されます

手動操作を無効にする場合
プレートを外します プレートを逆方向に

挿入します

MVH-B, JMVH-Bシリーズ、バイロットエアの単独排気
コイル部のカバー内のシールを
取るとバイロットエアを単独排気
させることが可能です

カバーを戻す時は
カバーの向きに
注意してください

カバー

シール
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保護仕様

I P 6 5

　　　　　　第二記号
　　　　　第一記号

I P ：
I P (International Protection)とは規格にて規定された固形異物や水に対する電気機器や
キャビネットの異物侵入保護等級の表示のことです。

保護等級の記号は２つの文字（IP）と等級を示す２つの数字（左記参照）によって
表示されます。

第一記号：人体及び固形異物に対する保護

内容 保護の程度

0 無保護 特には保護されていない。
1 50 mmより大きい固形物に対する保護 人体の表面積の大きな部分、例えば足などが誤って内部の充電部や可動部に接触

する恐れがない。
直径50mmを超える固形物体が内部に侵入しない。

2 12 mmより大きい固形物に対する保護 指先、または長さがを80 mm超えない指先類似物が内部の充電部や可動部に接触
する恐れがない。
直径12 mmを超える固形物体が内部に侵入しない。

3 2.5 mmより大きい固形物に対する保護 直径または厚さが2.5mmを超える工具やワイヤなどの固形物体が先端の内部に侵入
しない。

4 1 mmより大きい固形物に対する保護 直径または厚さが1.0mmを超えるワイヤや銅体などの固形物体が先端の内部に侵入
しない。

5 防塵型 粉塵が内部に侵入することを防止する。若干の粉塵の侵入があっても正常な運転
を阻害しない。

6 防塵型 粉塵が内部に侵入しない。

第二記号：水の侵入に対する保護

内容 保護の程度

0 無保護 特には保護されていない。
1 滴下する水に対する保護 鉛直に落下する水滴によって有害な影響を受けない。
2 15°傾斜した時落下する水に対する保護 正常な取付位置より15°以内に範囲で傾斜した時、鉛直に落下する水滴によって

有害な影響を受けない。

3 噴霧水に対する保護 鉛直から60°以内の噴霧水に落下する水によって有害な影響を受けない。
4 飛沫に対する保護 いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けない。
5 噴流水に対する保護 いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない。
6 ジェット噴射状の水に対する保護 波浪または、いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を

受けない。
7 水中への浸漬にに対する保護 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない。
8 水没に対する保護 製造者によって規定される条件に従い、連続的に水中に置かれる場合にて記する。

原則として完全密閉後続構造である。
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サージ電圧対策
ソレノイドコイルをもつ回路内の切換コンタクトのサージ電圧対策

回路がスイッチオン状態のときにソレノイドコイルのインダクタンスによって蓄積された電磁エネルギは、スイッチオフの時に解放され
ます。このエネルギは使用スイッチの種類によって最大電圧（遮断過電圧）が形成され、、絶縁破壊を起こす場合があります。或いは火
花を発生させ接点の焼損（材料の流動）を引き起こす場合があります。いろいろな方法により電磁エネルギを緩やかに一様に解放させる
ことによって、この現象を防止することができます。

電子式サージ電圧保護回路

直流回路で極性が一定している場合は普通のダイオードをコイに並列に接続します。
この場合ソレノイドの遮断時間が著しく長くなることを考慮してください。

より良い方法としては２個のツェナーダイオードを互いに逆方に向かい合わせてコイルに並列に
接続することです。この場合、直流と交流とに使用できます。
遮断時間の遅延は避けられますが、電圧150以上の場合は複数のツェナーダイオードを直列に接続
する必要があります。

遮断過電圧低減のための理想的なエレメントはバリスタです。その損流は公称電圧を超過
した場合にのみ上昇します。
バリスタは直流交流両方に使用できます。

R-Cの組合せのサージ電圧保護回路

エネルギをゆっくり解放させる最も簡単なエレメントはコンデンサです。これは遮断時のエネル
ギを吸収します。再始動時にはコンデンサの全容量が接点を通して放電されますが、その時に起
こる溶着を防止するために、抵抗を直列に接続し放電電流を減少させる必要があります。
多くのメーカがこのようなサージ電圧保護(R-C組合わせ)の適当なユニットを提供しています。
ユニットになっていない部品を使用する場合は、最高波電圧1000V用高耐電圧メタル・ペーパ
またはメタルプラスチックのコンデンサを選定してください。抵抗としては、線状の、または
金属箔のもので0.5Wのものを使用してください。

Festoソレノイドコイル用サージ電圧対策

直流 MSFG MSG 交流 MSFW MSW

≤ 48 V
R [Ω]
C [µmF]

ツェナーダイオード**

バリスタ*

1
0.1
2 x BZY 97 C 75
125 SDL 480/6

1
0.1
2 x BZY 97 C 75
175 SDL 480/6

≤ 48 V
R [Ω]
C [µF]

ツェナーダイオード**

バリスタ*

220
0.1
4 x BZY 97 C 2000
125 SDL 480/6

220
0.1
4 x BZY 97 C 2000
175 SDL 480/6

≤ 48〜 240 V
R [Ω]
C [µF]

ツェナーダイオード**

バリスタ*

1
0.1
2 x BZY 97 C 75
125 SDL 1 K/6

1
0.1
2 x BZY 97 C 75
175 SDL 1 K/6

≤ 48〜 240 V
R [Ω]
C [µF]

ツェナーダイオード**

バリスタ*

470
0.047
4 x BZY 97 C 2000
125 SDL 1 K/6

470
0.1
4 x BZY 97 C 2000
175 SDL 1 K/6

* Conradty社製
** Siemens社製
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流量の測定方法と換算表
D要素機器の標準流量について
Festoの製品は通常、流量特性値として標準流量ＱNn、つまり標準

QNn

l/min
Kv Cv S

mm2
C

の製品は通常、流量特性値として標準流量Ｑ 、 まり標準
状態 (DIN1314: tn=20°C, Pn=0.1013MPa)に換算された流量を使用しま
す。単位はl/minです。(Pn :絶対圧力)

尚、流量測定は下記の回路で行います。

10
50
80
100

0.009
0.045
0.072
0.091

0.010
0.051
0.081
0.102

0.18
0.9
1.44
1.8

0.036
0.18
0.288
0.36

圧力計 圧力計

p1 p2
流量計

120
150
180
200

0.109
0.136
0.163
0.182

0.122
0.152
0.183
0.203

2.16
2.7
3.24
3.6

0.432
0.54
0.648
0.72

絞り弁

テスト用
製品

流量計
250
300
330
400

0.227
0.273
0.300
0.364

0.254
0.305
0.335
0.407

4.5
5.4
5.94
7.2

0.9
1.08
1.118
1.44

標準流量ＱNnとは、下記条件で測定した流量値です。
− 使用流体としての空気の温度：20±3°C
− 供試品の温度：室温
− 設定圧力：供試品によって異なります。

450
500
550
600

0.409
0.455
0.500
0.545

0.457
0.508
0.558
0.609

8.1
9.0
9.9
10.8

1.62
1.8
1.98
2.16

空気圧機器の流量表示にはQNn、Kv、Cv、S、Cの値が使用されま
す。これらの値の説明と関係式を下記に示します。

S 5 0C 17C 20K 0 018Q

650
700
750
800

0.591
0.636
0.682
0.727

0.660
0.711
0.762
0.813

11.7
12.6
13.5
14.4

2.34
2.52
2.7
2.88

S = 5.0C = 17Cv = 20Kv = 0.018QNn

QNn = 55.6S = 994Cv = 278C
C S C 6 Q

900
1000

0.818
0.909

0.914
1.016

16.2
18

3.24
3.6

C = 0.2S = 3.4 Cv = 0.0036 QNn

S : 有効断面積　　　　　　mm2

C : 音速コンダクタンス　　dm³/(s・bar)

音速流れ状態 機器 通過質量流量を上流絶対圧力と標準状

1200
1500
1750
2000

1.091
1.364
1.590
1.818

1.219
1.524
1.778
2.032

21.6
27
31.5
36

4.32
5.4
6.3
7.2

音速流れ状態の機器の通過質量流量を上流絶対圧力と標準状
態密度で割った値。

Cv : 弁の流量特性を表す係数
60°F (15.6°C)の水を弁前後の差圧を1psi (6.9kPa)に保ち流し得る
流 表 値 ( )

2500
3000
3500
4000

2.272
2.727
3.182
3.636

2.540
3.048
3.556
4.065

45
54
63
72

9
10.8
12.6
14.4

流量をUSagl/minで表した値 (USagl/min=3.785 dm³/min)。
Kv : 弁の流量特性を表す係数

5〜3°Cの水を弁の前後の差圧を0.1Mpa(1bar)に保ち流し得る
流量をm³/hで表した値。

4500
5000
5500
6000

4.091
4.545
5.000
5.454

4.573
5.081
5.589
6.097

81
90
99
108

16.2
18
19.8
21.6

6500
7000
7500
8000

5.909
6.364
6.818
7.272

6.605
7.113
7.621
8.130

117
126
135
144

23.4
25.2
27
28.8

8500
9000
9500
10000

7.727
8.182
8.636
9.091

8.638
9.146
9.654
10.162

153
162
171
180

30.6
32.4
34.2
36
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3000 Kaunas
Tel. ++370 (8)7/32 13 14, Fax 32 13 15
E-mail: info_lt@festo.com

Malaysia
Festo Sdn.Berhad
10 Persiaran Industri
Bandar Sri Damansara, Wilayah Persekutuan
52200 Kuala Lumpur
Tel. ++60 (0)3/62 72 81 22, Fax 62 75 64 12
E-mail: info_my@festo.com

Mexico
Festo Pneumatic, S.A.
Av. Ceylán 3
Col. Tequesquinahuac
54020 Tlalnepantla, Edo. de México
Tel. ++52 (01)55/53 21 66 00, Fax 53 21 66 65
E-mail: info_mx@festo.com

Netherlands
Festo B.V.
Schieweg 62
2627 AN Delft
Tel. ++31 (0)15/251 88 99, Fax 261 10 20
E-mail: info_nl@festo.com

New Zealand
Festo Limited
20 Fisher Crescent, MT. Wellington
NZ-Auckland
Tel. ++64 (0)9/574 10 94, Fax 574 10 99
E-mail: info_nz@festo.com

Norway
Festo AB
Ostensjoveien 27
0661 Oslo
Tel. ++47 22 72 89 50, Fax ++47 22 72 89 51
E-mail: info_no@festo.com

Peru
Festo S.R.L.
Calle Amador Merino Reyna #480
San Isidro
Lima, Perú
Tel. ++51 (0)1/222 15 84, Fax 222 15 95

Philippines
Festo Inc.
Km. 18, West Service Road
South Superhighway
1700 Paranaque City, Metro Manila
Tel. ++63 (0)2/776 68 88, Fax 823 42 19
E-mail: info_ph@festo.com

Poland
Festo Sp. z o.o.
Janki k/Warszawy, ul. Mszczonowska 7
05090 Raszyn
Tel. ++48 (0)22/720 41 66, Fax 720 44 76
E-mail: info_pl@festo.com

Romania
Festo S.R.L.
Sf. Constantin 17
70751 Bucuresti
Tel. ++40 (0)21/310 29 83, Fax 310 24 09
E-mail: info_ro@festo.com

Russia
OOO Festo RF
Mitschurinskij prosp., 49
119607 Moskwa
Tel. ++7 095/737 34 85, Fax 737 34 83
E-mail: info_ru@festo.com

Singapore
Festo Pte. Ltd.
6 Kian Teck Way
Singapore 628754
Tel. ++65 62 64 01 52, Fax ++65 62 61 10 26
E-mail: info_sg@festo.com

Slovakia
Festo spol. s r.o.
Gavlovicová ul. 1
83103 Bratislava 3
Tel. ++421 (0)2/49 10 49 10, Fax 49 10 49 11
E-mail: info_sk@festo.com

Slovenia
Festo d.o.o. Ljubljana
IC Trzin, Blatnica 8
1236 Trzin
Tel. ++386 (0)1/530 21 00, Fax 530 21 25
E-mail: info_si@festo.com

South Africa
Festo (Pty) Ltd.
22-26 Electron Avenue, P.O. Box 255
Isando 1600
Tel. ++27 (0)11/971 55 00, Fax 974 21 57
E-mail: info_za@festo.com

Spain
Festo Pneumatic, S.A.U.
Av. Gran Vía, 159
Distrito económico, Gran Vía L'H
ES-08908 Hospitalet de Llobregat
Barcelona
Tel. ++34 93/261 64 00, Fax 261 64 20
E-mail: info_es@festo.com

Sweden
Festo AB
Stillmansgatan 1, P.O. Box 21038
20021 Malmö
Tel. ++46 (0)40/38 38 00, Fax 18 97 68
E-mail: info_se@festo.com

Switzerland
Festo AG
Moosmattstrasse 24, Postfach 756
8953 Dietikon/Zürich
Tel. ++41 (0)1/744 55 44, Fax 744 55 00
E-mail: info_ch@festo.com

Taiwan
Festo Co., Ltd.
9 Kung 8th Road
Linkou 2nd Industrial Zone, Linkou #244
Taipei Hsien Taiwan
Tel. ++886 (0)22/601 92 81, Fax 601 92 87
E-mail: info_tw@festo.com

Thailand
Festo Ltd.
67/1 Moo 6 Phaholyothin Road
Klong 1, Klong Luang,
Pathumthani 12120
Tel. ++66 29 01 88 00, Fax ++66 29 01 88 33
E-mail: info_th@festo.com

Turkey
Festo San. ve Tic. A.S.
Tuzla Mermerciler Organize
Sanayi Bölgesi, 6/18 TR -
81474 Tuzla - Istanbul/TR
Tel. ++90 (0)216/585 00 85, Fax 585 00 50
E-mail: info_tr@festo.com

Ukraine
Festo Ukraina
Borisoglebskaja 11
Kiev 04070
Tel. ++380 (0)44/239 24 33, Fax 463 70 96
E-mail: info_ua@festo.com

United Kingdom
Festo Limited
Applied Automation Centre
Caswell Road
Brackmills Trading Estate
Northampton NN4 7PY
Tel. ++44 (0)1604/66 70 00, Fax 66 70 01
E-mail: info_gb@festo.com

United States
Festo Corporation (New York)
395 Moreland Road, P.O.Box 18023
Hauppauge, N.Y. 11788
Tel. ++1 (0)631/435 08 00, Fax 435 80 26
E-mail: info_us@festo.com

Venezuela
Festo C.A.
Av. 23, Esquina calle 71, No. 22-62
Maracaibo, Edo. Zulia
Tel. ++58 (0)261/759 09 44, Fax 759 04 55
E-mail: festoven@festo.com.ve
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