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Natično-navojni priključki
Pregled dobav

Oblika Izvedba Tip Priključek D1 Priključek D2 � Stranp

Navoj M G-navoj Vtične vezi Notranji∅
cevi

Vtične vezi Notranji∅
cevi

Ravna Vtično-vijačni priključek z zunanjim navojem in zunanjim šestrobom
oblika N M5 – – – 3,6 3 3 / 5.4-108

4,8 4

Vtično-vijačni priključek z zunanjim navojem in zunanjim šestrobom

CN M3 – – – 2,6; 3,4 2, 3 3 / 5.4-108

M5 – 2,95; 3,6; 4,8 2, 3, 4

3 / 5

– Gx 3,6; 4,8; 7 3, 4, 6

– G¼ 4,8; 7 4, 6

– Gy 7 6

Vtično-vijačen priključek za pregradne stene

SCN – – 2,95 2 – – 3 / 5.4-109

3,6 3

3 / 5 9

4,8 4

7 6

Cevna vez z natičnim priključkom

RTU – – 2,95 2 2,95 2 3 / 5.4-109

3,6 3 2,95 2

3 / 5 9

3,6 3 3,6 3

3,6 3 4,8 4

4,8 4 4,8 4

4,8 4 7 6

7 6 7 6

L-oblika L vtična vez-vijačni priključek z zunanjim navojem – vrtljiv za 360°

LCN M3 – – – 2,95; 3,6 2, 3 3 / 5.4-110

M5 – 2,95; 3,6; 4,8 2, 3, 4

3 / 5

– Gx 3,6; 4,8; 7 3, 4, 6

– G¼ 4,8; 7 4, 6

– Gy 7 6

L vtična vez-vijačni priključek z zunanjim navojem – podaljšan del ohišja vrtljiv za 360°

LCNH M5 – – 2,95; 3,6; 4,8 2, 3, 4 3 / 5.4-111

– Gx 3,6; 4,8; 7 3, 4, 6

3 / 5

– G¼ 4,8; 7 4, 6

– Gy 7 6

L-cevna vez z vtičnim nastavkom

L-PK – – 2,95 2 – – 3 / 5.4-111

3,6 3

3 / 5

4,8 4

7 6
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Natično-navojni priključki
Pregled dobav

Oblika Izvedba Tip Priključek D1 Priključek D2 � Stranp

Navoj M G-navoj Vtične vezi Notranji∅
cevi

Vtične vezi Notranji∅
cevi

T-oblika T vtična vez-vijačni priključek z zunanjim navojem – vrtljiv za 360°

TCN M3 – – 2,95; 3,6 2, 3 3 / 5.4-112

M5 2,95; 3,6; 4,8 2, 3, 4

3 / 5

Gx 3,6; 4,8; 7 3, 4, 6

G¼ 4,8; 7 4, 6

Gy 7 6

T-cevna vez z vtičnim nastavkom

T-PK – – 2,95 2 – – 3 / 5.4-112

3,6 3

3 / 5

4,8 4

7 6

V-oblika V-cevna vez z vtičnim nastavkom

V-PK – – 2,95 2 – – 3 / 5.4-113

3,6 3

3 / 5 3

4,8 4

7 6

Y-oblika Y-cevna vez z vtičnim nastavkom

Y-PK – – 2,95 2 – – 3 / 5.4-113

3,6 3

3 / 5 3

4,8 4

7 6

Vtični razdelilnik z vtičnim nastavkom

FCN – – 2,95 2 2,95 2 3 / 5.4-114

3,6 3 3,6 3

3 / 5

3,6 3 2,95 2

4,8 4 4,8 4

4,8 4 3,6 3

7 6 7 6

7 6 4,8 4
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Natično-vijačni priključki CRCN, nerjavno jeklo
Pregled dobav

Oblika Izvedba Tip Priključek D1 Priključek D2 � Stranp

Navoj M G-navoj Vtične vezi Notranji∅
cevi

Vtične vezi Notranji∅
cevi

Ravna Vtično-vijačni priključek z zunanjim navojem in zunanjim šestrobom – nerjavno jeklo
oblika CRCN M5 – – – 2,95; 3,6; 4,8 2, 3, 4 3 / 5.4-115

Gx 3,6; 4,8; 7 3, 4, 6

3 / 5 5

G¼ 4,8; 7 4, 6

Gy 7 6

Vo
di
in
ve
zi
za

vo
dn
ik
e

V
ti
čn
o-
n
av
oj
n
ip
ri
kl
ju
čk
i

5.4



Pridržujemo si pravico do sprememb – Izdelki 2006/2007 � � ��	���7

Cevni nastavki C-P/N-P, za cevne sponke
Pregled dobav

Oblika Izvedba Tip Priključek D1 Priključek D2 � Stranp

Navoj M G-navoj Vtične vezi Notranji∅
cevi

Vtične vezi Notranji∅
cevi

Cevni nastavek

C-…-P – Gx – – 7 6 3 / 5.4-116

G¼ 7; 10 6, 9

3 / 5

Gy 7; 10 6, 9

G½ 14,8 13

Cevni nastavek s tesnilom (izvedba iz aluminija in medenine)

N-…-P – Gx – – 7 6 3 / 5.4-117

N-…-MS G¼ 7; 10 6, 9

3 / 5 7

Gy 7; 10; 14,8 6, 9, 13

G½ 10,3; 14,8 9, 13

G¾ 14,8; 20,8 13, 19

Cevna sponka po DIN 3017

SK 3 / 5.4-1183 / 5
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Natično-vijačni priključki N/CN
Podatkovni list

Natično-vijačni priključek
N-…-PK

s tesnilom

Material:

medenina

Dimenzije in podatki za naročanje

Priključek Imenska

velikost

Vtične vezi za notranji∅

cevi

L1 L2 L3 ß Masa Št. dela Tip PE*

D1 [mm] D2 [g]

M5 2,5 3,6 3 16 3,5 8,5 7 1 4 446 N-M5-PK-3 105

2,5 4,8 4 18 3,5 10,5 7 2 4 902 N-M5-PK-4 10

� Pakirna enota v kosih

Natično-navojni priključek
CN-…-PK

s tesnilom

Material:

Navoj M3: visokolegirano nerjavno

jeklo

Navoj M5: jeklo

Navoj G: aluminij

Dimenzije in podatki za naročanje

Priključek Imenska

velikost

Vtične vezi za notranji

∅ cevi

L1 L2 L3 ß Št. dela Tip PE*

D1 [mm] D2

Navoj M
M3 1,5 2,6 2 10 3 5 4,5 15 871 CN-M3-PK-2 103

1,9 3,4 3 11 3 6 4,5 15 872 CN-M3-PK-3 10

M5 1,5 2,95 2 14 4 6 7 19 521 CN-M5-PK-2 105

2,5 3,6 3 17,7 4 9,7 7 12 255 CN-M5-PK-3 10

2,5 4,8 4 19,7 4 11,7 7 12 256 CN-M5-PK-4 10

G-navoj

Gx 2,5 3,6 3 20,2 5 9,7 13 11 944 CN-x-PK-3 10x

3,2 4,8 4 22,2 5 11,7 13 11 945 CN-x-PK-4 10

5,3 7 6 245 5 14 13 11 946 CN-x-PK-6 10

G¼ 3,2 4,8 4 24,7 6 11,7 17 11 947 CN-¼-PK-4 10¼

5,3 7 6 27 6 14 17 11 948 CN-¼-PK-6 10

Gy 5,3 7 6 28 7 14 19 11 949 CN-y-PK-6 10

� Pakirna enota v kosih
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Natično-vijačni priključki N/CN
Podatkovni list

Natično-vijačen priključek za
pregradne stene SCN-PK

Material:

aluminij

Dimenzije in podatki za naročanje

Vtične

vezi

Imenska

velikost

za notranji

∅ cevi

D5 B1 L1 L2 L3 ß Masa Št. dela Tip PE*

D1 [mm] [g]

2,95 1,5 2 M4 2,2 23,4 6 6 7 1 19 528 SCN-PK-2 10
3,6 1,9 3 M6x0,75 3,2 35,3 8 9,7 10 4 11 972 SCN-PK-3 10
4,8 2,8 4 M10x1 3,5 42,4 10 11,7 13 7 11 973 SCN-PK-4 10
7 4,8 6 M12x1 4 48 10 14 17 10 11 974 SCN-PK-6 10

� Pakirna enota v kosih

Cevna vez RTU-PK
z vtično vezjo

Material:

medenina

Dimenzije in podatki za naročanje

Vtične vezi Imenska

velikost

za notranji∅ cevi L1 L2 L3 Masa Št. dela Tip PE*

D1 D2 [mm] D1 D2 [g]

2,95 2,95 1,5 2 2 14 6 6 1 19 541 RTU-PK-2/2-B 10

3,6 2,95 1,5 3 2 17,7 9,7 6 1 19 542 RTU-PK-3/2 10
3,6 3,6 2,5 3 3 19 8,5 8,5 1 4 805 RTU-PK-3/3 10
3,6 4,8 2,5 3 4 20 8,5 10,5 2 4 499 RTU-PK-3/4 10
4,8 4,8 3,5 4 4 23 10,5 10,5 2 4 806 RTU-PK-4/4 10

4,8 7 3,5 4 6 25,5 10,5 13 2 7 604 RTU-PK-4/6 10
7 7 5,3 6 6 28 13 13 3 7 605 RTU-PK-6/6 10

� Pakirna enota v kosih
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Natično-vijačni priključki N/CN
Podatkovni list

L-natično navojni priključek
LCN-…-PK

vrtljiv za 360°

Material:

Navoj M3: visokolegirano jeklo,

cinkova tlačna zlitina

Navoj M5: jeklo, cinkova tlačna zlitina

Navoj G: aluminij, cinkova tlačna

zlitina

Dimenzije in podatki za naročanje

Priključek Imenska

velikost

Vtične vezi za notranji

∅ cevi

H1 H2 H3 L1 L2 L3 ß Masa Št. dela Tip PE*

D1 [mm] D2 [g]

Navoj M

M3 1,3 2,95 2 12,8 2,7 8,1 12,2 9,6 6 4,5 2 30 491 LCN-M3-PK-2-B 103

2,0 3,6 3 14 2,7 8,7 15,9 13,3 9,7 4,5 2 30 982 LCN-M3-PK-3 10

M5 1,3 2,95 2 15,8 4 9,1 12,2 9,6 6 7 4 19 523 LCN-M5-PK-2 105

2,0 3,6 3 19,9 4 13,3 18,7 14,7 9,7 7 5 12 257 LCN-M5-PK-3 10

2,9 4,8 4 21,4 4 13,9 20,7 16,7 11,7 7 6 12 258 LCN-M5-PK-4 10

G-navoj

Gx 2,0 3,6 3 21,2 5 13,6 24 17,5 9,7 13 9 11 955 LCN-x-PK-3 10x

2,9 4,8 4 22,6 5 14,1 26 19,5 11,7 13 10 11 956 LCN-x-PK-4 10

4,9 7 6 24,6 5 15,1 28,5 22 14,2 13 11 11 957 LCN-x-PK-6 10

G¼ 2,9 4,8 4 25,1 6 15,6 26 19,5 11,7 17 13 12 958 LCN-¼-PK-4 10¼

4,9 7 6 27 6 16,6 28,5 22 14,2 17 15 12 959 LCN-¼-PK-6 10

Gy 4,9 7 6 28 7 16,6 28,5 22 14,2 19 20 12 960 LCN-y-PK-6 10

� Pakirna enota v kosih
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Natično-vijačni priključki N/CN
Podatkovni list

L-natično-vijačni priključek
LCNH-…-PK

vrtljiv za 360°

Material:

Navoj M: jeklo, cinkova tlačna zlitina

Navoj G: aluminij, cinkova tlačna

zlitina

Dimenzije in podatki za naročanje

Priključek Imenska

velikost

Vtične vezi za notranji

∅ cevi

H1 H2 H3 L1 L2 L3 ß Masa Št. dela Tip PE*

D1 [mm] D2 [g]

Navoj M

M5 1,3 2,95 2 26,7 4 20,7 12,2 9,6 6 7 8 35 982 LCNH-M5-PK-2 105

2,0 3,6 3 28,5 4 21,9 18,7 14,7 9,7 7 9 35 983 LCNH-M5-PK-3 10

2,9 4,8 4 30 4 22,5 20,7 16,7 11,7 7 10 35 984 LCNH-M5-PK-4 10

G-navoj

Gx 2,0 3,6 3 31,8 5 24,2 24,0 17,5 9,7 13 13 35 985 LCNH-x-PK-3 10x

2,9 4,8 4 33,2 5 24,7 26 19,5 11,7 13 14 35 986 LCNH-x-PK-4 10

4,9 7 6 35,1 5 25,7 28,5 22 14,2 13 16 35 987 LCNH-x-PK-6 10

G¼ 2,9 4,8 4 35,7 6 26,2 26 19,5 11,7 17 21 35 988 LCNH-¼-PK-4 10¼

4,9 7 6 37,6 6 27,2 28,5 22 14,2 17 22 35 989 LCNH-¼-PK-6 10

Gy 4,9 7 6 38,6 7 27,2 28,5 22 14,2 19 29 35 990 LCNH-y-PK-6 10

� Pakirna enota v kosih

L-cevna vez L-PK

Material:

medenina, umetna masa

Dimenzije in podatki za naročanje

Vtične vezi Imenska veli-

kost

za notranji

∅ cevi

D5 L1 L2 L3 Masa Št. dela Tip PE*

D1 [mm] [g]

2,95 1,5 2 4 12,2 10,2 6 1 19 539 L-PK-2 10

3,6 2,5 3 6,5 18,9 15,6 9,7 1 7 473 L-PK-3 10
4,8 3,4 4 7,8 22,6 18,7 11,7 2 9 584 L-PK-4 10
7 5,3 6 10,4 31,5 26,3 14 7 150 012 L-PK-6 10

� Pakirna enota v kosih
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Natično-vijačni priključki N/CN
Podatkovni list

T-natično-vijačni priključek
TCN-…-PK

vrtljiv za 360°

Material:

Navoj M3: visokolegirano jeklo,

nerjavno, cinkova tlačna zlitina

Navoj M5: jeklo, cinkova tlačna zlitina

Navoj G: aluminij, cinkova tlačna

zlitina

Dimenzije in podatki za naročanje

Priključek Imenska

velikost

Vtične vezi za notranji

∅ cevi

H1 H2 H3 L1 L2 L3 ß Št. dela Tip PE*

D1 [mm] D2

Navoj M

M3 1,5 2,95 2 12,8 2,7 8,1 19,2 9,6 6 4,5 30 492 TCN-M3-PK-2 103

2,0 3,6 3 14 2,7 8,7 26,6 13,3 9,7 4,5 30 983 TCN-M3-PK-3 10

M5 1,3 2,95 2 15,8 4 9,1 19,2 9,6 6 7 19 525 TCN-M5-PK-2 105

2,0 3,6 3 19,9 4 13,3 29,4 14,7 9,7 7 12 259 TCN-M5-PK-3 10

2,9 4,8 4 21,4 4 13,9 33,4 16,7 11,7 7 12 432 TCN-M5-PK-4 10

G-navoj

Gx 2,0 3,6 3 21,2 5 13,6 35 17,5 9,7 13 11 961 TCN-x-PK-3 10x

2,9 4,8 4 22,6 5 14,1 39 19,5 11,7 13 11 962 TCN-x-PK-4 10

4,9 7 6 24,6 5 15,1 44 22 14,2 13 11 963 TCN-x-PK-6 10

G¼ 2,9 4,8 4 25,1 6 15,6 39 19,5 11,7 17 11 964 TCN-¼-PK-4 10¼

4,9 7 6 27 6 16,6 44 22 14,2 17 11 965 TCN-¼-PK-6 10

Gy 4,9 7 6 28 7 16,6 44 22 14,2 19 11 966 TCN-y-PK-6 10

� Pakirna enota v kosih

T-cevna vez T-PK

Material:

medenina, umetna masa

Dimenzije in podatki za naročanje
Vtične vezi Imenska

velikost

za notranji

∅ cevi

D5 H1 H2 L1 L2 Masa Št. dela Tip PE*

D1 [mm] [g]

2,95 1,5 2 4 12,2 10,2 20,4 6 1 30 919 T-PK-2 10
3,6 2,5 3 6,5 18,9 15,6 31,2 9,7 2 7 267 T-PK-3 10
4,8 3,4 4 7,8 22,6 18,7 37,4 11,7 3 9 585 T-PK-4 10

7 5,3 6 10,4 31,5 26,3 52,6 14 11 150 015 T-PK-6 10

� Pakirna enota v kosih
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Natično-vijačni priključki N/CN
Podatkovni list

V-cevna vez V-PK

Material:

medenina, umetna masa

�

Dimenzije in podatki za naročanje
Vtične vezi Imenska

velikost

za notranji

∅ cevi

D5 H1 L2 Masa Št. dela Tip PE*

D1 [mm] [g]

2,95 1,5 2 4 11,3 6 1 30 918 V-PK-2 10
3,6 2,5 3 6,5 17,6 9,7 1 7 268 V-PK-3 10

4,8 3,4 4 7,8 21 11,7 2 30 920 V-PK-4 10
7 5,3 6 10,4 29,8 14 8 150 014 V-PK-6 10

� Pakirna enota v kosih

Y-cevna vez Y-PK

Material:

medenina, umetna masa

Dimenzije in podatki za naročanje
Vtične vezi Imenska

velikost

za notranji

∅ cevi

D5 H1 L2 Masa Št. dela Tip PE*

D1 [mm] [g]

2,95 1,5 2 4 18 6 1 19 540 Y-PK-2 10
3,6 2,5 3 6,5 28,8 9,7 2 7 269 Y-PK-3 10
4,8 3,4 4 7,8 34,5 11,7 3 9 586 Y-PK-4 10
7 5,3 6 10,4 49,2 14 12 150 013 Y-PK-6 10

� Pakirna enota v kosih
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Natično-vijačni priključki N/CN
Podatkovni list

Vtični razdelilnik FCN

Material:

cinkova tlačna zlitina

Dimenzije in podatki za naročanje
Priključek Imensk

a veli-

kost

za notranji∅

cevi

B1 B2 D5 H1 H2 H3 L1 L2 L3 Masa Št. dela Tip PE*

D1 D2 [mm] D1 D2 [g]

2,95 2,95 1,3 2 2 6 4 3,2 15,7 3,1 2,6 28 8 6 5 19 527 FCN-3-PK-2-B 10
3,6 3,6 2 3 3 8,4 5,2 4,3 21,6 3,5 3,9 38,4 10 9,7 8 14 768 FCN-3-PK-3 10

2,95 3,6 2/1,3 3 2 8,4 5,2 4,3 17,9 3,5 3,9 38,4 10 9,7 8 31 314 FCN-3-PK-3/2 10
4,8 4,8 2,9 4 4 10,2 7 4,3 24 3,5 4,3 44,4 12 11,7 12 14 769 FCN-3-PK-4 10
3,6 4,8 2,9/2 4 3 10,2 7 4,3 22 3,5 4,3 44,4 12 11,7 12 31 315 FCN-3-PK-4/3 10
7 7 4,9 6 6 12 8,8 4,3 28,4 4,4 5,3 49,4 12 14,2 16 14 770 FCN-3-PK-6 10
4,8 7 4,9/2,9 6 4 12 8,8 4,3 25,9 4,4 5,3 49,4 12 14,2 16 31 316 FCN-3-PK-6/4 10

� Pakirna enota v kosih
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Natično-vijačni priključki CRCN, nerjavno jeklo
Podatkovni list

Natično-vijačni priključek CRCN
s tesnilom

Material:

visokolegirano nerjavno jeklo

Dimenzije in podatki za naročanje
Priključek Imenska

velikost

Vtične vezi za notranji

∅ cevi

L1 L2 L3 ß Št. dela Tip PE*

D1 [mm] D2

Navoj M

M5 1,5 2,95 2 14 4 6 7 30 985 CRCN-M5-PK-2 105

2,5 3,6 3 17,7 4 9,7 7 13 967 CRCN-M5-PK-3 10

2,5 4,8 4 19,7 4 11,7 7 13 968 CRCN-M5-PK-4 10

G-navoj

Gx 2,5 3,6 3 20,2 5 9,7 13 13 969 CRCN-x-PK-3 10x

3,2 4,8 4 22,2 5 11,7 13 13 970 CRCN-x-PK-4 10

5,3 7 6 24,5 5 14 13 13 971 CRCN-x-PK-6 10

G¼ 3,2 4,8 4 24,7 6 11,7 17 13 972 CRCN-¼-PK-4 1¼

5,3 7 6 27 6 14 17 13 973 CRCN-¼-PK-6 1

Gy 5,3 7 6 28 7 14 19 13 974 CRCN-y-PK-6 1

� Pakirna enota v kosih
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Cevni nastavki C-P/N-P, za cevne sponke
Podatkovni list

Cevni nastavek C-…-P

Material:

medenina

Izvedba iz aluminija

Dimenzije in podatki za naročanje

Priključek Imenska

velikost

Priključek za notranji

∅ cevi

L1 L2 ß Masa Št. dela Tip PE*

D1 [mm] D2 [g]

G-navoj

Gx 4 7 6 36 24 13 18 2 021 C-x-P-6 10
G¼ 4,5 7 6 39 24 17 28 2 022 C-¼-P-6 10¼

5,5 10 9 39 24 17 34 2 023 C-¼-P-9 10

Gy 4,5 7 6 39 24 19 31 2 024 C-y-P-6 1y

6,5 10 9 39 24 19 34 2 025 C-y-P-9 1

G½ 11 14,8 13 50 30 24 64 2 026 C-½-P-13 1

� Pakirna enota v kosih
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Cevni nastavki C-P/N-P, za cevne sponke
Podatkovni list

Cevni nastavek N-…-P
s tesnilom

Material:

N…-P: aluminij, modro eloksiran

N…-P…MS: medenina

�

Dimenzije in podatki za naročanje

Priključek Imenska

velikost

Vtične vezi za notranji

∅ cevi

L1 L2 L3 ß Masa Št. dela Tip PE*

D1 [mm] D2 [g]

G-navoj

Gx 4,5 7 6 34,7 5 24,2 13 14 3 605 N-x-P-6 10
G¼ 4,5 7 6 37,1 6 24,1 17 21 3 606 N-¼-P-6 10¼

6,5 10 9 37,1 6 24,1 17 24 3 607 N-¼-P-9 10

Gy 4,5 7 6 38,1 7 24,1 19 34 3 608 N-y-P-6 10y

7,6 10 9 38,1 7 24,1 19 31 3 609 N-y-P-9 10

11 14,8 13 45,4 7 30 19 35 36 160 N-y-P-13 1

G½ 8 10,3 9 39,5 8,5 24 24 61 3 610 N-½-P-9 1½

11 14,8 13 45,5 8,5 30 24 63 3 611 N-½-P-13 1

G¾ 11 14,8 13 50 10 30 32 113 3 612 N-¾-P-13 1¾

16,5 20,8 19 56 10 36 32 117 3 613 N-¾-P-19 1

Gx 4,5 7 6 34,7 5 24,2 13 10 15 630 N-x-P-6-MS 10
G¼ 4,5 7 6 37,1 6 24,1 17 15 15 631 N-¼-P-6-MS 10¼

6,5 10 9 37,1 6 24,1 17 20 15 632 N-¼-P-9-MS 10

Gy 4,5 7 6 38,1 7 24,1 19 30 15 633 N-y-P-6-MS 10y

7,6 10 9 38,1 7 24,1 19 35 15 634 N-y-P-9-MS 10

11 14,8 13 45,4 7 30 19 40 36 161 N-y-P-13-MS 1

G½ 8 10,3 9 39,5 8,5 24 24 50 15 635 N-½-P-9-MS 1½

11 14,8 13 45,5 8,5 30 24 55 15 636 N-½-P-13-MS 1

G¾ 11 14,8 13 50 10 30 32 100 15 637 N-¾-P-13-MS 1¾

16,5 20,8 19 56 10 36 32 105 15 638 N-¾-P-19-MS 1

� Pakirna enota v kosih
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Cevne sponke SK
Podatkovni list

Cevna sponka SK
po DIN 3017

Cevne sponke imajo polžast navoj.

Širina traku 8 mm.

Material:

jeklo

�

Dimenzije in podatki za naročanje

Območje vpetja∅ Masa Št. dela Tip PE*

[mm] [g]

10 … 16 7 9 274 SK-10-16 10
16 … 25 12 9 275 SK-16-25 10
20 … 32 13 9 276 SK-20-32 10

� Pakirna enota v kosih
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