Sensorler » Yaklasim sensorleri »

Yaklasim sensorleri SMT/SME

Uriin gamina genel bakis

FESTO

T-kanal icin versiyonlar, C-kanal, yuvarlak veya blok tasarim

Kontaksiz anahtarlama ¢ikisi, dil kontak veya Namur
(DINEN 60947-5-6)

Genis montaj ve baglanti secenekleri
Is1, kaynak ve paslanmaya dayanikli tasarimlar
Bakir ve PTFE icermez

Belirtilen tipler ATEX ydnetmeligine uygun olarak
patlayici ortamlar icindir =» www.festo.com/en/ex

Ek bilgi =» Internet:.../sm

Tasarim Montaj tipi Olgiim prensibi Tip Calisma gerilimi Anahtarlama gikisi Anahtarlama >
elemani Sayfa/Inter
fonksiyonu net

T-kanal igin Ustten takilabilir Manyetik direncli SMT/SME-8M 0..30VDC PNP N/A kontak E-634

Sondan takilabilir Manyetik akim SMT/SME-8 0...30VAC/DC NPN N/K kontak
Aksesuarlar ile Manyetik endiiktif CRSMT 0..250VAC iki telli Namur
Manyetik SMTO/SMEO-8E Kontak
SMTSO
SMPO-8E
C-kanal igin Ustten takilabilir Manyetik direngli SMT/SME-10F 0..30VDC PNP N/A kontak E-652
Sondan takilabilir Manyetik akim SMT/SME-10 0...30VAC/DC NPN
Aksesuarlar ile iki telli
Kontak
Yuvarlak tasarim | Aksesuarlar ile Manyetik endiiktif SMTO/SMEQ-4 10...30VDC PNP N/A kontak smeo-4
Manyetik akim 12...30 VAC/DC NPN
0..250VAC Kontak
Blok tasarim Aksesuarlar ile Manyetik direncli SMTO/SMEO-1 0..30VDC PNP N/A kontak smeo-1
Kenetlenmis Manyetik akim SMPO-1 0..200VDC NPN smeo-1
Manyetik endiiktif 0..250VAC Kontak
Manyetik
Endiiktif
Tutucular i¢in Vidalanir Manyetik Hall SMH 12...30VDC PNP - E-667

Tipler

- Isi ve paslanmaya dayanikli

tasarimlar

Kaynaga dayanikli tasarimlar

Teknik veriler onceden haber verilmeden degistirilebilir.

- Pnomatik yaklasim sensorleri

=> Internet: www.festo.com/catalogue/...

E-633
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Sensorler » Yaklasim sensorleri »

Yaklasim sensorleri SMT-8M, T-kanal i¢in

Teknik ozellikler
BN,
[oN ek ®
PNP |BU -
6r: N/A kontak, PNP, kablolu
BN .
npn'_ K R
Lo e .

6r: N/A kontak, NPN, kablolu

Malzemeler

Govde: Polyamid poliiiretan, yiiksek
alasimli paslanmaz celik, nikel kapli
piring

Kablo kilifi: Politiretan, yaga dayanikli

y .
a4 “y

FESTO

esnek kablo montaji ile

Teknik ozellikler CAD verilerini indirmek icin =» www.festo.com
SMT-8M- PS PO |Ns
Olciim prensibi Manyetik direncli
Anahtarlama ¢ikisi PNP PNP NPN
Anahtarlama elemani fonksiyonu N/A kontak N/K kontak N/A kontak
Calisma gerilimi araligi [vD(] 10...30
Maks. cikis akimi [mA] 100
Montaj tipi Vida ile sabitlenir, iistten kanala takilir
Kablo uzunlugu [m] 0,2..30
Baglanti kablosunun maks. [m] 30
uzunlugu
Uzunluk/genislik/yiikseklik [mm] 32/5/5
Pin dagilimi EN 60947-5-2’ye uygun
PS/NS/PO PS/NS PO
Soket, 3-pin Soket, 3-pin Soket, 3-pin
M8x1 Pin Kablo rengi [Dagilim M5x0,5 Pin Kablo rengi | Dagilim M12x1 Pin Kablo rengi [ Dagilim
M12x1
1 1 Kahverengi [+ 1 Kahverengi |+ 1 1 Kahverengi [+
@ . 3 Mavi - s Mavi - 5 Mavi -
4 Siyah Cikis Siyah Cikis Beyaz Cikis
3 3 3
Calisma sartlari
Ortam sicakligi [eq -20...+70
Ortam sicakligi [eq -5...+70

E-634

=> Internet: www.festo.com/catalogue/...

Teknik veriler onceden haber verilmeden degistirilebilir.




Sensorler » Yaklasim sensorleri »

Yaklasim sensorleri SMT-8M, T-kanal i¢in FESTO
Siparis kodu
SMT - am - - 2av

Tip
SMT | Yaklasim sensorii, manyetik direnli
Tasarim
8M |T-kanal icin, tistten kanala takilir
Anahtarlama cikisi, anahtarlama elemani fonksiyonu
PS PNP, N/A kontak, 3-telli
PO PNP, N/K kontak, 3-telli
NS NPN, N/O kontak, 3-telli
Nominal ¢alisma gerilimi
24V [ 24V DC
Kablo ozellikleri
K Standart + hareketli kablo kanali
E Hareketli kablo kanali + robotlar
Kablo uzunlugu

0,2m..30m

0,2...5m;0,1 madimlarla,

5...30m; 0,5 m adimlarla)
Baglanti teknolojisi
OE Acik ug
M5D M5x0,5 soketli kablo, tirtil kafa
M8 M8x1 soketli kablo, gecmeli flans
M8D M8x1 soketli kablo, tirtil kafa
M12 M12x1 soketli kablo, tirtil kafa

Yalniz anahtarlama ¢ikisli, anahtarlama elemani fonksiyonu PS.

Yalniz 0,3 m kablo uzunlugu ile.

Siparis ornegi:
SMT-8M-PS-24V-K-2,5-M8D

Yaklasim sens6rii, manyetik direncli - T-kanal icin, kanala tstten takilir - PNP, N/A kontak, 3-telli - 24 V DC - standart + hareketli kablo kanali - kablo uzunlugu 2,5 m -

M8x1 soketli kablo, tirtil kafa

Teknik veriler onceden haber verilmeden degistirilebilir.

=> Internet: www.festo.com/catalogue/...

E-635
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Yaklasim sensorleri SME-8M, T-kanal icin FESTO
Teknik ozellikler
—BN,_ Malzemeler
[Oiﬁ Govde: Polyamid poliiiretan, yiiksek

alasimli paslanmaz celik, nikel kapli
6r: N/A kontak, 3-telli, kablolu ..
BN piring

[O]a_mm Kablo kilifi: Politiretan, yaga dayanikli %
280 | f / z/
¥

or: N/A kontak, 3-telli, soketli

Teknik ozellikler CAD verilerini indirmek igin =» www.festo.com
SME-8M- DS |zs |Do
Olciim prensibi Manyetik akim
Anahtarlama ¢ikis Konvansiyonel kontak, iki kutuplu
Anahtarlama elemani fonksiyonu N/A kontak | N/A kontak | N/K kontak
Calisma gerilimi araligi [vDC] |5..30
IVAC] [5..30
Maks. cikis akimi [mA] 500 | 80 | 80
Montaj tipi Vida ile sabitlenir, iistten kanala takilir
Kablo uzunlugu [m] 0,2...10
Baglanti kablosunun maks. [m] 10
uzunlugu
Uzunluk/genislik /yiikseklik [mm] 32/5/5

Pin dagilimi EN 60947-5-2’ye uygun

DS DS A
Soket, 3-pin Soket, 3-pin Soket, 2-pin
M5x0,5 Pin Kablo rengi [ Dagilim M8x1 Pin Kablo rengi | Dagilim M8x1 Pin Kablo rengi [ Dagilim
M12x1

1 1 Kahverengi |+ 1 1 Kahverengi |+ 1 1 Kahverengi |+
s 3 Mavi - @ s 3 Mavi - @ 4 4 Mavi -

4 Siyah Cikis 4 Siyah Cikis

3 3
A DO DO
Soket, 2-pin Soket, 3-pin Soket, 3-pin
M12x1 Pin Kablo rengi [Dagilim M8x1 Pin Kablo rengi | Dagilim M12x1 Pin Kablo rengi [ Dagilim

1 1 Kahverengi |+ 1 1 Kahverengi |+ 1 1 Kahverengi |+
4 4 Mavi - @ s 3 MaV| - 2 3 Mavi -

4 Siyah Cikis 2 Beyaz Cikis
3 3

Calisma sartlari
Ortam sicakligi [eq -40...+70
Ortam sicakligi [eq] -5..+70
esnek kablo montaji ile

E-636 => Internet: www.festo.com/catalogue/... Teknik veriler dnceden haber verilmeden degistirilebilir.
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Yaklasim sensorleri SME-8M, T-kanal icin

FESTO

8M - - 24V

Siparis kodu
ELE -
Tip
SME |Yakla§|m sensorii, manyetik dilli
Tasarim
8M |T-kanal icin, tistten kanala takilir

Anahtarlama cikisi, anahtarlama elemani fonksiyonu

DS N/O kontak, 3-telli
A N/O kontak, 2-telli
DO N/K kontak, 3-telli

Nominal ¢alisma gerilimi

24V [ 24V DC

Kablo ozellikleri

K Standart + hareketli kablo kanali
E Hareketli kablo kanali + robotlar

Kablo uzunlugu [m]

0,2m..10m
0,2...5m;0,1 madimlarla,
5..10 m; 0,5 m adimlarla)

Baglanti teknolojisi

OE Acik ug

M5D M5x0,5 soketli kablo, tirtil kafa

M8 M8x1 soketli kablo, gecmeli flans

M8D M8x1 soketli kablo, tirtil kafa

M12 M12x1 soketli kablo, tirtil kafa
Siparis ornegi:

SME-8M-ZS-24V-K-2,5-M8D

Yaklasim sens6rii, manyetik dilli- T-kanal i¢in, kanala iistten takilir - anahtarlama ¢ikisi N/A kontak, 2-telli - 24 V DC - standart + hareketli kablo kanali - kablo uzunlugu 2,5 m -

M8x1 soketli kablo, tirtil kafa

Teknik veriler onceden haber verilmeden degistirilebilir.

=> Internet: www.festo.com/catalogue/...

E-637
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Yaklasim sensorleri SMT-8F, T-kanal i¢in

Teknik ozellikler

B D]

6r: Namur, kablolu

Malzemeler

Govde: Polyamid

Kablo kilifi:

SMT-8F-1: Polivinil klorid
SMT-8F-ZS: Poliiiretan

FESTO

Teknik ozellikler CAD verilerini indirmek icin =» www.festo.com
SMT-8F- | S

Olciim prensibi Manyetik endiiktif Endiiktif

Anahtarlama ¢ikisi Namur PNP

Anahtarlama elemani fonksiyonu Namur N/A kontak

Nominal ¢alisma gerilimi [vDC |8,2 -

Calisma gerilimi araligi vbC |- 10...30

Namur calismada maks. ¢ikis [mA] <4,5 -

akimi

Maks. ¢ikis akimi [mA] - 100

Montaj tipi T-kanala takilir T-kanala takilir, tistten takilir
Kablo uzunlugu [m] 5 2,5

Uzunluk/genislik /yiikseklik [mm] 32/5/6 32/5/6

Calisma sartlari

Ortam sicakligi [°C] -10...+70

Ortam sicakligi [eq -5...+70

esnek kablo montaji ile

- - OE

Siparis kodu
SMT - 8F
Tip
SMT | Yaklagim sensoril
Tasarim
8F |T-kanal icin

Anahtarlama cikisi, anahtarlama elemani fonksiyonu

| Namur, 2-telli

S PNP, N/A kontak, 2-telli

Nominal ¢alisma gerilimi

—
8,2V 8,2V DC
24V 24V DC
Elektriksel baglanti, kablo uzunlugu

—
K5,0 Kablo, 5 m
K2,5 Kablo, 2,5 m
Baglanti teknolojisi
OE Acik ug
ATEX sartnamesi

—
EX 11 GD EExia lICT4..T6

EXnA Il T4 X

Yalniz anahtarlama ¢ikisli, anahtarlama elemani fonksiyonu I.

Yalniz anahtarlama ¢ikisli, anahtarlama elemani fonksiyonu ZS.

E-638

Siparis ornegi:

SMT-8F-1-8,2V-K5,0-OE-EX

Yaklasim sensorii, manyetik endiiktif - T-kanal i¢in, kanala tistten takilir -
anahtarlama ¢ikist Namur, 2-telli- 8,2 V DC - kablo, 5,0 m - ATEX sartnamesi

[1'1 GD EEx ia lICT4...T6

=> Internet: www.festo.com/catalogue/...

Teknik veriler onceden haber verilmeden degistirilebilir.
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Yaklasim sensorleri SMT/SME-8

Teknik ozellikler

1 BN R Malzemeler
[O{]a Govde:

PNP Z;j_nu _

N/A kontak, PNP, soketli

BN

[ Cazne

BU
N/A kontak, 3-telli, soketli

12

-SL, T-kanal icin

SMT-8-SL: Polyamid, yiiksek alasimli
paslanmaz celik, kromajli piring
SME-8-SL: Polietilen tereftalat,

- polikarbonat, epoksi regine, yiiksek
alasim paslanmaz celik

FESTO

Teknik ozellikler CAD verilerini indirmek igin =» www.festo.com
SMT-8-SL SME-8-SL
Olciim prensibi Endiiktif Manyetik akim
Anahtarlama ¢ikis PNP Kontak, iki kutuplu
Anahtarlama elemani fonksiyonu N/A kontak N/A kontak
Calisma gerilimi araligi [VAC] - 10...30
Calisma gerilimi araligi [vDC] |10..30 10...30
Montaj tipi T-kanala takilir, kanala boylamasina takilir T-kanala takilir, kanala boylamasina takilir
Baglanti yonii Hat tipi Hat tipi
Uzunluk/genislik /yiikseklik [mm] 37/8/18 37/8/18
Pin dagilimi EN 60947-5-2"ye uygun
PS/-
Soket, 3-pin
M8x1 Pin Kablo rengi Dagilim
1 1 Kahverengi +
@4 3 Mavi -
4 Siyah Cikis
3
Calisma sartlari
SMT-8-SL SME-8-SL
Ortam sicakligi [ -25...+70 -20 ... +60
Siparis kodu
- 8 - SL - - LED - 24
Tip
SMT Yaklasim sensorleri, endiiktif
SME Yaklasim sensorii, manyetik dilli
Tasarim
8 |T-kanal icin, kanala boylamasina takilir
Elektriksel baglanti
SL | Soket, M8x1, 3-pin

Anahtarlama cikisi, anahtarlama elemani fonksiyonu

PS PNP N/A kontak (SMT)

- N/A kontak (SME)

Anahtarlama durumu gostergesi

LED | Sari LED

Nominal ¢alisma gerilimi

24 | 24V DC

Siparis ornegi:
SMT-8-SL-PS-LED-24

Yaklasim sensorii, endiiktif - T-kanal igin, sondan takilir - M8x1 soket, 3-pin - PNP, N/A kontak - sari LED anahtarlama durum géstergesi - 24 V DC

Teknik veriler onceden haber verilmeden degistirilebilir.

=> Internet: www.festo.com/catalogue/...

E-639
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Sensorler » Yaklasim sensorleri »

Yaklasim sensorleri SMT-8, T-kanal i¢in FESTO
Teknik ozellikler
— BN R Malzemeler
[O\]ec = Govde: Poliiiretan, yiiksek alasimli
PNP_|BU - A ..
- paslanmaz celik, nikel kapli piring
6r: N/A ku:l:k. PNP, kablolu Kablo kilifi: Politiretan
NN [ R + P
(o e — f
6r: N/A kontak, NPN, kablolu
Teknik ozellikler CAD verilerini indirmek icin =» www.festo.com
SMT-8- PS-K PS-K5 PS-S | Ns-K NS-S
Olciim prensibi Manyetik direncli
Anahtarlama ¢ikis PNP | NPN
Anahtarlama elemani fonksiyonu N/A kontak
Calisma gerilimi araligi [vD(] 10...30
Montaj tipi T-kanala takilir, kanala boylamasina takilir
Kablo uzunlugu [m] 2,5 5 0,3 2,5 0,3
Uzunluk/genislik/yiikseklik [mm] 33/7/5
Pin dagilimi EN 60947-5-2’ye uygun
PS/NS
Soket, 3-pin
M8x1 Pin Kablo rengi Dagilim
1 1 Kahverengi +
@ 4 3 Mavi -
4 Siyah Cikis
3
Calisma sartlari
Ortam sicakligi [eq -20 ... +60
Ortam sicakligi [eq -5...+60

esnek kablo montaji ile

E-640

=> Internet: www.festo.com/catalogue/...

Teknik veriler onceden haber verilmeden degistirilebilir.
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Yaklasim sensorleri SMT-8, T-kanal i¢in FESTO
Siparis kodu
[ swr o - - LED 24 B
Tip
SMT |Yakla§|m sensorii, manyetik direncli
Tasarim
8 | T-kanal i¢in, sondan takilir

Anahtarlama cikisi, anahtarlama elemani fonksiyonu

PS PNP, N/A kontak, 3-telli

NS NPN, N/O kontak, 3-telli

Elektriksel baglanti, kablo uzunlugu

K Kablo, 2,5 m
K5 Kablo, 5,0 m
S M8x1 soketli kablo, 0,3 m

Anahtarlama durumu gostergesi

LED | Sari LED

Nominal ¢alisma gerilimi

24 | 24VDC
Seri
B | B serisi

Yalniz anahtarlama ¢ikisli, anahtarlama elemani fonksiyonu PS.

Siparis ornegi:
SMT-8-PS-K-LED-24-B

Yaklasim sens6rii, manyetik direncli - T-kanal icin, sondan takilir - N/A kontak, 3-telli - PNP - kablo, 2,5 m - sari LED anahtarlama durum gostergesi - 24 V DC - B serisi

Teknik veriler onceden haber verilmeden degistirilebilir.

=> Internet: www.festo.com/catalogue/...

E-641
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Teknik ozellikler

[oVe &

T

6r: N/A kontak, 3-telli, kablolu
HoBN e

[O\]emen

BU

~/t]=

B ~I=l+

or: N/A kontak, 3-telli, soketli

Yaklasim sensorleri SME-8, T-kanal icin

Malzemeler

Govde: Epoksi regine, polikarbonat,
polyester, yiiksek alasim paslanmaz
celik

Kablo kilifi: Poliiiretan

FESTO

Teknik ozellikler CAD verilerini indirmek icin =» www.festo.com
Elektriksel baglanti 3-telli 2-telli
Baglanti yonii Hat tipi Hat tipi | Yanal
Tip Standart Isiya dayanikli | Standart
SME-8- K... [S [0-K K-24-S6 K-LED [ 2S-KL-LED [75-230v
Olciim prensibi Manyetik akim
Anahtarlama ¢ikis Konvansiyonel kontak, iki kutuplu
Anahtarlama elemani fonksiyonu N/A kontak N/A kontak N/K kontak N/A kontak N/A kontak, LED | N/A kontak, LED [ N/A kontak
fonksiyonsuz fonksiyonsuz
Calisma gerilimi araligi [vD(] 12..30 12...30 12..30 0..30 3..230 12..27 5...250
Calisma gerilimi aralig; VAQ [12..30 12..30 12...30 0..30 3..230 - 5...250
Maks. cikis akimi [mA] 500 500 50 500 120 80 120
Montaj tipi T-kanala takilir, kanala boylamasina takilir
Kablo uzunlugu [m] 2,5 0,3 7,5 2,5 2,5 2,5 2,5
5 5
7,5 _
Uzunluk/genislik /yiikseklik [mm] 29/7/5 29/7/5 31/7/5 29/7/5 27/7/10 31/7/5 27/7/10
Pin dagilimi EN 60947-5-2’ye uygun
S
Soket, 3-pin
M8x1 Pin Kablo rengi Dagilim
1 1 Kahverengi +
@ . Mavi .
4 Siyah Cikis
3
Calisma sartlari
Elektriksel baglanti K K5 K-7,5 S 0-K K-24-S6 K-LED ZS-KL-LED 75-230V
Ortam sicakligi [°C] -30...+60 |=30..+70 [=30..470 [=20..+70 [=20..+60 [=-40..+120 [-40..+60 [-20..+60 |[-20...+60
Ortam sicakligi [eq -5...+60 -5..+70 -5..+70 -5..+70 -5...+60 -5..+120 [-5..+60 -5...+60 -5...+60
esnek kablo montaji ile

E-642

=> Internet: www.festo.com/catalogue/...

Teknik veriler onceden haber verilmeden degistirilebilir.
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Yaklasim sensorleri SME-8, T-kanal icin FESTO
Siparis kodu - 3-telli
SME - 8 - - LED 24
Tip
SME | Yaklasim sensorii, manyetik dilli
Tasarim
8 | T-kanal i¢in, sondan takilir
Anahtarlama elemani fonksiyonu
- N/O kontak, 3-telli
0 N/K kontak, 3-telli
Elektriksel baglanti, kablo uzunlugu
K Kablo, 2,5 m (N/A kontak)
Kablo, 7,5 m (N/K kontak)
K5 Kablo, 5 m
K-7,5 Kablo, 7,5 m
S M8x1 soketli kablo, 0,3 m
Anahtarlama durumu gostergesi
LED | San LED
Nominal ¢alisma gerilimi
24 | 24VDC
Anahtarlama fonksiyonsuz 0.
Siparis ornegi:
SME-8-K-LED-24
Yaklasim sens6rii, manyetik dilli- T-kanal i¢in, sondan takilir - N/A kontak, 3-telli - kablo, 2,5 m - sari LED anahtarlama durum gostergesi - 24 V DC
Siparis kodu — 2-telli, 1siya dayanikli
SME — 8 — — 24 S6
Tip
SME | Yaklasim sensorii, manyetik dilli
Tasarim
8 | T-kanal i¢in, sondan takilir
Anahtarlama elemani fonksiyonu
- | N/O kontak, 2-telli
Elektriksel baglanti, kablo uzunlugu
K | Kablo, 2,5 m
Nominal ¢alisma gerilimi
24 | 24VDC
Tip
S6 | Isiya dayanikli
Siparis ornegi:
SME-8-K-24-S6
Yaklasim sens6rii, manyetik dilli- T-kanal i¢in, sondan takilir - N/A kontak, 2-telli - kablo, 2,5 m - 24 V DC - isiya dayanikli
Teknik veriler 6nceden haber verilmeden degistirilebilir. => Internet: www.festo.com/catalogue/... E-643
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Yaklasim sensorleri SME-8, T-kanal icin

Siparis kodu — 2-telli, hat tipi baglanti

Tip

SME - |

FESTO

SME |Yakla§|m sensorii, manyetik dilli

Tasarim

8 | T-kanal i¢in, sondan takilir

Anahtarlama elemani fonksiyonu

- N/O kontak, 2-telli

1S N/A kontak, LED fonksiyonsuz, 2-telli

Elektriksel baglanti, kablo uzunlugu

K Kablo, 2,5 m

1

KL Kablo, 2,5 m

=1

Anahtarlama durumu gostergesi

LED Sari LED

Nominal ¢alisma gerilimi

24 24VDC

230 230 VAC

=S

Anahtarlama fonksiyonsuz ZS.
Yalniz anahtarlama fonksiyonu ZS ile.

Siparis ornegi:
SME-8-ZS-KL-LED-24

Yaklasim sens6rii, manyetik dilli- T-kanal i¢in, sondan takilir - N/A kontak, 2-telli - kablo, 2,5 m - sari LED anahtarlama durum gostergesi - 24 V DC

Siparis kodu — 2-telli, yandan baglanti

Tip

SME - 8 -

230V - - OE

SME |Yakla§|m sensorii, manyetik dilli

Tasarim

8 | T-kanal i¢in, sondan takilir

Anahtarlama elemani fonksiyonu

IS | N/O kontak, 2-telli

Nominal ¢alisma gerilimi

230V |230VAC

Elektriksel baglanti, kablo uzunlugu

K2,5Q Kablo, 2,5 m

K5,0Q Kablo, 5,0 m

Baglanti teknolojisi

OE |A§|k ug

Siparis ornegi:
SME-8-75-230V-K5,0Q-0E

Yaklasim sens6rii, manyetik dilli- T-kanal igin, sondan takilir - N/A kontak, 2-telli, 230 V AC - kablo, 5,0 m - acik ug

E-644

=> Internet: www.festo.com/catalogue/...

Teknik veriler onceden haber verilmeden degistirilebilir.
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Yaklasim sensorleri CRSMT-8, T-kanal icin

Teknik ozellikler - CRSMT-8

[o\ ]« =

PNP ﬁ.

6r: N/A kontak, PNP, kablolu

Malzemeler

Govde: Polipropilen, yiiksek alagimli
paslanmaz celik

Kablo kilifi: Termoplastik polyolefin

FESTO

elastomer
Teknik ozellikler CAD verilerini indirmek icin =» www.festo.com
CRSMT-8-PS- K K5
Olciim prensibi Manyetik direncli
Anahtarlama ¢ikis PNP
Anahtarlama elemani fonksiyonu N/A kontak
Calisma gerilimi araligi [vD(] 10...30
Maks. cikis akimi [mA] 100
Montaj tipi T-kanala takilir
Kablo uzunlugu [m] 2,5 5
Uzunluk/genislik/yiikseklik [mm] 33/7/5
Calisma sartlari
Ortam sicakligi [ -20 ... +60
Ortam sicakligi [ -5...+60
esnek kablo montaji ile
Siparis kodu
CRSMT - 8 - PS — — LED — 24
Tip
CRSMT | Yaklasim sensorii, manyetik direncli, gida endiistri-

sine uygun, asitlere ve sogutma yaglarina dayanikli

Tasarim

8 |T-kanala takilir

Anahtarlama cikisi, anahtarlama elemani fonksiyonu

PS | PNP, N/A kontak, 3-telli

Elektriksel baglanti, kablo uzunlugu

K Kablo, 2,5 m

K5 Kablo, 5,0 m

Anahtarlama durumu gostergesi

LED | Sari LED

Nominal ¢alisma gerilimi

24 | 24V DC

Siparis ornegi:
CRSMT-8-PS-K-LED-24

Yaklasim sens6rii, manyetik direncli, gida endiistrisine uygun, asitlere ve sogutma yaglarina dayanikli - T-kanal i¢in, sondan takilir - N/A kontak, 3-telli, PNP - kablo, 2,5 m - sari

LED anahtarlama durum gostergesi - 24 V DC

Teknik veriler onceden haber verilmeden degistirilebilir.

=> Internet: www.festo.com/catalogue/...

E-645
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Yaklasim sensorleri SMTO/SMTSO-8E, T-kanal icin FESTO

Teknik ozellikler

ol SE R gﬂg\ltzi?;ljel;]ealilminyum alasim, nikel
PP [ U | IR ’
kapli piring, yiiksek alasimli paslanmaz
6r: N/A kontak, soketli . .
celik, polyamid, poliiiretan

BN
NPN [=25¢

[O Je R

6r: N/A kontak, soketli

Teknik ozellikler
SMTO-8E SMTSO-8E, kaynaga dayanikli
Olciim prensibi Manyetik direncli Manyetik endiiktif
Anahtarlama ¢ikis PNP NPN PNP NPN
Anahtarlama elemani fonksiyonu N/A kontak
Calisma gerilimi araligi [vD(] 10...30
Maks. cikis akimi [mA] 100 200
Montaj tipi T-kanala takilir, kanala tistten takilir
Aksesuarlar ile
Baglanti yonii Yanal
Uzunluk/genislik /yiikseklik [mm] 20x20x24 28x17x24
Pin dagilimi EN 60947-5-2’ye uygun
PS/NS PS/NS
Soket, 3-pin Soket, 3-pin
M8x1 Pin Kablo rengi Dagilim M12x1 Pin Kablo rengi Dagilim
1 1 Kahverengi + 1 1 Kahverengi +
@ . 3 Mavi - s 3 Mavi -
4 Siyah Cikis 4 Siyah Cikis
3 3
Calisma sartlari
SMTO-8E SMTSO-8E, kaynaga dayanikli
Ortam sicakligi [°C] -20 ... +60 -25...+70

E-646 => Internet: www.festo.com/catalogue/... Teknik veriler 6nceden haber verilmeden degistirilebilir.
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Yaklasim sensorleri SMTO/SMTSO-8E, T-kanal icin

Siparis kodu

FESTO

8E - -

LED

Tip

SMTO Yaklagim sensorii, manyetik direncli

SMTSO Yaklasim sensorii, manyetik endiiktif,
kaynaga dayanikli

Tasarim

8E |T-kanal icin, aksesuarlarla montaj

Anahtarlama cikisi, anahtarlama elemani fonksiyonu

PS PNP, N/A kontak, 3-telli

NS NPN, N/O kontak, 3-telli

Elektriksel baglanti

S Soket M8x1

= |

M12 Soket M12x1

Anahtarlama durumu gostergesi

LED | Sari LED

Nominal ¢alisma gerilimi

24 | 24VDC

Yalniz SMTO tipiile.

Siparis ornegi:
SMTO-8E-PS-M12-LED-24

Yaklasim sensorii, manyetik direngli- T-kanal icin, aksesuarlarla montaj - PNP N/A kontak, 3-telli - soket M12x1 - sari LED anahtarlama durum gostergesi - 24 V DC

Teknik veriler onceden haber verilmeden degistirilebilir.

=> Internet: www.festo.com/catalogue/...

E-647
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Yaklasim sensorleri SMEO-8E, T-kanal icin FESTO
Teknik ozellikler
1_,BN - Malzemeler:
e —— 4
[0\—1- BK R Govde: Dokme aliiminyum alasim, nikel
28U -+ kapli piring, yiiksek alasimli paslanmaz
r: N/A kontak, S"ke‘":'pi" celik, termoplastik poliiiretan elastomer
A= Kablo: Poliiiretan, termoplastik sitren
[Os s : » termop
elastomer

or: N/A kontak, soketli, 2-pin

Teknik ozellikler

SMEO-8E- S M12 |..-S6 |..-230

Olciim prensibi Manyetik akim

Anahtarlama ¢ikis Kontak, iki kutuplu Kontak Kontak, iki kutuplu
Anahtarlama elemani fonksiyonu N/A kontak N/A kontak N/A kontak,

LED fonksiyonsuz

Calisma gerilimi araligi [vD(] 12..30 0..30 3...250

Calisma gerilimi araligi [VAC] 12..30 0..30 3..230

Maks. ¢ikis akimi [mA] 500 500 500

Montaj tipi Aksesuarlar ile Aksesuarlar ile Aksesuarlar ile
Baglanti yonii Yanal Yanal Hat tipi

Kablo uzunlugu [m] - 2,5 B
Uzunluk/genislik/yiikseklik [mm] 20x20x24 20x20x16

Pin dagilimi EN 60947-5-2’ye uygun

S M12-LED-24 M12-LED-230

Soket, 3-pin Soket, 3-pin Soket, 2-pin

M8x1 Pin Kablo rengi [Dagilim M12x1 Pin Kablo rengi | Dagilim M12x1 Pin Kablo rengi [ Dagilim

1 1 Kahverengi [+ /- 1 1 Kahverengi |+ /- 4 Siyah ~/+
@4 3 Mavi Y 4 3 Mavi —/+ 4 3 Mavi ~/-
4 Siyah Cikis 4 Siyah Cikis
3 3 3

Calisma sartlari

SMEO-8E- S M12 ..-S6 .-230

Ortam sicakligi [eq -20 ... +60 -40...+120 -20 ... +60

Ortam sicakligi [eq - -40...+120 -

esnek kablo montaji ile

E-648

=> Internet: www.festo.com/catalogue/...

Teknik veriler onceden haber verilmeden degistirilebilir.
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Yaklasim sensorleri SMEO-8E, T-kanal icin FESTO
Siparis kodu
[ sweo |- 8E - - -
islev
SMEO | Yaklasim sensorii, manyetik dilli
Tasarim
8E | T-kanal i¢in, aksesuarlarla montaj
Elektriksel baglanti, kablo uzunlugu
K Kablo, 2-telli, 2,5 m
S Soket, M8x1, 3-pin
M12 Soket M12x1, 3-pin
Anahtarlama durumu gostergesi
- LED yok
LED Sari LED
Nominal ¢alisma gerilimi
24 24V DC
230 230 VAC
Tip
- Standart
S6 Isiya dayanikli
Yalniz 24 V calisma gerilimi ile.
Yalniz K elektriksel baglantisi ile.
K elektriksel baglantisi ile degil.
Siparis ornegi:
SMTO-8E-K-24-S6
Yaklagim sensorii, manyetik dilli- T-kanal igin, akseuarlarla montaj - kablo, 2,5 m - 24 V DC - isiya dayanikli
Teknik veriler 6nceden haber verilmeden degistirilebilir. => Internet: www.festo.com/catalogue/... E-649
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FESTO

Yaklasim sensorleri SMT/SME-8, T-kanal icin

Ekipmanlara genel bakis

10

=> Internet: www.festo.com/catalogue/... Teknik veriler onceden haber verilmeden degistirilebilir.

E-650



Sensorler » Yaklasim sensorleri »

Yaklasim sensorleri SMT/SME-8, T-kanal i¢in FESTO
Montaj eklentileri ve aksesuarlar > Montaj eklentileri ve aksesuarlar >
Sayfa/Inter Sayfa/Inter
net net
P P
Yaklasim sens6rii SMT/SME-8M-...-OE, kablolu E-634 Montaj kiti SMBR E-651
Yaklasim sens6rii SMT/SME-8M-...-M..., kablolu ve soketli E-634 Montaj kiti CRSMB, paslanmaya dayanikli E-651
Yaklasim sensorii SMT/SME-8-SL, soketli E-639 Montaj kiti SMB-8-FENG E-651
Yaklasim sensorii SMT/SME-8-S, kablolu ve soketli E-640 SMBZ-8 montaji E-651
Yaklasim sens6rii SMT/SME-8-K, kablolu E-640 Montaj kiti SMB-8E E-651
Yaklasim sensorii CRSMT-8-K, kablolu, paslanmaya dayanikli E-645 Sensdr test cihazi SM-TEST-1 sm-test-1
[6] Yaklasim sensorii SMTO/SMTSO/SMEQ-SE, kablolu ve soketli E-646 T-kanalli silindirler -
Baglanti kablosu NEBU-M5G4-5-Q3-LE3 E-651 Kalem silindir
Baglanti kablosu NEBU-M5G4-1-Q3-M8G3 E-651 Kalem silindir
[9] Baglanti kablosu NEBU-M5G4-1-Q3-M12G4 E-651 Kalem silindir
Baglanti kablosu NEBU-M8G3 E-651 Standart silindirler DNC, DNCB, DNCKE
Baglanti kablosu NEBU-M8W3 E-651 Traversli veya montaj kollu silindirler
Baglanti kablosu NEBU-M12G3 E-651 - Tanimlama etiketi ASLR E-651
Baglanti kablosu NEBU-M12W3 E-651 Guvenlik klipsi NEAU E-651
Montaj kiti SMBR-8-8/100-S6, isiya dayanikli E-651 Klips SMBK-8 E-651
Siparis bilgileri Siparis bilgileri
Kablo uzunlugu | Siparis kodu | Gigin Siparis kodu
P
[m] [16].... [19] Montaj kiti
Baglanti kablosu 32..100 CRSMB-8-32/100
[71[8][2]M5x0,5 Teknik ozellikler = nebu
5 NEBU-M5G4-K-5-Q3-LE3
% 1 NEBU-M564-K-1-Q3-M8G3 P 32/40 SMB-8-FENG-32/40
/ 1 NEBU-M5G4-K-1-Q3-M12G4 '(/% 50/63 SMB-8-FENG-50/63
80/100 SMB-8-FENG-80/100
M8x1 Teknik 6zellikler = E-857 32..100 SMBZ-8-32/100
@éy 2,5 NEBU-M8G3-K-2.5-LE3 125...320 SMBZ-8-125/320
5 NEBU-M8G3-K-5-LE3 — SMB-8E
< 2,5 NEBU-M8W3-K-2.5-LE3
1 5 NEBU-M8W3-K-5-LE3 & <
M12x1 Teknik 6zellikler = E-857
2,5 NEBU-M12G5-K-2.5-LE3 Siparis bilgileri
M 5 NEBU-M12G5-K-5-LE3 | Boyut Siparis kodu puY
% 2,5 NEBU-M12W5-K-2.5-LE3 TG
> NEBU-M12W5-K-5-LE3 % 23x4 mm ASLRL-423 34
Siparis bilgileri
| @ iin | Siparis kodu
Giivenlik klipsi
8..100 SMBR-8-8/100-S6 M8 NEAU-M8-GD 1
M12 NEAU-M12-GD 1
8 SMBR-8-8
10 SMBR-8-10 Klips
12 SMBR-8-12 @ - SMBK-8 1
16 SMBR-8-16
20 SMBR-8-20 1) Cerceve bagina ambalaj adedi.
25 SMBR-8-25
32 SMBR-8-32
40 SMBR-8-40
50 SMBR-8-50
63 SMBR-8-63
Teknik veriler 6nceden haber verilmeden degistirilebilir. => Internet: www.festo.com/catalogue/... E-651
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