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Vakum jeneratorleri VAD-M FESTO

* Entegre solenoid valfler sayesinde kisa anahtarlama siireleri

* Emis altinda iifleme fonksiyonu ile parcalarin emniyetli sekilde
yerlestirilmesi

* 4 nominal dlciiler: 0.7 ... 2,0 mm
* Kompakt tasarim

e Koruma sinifi IP65

Ek bilgi =» Internet: .../vad

Uriin gamina genel bakis

Tip Ufleme karakteristigi 6 bar calisma basincinda vakum | Nozzle memenin nominal 6l¢iisii | Pnomatik baglanti Vakum portu
[bar] [mm] 1 [3

Ufleme fonksiyonsuz
VAD-MYB Yiiksek vakum -0.83 0.7 M5 GY8 GY8
VAD-ME 0.95 GY8 GY8 GY8

1.4 Gl GYa G4

2.0 GY4 G3/8 G3/8
Ufleme fonksiyonlu 07
VAD-MYB-1 Yiiksek vakum -0.83 0.7 M5 GYs GYs
VAD-ME-| 0.95 GY8 GY8 GY8

1.4 Gl GYa 7

2.0 GV G3/8 G3/8

Teknik veriler 6nceden haber verilmeden degistirilebilir. => Internet: www.festo.com/catalogue/... P-597
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Vakum jeneratorleri VAD-M

Teknik ozellikler

[
w

(Ufleme fonksiyonlu

Malzemeler
Govde: Aliiminyum

VAD-MYB-|

Teknik ozellikler CAD verilerini indirmek icin =» www.festo.com
Tip VAD-MYB-... VAD-ME-...
Nozzle memenin nominal dl¢i- [mm] 0.7 0.95 1.4 2.0
sii
Yapisal tasarim T seklinde
Ufleme karakteristigi Yiiksek vakum
Pnématik baglanti 1 M5 Gl Gl (73
Vakum portu 2 GY8 GY8 GYa G3/8
Pnomatik baglanti 3 GY8 GY8 GYa G3/8
Montaj tipi Disi dis ile
Montaj konumu Hepsi
Uzunluk [mm] 67(80)D 76 97 102
Genislik [mm] 15 18 22 22
Yiikseklik [mm] 56(59)D 64 78 84
1) Parantez igindeki degerler iifleme fonksiyonlu tip igin gegerlidir.
Performans degerleri
Tip VAD-MYB-... VAD-ME-...
Nozzle memenin nominal 6l¢ti-  [mm] 0.7 0.95 1.4 2.0
il
6 bar calisma basincindava-  [bar] -0.83
kum
Atmosfere gére [1/dk] 15 30 60 120
emis hizi?)
Tahliye siiresi3) [s] 7 3.8 2 0.7
6 bar galisma basincinda hava  [l/dk] 29 45 105 215
tiiketimi
2) 6 barcalisma basincinda.
3)6 bar calisma basincinda
1 1 6lgii hacmi -0.7 bara.
Calisma sartlar
Tip Ufleme fonksiyonsuz | Ufleme fonksiyonlu
Caligma sarti: Filtrelenmis basingli hava, yaglanmamis, filtreleme derecesi 40 um
Calisma basinci [bar] 1.5..8
Ortam sicakligi [ 0..+40 | 0..+50
P-598 => Internet: www.festo.com/catalogue/... Teknik veriler onceden haber verilmeden degistirilebilir.
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Vakum jeneratorleri VAD-M FESTO
Siparis kodu

[ vap - - -
Tip

VAD Vakum jeneratorii

Bobin
MYB KMYZ-2 kablolu soket i¢in baglanti yapisi
ME KME-1 kablolu soket icin baglanti yapisi
islevler
- Ufleme fonksiyonsuz
Ufleme fonksiyonlu
Pnomatik baglanti
Y8 GY8
Ya 7]
3 G3/8

Yalniz ME bobini ile.

Siparis ornegi:

VAD-MYB-|-V/8

Vakum jeneratorii VAD - KMYZ-2 kablolu soket igin bobin baglanti yapisi - iifleme fonksiyonlu - pnomatik baglanti G%/&

Teknik veriler 6nceden haber verilmeden degistirilebilir. => Internet: www.festo.com/catalogue/... P-599
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Vakum jeneratorleri VAD-M FESTO
Ekipmanlara genel bakis
VAD-MYB VAD-ME
Aksesuarlar = Sayfa/Internet Aksesuarlar => Sayfa/Internet
P P
Otomatik baglanti rakoru QS P-1293 Otomatik baglanti rakoru QS P-1293
Vakum tutucu ESG P-601 Vakum tutucu ESG P-601
Kablolu soket KMYZ-2 P-600 [6] Kablolu soket KME-1 P-600
Kablolu soket KMYZ-4 P-600 Soket MSSD-E P-600
MSSD-ZBZC soket P-600 Isikli conta ME-LD P-600
Siparis bilgisi Siparis bilgisi
Tanim | Tanim Siparis kodu Tanim | Tanim Siparis kodu
p— p—
Kablolu soket KMYZ-2, LED’li [6] Kablolu soket KME-1, LED’li
y MZB, MYB bobinler 2.5m KMYZ-2-24-2,5-LED ME bobin i¢in 2.5m KME-1-24DC-2,5-LED
icin
>m KMYZ:2-24-5-LED 5m KME-1-24DC-5-LED
Kablolu soket KMYZ-4
5 |MZB, MYB bobinler  [0.5m | KMYZ4-24-0,5 Soket MSSD-E
- ME bobin i¢in MSSD-E
igin
2.5m KMYZ-4-24-2,5
MSSD-ZBZC soket Isikli conta ME-LD
< MZB, MYB bobinler icin MSSD-ZBzC ME bobin i¢in ME-LD-12-24DC

"lb

<

N

P-600

=> Internet: www.festo.com/catalogue/...

Teknik veriler onceden haber verilmeden degistirilebilir.
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Vakum tutucular ESG

Onemli 6zellikler
Bir bakista

Modiiler diriin
2,000 tipin tizerinde
Her uygulama i¢in dogru ¢6ziim

Cok farkli sicaklik araligi ve parca
yiizeyleri olan uygulamalara uyan
kapsamli seri

Farkli agirlik, yiizey ve sekle sahip
pargalarin taginmasi igin ideal ¢6ziim

Ayrica modiiler serideki tiim
bilesenler degistirme durumunda
kolay ve hizli sekilde birbirlerinin
yerini alabilir

Vakum tutucular komple veya ayri ayri
bilesenler olarak siparis edilebilir
Basitlestirilmis lojistik

Uzun kullanim omrii

Diisiik yatirm maliyeti

Genis seri — endiistriyel ¢6ziimleri
icerir

Se¢im

Uriin secimi:
e 2 vantuz sekli:
- Yuvarlak, 15 farkli cap
- Oval, 11 farkli cap
® 6 vantuz tasarimi
e 6 farkli vantuz malzemesi
e (Cok sayida vantuz tutucu:
- Yiikseklik kompanzatorlii ve
kompanzatorsiiz
— Farkli hortum baglantili: ¢abuk
baglanti, gegmeli baglanti veya

disli

e QOpsiyonel aksesuarlar: filtreler ve agl
kompanzatorleri

Teknik veriler onceden haber verilmeden degistirilebilir.

* Her tiirlii vantuz tutucu kombinasyonu ve vantuzlar ayni

boyutta olabilir

* 15 farkli vantuz ¢apl, 2 ... 200 mm
* 6 farkli vantuz malzemesi
* 6 farkli vantuz sekli

e 14 farkli vantuz tutucu

* Genis sicaklik araligi ve parca yiizeyleri icin uygun

Ek bilgi =» Internet: ...

Komple ¢oziim sunan vakum tutucular/tek tek bilesenlerden yapilir

Vakum tutucu ESG

Vantuz ESS

Cﬂi

=> Internet: www.festo.com/catalogue/...

Vantuz tutucu ESH

Acl kompanzatorii ESWA
(opsiyonel)

Filtre ESF
(opsiyonel)

Vantuz ESV
(opsiyonel)

FESTO

P-601
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