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Steuerblock mit Sicherheitsfunktion VOFA

Merkmale

Innovativ

e Fiir sicheres Reversieren einer
gefahrbringenden Bewegung
einsetzbar (5/2 Wege-Magnet-
ventil)

e Fiir sicheres Entliiften einsetz-
bar (Funktion als 3/2 Wege-
Magnetventil, als Variante fiir
Ventilinseleinbau nicht verfiig-
bar)

e Als Pressensicherheitsventil
rein mechanische Losung, ohne
integrierte Diagnose

Betriebssicher

Variabel

e Robuste und langlebige Kom-
ponenten aus Metall

e Sicherheitstechnisch als rein
mechanische Losung ausge-
fiihrt

e Steuerblock als Ausfiihrung fiir
Ventilinsel VTSA/VTSA-F
wahlbar

o Steuerblock als pneumatischer
Einzelanschluss wahlbar

e Hoher Druckbereich, 3 ... 10 bar

e Durchflussbereich bis zu
1050 |/min

- Hinweis

Der Steuerblock mit Sicherheits-
funktion VOFA darf vom Kunden
nicht eigenmaéchtig verandert
werden, da ansonsten die IFA-

2 => Internet: www.festo.com/catalogue/...

FESTO

"

Montagefreundlich

e Einbaufertig montierte und
gepriifte Einheit

e Minimierter Aufwand bei Aus-
wabhl, Bestellung, Montage,
Inbetriebnahme

e Befestigung mit Durchgangs-
bohrung (bei pneumatischem
Einzelanschluss)

® Befestigung als Hohenverket-
tung auf Verkettungsplatte der
Ventilinsel

Zulassung erlischt.

Das IFA-Zertifikat ist gebunden
an die gepriifte Sicherheits-
funktion des Bauteils.
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Steuerblock mit Sicherheitsfunktion VOFA

Merkmale

Beschreibung

Der Steuerblock ist zur zweikana-
ligen Ansteuerung von pneumati-
schen Antriebskomponenten wie
z.B. von doppeltwirkenden Zy-
lindern vorgesehen und kann zur
Umsetzung folgender Schutz-
mafinahmen eingesetzt werden:
e Schutz gegen unerwarteten An-
lauf (EN 1037)

Reversieren gefahrbringender
Bewegungen, wenn durch die
Reversierbewegung keine wei-
teren Gefdahrdungen auftreten
kénnen (5/2 Wege-Magnet-
ventil, monostabil)

Sicheres Entliiften (bei
Funktion als 3/2 Wege-Magnet-
ventil, in Ruhestellung ge-
schlossen)

Fiir die Schutzmafnahmen weist
der Steuerblock steuerungstech-
nische Eigenschaften auf, mit de-
nen ein Performance Level e (bis
Kategorie 4, entspricht hochste
Risikostufe) erreicht werden
kann. Der Performance-Level (PL)
ist ein Maf fiir die Zuverldsigkeit
einer Sicherheitsfunktion.

Der Steuerblock wurde nach den
grundlegenden und bewédhrten
Sicherheitsprinzipien der

ENISO 13849-1 und

EN ISO 13849-2 entwickelt und
gefertigt.

Pneumatische/Elektrische Verkettung

Funktion

Die Sicherheitsfunktion wird
durch eine zweikanalige pneuma-
tische Verkettung zweier mono-
stabiler 5/2 Wege-Magnetventile,
Baubreite 26 mm, innerhalb des
Steuerblocks erzielt:

e Anschluss 4 wird nur dann mit
Druck beaufschlagt, wenn
beide Magnetventile sich in
Schaltstellung befinden.

e Anschluss 2 wird immer dann
mit Druck beaufschlagt, wenn
sich mindestens eines der bei-

2017/10 - Anderungen vorbehalten

den Magnetventile in Ruhestel-
lung befindet. Die Riickstellung
erfolgt iiber eine mechanische

Feder.

Durch die Abfrage des Na-
herungsschalters an den Magnet-
ventilen ist es moglich, den
Schaltvorgang der Magnetventile
zu iiberwachen (Schaltstellungs-
abfrage).

Dabei wird durch logische Ver-
kniipfung von Ansteuersignal und

Zur Implementierung und zum Be-
trieb des Bauteils und fiir einen
Einsatz in hoheren Kategorien

(2 bis 4) sind die Anforderungen
der EN ISO 13849-1 und

EN ISO 13849-2 (z.B. CCF, DC) zu
beriicksichtigen.

Beim Einsatz dieses Produkts in
Maschinen oder Anlagen, fiir die
spezifische C-Normen gelten, sind
die dort genannten Anforderun-
gen zu beachten.

Signalwechsel des Naherungs-
schalters iiberpriift, ob die
Kolbenschieber der Magnet-
ventile die Ruhestellung errei-
chen oder verlassen (Erwartungs-
haltung).

Die Kolbenschieber der Magnet-
ventile sind so konstruiert, dass
pneumatische Kurzschliisse zwi-
schen den Anschliissen 2 und 4
ausgeschlossen sind (Uber-
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Der Steuerblock mit Sicherheits-
funktion ist zum Einbau in Ma-
schinen bzw. automatisierungs-
technischen Anlagen bestimmt
und ausschlie3lich im Industrie-
bereich (high-demand mode) ein-
zusetzen!

Der Steuerblock mit Sicherheits-
funktion ist fiir den Einsatz als
Pressensicherheitsventil nach
EN 692 geeignet.

Weitere Informationen und tech-
nische Daten im Support Portal
=> Internet: leitfaden sicherheits-
technik

schneidungsfreiheit).

Die Ansteuerung der beiden Ma-
gnetventile muss tiber zwei unab-
hangige Kandle erfolgen, um die
gewiinschte Kategorie 4 (Per-
formance Level e, nach

EN ISO 13849-1) zu erzielen.

Es werden immer 5/2 Wege-
Magnetventile mit Schaltstel-
lungsabfrage verwendet.
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Ausfiihrung
Dezentrale Einzelanschlussvariante, VOFA-L26-T52-...

Bei der dezentralen Einzelan-
schlussvariante erfolgt der
elektrische Anschluss des Steuer-
blocks als Einzelanschluss nach
ISO 15407-1. Der pneumatische
Anschluss ist ebenfalls als Einzel-
anschluss ausgefiihrt. Bei dieser
Variante, werden die zwei

5/2 Wege-Magnetventile mit der
Einzelanschlussplatte pneuma-
tisch zweikanalig verkettet.

Dezentrale Einzelanschlussvariante, VOFA-L26-T32C-...

In der Funktion als 3/2 Wege-
Magnetventil, in Ruhestellung ge-
schlossen, ist der Einsatz fiir si-
cheres Entliiften vorgesehen.

Ausfiihrung fiir Ventilinsel VTSA/VTSA-F, VOFA-B26-T52-...

Beim Steuerblock, Ausfiihrung fiir
Ventilinsel VTSA/VTSA-F, werden
die Ventile getrennt von der
Ventilinsel tiber elektrischen Ein-
zelanschluss angesteuert.

Der pneumatische Anschluss er-
folgt tiber die Ventilinsel VTSA/
VTSA-F.
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Der elektrische Anschluss der
Magnetventile erfolgt jeweils ge-
trennt iiber einen genormten
Wiirfelstecker nach

EN 175301-803, Form C.

Hinweis

Die Funktion als 3/2 Wege-
Magnetventil ist nur als de-

Bei der Ausfiihrung fiir Ventilin-
sel, werden die zwei 5/2 Wege-
Magnetventile mit der Zwischen-
platte als Héhenverkettung pneu-
matisch zweikanalig verkettet.

Der elektrische Anschluss der
Magnetventile erfolgt jeweils ge-

Hinweis

Die fiir die Intergration in die
Ventilinsel notwendige und
passende Verkettungsplatte
VABV-S4- ... ist nicht Bestandteil

FESTO

Der elektrische Anschluss fiir den
induktiven Sensor zur Schaltstel-
lungsabfrage erfolgt iber einen
Steckanschluss M8x1 nach

EN 61076-2-104.

zentrale Einzelanschlussvariante
(VOFA-L26-...) erhiltlich.

trennt iiber einen genormten
Wiirfelstecker nach

EN 175301-803, Form C.

Der elektrische Anschluss fiir den
induktiven Sensor zur Schaltstel-
lungsabfrage erfolgt iber einen
Steckanschluss M8x1 nach

EN 61076-2-104.

des Steuerblocks. Sie wird bei
der Auswahl des Steuerblocks
tiber den Konfigurator automa-
tisch zugewiesen.

Anderungen vorbehalten —2017/10
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Steuerblock VOFA in Ventilin-
sel VTSA/VTSA-F integriert

Ausstattungsmoglichkeiten
Steuerblock als Ausfiihrung fiir Ventilinsel VISA/VTSA-F, VOFA-B26-T52-...

Zwei 5/2 Wege-Magnetventile,

monostabil, in Reihe ge-

schaltet, zweikanalig verkettet

* mechanische Feder

e Schaltstellungsabfrage iiber
induktive Sensoren mit PNP-
oder NPN-Ausgang

Steuerblock als dezentrale Einzelanschlussvariante

VOFA-L26-T52-...

Zwei 5/2 Wege-Magnetventile,

monostabil, in Reihe ge-

schaltet, zweikanalig verkettet

* mechanische Feder

e Schaltstellungsabfrage iiber
induktive Sensoren mit PNP-
oder NPN-Ausgang

VOFA-L26-T32C-...

2017/10 - Anderungen vorbehalten
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Zwei 5/2 Wege-Magnet-
ventile, pneumatisch ver-
kettet mit Sensorabfrage

Induktiver NPN- oder PNP-Sen-
sor mit M8-Schnittstelle

Gelbe Zustandsan-

9

2 ST00 XNUP)
AL

zeige-LED

Zwischenplatte als
pneumatische Hohen-
verkettung

Optionaler Anschluss
fiir Manometer (am
Anschluss 2)

Anwendung:

e Schutz gegen unerwarteten
Anlauf nach EN 1037

e sicheres Reversieren

e Antriebe in manuell beschick-
ten Vorrichtungen

Anwendung:

e Schutz gegen unerwarteten
Anlauf nach EN 1037

e sicheres Reversieren
(VOFA-L26-T52-...)

e sicheres Entliiften
(VOFA-L26-T32C-..., Funktion
als 3/2 Wege-Magnetventil)

e Antriebe in manuell beschick-

ten Vorrichtungen

Verkettungsplatte fiir
Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Hinweis

Die Funktion als 3/2 Wege-
Magnetventil ist bei der Hohen-
verkettungsvariante (auf
Ventilinsel) nicht moglich.

Hinweis

Der Steuerblock mit Si-
cherheitsfunktion VOFA darf
vom Kunden nicht eigenmdchtig
verandert werden, da ansons-
ten die IFA-Zulassung erlischt.
Das IFA-Zertifikat ist gebunden
an die gepriifte Sicherheits-
funktion des Bauteils.
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Besondere Merkmale

Steuerblock als Ausfiihrung fiir Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Elektrischer Anschluss

o Elektrischer Anschluss nach
EN 175301-803 Form C (Wiir-
felstecker)

® 3-poliger Sensor-Steckan-
schluss M8

Einsatzmdglichkeiten

Dieser Steuerblock ist fiir den
Einsatz als Pressensicherheits-
ventil nach EN 692 geeignet.

Ventilinselkonfigurator

Zur Auswabhl einer passenden
VTSA/VTSA-F-Ventilinsel steht ein
Ventilinselkonfigurator zur Verfii-
gung.

Der Steuerblock VOFA fiir die Ven-
tilinsel wird tiber diesen
Ventilinselkonfigurator bestellt.
Damit wird die korrekte Bestel-
lung leicht gemacht.
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Pneumatischer Anschluss
o {iber Ventilinsel VTISA/VTSA-F

e Steuerluftversorgung tiber Ven-

tilinsel

e durch Hohenverkettung als
Zwischenplatte zweikanalig
verkettet

Dieses Ventil ist ein Sicherheits-
bauteil nach Maschinenrichtlinie
2006/42/EG.

Die Ventilinseln werden nach
Ihren Bestellvorgaben montiert
und einzeln gepriift. Der Mon-
tage- und Installationsaufwand
beschrankt sich somit auf ein
Minimum.

FESTO

Steuerblock als dezentrale Einzelanschlussvariante

Elektrischer Anschluss

o Elektrischer Anschluss nach
EN 175301-803 Form C (Wiir-
felstecker)

® 3-poliger Sensor-Steckan-
schluss M8

Die Ausfiihrung als 3/2 Wege-
Magnetventil (VOFA-L26-T32C-...)
ist fuir sicheres Entliiften vorgese-
hen.

Einen Steuerblock VOFA fiir die
Ventilinsel VTSA bestellen Sie mit
Hilfe des Bestellcodes:

Bestellsystem VTSA
=> Internet: vtsa

Pneumatischer Anschluss

® pneumatischer Einzelanschluss

e interne Steuerluftversorgung

e durch Einzelanschlussplatte
zweikanalig verkettet

Die Ausfiihrung fiir die Ventilinsel
VTSA/VTSA-F, sowie die Ausfiih-
rung als Einzelanschlussvariante
VOFA-L26-T52-... ist filir sicheres
Reversieren einer gefahr-
bringenden Bewegung vorgese-
hen.

=> Internet: www.festo.com

Einen Steuerblock VOFA fiir die
Ventilinsel VTSA-F bestellen Sie
mit Hilfe des Bestellcodes:

Bestellsystem VTSA-F
=> Internet: vtsa-f

Anderungen vorbehalten —2017/10
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Ventilfunktion
Schaltzeichen? Beschreibung
,,,,, ———— Steuerblock VOFA-B26-T52-...
!7 4 2 4& als Ausfiihrung fiir Ventilinsel VTSA/VTSA-F mit
‘ E E ‘ 2x 5/2 Wege-Magnetventil, monostabil
‘ 144{ \ H 1L‘ ‘\ H : ® pneumatischer Anschluss iiber Ventilinsel
o L ‘ 1 ‘ L ‘T ‘ e Riickstellung iiber mechanische Feder
14 } * mit NPN-Sensor (Code SN) oder PNP-Sensor (Code SP)
? | o erfiillt die Sicherheitsfunktion
3 ‘L J —sicheres Reversieren
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ - Schutz gegen unerwarteten Anlauf (EN 1037)
4 12 Steuerblock VOFA-L26-T52-...
T I T2 als dezentrale Einzelanschlussvariante mit 2x 5/2 Wege-
Magnetventil, monostabil

14 ‘  als pneumatischer Einzelanschluss
‘ \ j ‘ i e Riickstellung tiber mechanische Feder
st |

e mit NPN- oder PNP-Sensor

o erfiillt die Sicherheitsfunktion
****’*’?****T —sicheres Reversieren

- Schutz gegen unerwarteten Anlauf (EN 1037)

2 Steuerblock VOFA-L26-T32C-...
] als dezentrale Einzelanschlussvariante mit Funktion als

3/2 Wege-Magnetventil, Ruhestellung geschlossen (liber
die Einzelanschlussplatte werden beide Ventile pneuma-
tisch verkettet)

® als pneumatischer Einzelanschluss

e Riickstellung tiber mechanische Feder

* mit NPN- oder PNP-Sensor

‘ 777777777 R ‘ o erfiillt die Sicherheitsfunktion

1 3 —sicheres Entliiften

- Schutz gegen unerwarteten Anlauf (EN 1037)

1) Die Symboldatei stellt ein Ventil mit einem Naherungsschalter mit schaltendem Ausgangssignal, im Bild ein SchlieBer, dar. Nach der Norm 1SO 1219-1 gilt dieses Symbol sowohl fiir Schlie-
Rer als auch fiir Offner. Die Schaltelementefunktion aller hier verwendeten Sensoren ist ein Offner.

Hinweis

Die 2x 5/2 Wege-Magnetventile werden jeweils einzeln
elektrisch angeschlossen.

Die 2x 5/2 Wege-Magnetventile werden durch eine Ein-
zelanschlussplatte/Zwischenplatte zweikanalig pneuma-
tisch verkettet.

Der Ausgang der verketteten 2x 5/2 Wege-Magnetventile
wird nur geschaltet, wenn sich beide Ventile in Schalt-
stellung befinden..
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Steuerblock mit Sicherheitsfunktion VOFA FESTO
Datenblatt

Sicherheitstechnische Kenngrofien

Steuerblock VOFA-L26-T52-... | VOFA-L26-T32C-... | VOFA-B26-T52-... auf Ventilinsel

Entspricht Norm EN 13849-1

Sicherheitsfunktion Manipulationssicherheit, Schutz gegen unerwarteten Anlauf
Reversieren der Bewegung ‘ Entliiften ‘ Reversieren der Bewegung

Performance Level (PL) Manipulationssicherheit, Schutz gegen unerwarteten Anlauf / bis Kategorie 4, Performance Level e
Reversieren der Bewegung / bis Entluften / bis Kategorie 4, Per- Reversieren der Bewegung / bis
Kategorie 4, Performance Level e | formance Level e Kategorie 4, Performance Level e

Hinweis zur Zwangsdynamisierung | Schaltfrequenz mindestens 1/Woche

Zertifikat ausstellende Stelle IFA 1004008 ‘ IFA 1204006 IFA 1004008

CE-Zeichen (siehe Konformitadtser- | nach EU-Maschinen-Richtlinie

kldrung) nach EU-EMV-RichtlinieD

Max. pos. Priifimpuls [ps] 1000

0 Signal?

Max. neg. Priifimpuls [ps] 800

1 Signal?

Schockfestigkeit?) Schockpriifung mit Scharfegrad 2, nach EN 60068-2-27

Schwingfestigkeit? Transporteinsatzpriifung mit Scharfegrad 2, nach EN 60068-2-6

1) Bitte entnehmen Sie den Nutzungsbereich der EG-Konformitétserklarung: www.festo.com/sp = Zertifikate.
Im Falle von Nutzungsbeschrdankungen der Gerdte in Wohn-, Geschafts- und Gewerbebereichen, sowie Kleinbetrieben, konnen weitere MaSnahmen zur Reduzierung der Stéraussendung
erforderlich sein.

2) Bitte beachten Sie dazu auch im Support Portal die sicherheitsbezogenen Anwendungen und Sicherheitstechnik

Allgemeine technische Daten
Steuerblock VOFA-L26-T52-... VOFA-L26-T32C-... VOFA-B26-T52-... auf Ventilinsel
Konstruktiver Aufbau Kolbenschieberventil

Normalnenndurchfluss [l/min] | 950 1050 830

Normaldurchfluss [l/min] |- 2650 -
Entliiftung von

Normaldurchfluss [l/min] |- 1050 -

Entliiftung 6 - 0 bar im

FehlerfallD-2)

Riickstellart mechanische Feder

Dichtprinzip weich

Abluftfunktion drosselbar

Betdtigungsart elektrisch

Uberschneidungsfreiheit ja

Steuerart vorgesteuert

Stromungsrichtung nicht reversibel

Abluftfunktion drosselbar

Vakuumtauglichkeit -

Steuerluftversorgung intern tiber Ventilinsel
Befestigungsart tiber Durchgangsbohrung, auf Verkettungsplatte
Einbaulage beliebig

Handhilfsbetdtigung -

Signalzustandsanzeige Ventil mit Zubehor

Pneumatische Anschliisse

Einspeisung 1 GYa GYa Uiber Verkettungsplatte der
Entliftung 3/5 GV GY4 (nur 3) Ventilinsel
Arbeitsanschliisse 2/4 GYa GY% (nur2)

Steuerluftversorgung 14 - -

Manometer GV - GV

1) in Entliftungsrichtung gemessen (2-)3), P= 6bar gemessen gegen Atmosphére mit Schallddmpfer UO-1/4
2) Fehlerfall bedeutet: Das nicht vollstdndige Zuriickschalten eines der beiden Wegeventile.
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Steuerblock mit Sicherheitsfunktion VOFA

Datenblatt

Betriebs- und Umweltbedingungen

Steuerblock VOFA-L26-T52-... ‘VOFA-L26-T32C—...

FESTO

VOFA-B26-T52-... auf Ventilinsel

Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Steuermedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Hinweise zum Be- gedlter Betrieb moglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

triebs-/Steuermedium

Betriebsdruck [bar] 3..10 0..10
Betriebsdruck fiir Ventil-  [bar] - 3..10
insel mit interner

Steuerluftversorgung

Steuerdruck [bar] 3..10

Schalldruckpegel LpA [dB(A)] |85

Umgebungstemperatur  [°C] -5...+50

Mediumstemperatur [°C] -5...+50

Korrosionsbesandig- 0

keitsklasse KBK

Elektrische Daten Steuerblock

Steuerblock VOFA-L26-T52-... VOFA-L26-T32C-... VOFA-B26-T52-... auf Ventilinsel

Elektrischer Anschluss Stecker nach EN 175301-803, Form C ohne Schutzleiter

Nennbetriebsspannung [V DC] 24

Zuldssige Spannungs- [%] -15/+10

schwankungen

StoBspannungsfestigkeit [kV] 2,5

Verschmutzungsgrad 3

Leistungsaufnahme [W] 1,8

Max. magnetisches Stor- [mT] 60

feld

Kolbenpositionsabfrage Ruhestellung iiber Sensor

Schaltstellungsanzeige mit Zubehor

Einschaltdauer ED [%] 100

Schutzart nach EN 60529 IP65, NEMA 4 (fiir alle Varianten der Signaliibertragung in montiertem Zustand)

Schutz gegen direktes PELV

und indirektes Beriihren Schutzklasse nach EN 60950/1EC 950

Ventil-Schaltzeit ein [ms] 22 24 22
aus [ms] 56 54 59

Ventil-Sensor- ein [ms] 60 58 60

schaltzeitD aus [ms] 11 11 11

1) Ventil-Sensorschaltzeit aus: Zeitspanne von Spulenbestromung bis Ausschalten Sensor bei Verwendung eines PNP-Sensors.
Ventil-Sensorschaltzeit ein: Zeitspanne vom Spannungsfreischalten der Spule bis 0-L-Flanke am Sensor bei Verwendung eines PNP-Sensors.

Hinweis

Bei Einschaltdauer 100% ist der
Steuerblock einmal pro Woche

2017/10 - Anderungen vorbehalten
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spannungsfrei zu schalten.




Steuerblock mit Sicherheitsfunktion VOFA

Datenblatt

Elektrische Daten Sensor (nach EN-60947-5-2)

FESTO

Elektrischer Anschluss

Leitung 3-adrig

Stecker M8x1, 3-polig

Kabellange [m] 2,5
Schaltausgang PNP oder NPN
Schaltelementfunktion Offner
Signalzustandsanzeige LED gelb
Betriebsspannungsbe- [V DC] 10...30
reich

Restwelligkeit [%] +10
Leerlaufstrom Sensor [mA] max. 10
Maximaler Ausgangs- [mA] 200
strom

Spannungsabfall [V] max. 2
Max. Schaltfrequenz [Hz] 5000
Kurzschlussfestigkeit taktend

Verpolungsschutz Sensor

fiir alle elektrischen Anschliisse

Messprinzip

induktiv

Werkstoffe

Anschluss-/Verkettungsplatte

Alu-Knetlegierung

Gehduse

Alu-Druckguss, PA

Dichtungen

NBR, FPM, HNBR

Schrauben

Stahl, verzinkt

Sensor Gehduse

hochlegierter Stahl, rostfrei

Sensor Kabelmantel

PUR

Werkstoff-Hinweis

RoHS konform
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Steuerblock mit Sicherheitsfunktion VOFA FESTO

Datenblatt
Abmessungen Download CAD-Daten = www.festo.com
Dezentrale Einzelanschlussvariante VOFA-L26-T52-...
L1
L3
2

.J:I:J

H2
h» H7

B3
D2
]
o |
o | leal
L3
= 3
N&herungsschalter PNP, Elektrischer Anschluss Pneumatischer Anschluss Pneumatischer Anschluss
bzw. NPN, Grof3e M8x1, nach EN 175301-803, GY4 mit Blindstopfen GY& mit Blindstopfen
Steckeranschluss nach Form C verschlossen verschlossen
EN 61076-2-104
Typ B1 B2 B3 B4 |B5 D1 D2 H1 H2 H3 |H4 |H5 H6 |H7 |H8 |H9

VOFA-L26-T52-M-G14-1C1-APP | 69 65 49,3 |37 6 GY% |6,5 |1058 |34,6 (22,6 (20,7 |19,5 |19,1 |13,8 |9,1 |22
VOFA-L26-T52-M-G14-1C1-ANP

Typ L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10

VOFA-L26-T52-M-G14-1C1-APP | 122,9 113,1 93,8 85,3 63,1 42,9 51 73,8 35 7,1
VOFA-L26-T52-M-G14-1C1-ANP
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Steuerblock mit Sicherheitsfunktion VOFA

Datenblatt
Abmessungen Download CAD-Daten = www.festo.com
Dezentrale Einzelanschlussvariante VOFA-L26-T32C-...
L3
2 r ﬂ
|
=] = =
—|m |0 L=
E E 2 b =
. @) O
s ® ‘rfB.T J o
B2 L7 D1 LS
L2 D1 L4
., L10 L10 |
Y Dz |l
@ o
ol [ 8 of|4
Z0 ., of
N&herungsschalter PNP, Elektrischer Anschluss
bzw. NPN, Grof3e M8x1, nach EN 175301-803,
Steckeranschluss nach Form C
EN 61076-2-104
Typ B2 B5 D1 D2 H1 H2 H3 H4 H5 L2 L3 L4 L5 L7 L10

VOFA-126-T32C-M-G14-1C1-APP | 65 6 GY% |6,5 |1058 |34,6 |24,3 |23,1 |156 |113,1 |93,8 |85,3 |57,6 |71 7,1
VOFA-L26-T32C-M-G14-1C1-ANP

Ausfiihrung fiir Ventilinsel VTSA/VTSA-F, VOFA-B26-T52-...

L1
L3
m -
T T
J
N (R i 3
B © o o B
B2 L4 ‘
B3 L2 )
B1
N&herungsschalter PNP, Elektrischer Anschluss Pneumatischer Anschluss 2x Schraube mit In-
bzw. NPN, Gro3e M8x1, nach EN 175301-803, GY4 mit Blindstopfen nensechskant (SW 2,5),
Steckeranschluss nach Form C verschlossen M4x12 (im Lieferumfang
EN 61076-2-104 enthalten)
Typ B1 B2 B3 H1 H2 H3 L1 L2 L3 L4
VOFA-B26-T52-M-1C1-APP 53 46 37 105,8 34,6 17 133,7 128,5 109,2 78,5
VOFA-B26-T52-M-1C1-ANP
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Steuerblock mit Sicherheitsfunktion VOFA FESTO

Bestellangaben — Steuerblock

Bestellangaben
Ventilfunktion Code |Schaltaus-| Bau- |Gewicht | Teile-Nr. Typ
gang breite
[mm] |[g]

Steuerblock, Ausfiihrung fiir Ventilinsel VTSA/VTSA-F

5/2 Wege-Magnetventil monostabil, |[SP2 |PNP 53 1112 [-D VOFA-B26-T52-M-1C1-APP
Riickstellung tiber mechanische Feder,
mit Schaltstellungsabfrage uber in-

duktiven Sensor und 3-poligem Sen-
4| sor-Steckanschluss M8, montiert auf
Zwischenplatte zur pneumatischen
Verkettung

SN2 |NPN 53 1112 -0 VOFA-B26-T52-M-1C1-ANP

Steuerblock, als dezentrale Einzelanschlussvariante

5/2 Wege-Magnetventil monostabil, - PNP 65 1168 569819 VOFA-L26-T52-M-G14-1C1-APP
Riickstellung tiber mechanische Feder,
mit Schaltstellungsabfrage uber in-

duktiven Sensor und 3-poligem Sen-
sor-Steckanschluss M8, montiert auf
Einzelanschlussplatte

- NPN 65 1168 569820 VOFA-L26-T52-M-G14-1C1-ANP

Funktion als 3/2 Wege-Magnetventil, |- PNP 65 1134 574011 VOFA-L26-T32C-M-G14-1C1-APP
in Ruhestellung geschlossen, Riick-
stellung iber mechanische Feder, mit

Schaltstellungsabfrage tiber indukti-
ven Sensor und 3-poligem Sensor-
Steckanschluss M8, montiert auf Ein-
zelanschlussplatte

- NPN 65 1134 574012 VOFA-L26-T32C-M-G14-1C1-ANP

1) Der Steuerblock mit Sicherheitsfunktion kann nur tiber den Ventilinselkonfigurator bestellt werden und hat deshalb keine separate Teile-Nummer.
2) Kennbuchstabe innnerhalb des Bestellschliissels einer Ventilinselkonfiguration

- - Hinweis - - Hinweis

Schalld@mpfer — Verlust der Si- gleichwertigen Typ verwenden Sensoren

cherheitsfunktion e Keinen Schalldampfer aus Die in den Ventilen enthaltenen zu Fehlfunktionen kommen bzw.
(VOFA -L26-T32C-...) Sintermetall verwenden Sensoren diirfen nicht selber das Ventil wird zerstort.

Das Zusetzen handelsiiblicher ® Bei Verwendung eines Schall- ausgetauscht werden. Bei nicht Setzen Sie sich im Storungsfall
Schalldampfer kann von redu- dampfers auf ungehinderte sachgerechter Montage kann es mit Festo in Verbindung.
zierter Entliifungsleistung bis Entliiftung achten

zum vollstéandigen Verlust der (Entliiftungsaustritt axial

Sicherheitsfunktion fiihren. mindestens 15 mm Freiraum)

Um dieses zu vermeiden gehen e Schalldampfer, bzw. Entliftung

Sie daher wie folgt vor: (Anschluss 3) darf nicht

e Schalldampfer UO-1/4 oder versperrt sein
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Steuerblock mit Sicherheitsfunktion VOFA FESTO
Zubehor

Bestellangaben
Beschreibung Teile-Nr. ~ Typ

Steckdose fiir den elektrischen Anschluss von Einzelventilen
Steckdose gewinkelt, 3-polig, Schraubklemme, Verschraubung PG7 151687 MSSD-EB

M12 539712  MSSD-EB-M12

Leuchtdichtung fiir Steckerbild EN 175301-803, Bauform C Datenblatter = Internet: meb-ld
X fiir Steckdose MSSD 151717 MEB-LD-12-24DC
<
Verbindungsleitung fiir den elektrischen Anschluss von Einzelventilen
Gewinkelte Dose, 3-polig, mit Signalzustandsanzeige iiber LED 2,5m 151688 KMEB-1-24-2,5-LED
5m 151689  KMEB-1-24-5-LED
10m 193457 KMEB-1-24-10-LED
Verbindungsleitung fiir den elektrischen Anschluss von Sensoren zur Schaltstellungsabfrage
e Dose gerade, M8x1, 3-polig 2,5m 541333 NEBU-M8G3-K-2,5-LE3
¢ offenes Ende, 3-adrig
e Dose gerade, M8x1, 3-polig 5m 541334 NEBU-M8G3-K-5-LE3
¢ offenes Ende, 3-adrig
® Dose gewinkelt, drehbar, M8x1, 3-polig 2,5m 8001660 NEBU-M8R3-K-2.5-LE3
¢ offenes Ende, 3-adrig
® Dose gewinkelt, drehbar, M8x1, 3-polig 5m 8001661 NEBU-M8R3-K-5-LE3
¢ offenes Ende, 3-adrig
Gerade Dose, gerader Stecker, 3-polig, Stecker 4-polig M8 2,5m 554037 NEBU-M8G3-K-2,5-M8G4
Baukasten fiir beliebige Verbindungsleitung - - NEBU-...
=> Internet: nebu

Schalldampfer

M Anschlussgewinde GVa 197584  UO-Y

Steckverschraubung
@ Anschlussgewinde GV fiir SchlauchauBen-& 12 mm | 10 Stiick | 186350 QS-GY4-12

10 mm |10 Stiick | 186101  QS-G¥4-10
8 mm 10 Stiick | 186099  QS-GV:-8

Blindstopfen

%\\\\f\\\

Anschlussgewinde GV 10 Stiick | 3569 B-Y4
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