Czujniki zblizeniowe SMT/SME-8 dla rowka T

FESTO



Czujniki zblizeniowe SMT/SME FESTO
Przeglad programu produkcyjnego

Konstrukcja | Sposéb montazu Rodzaj czujnika Typ Zakres napigcia Wyjscie dwustanowe | Funkcja wyjscia | =» Str./
‘ roboczego ‘ Internet
Dlarowka T |Standard
Wktadane do rowka od | Magneto-rezystan- SMT-8M-A 5..30VDC PNP Wyjscie NO 7 o
gory, nie wystaja z cyjny NPN Wyjscie NZ
rowka Bezstykowe, 2-zyty
Wktadane do rowka od | Magneto-rezystancyjny | SMT-8M 10..30VDC PNP Wyjscie NO 15
gory, nie wystaja z Wyjscie NZ
rowka NPN Wyjscie NO
8..30VDC Bezstykowe, 2-zyty Wyjscie NO
Magnetyczny stykowy | SME-8M 5..30VAC/DC Stykowe, bipolarne Wyjscie NO 21
Wyjscie NZ
Wktadane od poczatku | Magneto-rezystancyjny [ SMT-8 10..30VDC PNP Wyjscie NO 28
rowka, nie wystajg z
rowka NPN
Wktadane od poczatku | Magnetyczny stykowy [ SME-8 12..30 VAC/DC Stykowe, bipolarne Wyjscie NO 32
rowka, nie wystajg z Wyjscie NZ
rowka 3..230 VAC/DC Wyjscie NO 35
Wktadane od poczatku | Magneto-rezystan- SMT-8G 10..30VDC PNP Wyjscie NO 37
rowka cyjny
Magneto-rezystancyjny | SMT-8-SL 10..30VDC PNP Wyjscie NO 28
Magnetyczny stykowy | SME-8-SL 10 ... 30 VAC/DC Stykowe, bipolarne Wyjscie NO 32
Wktadany do rowka od | Magnetyczny stykowy | SME-8-FM 10 ... 30 VAC/DC Stykowe, bipolarne Wyjscie NO 41
gory
Przy uzyciu osprzetu Magneto-rezystancyjny [ SMTO-8E 10..30VDC PNP Wyjscie NO 44
NPN
Magnetyczny stykowy | SMEO-8E 12..30VDC Stykowe, bipolarne Wyjscie NO 48
3..250VDC
3..230 VAC
Odporne na korozje
Wktadane od poczatku | Magneto-rezystancyjny | CRSMT-8 10..30VDC PNP Wyjscie NO 28
rowka, nie wystajg z
rowka
Odporne na zaktdcenia przy spawaniu
Przy uzyciu osprzetu Magneto-indukcyjny [ SMTSO-8E 10..30VDC PNP Wyjscie NO 44
NPN
Odporne na temperature do 120 °C
Wktadane od poczatku | Magnetyczny stykowy | SME-8-...-56 0..30VAC/DC Stykowe, bipolarne Wyjscie NO 35
rowka, nie wystajg z
rowka
Przy uzyciu osprzetu Magnetyczny stykowy [ SMEO-8E-..-S6 | 0..30V DC Stykowe Wyjscie NO 48
0..30VAC
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Czujniki zblizeniowe SMT/SME FESTO
Przeglad programu produkcyjnego
Konstrukcja | Sposéb montazu Rodzaj czujnika Typ Zakres napigcia Wyijscie dwustanowe | Funkcja wyjscia | =» Str./
‘ roboczego ‘ Internet
Dla rowka C | Standard
Wktadane do rowka od | Magneto-rezystancyjny | SMT-10F 5..30VDC PNP Wyjscie NO Rowek-C
gory, nie wystaja z NPN
rowka 10..30VDC Bezstykowe, 2-zyty
Magnetyczny stykowy | SME-10F 10 ... 30 VAC/DC Stykowe, bipolarne | Wyjscie NO
5..30VAC/DC
Wktadane od poczatku | Magneto-rezystan- SMT-10G 10..30VDC PNP Wyjscie NO
rowka cyjny
Magneto-rezystancyjny | SMT-10 10..30VDC PNP Wyjscie NO
NPN
Magnetyczny stykowy | SME-10 12..27 VAC/DC Stykowe Wyjscie NO
Czujniki dla rowka T mozna stosowat dla napedow wyposazonych w rowek T
Wyjatki
® DFM-B: SMxO-8E nie moze byt zastosowany
e DHDS: SME-8M mozna tylko stosowat dla & 50
® DHPS: SME-8M mozna tylko stosowat dla & 20 ... 35
® HGDD-63-A: SMT-8M-A nie moze byt zastosowany
Czujniki dla rowka C mozna stosowac dla napedow wyposazonych w rowek C
Wyjatki
e ADVC & 100: SMT-10M i SME-10M moze byt zasto-
sowany (ADVC jest wyposazony w rowki Ti C)
® DSM/DSM-B-6/8/10: SME-10M nie moze byt zasto-
sowany
® DSM/DSM-B-10/16: SMT-10M nie moze byt zastoso-
wany
2012/11 - Zastrzega sig mozliwos¢ zmian => Internet: www.festo.com/catalogue/... 3




FESTO

Czujniki zblizeniowe SMT/SME-8 dla rowka T

Przeglad osprzetu
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tazowymi

Czujniki zblizeniowe SMT/SME-8 dla rowka T FESTO
Przeglad osprzetu
Elementy mocujace i osprzet => Str. Elementy mocujace i osprzet = Str.
/Internet /Internet
Czujniki do sitownikow Zespoty mocujace i osprzet
SMT-8M-A-..., z kablem 7 Zespot mocujacy SMBR-8-8/100-56, odporny na te- 52
SMT/SME-8M-...-OF, z kablem 15 mperature
SMT/SME-8-K-..., z kablem 28 Zespot mocujacy SMBR 52
SME-8-FM-...-K-..., z kablem 41 Zesp6t mocujacy CRSMB, odporny na korozje 53
CRSMT-8-K-..., z kablem, odporny na korozje 28 Zespdt mocujacy SMBR-8-FENG 53
SMT-8G-...-OE, z kablem 38 Mocowanie SMBZ-8-... 54
SMT/SME-8M-...-M..., z kablem i wtyczkg 15 Zespdt mocujgcy SMB-8E 53
[6] SMT-8-SL-..., z wtyczka 28 [18] Tester czujnikéw SM-TEST-1 55
SME-8-SL-..., z wtyczka 32 —  Element ustalajacy SMM-8 54
SMT-8-5-..., z kablem i wtyczka 28 —  Zacisk SMBK-8 55
SME-8-S-..., z kablem i wtyczka 32 —  Tabliczka opisowa ASLR 55
SMT-8G-...-M..., z kablem i wtyczka 38 —  Bezpieczny zacisk NEAU 55
[9] SMTO/SMTSO, z wtyczka 4t
SMEO-8E, z kablem lub wtyczka 48 Napedy
Napedy z rowkiem T -
Kable przytaczeniowe Sitowniki okragte
NEBU-M...G... 55 Sitowniki znormalizowane DNC, DNCB, DNCKE
NEBU-M..W... 55 Napedy z szpilkami Sciagajacymi lub pretami mon-
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Czujniki zblizeniowe SMT-8M-A dla rowka T

FESTO

—FOE

Kody typow
SMT-8M-A
SMT-8M  |— A |—tPO |—f24v | E |05 | N
Funkcja
SMT-8M Czujnik zblizeniowy, magneto-rezystancyjny,
dla rowka T, wktadany do rowka od gory
Seria
A Krétka obudowa
Wyjscie dwustanowe
PS PNP, wyjscie N/O, 3-zyty
PO PNP, wyjscie N/Z, 3-zyty
NS NPN, wyjscie N/O, 3-zyty
A Wyjscie N/O, 2-zyty
PNS Wersja PNP, NPN w jednej obudowie
PSO Wersja PNP wyjscie NZ, NO w jednej obudowie
Nominalne napigcie robocze
24V 24V DC
Charakterystyka kabla
E Do pracy w prowadnicach kabli i na robotach
przemystowych
Dtugosc kabla [m]
Opis kabla
- Z uchwytem tabliczki opisowej
N Bez uchwytu tabliczki opisowej

Przytacze elektryczne

OE Otwarty koniec
M8 Kabel z wtyczka M8x1, zatrzaskowa
M8D Kabel z wtyczka M8x1, obracany gwint
M12 Kabel z wtyczka M12x1, obracany gwint
EU certification
Ex2 | 136D zgodnie z EU Directive 94/9/EC
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Czujniki zblizeniowe SMT-8M-A dla rowka T FESTO
Dane techniczne — Czujniki magneto-rezystancyjne
Funkcja e Zasada pomiaru
Np. PNP, wyjscie N/O, z kablem magnetorezystancyjna
BN, o o \Wktadany do rowka od gory, nie
Lo wystaje z rowka w profilu sitownika
PNP N
o Uchwyt kabla i tabliczka opisowa
sg dostarczane w komplecie
Np. NPN, wyjscie N/O, z kablem e Wariant EX2 do stosowania w
o :: T obszarach zagrozonych wybuchem
[0\ Tau ) w strefach 21§ 22
0Ogolne dane techniczne
Konstrukcja Dlarowka T
Pozycja montazu Dowolna
Na bazie normy EN 60947-5-2
Certyfikat/dopuszczenie C-Tick
UL - Listed (OL)
Znak CE (patrz deklaracja zgodnosci) Wg dyrektywy EU EMC
Uwaga o materiatach Kabel nie zawiera halogendw, olejoodporny
Produkt zgodny z RoHS, nie zawiera miedzi i PTFE
Element pomiarowy
Mierzony parametr Pozycja
Rodzaj czujnika Magneto-rezystancyjny
Temperatura otoczenia [eq -40 ... +85
Wyjscie dwustanowe
Typ PS NS PO S PNS PSO
Wyjscie dwustanowe PNP NPN PNP Bezstykowe, Wersja PNP, NPN | PNP
2-2yty w jednej obudo-
wie
Funkcja wyjscia Wyjscie NO Wyjscie NO Wyjscie NZ Wyjscie NO Wyjscie NO Wyjscie NZ
wyjscie N/O,
przetaczane
Doktadnos¢ powtarzalnosci [mm] +0.1
Czas wtaczania [ms] <1
Czas wytaczania [ms] <1
Maks. prad wyjéciowy [mA] 100D 100D 100D 807 100 100
Maks. prad wyjsciowy w zestawie [mA] 100 807 100
mocujacym
Maks. moc zatgczana DC w] 2.8 2.8 2.8 1.9 2.7 2.7
Maks. moc zatgczana DC po zamon-  [W] 2.82 2.82 2.82 1.52) 2.7 2.7
towaniu w zespotach mocujacych
Maks. czestotliwos¢ przetaczania [Hz] 180
Spadek napiecial) ] 0..15 0..15 0..6 0..2.5 0..2.5
1) Wariant ...-PS/NS/PO-...-Ex2: maks. prad wyjsciowy po zamontowaniu w zespole mocujacym 80 mA, T, 70 °C
Wariant ...-ZS-...-Ex2: maks. prad wyjSciowy po zamontowaniu w zespole mocujacym 50 mA, T, 70 °C
2) Wariant ...-PS/NS/PO-...-Ex2: maks. moc zataczana 2.2 W
Wariant ...-ZS-...-Ex2: maks. moc zataczana 1,2 W
Wyjscie, dodatkowe dane
Zabezpieczenie przed zwarciem Impulsowe
Zabezpieczenie przed przecigzeniem Tak
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Czujniki zblizeniowe SMT-8M-A dla rowka T

FESTO

Dane techniczne — Czujniki magneto-rezystancyjne

Komponenty elektroniczne

Typ PS, NS, PO, ZS PNS, PSO Ex2

Zakres napiecia roboczego [vD(] 5..30 7..30 5..30

Nominalne napiecie robocze [vD(] 24

Zabezpieczenie przed zmiana polaryzacji Dla wszystkich przytaczy elektrycznych

Komponenty elektromechaniczne

Przytacze elektryczne M8 | M8D | M12 OE

Przytacze elektryczne Kabel z wtyczka, 3-pin Kabel 3-zytowy
M8x1 [M12x1 Kabel 2-zytowy
- | Obrotowy gwint

Kierunek wyprowadzenia przytacza In-line (w linii)

Warunki testowania kabla Prowadnica kabli: 5 milionéw cykli, promief giecia 28 mm
Wytrzymatost na skrecanie: > 300 000 cykli, +270°/0.1 m
Odpornos¢ na zginanie: wg standardu Festo, warunki testu na zapytanie

Dtugosc kabla [m] 01..30

Charakterystyka kabla Do pracy w prowadnicach kabli i na robotach przemystowych

Materiat ostony kabla TPE-U(PU)

Kolor powtoki kabla Szary

Komponenty mechaniczne

Przytacze elektryczne M8, M8D, M12 OE

Sposdb montazu Mocowanie $ruba dociskowa w rowku, mozliwos¢ wktadania od géry rowka

Maks. moment dokrecajacy [Nm] 0.6

Obudowa Czarny

Wzmocniony PA

Stal nierdzewna, wysokostopowa

Niklowany mosiadz -
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Czujniki zblizeniowe SMT-8M-A dla rowka T

Dane techniczne — Czujniki magneto-rezystancyjne

Sygnalizacja/dziatanie

PS, NS, PO, ZS

PNS

FESTO

PSO

Wskaznik stanu wyjscia

76tta dioda LED

76tta LED (dla PNP) / biata LED
(dla NPN)

Z6tta LED (dla funkcji N/O)/
biata LED (dla funkcji N/2)

Wskaznik prawidtowego montazu

Pomaranczowa dioda LED

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia przy elasty-  [°C]
cznym zamocowaniu kabla

-20 ... +85

Stopief ochrony

IP65, IP68, IP69K

ATEX

SMT-8M-A-...- Ex2

ATEX kategoria dla gazu 113G

Typ ochrony przeciwwybuchowej dla gazu ExnAIIC T4 X G
ATEX kategoria dla pytu 113D

Typ ochrony przeciwwybuchowej dla pytu

Extc [1ICT120°C X Dc IP65

Ex-Temperatura otoczenia

-40°C¢«=Ta¢=+70°C

Ochrona przeciwwybuchowa

Strefa 2 (ATEX)

Strefa 22 (ATEX)

Znak CE (patrz deklaracja zgodnosci)

Wg EU Explosion Protection Directive (ATEX)

Uktad pinow wg EN 60947-5-2

2012/11 - Zastrzega sig mozliwos¢ zmian
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M8x1, 2-pin M12x1, 2-pin
Wyjscie NO Wyjscie NO
Pin Kolor zyty Przypisanie Pin Kolor zyty Przypisanie
1 1 Brazowy + 1 1 Brazowy +
@ 4 4 Niebieski 4 4 Niebieski
Uktad pinow wg EN 60947-5-2
M8x1, 3-pin M12x1, 3-pin
Wyjscie N/O i wyjscie N/Z Wyjscie NO
Pin Kolor zyty Przypisanie Pin Kolor zyty Przypisanie
1 1 Brazowy + 1 1 Brazowy +
@ 4 3 Niebieski " 3 Niebieski
4 Czarny Wyjscie 4 Czarny Wyjscie
3 3
Uktad pinow wg EN 60947-5-2
M12x1, 3-pin
Wyjscie NZ
Pin Kolor zyty Przypisanie
1 1 Brazowy +
) 3 Niebieski
2 biaty Wyjscie
3




Czujniki zblizeniowe SMT-8M-A dla rowka T

Dane techniczne — Czujniki magneto-rezystancyjne

Wymiary

SMT-8M-A-24V-E-...-... (PS, NS, PO, Z5)
L3

T L4

=

EmEx

SMT-8M-A-24V-E-...-... (PNS, PSO)
L3
T L4

Z6tta dioda LED dla sygnalizacji
stanu wyjscia.

Z6tta i pomaraficzowa dioda LED do
ustawiania czujnika i sygnalizacji
potozenia na granicy pola magnety-
cznego magnesu na ttoku

Wyswietlanie stanu dla wersji PNS:
Z6tta dioda LED dla wyjécia PS.
Biata dioda LED dla wyjScia NS.

Wyswietlanie stanu dla wersji PSO:
Z6tta dioda LED dla wyjécia PS.

FESTO

Pobieranie modeli CAD =» www.festo.com

Zétta dioda LED

Pomaraficzowa dioda LED

Potozenie $rodka elementu
czujnikowego

Moment dokrecajacy elementu
dociskowego 0.6 Nm

Zétta dioda LED

Biata dioda LED

Potozenie $rodka elementu
czujnikowego

Rowek dla srubokreta

- E| ,Z| = Biata dioda LED dla wyjscia PO.
m

p= (IR ==
Typ B1 H1 L3 L4 =<
SMT-8M-A-...-24V-E- (PS, NS, PO, ZS) ; i 29.3 26.3 s
SMT-8M-A-...-24V-E- (PNS, PSO) ’ 34.8 31.8 '
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Czujniki zblizeniowe SMT-8M-A dla rowka T

Dane techniczne — Czujniki magneto-rezystancyjne

Wymiary
SMT-8M-A-...-OE/OE-Ex — Kabel

5 @
e N

L5 L5 L2

L

SMT-8M-A-...-M8D — Kabel z wtyczka M8x1, obrotowy gwint

FESTO

Pobieranie modeli CAD =» www.festo.com

Uchwyt tabliczki opisowej na
rysunku obrdcony 0 90°
Kabel przytaczeniowy

5 = 7
o @ Uchwyt tabliczki opisowej na
RN 5 I N — T T H T m rysunku obrdcony 0 90°
LU L [6] Kabel przytaczeniowy
L5 L5 N Wtyczka odpowiednia dla kabla
L1 LZ przytaczeniowego NEBU-M8
SMT-8M-A-...-M8 — Kabel z wtyczka M8x1, wtyczka zatrzaskowa
5 - 7
O @ Uchwyt tabliczki opisowej na
i _ '#\ T s N rysunku obrdcony 0 90°
LU e [6] Kabel przytaczeniowy
L5 L5 Wtyczka odpowiednia dla kabla
L1 L2 przytaczeniowego NEBU-M8
SMT-8M-A-...-M12 — Kabel z wtyczka M12x1, obrotowy gwint
-
5 [el o
‘ ‘ = | Uchwyt tabliczki opisowej na
b f — | m oy rysunku obrécony o0 90°
I - i IR Al e .
n [6] Kabel przytaczeniowy
L5 L5 Wtyczka odpowiednia dla kabla
L1 L2 przytaczeniowego NEBU-M12
Typ D1 D2 D3 11 12 L5 =
SMT-8M-A-...-O - - 2,500; 7,500 50
SMT-8M-A-..-OF-Ex - — 5,000 50
SMT-8M-A-...-M8D 2.9 9.6 M8x1 300 41.1 23 1.5
SMT-8M-A-...-M8 8.5 M8x1 300 32.7
SMT-8M-A-...-M12 15 M12x1 300 55.5
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Czujniki zblizeniowe

Dane techniczne — Czujniki magneto-

Dane do zamowienia

SMT-8M-A dla rowka T

rezystancyjne

FESTO

Wyjscie Przytacze elektryczne Dtu- Ciezar Nrczesci  Typ
dwustanowe Kabel Kabel z wtyczka, g05¢
obracany gwint kabla
M8x1 | M12x1 [m] [g]
Wyjscie NO
% PNP - 3-pin - 0.3 8.9 574334  SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D
PNP 3-2yty - - 2.5 29.1 574335  SMT-8M-A-PS-24V-E-2,5-0E
PNP 3-2yty - - 5 57.1 574336  SMT-8M-A-PS-24V-E-5,0-0E
PNP - - 3-pin 03 15.9 574337  SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M12
NPN 3-2yty - - 2.5 291 574338  SMT-8M-A-NS-24V-E-2,5-0E
- 3-pin - 0.3 8.9 574339  SMT-8M-A-NS-24V-E-0,3-M8D
PNP - 3-pin - 0.3 8.9 574342  SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D-Ex2
Bezstykowy 2-2yty - - 5 57.1 574341  SMT-8M-A-ZS-24V-E-5,0-0E-Ex2
Wyjscie przetaczane
PNP/NPN - 3-pin - 0.3 9 574343  SMT-8M-A-PNS-24V-E-0,3-M8D
PNP PS/PO - 3-pin - 0.3 9 574344  SMT-8M-A-PS0-24V-E-0,3-M8D
Wyjscie NZ
PNP [ 3-2yly — — [75  [85.1 574340  SMT-8M-A-PO-24V-E-7,5-0F

Specyfikacja typow =» www.festo.com
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Czujniki zblizeniowe SMT-8M-A dla rowka T FESTO

Produkty modutowe — Czujniki magneto-rezystancyjne

Tabela z danymi do zamowienia
Wielkost 8 Warunki | Kod Wpisz
kod
—
[M]| Nr zaméw. 574333
P
Funkcja Czujnik zblizeniowy dla rowka T, elektroniczny SMT-8M SMT-8M
Seria Krétka obudowa A A
Wyjscie dwustanowe 3-zyty PNP wyjscie N/O PS
3-zyty NPN wyjscie N/O NS
3-zyty PNP wyjscie N/Z PO
2-zyty PNP wyjscie N/O A
PNP/NPN, wyjscie przetgczane PNS
Wersja PNP wyjscie NZ, NO w jednej obudowie PSO
Nominalne napigcie [VDC] |24 24V 24V
robocze = -
Charakterystyka kabla Do pracy w prowadnicach kabli i na robotach przemystowych E E
Dtugosc kabla [m] 01..30
(0.1 ... 5.0 w krokach co 0.1, 5.0 ... 30 w krokach co 0.5) — -
Opis kabla Z uchwytem tabliczki opisowej
Bez uchwytu tabliczki opisowej N
Technika przytaczeniowa Otwarty koniec OE
M8, obracany gwint M8D
M8, zatrzask M8
M12, obracany gwint M12
— P
[0]| EU certification |1 3GD zgodnie z EU Directive 94/9/EC -Ex2
EX2 Nie z wyjSciem PNS, PSO, minimalna dtugost kabla 0.2 m

Kod zaméwieniowy
[574333 | [smTem ]—[A |- | |-l |- |- | |- [N |- | |- |
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Nowos¢

SMT-8M-ZS5-......-EX2

Czujniki zblizeniowe SMT/SME-8M dla rowka T

Kody typow

SMT/SME-8M

Funkcja

FESTO

SMT —|— 8M

—|— 24V

— K

—75 | O |

SMT

Czujnik zblizeniowy, magneto-rezystancyjny

SME

Czujnik zblizeniowy, magnetyczny-stykowy

Konstrukcja

8M

Do rowka T, wktadanie do rowka od gory

Wyjscie dwustanowe, funkcja wyjscia

PS PNP, wyjscie N/O, 3-zyty
PO PNP, wyjscie N/Z, 3-zyty
NS NPN, wyjscie N/O, 3-zyty
VA Wyjscie N/O, 2-zyty
DS Wyjscie N/O, 3-zyty
DO Wyjscie N/Z, 3-2yty

Nominalne napigcie robocze

24V

|24VDC

Witasciwosci kabla

K Standard + do prowadnic kabli
E Do stosowania w prowadnicach kabli + na robotach
Dtugosc kabla [m]
Przytacze elektryczne
OE Otwarty koniec
M8 Kabel z wtyczka M8x1, zatrzaskowa
M8D Kabel z wtyczka M8x1, obracany gwint
M12 Kabel z wtyczka M12x1, obracany gwint
EU certification
EX2 [ 136D to EU Directive 94/9/EG
14 => Internet: www.festo.com/catalogue/... Zastrzega sie mozliwo$¢ zmian - 2012/11



SMT-8M-Z5-...-EX2

Czujniki zblizeniowe SMT-8M dla rowka T FESTO
Dane techniczne — Czujniki magneto-rezystancyjne
Funkcja e Zasada pomiaru
np. PNP, wyjscie N/O, z kablem magnetorezystancyjna
BN, o o \Wktadany do rowka od gory, nie
Lo\ wystaje z rowka w profilu sitownika
e [BU | e ‘
e Uchwyt kabla i tabliczka opisowa
sg dostarczane w komplecie
np. NPN, wyjécie N/O, z kablem e Wariant EX2 do stosowania w
BN o obszarach zagrozonych wybuchem
NPN BK R R
[0\ Tau w strefach 21§ 22
Ogolne dane techniczne
Konstrukcja Dlarowka T
Na bazie normy EN 60947-5-2
Certyfikat/dopuszczenie c UL us - Listed (OL)
C-Tick
Znak CE (patrz deklaracja zgodnosci) Wg dyrektywy EU EMC
Uwaga o materiatach Elementy nie zawieraja miedzi i PTFE
Zgodne z RoHS
Element pomiarowy
Rodzaj czujnika Magneto-rezystancyjny
Temperatura otoczenia [eq -20...+70
Wyjscie dwustanowe
Typ SMT-8M-PS SMT-8M-NS SMT-8M-PO SMT-8M-ZS
Wyjscie dwustanowe PNP NPN PNP Bezstykowy, 2-zyty
Funkcja wyjscia Wyjscie NO Wyjscie NZ Wyjscie NO
Maks. prad wyjsciowy [mA] 100 80
Maks. moc zatgczana DC w] 3 2.4
Spadek napiecial) v <2 <6
1)  Dotyczy dtugosci kabla 2.5 m. Maks. spadek napigcia 0.03 V na kazdy dodatkowy metr kabla
Wyjscie, dodatkowe dane
Zabezpieczenie przed zwarciem Impulsowe
Zabezpieczenie przed przecigzeniem Tak
Komponenty elektroniczne
Typ SMT-8M-PS SMT-8M-NS SMT-8M-PO SMT-8M-ZS
Zakres napigcia roboczego [vD(] 10..30 8..30
Zabezpieczenie przed zmiana polaryzacji Dla wszystkich przytaczy elektrycznych
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=- Nowosc
SMT-8M-ZS-...-EX2

Czujniki zblizeniowe SMT-8M dla rowka T FESTO
Dane techniczne — Czujniki magneto-rezystancyjne
Komponenty elektromechaniczne
Przytacze elektryczne OE M8D M8 M12
Przytacze elektryczne Kabel 3-zytowy Kabel z wtyczka, 3-pin
M8x1 M8x1 M12x1
Obrotowy gwint Zatrzask Obrotowy gwint

Kierunek wyprowadzenia przytacza

In-line (w linii)

Warunki testowania kabla K Prowadnica kabli: 5 milionéw cykli, promief giecia 75 mm
Odpornos¢ na zginanie: wg standardu Festo, warunki testu na zapytanie
E Prowadnica kabli: 5 milionéw cykli, promief giecia 28 mm
Wytrzymatost na skrecanie: £270°/0.1 m
Odpornos¢ na zginanie: wg standardu Festo, warunki testu na zapytanie
Dtugosc kabla [m] 02..30

Wtasciwosci kabla

Standard + do prowadnic kabli

Do stosowania w prowadnicach kabli + na robotach

Materiat ostony kabla

TPE-U(PU), odporny na olej

TPE-U(PU), odporny na olej, nie zawiera halogendw

Komponenty mechaniczne

Przytacze elektryczne OE M...
Sposdb montazu Mocowanie $ruba dociskowa w rowku, mozliwos¢ wktadania od gory rowka
Obudowa PA PA

Stal nierdzewna, wysokostopowa Stal nierdzewna, wysokostopowa

- Niklowany mosiadz

— TPE-U(PU)

Sygnalizacja/dziatanie

Wskaznik stanu wyjscia

| Z6tta dioda LED

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia przy elasty-  [°C]
cznym zamocowaniu kabla

-5..+70

Stopief ochrony

IP65, IP68

ATEX
SMT-8M-ZS-...-

EX2

ATEX kategoria gaz

113G

Ochrona przeciwwybuchowa w atmosferze
gazowej

ExnAIICT4 X Ge

ATEX kategoria pyt

113D

Ochrona przeciwwybuchowa w atmosferze
pytowej

Extc [1ICT120°C X Dc IP65

ATEX temperatura otoczenia

-20°C<Ta<+70°C

ATEX certification

Dla stref 21§ 22

Znak CE (patrz deklaracja zgodnosci)

Wg EU Explosion Protection Directive (ATEX)
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SMT-8M-Z5-...-EX2

Czujniki zblizeniowe SMT-8M dla rowka T FESTO
Dane techniczne — Czujniki magneto-rezystancyjne
Uktad pinow wg EN 60947-5-2
M8x1, 2-pin M12x1, 2-pin
Wyjscie NO Wyjscie NO
Pin Kolor zyty Przypisanie Pin Kolor zyty Przypisanie
1 1 Brazowy + 1 1 Brazowy +
@4 4 Czarny Wyjscie 4 4 Czarny Wyjscie
Uktad pinow wg EN 60947-5-2
MM8x1, 3-pin M12x1, 3-pin
Wyjscie N/O i N/Z Wyjscie NO
Pin Kolor zyty Przypisanie Pin Kolor zyty Przypisanie
1 1 Brazowy + 1 1 Brazowy +
@ 4 3 Niebieski 4 3 Niebieski
4 Czarny Wyjscie 4 Czarny Wyjscie
3 3
Uktad pinow wg EN 60947-5-2 1 1 Brazowy +
M12x1, 3-pin ) 3 Niebieski
Wyjscie NZ 4 biaty Wyjscie
Pin Kolor zyty Przypisanie 3
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=- Nowosc
SMT-8M-ZS-...-EX2

Czujniki zblizeniowe SMT-8M dla rowka T

Dane techniczne — Czujniki magneto-rezystancyjne

Wymiary
SMT-8M-...-OE — Kabel

FESTO

Pobieranie modeli CAD =» www.festo.com

Zétta dioda LED
=] [ Ea— - p— ) Srodek elementu
przetaczajacego
2] =< 5 Element zaciskowy, moment
— —~ 1 \ dokrecajacy 0.6 Nm
] L2t -| i - i I- - Uchwyt do tabliczki opisowej
L4 LS L5 L2 Kabel przytaczeniowy
L3 L1
L1 Dtugosc kabla
SMT-8M-...-M8D — Kabel z wtyczka M8x1, obrotowy gwint
Zétta dioda LED
S [ Ea— - p— ) Srodek elementu
przetaczajacego
2] =< 5 I:_6E| Element zaciskowy, moment
— o 1 \ T ‘ — dokrecajacy 0.6 Nm
@ gl 1 I — P 12 Uchwyt do tabliczki opisowej
L4 L5 LS . Kabel przytaczeniowy
L3 L1 L2 e [6] Wtyczka odpowiednia dla kabla
NEBU-M8
L1 Dtugosc kabla
SMT-8M-...-M8 — Kabel z wtyczka M8x1, wtyczka zatrzaskowa
Zétta dioda LED
s ——— — Srodek elementu
przetaczajacego
l__2_| < S @ Element zaciskowy, moment
1 { ‘ * dokrecajacy 0.6 Nm
o = %] _I | — I_ Dﬂw 3 E{ Uchwyt do tabliczki opisowej
L4 L5 L5 - Kabel przytaczeniowy
L3 L1 L2 [6] Wtyczka odpowiednia dla kabla
NEBU-M8
L1 Dtugosc kabla
SMT-8M-...-M12D — Kabel z wtyczkg M12x1, obrotowy gwint
Zétta dioda LED
=l Ea— - p— ) Srodek elementu
przetaczajacego
(2] < ) % _ Element zaciskowy, moment
— -~ ‘ \ T T dokrecajgcy 0.6 Nm
= I T 1 m| N
5 &n - { {— T ola Uchwyt do tabliczki opisowe]
L4 L5 L5 Kabel przytaczeniowy
L3 L1 L2 [6] Wtyczka odpowiednia dla kabla
NEBU-M12
L1 Dtugosc kabla
Typ B1 D1 D2 D3 H1 L2 L3 L4 L5 =
SMT-8M.-...-OE - - 50
SMT-8M-...-M8D 9.6 M8x1 41
5 2.9 4.6 34.8 31.8 23 1.5
SMT-8M-...-M8 8.8 M8x1 35
SMT-8M-...-M12 15 M12x1 55.5
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Czujniki zblizeniowe SMT-8M dla rowka T

Dane techniczne — Czujniki magneto-rezystancyjne

SMT-8M-Z5-...-EX2

FESTO

Dane do zaméwienia
Wyjscie Przytacze elektryczne Dtugosc kabla | Nrczesci  Typ
dwustanowe Kabel Kabel z wtyczka, obracany gwint
M8x1 [M12x1 [m]
Wyjscie NO
% PNP 3oy = = 25 543867  SMT-8M-PS-24V-K-2,5-OF
5.0 543868 SMT-8M-PS-24V-K-5,0-0OE
- 3-pin - 03 543866  SMT-8M-PS-24V-K-0,3-M8D
- - 3-pin 543869  SMT-8M-PS-24V-K-0,3-M12
NPN 32ty — - 2.5 543870  SMT-8M-NS-24V-K-2,5-0F
- 3-pin - 03 543871  SMT-8M-NS-24V-K-0,3-M8D
Bezstykowy, 2-2yty - - 5.0 543874  SMT-8M-ZS-24V-K-5,0-0E-EX2 o
2-2yty
Wyjscie NZ
PNP 3-2yly — — 7.5 543873  SMT-8M-PO-24V-K-7,5-0F
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=- Nowosc

Czujniki zblizeniowe SMT-8M dla rowka T FESTO
Produkty modutowe — Czujniki magneto-rezystancyjne
| [M] Pola obowigzkowe | | [0] Opcje |
Nr zamow. Funkcja Wyjscie Nominalne Charakteryst- Dtugosc kabla Technika EU
dwustanowe napiecie robocze yka kabla przytaczenio- certification
wa
543893 SMT-8M PS 24V K 02..30 OE EX2
NS E M8D
PO M8
/A M12
Przyktad
zamowienia
543893 SMT-8M —|NS —|(24v —|E —13 — [ M8D — | EX2
Tabela z danymi do zamowienia
Wielkost 8 Warunki | Kod Wpisz
kod
—
[M]f Nr zamow. 543893
P
Funkcja Czujnik zblizeniowy do rowka T, bezstykowy SMT-8M SMT-8M
Wyjscie dwustanowe 3-zyty PNP wyjscie N/O PS
3-zyty NPN wyjscie N/O NS
3-zyty PNP wyjscie N/Z PO
2-2yty, wyjscie N/O A
Nominalne napiecie [VDC] |24 24V 24V
robocze
Charakterystyka kabla Standard + do prowadnic kabli K
Do pracy w prowadnicach kabli i na robotach przemystowych E
Dtugosc kabla [m] 0.2..30 (0.2...5.0 mw krokach co 0.1 m, 5.0 ... 30 m w krokach co 0.5 m)
Technika przytgczeniowa Otwarty koniec OE
M8, obracany gwint M8D
M8, zatrzask M8
M12, obracany gwint M12
— P
[0]| EU certification |1 3GD zgodnie z EU Directive 94/9/EC -EX2
EX2 Tylko z wyjéciem ZS

Kod zaméwieniowy

543893

| [SmT-8Mm

| —[24v
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Czujniki zblizeniowe SME-8M dla rowka T FESTO
Dane techniczne — Czujniki magnetyczne-stykowe
Funkcja e Zasada pomiaru magnetyczna,
np. wyjscie N/O, 3-zyty, z kablem stykowa
o] :: o~ . Wk{a(?any do rowka od g()r)f, nie‘
au: f e wystaje z rowka w profilu sitownika
e Uchwyt kabla i tabliczka opisowa
sg dostarczane w komplecie
np. wyjécie N/O, 3-zyty, z wtyczka
I_BN
[o0uome, "
|2.,BU ~l+
Ogolne dane techniczne
Konstrukcja Dlarowka T
Na bazie normy EN 60947-5-2
Certyfikat/dopuszczenie cULus listed (OL)
C-Tick
Znak CE (patrz deklaracja zgodnosci) Wg dyrektywy EU EMC
Uwaga o materiatach Elementy nie zawieraja miedzi i PTFE
Zgodne z RoHS
Element pomiarowy
Rodzaj czujnika Magnetyczny stykowy
Temperatura otoczenia [eq -40 ...+70
Wyjscie dwustanowe
Typ SME-8M-DS SME-8M-ZS | SME-8M-DO
Wyjscie dwustanowe Stykowe, bipolarne
Funkcja wyjscia Wyjscie NO Wyjscie NO |Wyj§cie NZ
Maks. prad wyjsciowy [mA] 500 80
Maks. prad wyjsciowy w zestawie [mA] 80 80
mocujacym
Maks. moc zatgczana DC W] 10 2.4
Maks. moc zataczana DCw po W] 2.4 2.4
zamontowaniu w zespotach
mocujacych
Maks. moc zatgczana AC [VA] 10 2.4
Maks. moc zataczana ACw po [VA] 2.4 2.4
zamontowaniu w zespotach
mocujacych
Spadek napiecial) ] <1.5 <4.8 <3.5
1)  Dotyczy dtugosci kabla 2.5 m. Maks. spadek napigcia 0,15 V na kazdy dodatkowy metr kabla
Wyjscie, dodatkowe dane
Zabezpieczenie przed zwarciem Nie
Zabezpieczenie przed przecigzeniem Nie
Komponenty elektroniczne
Zakres napiecia roboczego DC V] 5..30
Zakres napiecia roboczego AC V] 5..30
Zabezpieczenie przed zmiana polaryzacji Nie
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Czujniki zblizeniowe SME-8M dla rowka T FESTO
Dane techniczne — Czujniki magnetyczne-stykowe
Komponenty elektromechaniczne
Funkcja wyjscia DS/DO A
Przytacze elektryczne OE M8D M8 M12 OE M8D M8 M12
Przytacze elektryczne Kabel Kabel z wtyczka, 3-pin Kabel Kabel z wtyczka, 2-pin
3-Zytowy M8x1 M8x1 M12x1 2-zytowy M8x1 M8x1 M12x1
Obrotowy | Zatrzask Obrotowy Obrotowy | Zatrzask Obrotowy
gwint gwint gwint gwint
Kierunek wyprowadzenia przytacza In-line (w linii)
Warunki testowania kabla K Prowadnica kabli: 5 milionéw cykli, promiefi giecia 75 mm
Odpornos¢ na zginanie: wg standardu Festo, warunki testu na zapytanie
E Prowadnica kabli: 5 miliondw cykli, promiefi giecia 28 mm
Wytrzymatost na skrecanie: £270°/0.1 m
Odpornos¢ na zginanie: wg standardu Festo, warunki testu na zapytanie
Dtugosc kabla [m] 02..10
Wtasciwosci kabla K Standard + do prowadnic kabli
E Do stosowania w prowadnicach kabli + na robotach
Materiat ostony kabla K TPE-U(PU), odporny na olej
E TPE-U(PU), odporny na olej, nie zawiera halogendw
Komponenty mechaniczne
Przytacze elektryczne OE M...
Sposdb montazu Mocowanie $ruba dociskowa w rowku, mozliwos¢ wktadania od gory rowka
Obudowa PA PA
Stal nierdzewna, wysokostopowa Stal nierdzewna, wysokostopowa
- Niklowany mosiadz
— TPE-U(PU)
Sygnalizacja/dziatanie
Wskaznik stanu wyjscia | Z6tta dioda LED
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia przy elasty-  [°C] -5..+70
cznym zamocowaniu kabla
Stopiefi ochrony IP65, IP68
Uktad pinow wg EN 60947-5-2
M8x1, 2-pin M12x1, 2-pin
Wyjscie NO Wyjscie NO
Pin Kolor zyty Przypisanie Pin Kolor zyty Przypisanie
1 1 Brazowy + 1 1 Brazowy +
@4 4 Czarny Wyjscie 4 4 Czarny Wyjscie
Uktad pinow wg EN 60947-5-2
M8x1, 3-pin M12x1, 3-pin
Wyjscie N/O i N/Z Wyjscie NO
Pin Kolor zyty Przypisanie Pin Kolor zyty Przypisanie
1 1 Brazowy + 1 1 Brazowy +
@ 4 3 Niebieski 4 3 Niebieski
4 Czarny Wyjscie 4 Czarny Wyjscie
3 3
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Czujniki zblizeniowe SME-8M dla rowka T FESTO
Dane techniczne — Czujniki magnetyczne-stykowe
Uktad pinow wg EN 60947-5-2 1 Brazowy +
M12x1, 3-pin 2 Niebieski
Wyjscie NZ biaty Wyjscie
Pin Kolor zyty Przypisanie 3
Wymiary Pobieranie modeli CAD =» www.festo.com
SME-8M-...-OE — Kabel
Zétta dioda LED
=l Ea— - p— Srodek elementu
przetaczajacego
2] =< 5 Element zaciskowy, moment
1 \ dokrecajacy 0.6 Nm
2 = {210 -I i - i I- T Uchwyt do tabliczki opisowej
L4 L5 L5 L2 Kabel przytaczeniowy
L3 L1
L1 Dtugosc kabla
SME-8M-...-M8D — Kabel z wtyczka M8x1, obrotowy gwint
Zétta dioda LED
Sl Ea— — - p— Srodek elementu
przetaczajacego
2] < 5 |:_6E| Element zaciskowy, moment
1 \ T ‘ — dokrecajacy 0.6 Nm
i = (ot -I i - :| I R [} 8 Uchwyt do tabliczki opisowej
L4 L5 LS Kabel przytaczeniowy
L3 L1 L2 [6] Wtyczka odpowiednia dla kabla
NEBU-M8
L1 Dtugosc kabla
SME-8M-...-M8 — Kabel z wtyczkg M8x1, wtyczka zatrzaskowa
Zétta dioda LED
i Srodek elementu
przetaczajacego
,_7_| 5 @ Element zaciskowy, moment
1 \ ‘ % dokrecajacy 0.6 Nm
o @#= &1 -I =| : =| |- DHM 0 % Uchwyt do tabliczki opisowej
L4 LS LS I Kabel przytaczeniowy
L3 1 L2 [6] Wtyczka odpowiednia dla kabla
NEBU-M8
L1 Dtugosc kabla
Typ B1 D1 D2 D3 H1 L2 L3 L4 L5 =
SME-8M-...-OE - - 50
SME-8M-...-M8D 5 2.9 9.6 M8x1 4.6 41 34.8 31.8 23 1.5
SME-8M-...-M8 8.8 M8x1 35

2012/11 - Zastrzega sig mozliwos¢ zmian

=> Internet: www.festo.com/catalogue/...

23




Czujniki zblizeniowe SME-8M dla rowka T

Dane techniczne — Czujniki magnetyczne-stykowe

Wymiary

SME-8M-...-M12 — Kabel z wtyczkg M12x1, obrotowy gwint

FESTO

Pobieranie modeli CAD =» www.festo.com

76tta dioda LED

[~] =]

=1 [ Ea— - — Srodek elementu
przetaczajacego
[2] =< 5 E Element zaciskowy, moment
| - A T : 1 : T H | | ~ dokrecajacy 0.6 Nm
o N -|=i i=|- | = Uchwyt do tabliczki opisowej
L4 L5 L5 — Kabel przytaczeniowy
L3 L1 L2 [6] Wtyczka odpowiednia dla kabla
NEBU-M12
L1 Dtugosc kabla
Typ B1 D1 D2 D3 H1 L2 L3 L4 L5 =€
SME-8M-...-M12 5 2.9 15 M12x1 4.6 55.5 34.8 31.8 23 1.5
Dane do zaméwienia
Wyjscie dwustanowe [ Przytacze elektryczne Dtugosc Nrczesci  Typ
kabla
Kabel Kabel z wtyczka,
obrotowy gwint,
M8x1 [m]
Wyjscie NO
% Stykowe, bipolarne | 3-zyty - 2.5 543862  SME-8M-DS-24V-K-2,5-0OE
5.0 543863  SME-8M-DS-24V-K-5,0-0E
7.5 543876  SME-8M-DS-24V-K-7,5-OE
- 3-pin 03 543861  SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D
2-7yty - 2.5 543872  SME-8M-ZS-24V-K-2,5-0E
Wyjscie NZ
Stykowe, bipolarne | 3-zyty - 7.5 546799  SME-8M-DO-24V-K-7,5-0OE
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Czujniki zblizeniowe SME-8M dla rowka T FESTO
Produkty modutowe — Magetyczne-stykowe
| [M] Pola obowigzkowe |
Nr zamow. Funkcja Wyjscie Nominalne napigcie Wiasciwosci Dtugosc kabla Technika
dwustanowe robocze kabla przytaczeniowa
543892 SME-8M DS 24V K 02..10 OE
/A E M8D
DO M8
M12
Przyktad
zamowienia
543892 | [SME-8M —|zs —[2av —[K —|os8 | —[OE
Tabela z danymi do zamowienia
Wielkost 8 Warunki | Kod Wpisz
kod
o
[M]| Nr zaméw. 543892
P
Funkcja Czujnik zblizeniowy do rowka T, stykowy SME-8M SME-8M
Wyjscie dwustanowe 3-zyty, wyjscie N/O DS
2-2yty, wyjscie N/O A
3-2yty, wyjscie N/Z DO
Nominalne napigcie [VDC] |24 24V 24V
robocze
Wtasciwosci kabla Standard + do prowadnic kabli K
Do stosowania w prowadnicach kabli + na robotach E
Dtugosc kabla [m] 02..10
(0.2 ... 5.0 m w krokach co 0.1 m, 5.0 ... 10 m w krokach co 0.5 m)
Technika przytgczeniowa Otwarty koniec OE
M8, obracany gwint M8D
M8, zatrzask M8
M12, obracany gwint M12
Kod zaméwieniowy
[543892 | [SME-8M |—| | —[2av |—| |—| |—|
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Czujniki zblizeniowe SMT/CRSMT/SME-8 dla rowka T

Kody typow

SMT/SME-8

Funkcja

FESTO

SMT

— 38

— PS

—|— LED

— %

SMT

Czujnik zblizeniowy, magneto-rezystancyjny

SME

Czujnik zblizeniowy, magnetyczny-stykowy

Konstrukcja

8

Do rowka T, wktadanie od poczatku rowka

Wyjscie dwustanowe, funkcja wyjscia

PS PNP, wyjscie N/O, 3-zyty
NS NPN, wyjscie N/O, 3-zyty
A Wyjscie N/O, 2-zyty
0 Wyjscie N/Z, 3-zyty

Przytacze elektryczne, dtugosc kabla

K Kabel, 2.5 mlub 7.5 m

K2,5 Kabel 2,5 m

K5 Kabel 5,0 m

K-7,5 Kabel 7,5 m

KL Kabel 2,5 m

S Wtyczka M8x1 z kablem, 0.3 m

Wskaznik stanu wyjscia

Dioda LED

76tta dioda LED

Nominalne napigcie robocze

24 24V DC

230 230 VAC

Wariant

S6 | Odporny na wysoka temperature
Generacja

B | Seria B

SMT/SME-8-SL

SL

—+ °PS

—F Dioda LED

SMT —t
Funkcja
SMT Czujnik zblizeniowy, magneto-rezystancyjny
SME Czujnik zblizeniowy, magnetyczny-stykowy
Konstrukcja
8 | Do rowka T, wktadanie od poczatku rowka

Przytacze elektryczne

SL

| Wtyczka

Wyjscie dwustanowe, funkcja wyjscia

PS

| PNP, wyjscie N/O, 3-2yly

Wska