Pnomatik silindirler » Standartlan baz alan silindirler »

T ,
Standart silindirler DNC, ISO 15552’ye uygun FESTO
* 2,000 mm ’ye kadar strok
* 3tarafta yaklasim sensdrleri icin profil kanal
* Kisisellestirilmis uygulamalarigin cok cesitli versiyonlar
* Yedek parca servisi
* Onarim servisi
DNC-80 degisken stroklu veya farkli tipli
DNC-100
DNC-125
* Belirtilen tipler ATEX ydnetmeligine uygun olarak
patlayici ortamlar icindir =» www.festo.com/en/ex
Ek bilgi =» Internet: .../dnc
Uriin gamina genel bakis
islev Versiyon Piston & Strok Kuvvet Tipler => Sayfa/
(mm] (mm] IN] P [PPv A [a  [s2 Jse [ internet
Cift etkili | Temel versiyon
DNC [32,40,50,63,80,100,125 [10..2,000 [415..7363 | m [ m [ m [ m [ m [ m | = [ps36
Kilitleme diniteli silindir
DNC-...-KP |32, 40,50,63,80,100,125 [10..2,000 [415..7363 | m [ m | m | m [ m [ - [ - [pPs58
Son konum kilitlemeli silindir
DNC-...-EL |32, 40, 50, 63,80, 100 [10..2,000 J415..4712 [ - [m [ wm [ - [ m [ - [ - [pP60
Silindir/valf kombinasyonu
DNC-V1...V6 |32, 40, 50, 63,80, 100 [10..2,000 J415..4712 | m | m | m | m [ m | - | - [dncv
Tipler
P iki ucta esnek yastiklama S20  Boydan boya ici bos piston mili K7 Disi altigen piston mili T Diisiik sicaklik
halkalari/ K2 Uzatilmis erkek dis K8  Uzatilmis piston mili S10  Disiik hiz (sabit hareket)
tamponlari K3 Piston milinin disi dis dl¢uist K10  Purlizsiz anotlanmis aliminyum S11  Dusik siirtinme
PPV Pnomatik yastiklama, K5 Ozel piston milinin dis 6lgiisii piston mili T Bakir, PTFE ve silikon icermez
iki ugtan ayarlanabilir S6 Istya dayanikli contalar R3 Paslanmaya karsl yiiksek koruma
A Konum algilamasi maks. 120 °Cye kadar R8  Toz korumasi
Q Kare piston mili
S2  (ift tarafli piston mili

Teknik veriler onceden haber verilmeden degistirilebilir.

=> Internet: www.festo.com/catalogue/...
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Pnomatik silindirler » Standartlan baz alan silindirler »

Standart silindirler DNC, ISO 15552’ye uygun FESTO
Teknik ozellikler
[ 1 Malzemeler

l— |

Yatak ve kapaklar:

Aliminyum pres dokim

Profil kovan: Anotlanmis aliiminyum

Piston mili: Yiiksek alasimli celik

Contalar: Poliliretan
Teknik ozellikler Boyutlar = s. 51
Piston & 32 40 50 63 80 100 125
Pnématik baglanti Gl G4 GVa G¥s G¥s GY2 GY2
Piston mili dis yapisi Erkek dis
Piston mili dis 6l¢tisii M10x1.25 [ M12x1.25 [ M16x1.5 [ M16x1.5 [ M20x1.5 [ M20x1.5 [M27x2
Yastiklama iki ucta esnek yastiklama halkalari/tamponlari

Pnomatik yastiklama, iki uctan ayarlanabilir
Yastiklama uzunlugu [mm] 20 20 22 22 32 32 42
6 bar’da teorik kuvvet, ileri [N] 483 754 1,178 1,870 3,016 4,712 7,363
yonde S2 [N] 415 633 990 1,682 2,721 4,418 6,881
6 bar’da teorik kuvvet, geri [N] 415 633 990 1,682 2,721 4,418 6,881
yonde
Piston milindeki Q [Nm] 0.8 1.1 1.5 1.5 3 3 -
maks. tork
Calisma sartlari
Piston & Temel versiyon, tipler S6

32...100 125 32..125
Calisma basinci [bar] ]0.6..12 0.6..10 0.6..10
Ortam sicakligi?) eq -20...+80 0..120

1)  Yaklasim sensdrlerinin calisma araligini dikkate alin.

=> Internet: www.festo.com/catalogue/...

Teknik veriler onceden haber verilmeden degistirilebilir.
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Standart silindirler DNC, ISO 15552’ye uygun

Siparis kodu

Tip

FESTO

DNC

| Cift etkili standart silindir

Piston & [mm]

Strok [mm]

32, 40, 50, 63,
80,100, 125

25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, |10 ... 2000
200, 250, 320, 400, 500

Yastiklama

P

iki ucta esnek yastiklama halkalari/tampon-
lan

PPV

Pnomatik yastiklama, iki uctan

ayarlanabilir

Konum algilama

Sl

Hicbiri

A

Yaklagim sensorii ile

Donmeye karsi koruma

Hicbiri

Q

Kare piston mili

Piston mili tipi

Tek tarafli piston mili

S2

Cift tarafli piston mili

Sicaklik dayanimi

S6

Maks. 120°C’ye dayanikli sizdirmazlik ele-
manlari

@ 125 mm piston ile degil.
Maks. strok: 10 ... 1,500 mm.

Siparis ornegi:
DNC-63-100-PPV-A

Cift etkili standart silindir DNC - piston ¢api 63 mm - strok 100 mm - pndmatik yastiklama, iki ugtan ayarlanabilir - yaklasim sensoriiyle konum algilamasi

donmeye karsi koru

Teknik veriler 6ncede

masiz - tek tarafli piston mili

n haber verilmeden degistirilebilir.

=> Internet: www.festo.com/catalogue/...

01



01

Pnomatik silindirler » Standartlan baz alan silindirler »

Standart silindirler DNC-KP, kilitleme iiniteli

Teknik ozellikler

Malzemeler

Yatak ve kapaklar:

Aliminyum pres dokim

Profil kovan: Anotlanmis aliiminyum
Piston mili: Yiiksek alasimli celik
Contalar: Poliliretan

FESTO

Teknik ozellikler Boyutlar = P-67
Piston & 32 40 50 63 80 100 125
Pnomatik baglanti GY8 GYa GY4 G¥8 G¥8 GY2 GY2
Kilitleme baglantisi M5 GYs8 GYs8 GYs8 GYs8 GYs8 GYs8
Piston mili dis yapisi Erkek dis
Piston mili dis 6l¢tisii M10x1.25 [ M12x1.25 [ M16x1.5 [ M16x1.5 [ M20x1.5 [ M20x1.5 [M27x2
Yastiklama iki ucta esnek yastiklama halkalari/tamponlari

Pnomatik yastiklama, iki uctan ayarlanabilir
Yastiklama uzunlugu [mm] 20 20 22 22 32 32 42
6 bar’da teorik kuvvet, ileri [N] 483 754 1,178 1,870 3,016 4,712 7,363
yonde [N] 415 633 990 1,682 2,721 4,418 6,881
6 bar’da teorik kuvvet, geri yon-  [N] 415 633 990 1,682 2,721 4,418 6,881
de
Statik tutma kuvveti [N] 600 1,000 1,400 2,000 5,000 5,000 7,500
Piston milindeki [Nm] 0.8 1.1 1.5 1.5 3 3 -
maks. tork
Yiikstiz durumda kilitlenmis [mm] 0.5 0.5 0.7 0.7 0.7 0.7 1
piston mili ile maks. eksenel
bosluk
Calisma sartlari
Calisma basinci [bar] 1.5..10
Min. birakma basinci [bar] 3
Ortam sicakligi?) eq -10...+80

1)  Yaklasim sensdrlerinin calisma araligini dikkate alin.

=> Internet: www.festo.com/catalogue/...

Teknik veriler onceden haber verilmeden degistirilebilir.
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Standart silindirler DNC-KP, kilitleme iiniteli

FESTO

Siparis kodu
o - J-C_-C_J-

Tip

DNC | Cift etkili standart silindir

Piston & [mm]
Strok [mm]

32, 40, 50, 63,/ 10... 2000

80,100, 125

Yastiklama

P iki ucta esnek yastiklama halkalari/tampon-
lan

PPV Pnomatik yastiklama, iki uctan
ayarlanabilir

Konum algilamasi

Hicbiri

A

Yaklagim sensorii ile

Donmeye karsi koruma

Hicbiri

Q

Kare piston mili

Piston mili tipi

Tek tarafli piston mili

S2

Cift tarafli piston mili

Kilitleme iinitesi

KP |Tak|l|

@ 125 mm piston ile degil.
Maks. strok: 10 ... 1,500 mm.

S2 ile kombine olarak: kare piston mili yalniz yatak kapagi sonunda.

KP ile kombine olarak: yalniz S2 ile temin edilir.
KP ile kombine olarak: kapaktaki kilitleme iinitesi.

Siparis ornegi:

DNC-63-100-PPV-A-KP

Cift etkili standart silindir DNC - piston ¢api 63 mm - strok 100 mm - pndmatik yastiklama, iki ugtan ayarlanabilir - yaklasim sensoriiyle konum algilamasi
donmeye karsi korumasiz - tek tarafli piston mili- kilitleme dinitesi takili

Teknik veriler onceden haber verilmeden degistirilebilir.

=> Internet: www.festo.com/catalogue/...
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Standart silindirler DNC-EL, son konum kilitlemeli FESTO
Teknik ozellikler

Malzemeler _

Yatak ve kapaklar: s

Altiminyum pres dokiim

Profil kovan: Anotlanmis aliiminyum

U Piston mili: Yiiksek alasimli celik

) ‘
Contalar: Poliliretan @)’I
) «
Teknik ozellikler Boyutlar =» P-68
Piston & 32 40 50 63 80 100
Pnomatik baglanti GY8 GYa G4 G3/8 G3/8 GY2
Egsoz portu M3 M5
Piston mili dis yapisi Erkek dis
Piston mili dis 6l¢tisii M10x1.25 [ M12x1.25 [ M16x1.5 [ M16x1.5 [ M20x1.5 [ M20x1.5
Yastiklama Iki uta esnek yastiklama halkalari/tamponlari
Pnomatik yastiklama, iki uctan ayarlanabilir
Yastiklama uzunlugu [mm] |20 20 22 22 32 32
ELD [mm] [8.2 8.3 7.3 10.8 9.8 11.8
6 bar’da teorik kuvvet, ileri [N] 483 754 1,178 1,870 3,016 4,712
yonde S2 N] 415 633 990 1,682 2,721 4,418
6 bar’da teorik kuvvet, geri yonde  [N] 415 633 990 1,682 2,721 4,418
Statik tutma kuvveti [N] 500 2,000 5,000

1)  Yalniz son konum kilitlemeli taraf igin gecerlidir.

Boyutlandirma drnegi

Not Verilen: 32 mm piston ile 6rnek:
Pnomatik silindirleri boyutlandirirken Montaj konumu = dikey 6 bar’da teorik kuvvet, ileri yonde = 483 N
ana prensip olarak belirtilen teorik islenecek parca yiikii = 44 kg Teorik kuvvetin %50°si = 241.5 N
kuvvetlerin (yukariya bakin) yalniz F =mxg=44kgx9.81 m/s2 32 mm piston ile statik tutma kuvveti & =500 N
%50’sinin kullaniimasi onerilir. =431.6N Son konum kilitlemesinin statik tutma kuvveti islenecek parga yiikii 44 kg (431.6 N)
iken izin verilen aralik icindedir (maks. 500 N) ancak silindir
Hesaplanacak: %89 kapasitededir.
Uygun piston & Sonug:

Bu uygulama icin & 40 mm pistonlu silindir onerilir.

Calisma sartlari

Piston & 32 40 50 63 80 100
Calisma basinci [bar] 2.5..12 1.5..12

Ortam sicakligi?) e -20 ... +80

2)  Yaklasim sensdrlerinin calisma araligini dikkate alin.

P-60 => Internet: www.festo.com/catalogue/... Teknik veriler 6nceden haber verilmeden degistirilebilir.
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Standart silindirler DNC-EL, son konum kilitlemeli FESTO
Siparis kodu
[ one |- - -
Tip
DNC | Cift etkili standart silindir
Piston & [mm]
Strok [mm]
32, 40, 50, 10...2000
63, 80,100
Yastiklama
P iki ucta esnek yastiklama halkalari/tampon-
larn
PPV Pnomatik yastiklama, iki uctan
ayarlanabilir
Konum algilamasi
- Hicbiri
A Yaklagim sensorii ile
Piston mili tipi
- Tek tarafli piston mili
S2 Cift tarafli piston mili
Son konum kilitlemesi
ELB Her iki ucta
ELV Onde
ELH Arkada
Siparis ornegi:
DNC-80-550-PPV-A-S2-ELB
Cift etkili standart silindir DNC - piston ¢api 80 mm - strok 550 mm - pndmatik yastiklama, iki ugtan ayarlanabilir - yaklasim sensoriiyle konum algilamasi
donmeye karsi korumasiz - cift tarafli piston mili - iki ucta son konum kilitlemesi
Teknik veriler 6nceden haber verilmeden degistirilebilir. => Internet: www.festo.com/catalogue/... P-61
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Standart silindirler DNC, ISO 15552’ye uygun FESTO
Ekipmanlara genel bakis
Aksesuarlar Temel KP |EL |=> Sayfa/ Aksesuarlar Temel KP |EL |=> Sayfa/
ver- internet ver- internet
siyon siyon
P P
Cok konumlu kit DPNC u m|m P63 Eklem yer baglanti LSN u m|E P64
Ayak baglanti HNC ] | m (P63 Oynar flang montaj kiti ZNCM ] | W (P64
Ayak baglanti CRHNC u m [ m [chnc Kiiresel mafsal SGS n m[m [P6s
Flans baglanti FNC u m | m P63 Kiiresel mafsal CRSGS = m [ ® [orsgs
Flans baglanti CRENG ] m | m |cfng Dik acili eklem ayagi LQG ] H | W (P64
Oynar flansli baglant ZNCF n m[m P63 Catal mafsal SGA n m [ m |P6s
Oynar flansli baglanti CRZNG u m(m |crzng Kasinti alict KSG/KSZ u m [ m (P64
Oynar flansli baglant LNZG n m[m P63 Catal mafsal SG n m[m [P6s
Oynar flansli baglanti CRLNZG u m | m crinzg Catal mafsal CRSG u | m crsg
[6] Mafsalli flans SNC n m[m P63 Otomatik hizalanan mil kaplini FK n m[m [P6s
Eklem yer baglanti LSNG n m|E P63 Adaptor AD n - |- P64
Eklem yer baglanti LSNSG n m | m [P63 Kilavuz yatak FENG [ m |- [Pé6s
[9]  Mafsalli flans SNCS n m|E P63 Montaj kiti SMB-8-FENG n m [ m |P6s
Eklem yer baglant LBG n m[m P63 Kanal kapag ABP-5-S n m | m P65
Mafsalli flans SNCL u m | m P63 Yaklasim sensorii SME/SMT . a | m [PE5
Mafsalli flans SNCB ] | W (P63 ve baglanti kablolari NEBU
Mafsalli flans SNCB-R3 u H | B [snch*r3 Tek yonldi hiz ayar valfi - 2 lm P-64
Eklem yer baglanti LNG u m|E P63 GRLA
Eklem yer baglantl CRLNG ™ m | ® |ong Otomatik baglanti rakoru QS u m | m (P-1293
P-62 => Internet: www.festo.com/catalogue/... Teknik veriler dnceden haber verilmeden degistirilebilir.
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Standart silindirler DNC, ISO 15552’ye uygun FESTO
Siparis bilgisi Siparis bilgisi
| @igin | Siparis kodu @ igin Siparis kodu
F— F—
Cok konumlu kit Boyutlar =» P-69 Eklem yer baglanti Boyutlar =» P-421
32 DPNC-32 32 LSNSG-32
40 DPNC-40 40 LSNSG-40
50 DPNC-50 \ 50 LSNSG-50
63 DPNC-63 63 LSNSG-63
80 DPNC-80 80 LSNSG-80
100 DPNC-100 100 LSNSG-100
125 DPNC-125 125 LSNSG-125
Ayak baglanti Boyutlar = P-69 [9] Mafsalli flans Boyutlar =&P-70
B g\ 32 HNC-32 g 32 SNCS-32
wb 40 ANC-40 0y g SNCS-40
: @gg 50 HNC-50 50 SNCS-50
63 HNC-63 & 63 SNCS-63
80 HNC-80 80 SNCS-80
100 HNC-100 100 SNCS-100
125 HNC-125 125 SNCS-125
Flans baglanti Boyutlar P-69 Eklem yer baglanti Boyutlar = P-70
32 FNC-32 32 LBG-32
40 FNC-40 40 LBG-40
50 FNC-50 50 LBG-50
63 FNC-63 63 LBG-63
80 FNC-80 80 LBG-80
100 FNC-100 100 LBG-100
125 FNC-125 125 LBG-125
Oynar flans Boyutlar P-69 Mafsalli flans Boyutlar P-70
32 INCF-32 é 32 SNCL-32
40 INCF-40 Egg 40 SNCL-40
50 ZNCF-50 @\@ 50 SNCL-50
ggg 63 INCF-63 63 SNCL-63
g 80 ZNCF-80 80 SNCL-80
100 ZNCF-100 100 SNCL-100
125 ZNCF-125 125 SNCL-125
Oynar flansli baglanti Boyutlar P-70 Mafsalli flans Boyutlar = P-71
o 32 LNZG-32 32 SNCB-32
&) 40, 50 LNZG-40/50 40 SNCB-40
.@ 63, 80 LNZG-63/80 50 SNCB-50
100, 125 LNZG-100/125 63 SNCB-63
80 SNCB-80
[6] Mafsalli flans Boyutlar =&P-70 100 SNCB-100
32 SNC-32 125 SNCB-125
40 SNC-40
50 SNC-50 Eklem yer baglanti Boyutlar =» P-419
63 SNC-63 32 LNG-32
80 SNC-80 40 LNG-40
100 SNC-100 50 LNG-50
125 SNC-125 63 ING-63
80 LNG-80
Eklem yer baglanti Boyutlar = P-420 100 LNG-100
32 LSNG-32 125 ING-125
e 40 LSNG-40
50 LSNG-50
63 LSNG-63
80 LSNG-80
100 LSNG-100
125 LSNG-125

Teknik veriler onceden haber verilmeden degistirilebilir.

=> Internet: www.festo.com/catalogue/...
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Standart silindirler DNC, ISO 15552’ye uygun FESTO
Siparis bilgisi Siparis bilgisi
| & igin | Siparis kodu | & igin Siparis kodu
— —
Eklem yer baglanti Boyutlar = P-420 [20] Catal mafsal Boyutlar = P-427
32 LSN-32 32 SG-M10x1,25
€ = 40 LSN-40 40 SG-M12x1,25
© 50 LSN-50 50, 63 SG-M16x1,5
63 LSN-63 80, 100 SG-M20x1,5
80 LSN-80 125 SGM-M27x2-B
100 LSN-100
125 LSN-125 Otomatik hizalanan mil kaplini Boyutlar = P-427
32 FK-M10x1,25
Oynar flansli baglantr kiti Boyutlar = P-71 40 FK-M12x1,25
32 ZNCM-32 50, 63 FK-M16x1,5
40 ZNCM-40 80,100 FK-M20x1,5
50 ZNCM-50 125 FK-M27x2
63 INCM-63
80 ZNCM-80 Adaptor Boyutlar = P-428
100 ZNCM-100 32 AD-M10x1,25-Y8
125 INCM125 @? AD-M10x1,25-74
40 AD-M12x1,25-Y4
Kiiresel mafsal Boyutlar = P-426 AD-M12x1,25-3
@\ 32 SGS-M10x1,25
@ y 40 SGS-M12x1,25 Kilavuz yatak
50, 63 SGS-M16x1,5 sabit stroklar i¢in: 50, 100, 160, 200, 250, 320, 400, 500 mm veya 10 ... 500 mm
80, 100 SGS-M20x1,5 arasi degisken stroklar icin, rulman kilavuz yatakli Teknik ozellikler=» P-401
125 SGS-M27x2 32 FENG-32-...-KFD)
40 FENG-40-...-KFD)
Eklem yer baglanti Boyutlar = P-421 50 FENG-50-...-KFD
O 32 1QG-32 63 FENG-63-...-KFD)
~ ,4:: 40 LQG-40 80 FENG-80-...-KFD
w 50 LQG-50 100 FENG-100-...-KFD
63 LQG-63
80 LQG-80 Kilavuz yatak
100 LQG-100 10 ... 500 mm aras degisken stroklar icin,
125 LQG-125 kayar yatakli Teknik ozellikler=» P-401
32 FENG-32-...1)
Catal mafsal Boyutlar = P-426 40 FENG-40-...7)
32 SGA-M10x1,25 50 FENG-50-...1)
ﬁ 40 SGA-M12x1,25 63 FENG-63-...1)
50,63 SGA-M16x1,5 80 FENG-80-...1)
80, 100 SGA-M20x1,5 100 FENG-100-...D
125 SGA-M27x2
Yaklasim sensorii icin montaj kiti,
Kasintr alici Boyutlar =»P-428 FENG kilavuz yatagiyla kombine olarak SMT-/SME i¢in
32 KSG-M10x1,25 Z 32,40 SMB-8-FENG-32/40
40 KSG-M12x1,25 /{? 50, 63 SMB-8-FENG-50/63
50, 63 KSG-M16x1,5 80,100 SMB-8-FENG-80/100
80, 100 KSG-M20x1,5 o j o .
25 G272 e o 1 s o
rulman kilavuz yatakli).
Boyutlar =» P-428
32 KSZ-M10x1,25
40 KSZ-M12x1,25
50, 63 KSZ-M16x1,5
80, 100 KSZ-M20x1,5

P-64

=> Internet: www.festo.com/catalogue/...

Teknik veriler onceden haber verilmeden degistirilebilir.
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Standart silindirler DNC, ISO 15552’ye uygun

&

Siparis bilgisi
| Siparis kodu
Kanal kapagi¥)
ABP-5-S

manyetik direngli — N/A kontak

T-kanali igin yaklagim sensori,

Teknik 6zellikler=» P-1004

2 PNP, kablo

SMT-8M-PS-24V-K-2,5-0E

SMT-8M-PS-24V-K-0,3-M8D

FESTO
Siparis bilgisi
islev Dicin Baglanti Siparis kodu
Dis olcu- [ Dis cap
il
p—
Tornavida ayarli, tek yonli hiz ayar valfi
egzo0z havasi debi kontrolii igin, metal 2) Teknik ozellikler = P-763
32 GYs 4 GRLA-%/8-QS-4-D
40, 50 6 GRLA-%/&-QS-6-D
63, 80 G¥8 8 GRLA-3/&-QS-8-D
100,125 |GY2 12 GRLA-Y2-QS-12-D

SMT-8M-PS-24V-K-0,3-M12

SMT-8M-NS-24V-K-2,5-0E

SMT-8M-NS-24V-K-0,3-M8D

Teknik 6zellikler =» P-1010

SMT-8-PS-K-LED-24-B

&"‘ PNP, soket
PNP, soket
NPN, kablo
NPN, soket
PNP, kablo
% PNP, soket

SMT-8-PS-S-LED-24-B

Teknik 6zellikler=» P-1004

Manyetik direngli — N/K kontak
> PNP, kablo

SMT-8M-PO-24V-K7,5-0E

T-slot icin yaklasim sensoril,
manyetik akim — N/A kontak

Teknik ozellikler =» P-1006

= Kablo SME-8M-DS-24V-K-2,5-0E
Kablo SME-8M-DS-24V-K-5,0-0F
Kablo SME-8M-ZS-24V-K-2,5-0E
Soket SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D
Teknik 6zellikler =»
Kablo SME-8-K-LED-24
J Soket SME-8-S-LED-24
Manyetik akim — N/K kontak Teknik ozellikler=»
% Kablo SME-8-0-K-LED-24

Baglant kablosu,
diiz soket Teknik ozellikler =» P-1391
2.5m NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
5m NEBU-M8G3-K-5-LE3
2.5m NEBU-M12G5-K-2.5-LE3
5m NEBU-M12G5-K-5-LE3
Teknik 6zellikler =» P-1391
2.5m NEBU-M8W3-K-2.5-LE3
5m NEBU-M8W3-K-5-LE3
2.5m NEBU-M12W5-K-2.5-LE3
5m NEBU-M12W5-K-5-LE3

1)  Ambalaj birimi 2x 0.5 m.

Teknik veriler onceden haber verilmeden degistirilebilir.

2) Tavsiye edilen hiz ayar valfleri valfin iizerinde 1m hortum uzunlugu gerektirir. +%50°lik sapma durumlarinda,
optimum akis kontrol fonksiyonu ve silindir hizi elde etmek igin daha yiiksek veya daha disiik akis hizina

sahip hiz ayar valfleri secilmelidir.
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Standart silindirler DNC, ISO 15552’ye uygun FESTO

Boyutlar CAD verilerini indirmek icin =» www.festo.com

01 ZJ+ VA
L2+

AM WH PL PL
L1 L7

M) @ an\
m
o | APl 2|
7“
pal H
X2 INY 2
BG
1
Montaj aksesuarlari icin disi disli Ayarlanabilir son konum yastikla- Yaklagim sensorii icin kanal +  =artl strok uzunlugu
soket kafali vida masl i¢in ayar vidasi SME/SMT-8
S2 - Cift tarafli piston mili Q - Kare piston mili

=
[aa)]
o

C
oy

Zl)+

ZM++
Not
Her iki piston milinin ucundaki dis Sol taraftaki piston mili karedir, sag +  =arti strok uzunlugu
tipleri aynidir. Q tipiyle kombine olarak, taraftaki piston mili yuvarlaktir. ++ =artl 2x strok uzunlugu
(%] AM B B1 BG E EE )2 J3 KK L1 L2 L7

(%) |
[mm] d11
32 22 30 10 16 45 GYs 6 5.2 M10x1.25 18 94 3.3
40 24 35 12 16 54 GY4 8 6 M12x1.25 21.5 105 3.6
50 32 40 16 17 64 GYa 10.4 8.5 M16x1.5 28 106 5.1
63 32 45 16 17 75 G¥s 12.4 10 M16x1.5 28.5 121 6.6
80 40 45 20 17 93 G¥s 12.5 8 M20x1.5 34.7 128 10.5
100 40 55 20 17 110 GY2 12 10 M20x1.5 38.2 138 8
125 54 60 - 22 134 GY2 13 8 M27x2 46 160 14
@ MM PL RT 16 VA VD WH Z M =21 =2 =23
(%)

[mm]
32 12 15.6 Mé 32.5 4 10 26 120 148 10 16 6
40 16 14 M6 38 4 10.5 30 135 167 13 18 6
50 20 14 M8 46.5 4 11.5 37 143 183 17 24 8
63 20 17 M8 56.5 4 15 37 158 199 17 24 8
80 25 16.4 M10 72 4 15.7 46 174 222 22 30 6
100 25 18.8 M10 89 4 19.2 51 189 240 22 30 6
125 32 18 M12 110 6 20.5 65 225 291 27 36 8
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Standart silindirler DNC-KP, kilitleme iiniteli FESTO
Boyutlar CAD verilerini indirmek icin =» www.festo.com
ZJ+ _VA 01
L3 L2+ F
AM WH LS PL PL
VD L7 EE
=1

) @ N

o zE (o) Oz {. NI
=X \w/ ~ oo
® -© @ =
X2
(2]
Montaj aksesuarlari icin disi disli Ayarlanabilir son konum yastikla- Yaklasim sensorii icin kanal +  =artl strok uzunlugu
soket kafali vida masl i¢in ayar vidasi SME/SMT-8

S2 - Cift tarafli piston mili Q - Kare piston mili

=1 [ ° O = im 1
- s O @ C

ZJ)+
ZM++
Not
Her iki piston milinin ucundaki dis olarak, sol taraftaki piston mili karedir, Kilitleme Gnitesi sol tarafa monte edilir,
tipleri aynidir. Kilitleme initesi tek sag taraftaki piston mili yuvarlaktir. yuvarlak piston mili. +  =arti strok uzunlugu
tarafa monte edilir. Q tipiyle kombine ++ = artl 2x strok uzunlugu
(%] AM B B1 BG D1 D2 E EE H1 J2 J3 KK L2 L3
(%) O (%)
[mm] d11 f9
32 22 30 10 16 20 M5 45 GYs 67 6 5.2 M10x1.25 94 45
40 24 35 12 16 24 GYs 54 GYa 88 8 6 M12x1.25 105 53
50 32 40 16 17 30 GYs 64 GYa 107 10.4 8.5 M16x1.5 106 67
63 32 45 16 17 38 GYs 75 G3¥/8 123 12.4 10 M16x1.5 121 76
80 40 45 20 17 48 GYs 93 G3¥/8 165.5 12.5 8 M20x1.5 128 95
100 40 55 20 17 48 GYs 110 GY2 174 12 10 M20x1.5 138 98
125 54 60 - 22 65 GYs 134 GY2 207 13 8 M27x2 160 125
(%] L5 L7 MM PL RT TG VA VD WH 7) M =1 =2 =3
(%)
[mm]
32 14 3.3 12 15.6 Mé 32.5 4 11.5 26 165 193 10 16 6
40 16 3.6 16 14 Mé 38 4 11.5 30 188 220 13 18 6
50 20 5.1 20 14 M8 46.5 4 11 37 210 250 17 24 8
63 24 6.6 20 17 M8 56.5 4 11 37 234 275 17 24 8
80 31.5 10.5 25 16.4 M10 72 4 12.5 46 269 317 22 30 6
100 31 8 25 18.8 M10 89 4 12 51 287 338 22 30 6
125 42 14 32 18 M12 110 6 27.5 65 350 416 27 36 8
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Standart silindirler DNC-EL, son konum kilitlemeli FESTO
Boyutlar CAD verilerini indirmek icin =» www.festo.com
ZJ+ VA
L2+
AM WH BG PL
L1 _|pL
VD EE

H - O
fia) %E C\ =4

"T" L7 ™

2| =i

L | L

L3 |4 D2
G G D1
1
Soket kafali vida Ayarlanabilir son konum yastikla- Yaklasim sensorii icin kanal +  =arti strok uzunlugu
montaj eklentileri icin disi disli masl i¢in ayar vidasi SME/SMT-8

S2 - Cift tarafli piston mili

H2

=
in

ZJ)+ +  =arti strok uzunlugu
ZM++

++ =artl 2x strok uzunlugu

(%] AM B BG D1 D2 E EE G H1 H2 )1 )2 )3 KK L1
(%) (%)

[mm] d11 f8

32 22 30 16 13 M3 45 GY8 25.1 57.5 70 22.5 6 5.2 M10x1.25 18

40 24 35 16 13 M3 54 GYa 29.6 64 74 27 8 6 M12x1.25 21.5

50 32 40 17 20 M5 64 (73 29.6 78.5 93 32 10.4 8.5 M16x1.5 28

63 32 45 17 20 M5 75 G3/8 35.6 84.5 93 37.5 12.4 10 M16x1.5 28.5

80 40 45 17 20 M5 93 G3/8 35.9 104.5 116 46.5 12.5 8 M20x1.5 34.7

100 40 55 17 20 M5 110 GY2 38.8 113.5 116 55 12 10 M20x1.5 38.2

(%] L2 L3 L4 L7 MM PL RT TG VA VD WH M Z) =1 =22 =3

(%)

[mm] +2

32 94 13.8 12 3.3 12 15.6 M6 32.5 4 10 26 148 120 10 16 6

40 105 16.6 | 16.6 3.6 16 14 M6 38 4 10.5 30 167 135 13 18 6

50 106 17.1 17.1 5.1 20 14 M8 46.5 4 11.5 37 183 143 17 24 8

63 121 16.6 | 16.6 6.6 20 17 M8 56.5 4 15 37 199 158 17 24 8

80 128 19.9 19.9 10.5 25 16.4 M10 72 4 15.7 46 222 174 22 30 6

100 138 22.8 | 22.8 8 25 18.8 | M10 89 4 19.2 51 240 189 22 30 6
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ege g ’
Standart silindirler DNC, ISO 15552’ye uygun FESTO
Boyutlar — Aksesuarlar CAD verilerini indirmek icin =» www.festo.com
Cok konumlu kit DPNC @ F1 Z) Maks.
7k _F1_ 2 icin toplam strok uzunlugu
[mm] KP [mm]
32 27 120 165 1,000
nﬁﬂ mﬁ 40 27 135 188 1,000
u w 50 32 143 210 1,000
63 28 158 234 1,000
80 38 174 269 1,000
Not 100 38 189 287 1,000
Silindir ve ok konumlu kitleri kombine 125 48 225 350 1,000
ederken maksimum toplam strok
+  =arti strok uzunlugu uzunlugu asilmamalidir.
Malzemeler: Flans: Dévme aliiminyum alagim;
Disli pimler, altigen somunlar: Galvanizli elik
Ayak baglanti HNC %) AB | AH| AO |[AT | AU SA TR | US XA XS
XA+ icin | @
XS AU AO [mm] KP KP
. @ @ 32 7 32 | 6.5 4 124 1142 | 187 (32 | 45 | 144 | 189 | 45
e ] | (70 40 | 10 [36| 9 |4 |28 | 161 |214 [36 | 54 |163 |216 | 53
= | 1 Z\= 50 | 10 |45 9.5 |5 |32 170 [237 [45 | 64 |175 |242 | 62
t' = @ < 63 10 |50 (12,5 (5 |32 [ 185 [261 (50 | 75 |190 |266 | 63
— .. = T 80 | 12 |63 | 15 | 6 |41 |210 [305 |63 | 93 |215 |310 | 81
' T 1R 100 |14.5 |71 (175 | 6 |41 | 220 | 318 |75 | 110 | 230 | 328 | 86
us 125 | 16.5 |90 | 22 8 [45 1250 | 375 |90 | 131 [270 [395 | 102
+  =arti strok uzunlugu
Malzemeler: Galvanizli ¢elik; bakir, PTFE ve silikon icermez
Flans baglanti FNC (%] E FB MF R TF UF w ZF
E icin
R [mm] H13 KP

32 45 7 10 32 64 80 16 130 175

40 54 9 10 36 72 90 20 145 198

’*\Iﬁ
5

50 65 9 12 45 90 110 25 155 222

N 63 | 75 | 9 | 12 | 50 | 100 | 120 | 25 | 170 | 246

TF

UF

s R
il \

% 80 93 12 16 63 126 | 150 30 190 285

100 | 110 14 16 75 150 175 35 205 303

[ 1]
R
&

125 | 132 16 20 90 180 210 45 245 370

ZF+

+  =arti strok uzunlugu

Malzemeler: Galvanizli ¢elik; bakir, PTFE ve silikon icermez

Oynar flansli baglanti ZNCF (%) C2 c3 D TK L ™ us XH XL
TL ™ TL igin (%]
. 1 [mm] e9 KP
—rd]| <] ) j PN @[%%@@D 32 | 71 | 8 | 12 | 16 | 12 | 50 | 45 | 18 | 128 | 173
=5[] || ~1= 5} ) @" 40 | 87 | 105 | 16 | 20 | 16 | 63 | 54 | 20 | 145 | 198
e i ~ @-‘@' = 50 | 99 | 117 | 16 | 24 | 16 | 75 | 64 | 25 | 155 | 222
A - IS CCZB 63 | 116 | 136 | 20 | 24 | 20 | 90 | 75 | 25 | 170 | 246
80 | 136 | 156 | 20 | 28 | 20 | 110 | 93 | 32 | 188 | 283
100 | 164 | 189 | 25 | 38 | 25 | 132 | 110 | 32 | 208 | 306
+  =arti strok uzunlugu 125 {192 [ 217 [ 25 | 50 | 25 [160 | 131 | 40 | 250 | 375

Malzemeler: Ozel celik dékiim; bakir, PTFE ve silikon icermez
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Standart silindirler DNC, ISO 15552’ye uygun FESTO
Boyutlar — Aksesuarlar CAD verilerini indirmek icin =» www.festo.com
01 Oynar flans destegi LNZG %) R | DA | K | N | FS | HL | HB | KE | NH | TH | UL
DA ‘ icin %) %) %) (%]
T T [mm] | D11 | H13 | 0.1 H13 +0.2
o i
5 C) E jﬁ 30 | 12 |11 |15 | 30 |105] 15 | 6.6 | 6.8 | 18 | 32 | 46
ﬂ P o 40, | 16 | 15 | 18 |36 |12 |18 | 9 | 9 | 21 | 36 | 55
HB 50
CR 63, 20 | 18 20 40 13 20 11 11 23 42 65
80
0 1 -
= f()\ ) IE 100, | 25 | 20 | 25 | 50 | 16 |24.5| 14 | 13 | 28.5] 50 | 75
TH 125
uL
Malzemeler: Oynar flansli baglanti: Anotlanmis aliiminyum; Kayar yatak: Plastik;
bakir, PTFE ve silikon icermez
[6] Mafsalli flans SNC o] G P EK FL L SR XC
7 icin (%)
& [mm] [ H14 h14 h9 +0.2 KP
2)
32 14 34 10 22 13 10 142 187
- 40 16 40 12 25 16 12 160 213
50 21 45 16 27 16 12 170 237
L 63 21 51 16 32 21 16 190 266
FL 80 25 65 16 36 Fy) 16 | 210 | 305
XC+ 100 25 75 20 41 27 20 230 328
125 37 97 25 50 30 25 275 400
+  =arti strok uzunlugu
Mafsal pimi donmeye karsi kilavuz pimiyle korunur
Malzemeler: Aliiminyum pres dokiim
[9] Mafsalli flans SNCS o] CN EP EX FL T MS XC
) icin (%)
@,‘:' @ ﬂ % [mm] [ H7 +0.2 +0.2 KP
1 Y i Y.z
| | AT )y o 32 10 [ 105 | 14 22 13 15 | 142 | 187
@ ma @ =4 40 12 12 16 25 16 17 160 | 213
EP| LT 50 16 15 21 27 16 20 170 237
_EX| |FL| 63 16 15 21 32 21 22 | 190 | 266
ACS 80 20 18 25 36 22 27 210 | 305
100 20 18 25 41 27 29 230 328
+  =artl strok uzunlugu 125 30 25 37 50 30 39 275 400
Malzemeler: Aliiminyum pres dokim
Mafsalli flans SNCL (%} ) Ew FL L MR XC
. icin (%)
TN S mm] | H9 | -0.2/-0.6 | 0.2 KP
= || e
| = uztgm S 32 10 26 22 13 10 142 187
—1 & 5 Y 40 12 28 25 16 12 160 213
L 50 12 32 27 16 12 170 237
| FL | 63 16 40 32 21 16 190 266
AE 80 16 50 36 22 16 210 305
100 20 60 41 27 20 230 328
+  =arti strok uzunlugu 125 25 70 50 30 20 275 400

Malzemeler: Aliminyum pres dokiim; bakir, PTFE ve silikon icermez
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Standart silindirler DNC, ISO 15552’ye uygun

Boyutlar — Aksesuarlar
Mafsalli flang SNCB

FESTO

CAD verilerini indirmek icin =» www.festo.com

- -
sull 5
=L =
CcB L
uB FL
XC+
+  =arti strok uzunlugu
Malzemeler: Aliminyum pres dokiim; bakir, PTFE ve silikon icermez
Oynar flans montaj kiti ZNCM
Temel versiyon DNC icin:
XJ
XV+1/2
XG 1l
MmN m OO | =
el | TT‘LI'THTT ]ms ,,},12
SR A L e
- e i
E j \@ S =
B1 D
- uw
DNC-KP icin:
XJ+
XV+1/2
XG 1]
- =
- *E‘HD'HEL o)
») -
et 1A o [HE) T -
T — ]
I j \@ @1
B1 D =
uw

+  =arti strok uzunlugu

+15 =arti yarim strok uzunlugu

Maks. sikma torku

Malzemeler: Tavlanmis celik

Montaj kiti silindirin profil
kovaninin herhangi bir konumuna

takilabilir.

Teknik veriler onceden haber verilmeden degistirilebilir.

(%] (B EK FL L MR UB XC
icin (%)
[mm] [ H14 e8 +0.2 h14 KP
32 26 10 22 13 10 45 142 187
40 28 12 25 16 12 52 160 213
50 32 12 27 16 12 60 170 237
63 40 16 32 21 16 70 190 266
80 50 16 36 22 16 90 210 305
100 60 20 41 27 20 110 230 328
125 70 25 50 30 25 130 275 400
(%] B1 2 3 1) TL ™ Uw XG
icin (%)
[mm] e9 KP
32 30 71 86 12 12 50 65 66.1 1111
40 32 87 | 105 | 16 16 63 75 75.6 128.6
50 34 99 | 117 | 16 16 75 95 83.6 150.6
63 41 | 116 | 136 | 20 20 90 | 105 93.1 169.1
80 44 |1 136 | 156 | 20 20 | 110 | 130 103.9 198.9
100 | 48 | 164 | 189 [ 25 25 | 132 | 145 113.8 211.8
125 | 50 [ 192 | 217 | 25 25 [ 160 | 175 134.7 259.7
(%] X W Maks.
icin sikma torku
[mm] KP KP [Nm]
32 79.9 124.9 73 118 4+1
40 89.4 142.4 82.5 135.5 8+1
50 96.4 163.4 90 157 8+2
63 101.9 177.9 97.5 173.5 18+2
80 116.1 2111 110 205 28+2
100 126.2 224.2 120 218 28+2
125 155.3 280.3 145 270 40+2
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Teknik veriler onceden haber verilmeden degistirilebilir.





