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Catal 1s1k bariyerleri SOOF

Uriin gamina genel bakis

-O- Yeni

* Verici ve alici tek bir kompakt govde icinde

* (Catal boslugu 30...120 mm

* Minimum algilanabilir nesne ¢api 0,3 mm

¢ Maksimum anahtarlama frekansi 4000 Hz

* 2 gbvde tipi: metal veya polikarbonat

* Minimum montaj isciligi

Ek bilgi =» Internet: .../soof

FESTO

Olgii yontemi Tip Catal boslugu Min. nesne ¢api Maks. ¢ikis akimi | Maks. anahtarlama [Anahtarlama ¢ikisi | Ayar secenekleri
frekansi
[mm] [mm] [mA] [Hz]
Metal
Catal i1sik bariyeri | SOOF-M-...-C30 30 0,5 200 4000 PNP Potansiyometre
NPN
SOOF-M-...-C50 50 0,5 200 4000 PNP
NPN
SOOF-M-...-C80 80 0,5 200 4000 PNP
NPN
SOOF-M-...-C120 120 2,0 200 2000 PNP
NPN
Polimer
Catal 1sik bariyeri SOOF-P-...-C30 30 0,5 100 2000 PNP Teach-in
NPN
SOOF-P-...-C50 50 0,3 100 2000 PNP
NPN
SOOF-P-...-C80 80 0,5 100 2000 PNP
NPN
SOOF-P-...-C120 120 0,4 100 2000 PNP
NPN

Teknik veriler onceden haber verilmeden degistirilebilir.

=> Internet: www.festo.com/catalogue/...
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Teknik ozellikler
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Genel teknik ozellikler

Malzemeler

Govde, SOOF-M: Pres dokiim ¢inko,
boyali

Malzemelerle ilgili agiklama: PWIS igerir
(boya bozucu maddeler)

Govde, SOOF-P: Polikarbonat

FESTO

CAD verilerini indirmek icin =» www.festo.com

Versiyon Metal Polimer

Catal boslugu [mm] |30 [ 50 [80 [120 30 [ 50 [80 [120
Olcii yéntemi Catal 1sik bariyeri Catal 1sik bariyeri

Boyut [mm] Catal 30x35 [ Catal 50x55 |Catal 80x55 |[Catal 120x60 |Catal 30x35 |Catal 50x55 |Catal 80x55 [ Catal 120x60
Minimum nesne ¢api [mm] 0,5 0,5 0,5 2,0 0,5 0,3 0,5 0,4
Tekrarlama hassasiyeti [mm] 0,02 0,04 0,06 0,06 0,03

Histerisis [mm] <0,25 <0,25

Isik tipi Kirmizi Kirmizi

Ayar secenekleri Potansiyometre Teach-in

Anahtarlama durumu gostergesi Sari LED Sari LED

Hazir durumu gostergesi - Yesil LED

Uzunluk/genislik/yiikseklik [mm] [60/10/50  [80/10/70  [80/10/90  [90/12/144 [60/10/50 ~ [80/10/70  [80/10/100 [80/10/140
Elektriksel veriler

Versiyon Metal Polimer

Catal boslugu [mm] |30 50 80 120 30 50 80 120
Maks. anahtarlama frekansi [Hz] 4000 4000 4000 2000 2,000

Calisma gerilimi araligi [vDC] ]10..35 10...30

Artik dalga [%] 5 10

Maks. cikis akimi [mA] 200 100

Bosta akim [mA] 30 32,5 30 45 30

Elektriksel baglanti Soket, M8x1, 3-pin Soket, M8x1, 3-pin

Anahtarlama elemani fonksiyonu Anahtarlanabilir Anahtarlanabilir

Kisa devre korumali Darbeli Darbeli

Ters polarite korumasi Calisma gerilimi baglantilar igin Calisma gerilimi baglantilar igin

Asiri gerilim kapasitesi [kV] 0,8 0.8

izolasyon gerilimi V] 50 50

Koruma sinifi IP67 IP67

isletme sartlari ve cevresel sartlar

Ortam sicakligi [eq -10 ... +60

Kirlilik sinifi 3
E-770 => Internet: www.festo.com/catalogue/... Teknik veriler onceden haber verilmeden degistirilebilir.
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Siparis kodu

SOOF |- -/ |- s - -

Tip
SOOF Opto-elektronik sensor

Versiyon

M Metal

P Polimer

islev

FL | Catal 1sik bariyeri

Anahtarlama fonksiyonu

S | N/A veya N/K kontaklar, anahtarlanabilir
Ayar secenegi

M Potansiyometre

T Teach-in

Catal boslugu

C30 30 mm

C50 50 mm

C80 80 mm

C120 120 mm

Anahtarlama gikisi

P PNP
N NPN

Siparis ornegi:
SOOF-M-FL-SM-C30-P
Opto-elektronik sens6r - metal - catal i1sik sensorii - N/A veya N/K kontaklar, anahtarlanabilir, potansiyometre - catal boslugu 30 mm - anahtarlama ¢ikisi PNP

Teknik veriler 6nceden haber verilmeden degistirilebilir. => Internet: www.festo.com/catalogue/... E-771
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Ekipmanlara genel bakis
Metal Polimer

Aksesuarlar => Sayfa/ Aksesuarlar => Sayfa/
Internet Internet
P P
Baglanti kablosu M8x1 NEBU E-772 Montaj SAMH E-772
Tanimlama etiket tagtyict (NEBU teslimat kapsamina dahildir) - - Tamimlama etiketi ASLR-423 E-772
Siparis bilgileri Siparis bilgileri
Siparis kodu |Sipari§ kodu

[1]Baglanti kablolari M8x1 Montaj
Diiz soket, agik ug Teknik ozellikler =» E-857 / SAMH-G3-Q
M 2,5m NEBU-M8G3-K-2.5-LE3 @

5m NEBU-M8G3-K-5-LE3 \
Acili soket, acik ug Teknik ozellikler =» E-857

2,5m NEBU-M8W3-K-2.5-LE3 Tanimlama etiketi

¢ 5m NEBU-M8W3-K-5-LE3 ASLR-423

Diiz soket, diiz soket Teknik ozellikler =» E-857 %

0,5m NEBU-M8G3-K-0,5-M8G3
%/Z) im NEBU-M8G3-K-1-M8G3

2,5m NEBU-M8G3-K-2,5-M8G3

5m NEBU-M8G3-K-5-M8G3

E-772 => Internet: www.festo.com/catalogue/... Teknik veriler 6nceden haber verilmeden degistirilebilir.






