Valf adalari » Standart bazli valf adalar »

Tip 44 VTSA valf adalari, 1ISO 15407-2/ISO 5599-2’ye uygun

* Standart valflerin genisligi 18/26/42 mm,

debi miktarn 1300 |/dk’ya kadar

¢ Dayanikli metal tasarm

Ek bilgi =» Internet: .../tip 44

Uriin gamina genel bakis

* Valf boyutlarinin kombinasyonu miimkiindir
* 32’ye kadar valf i¢in modiiler valf adasi

* Eksiksiz ve standartlasmis valf serisi

* Herbirvalficin kanala 6zgii diyagnostikler

FESTO

» Kapsamli dikey istifleme modiilleri: basing regiilator plakasi, debi
kontrol plakasi, dikey basin¢ kapatma plakasi, v.s.

Elektriksel baglanti Maks. valf sayisi Boyut => Sayfa/Internet
18 mm (IS0 02) 26 mm (IS0 01) 42 mm (1SO 1)
Tekli elektriksel baglanti 20 u u u tip 44
Elektriksel multipin baglantisi, yayli klemens 32 ] ] ] E-413
Elektriksel multipin baglantisi, Sub-D (37-pin) 32 ] ] ] E-413
AS-arayiiz baglantisi 8 ] ] ] E-413
Fieldbus baglantisi/PLC blogu 32 u u u E-413
Valf tipleri
Kod?) islev = Sayfa/Internet
VC 2x 2/2-yollu valf, tek bobin, normalde acik, pnomatik yay donisli tip 44
W 2x 2/2-yollu valf, tek bobin, normalde acik, pnomatik yay doniisl, 3 ve 5°te vakum operasyonu miimkiin tip 44
N 2x 3/2-yollu valf, normalde agik E-413
K 2x 3/2-yollu valf, normalde kapali E-413
H 2x 3/2-yollu valf, 1x normalde agik, 1x normalde kapali E-413
P 2x 3/2-yollu valf, normalde acik, ters galisma E-413
Q 2x 3/2-yollu valf, normalde kapali, ters galisma E-413
R 2x 3/2-yollu valf, 1x normalde agik, 1x normalde kapall, ters galisma E-413
M 5/2-yollu valf, tek bobin, pnomatik yay doniislii E-413
0 5/2-yollu valf, tek bobin, mekanik yay doniislii E-413
J 5/2-yollu valf, ¢ift bobin E-413
D 5/2-yollu valf, ¢ift bobin, dominant sinyalli E-413
- 5/2-yollu valf, tek bobin, mekanik yay donislii, endiktif sensor ile algilanan anahtarlama konumu tip 44
B 5/3-yollu valf, orta konum basingli E-413
G 5/3-yollu valf, orta konum kapali E-413
E 5/3-yollu valf, orta konum egzoz E-413
SA 5/3-yollu valf, orta konum egzoz, anahtarlama konumu 14 kilitleme, pnomatik yay dénislii tip 44
SB 5/3-yollu valf, orta konum 1x egzozlu/1x basincli, anahtarlama konumu 14 kilitleme, pnématik yay donisli tip 44
L Bog konum icin kérleme pleyti E-421
1) Valf konfigiirasyonu igin kod harfi siparis kodu igindedir.
Not
Valf adalari online olarak hizli ve kolay sekilde siparis edilebilir.
Kullanisli tirtin konfigtiratord iin:
=> www.festo.com/catalogue/type 44
Teknik veriler 6nceden haber verilmeden degistirilebilir. => Internet: www.festo.com/catalogue/... E-409
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Valf adalari » Standart bazli valf adalan »

Tip 44 VTSA valf adalari, 1ISO 15407-2/ISO 5599-2’ye uygun

Onemli dzellikler

Yenilikgi

e Saglam metal govde icinde yiiksek
performansli valfler

Debi miktarr 1,300 |/dk’ya kadar
Multipin baglantidan fielbus

baglantisi ve PLC bloguna kadar
standartlastirnlmis

Riiya takim: CPX elektriksel modiiller
icin uygun fieldbus valf adasi. Bunun

anlami:

- Valfleri ve CPX modiillerini uyarmak
icin ileriye doniik dahili haberlesme
sistemi

Elektriksel baglanti segenekleri
Multipin baglanti

E-410

Cok yonli
® Modiiler sistem kapsamli
konfigiirasyon secenekleri sunar
Bir terminalde kombine edilebilir
- 18 mm (IS0 02)
- 26 mm (IS0 01)
- 42mm (IS0 1)
32 bobine kadar genisletilebilir
Déniisiimler ve genislemeler sonraki

bir zamanda miimkiindiir

Manifold baglanti pleytleri dért vida,

metal altliktaki saglam ayirma

contalarini kullanarak genisletilebilir

e Yenilikci fonksiyon modiillerinin
entegrasyonu miimkiin

Besleme plakalari esnek hava
beslemesi ve degisken basing
bolgeleri saglar
e Ters calisma
o Yiiksek basing araligi

-0,9 ... 10 bar
e Cok sayida valf fonksiyonu

Kontrolorden valf adasina giden kontrol
sinyalleri montajli cok damarli baglanti
kablosuyla veya sahada montajlanan
multipin baglanti ile tasinir, bu da

AS-arayiiziin onemli 6zelligi iki damarli
kabloyla data ve beslemeyi ayni anda
iletmesidir. Kodlanmis kablo profili
hatali polarite baglantisini 6nler.
AS-arayiizlii valf adasi asagidaki gibi
konfigiire edilebilir:

=> Internet: www.festo.com/catalogue/...

Givenilir

® Dayanikli ve uzun dmiirlii metal
komponentler
- Valfler
- Manifold baglanti pleytleri
- Contalar

e Valfler tizerindeki LED’ler sayesinde ve
fielbus tizerinden diyagnostik ile hizli
sorun giderme

Kolay ve hizli valf degisimi sayesine
servis giivenilirligi

Manuel el kumandasi
kilitlemeli/basmali veya kapakli

Denenmis ve test edilmis siirgiilii
pistonlar sayesinde dayanikli

Biiyiik ve dayanikli etiketleme sistemi
® %100 konum gevrimi

montaj siiresini kisaltir.
Valf adalar maks. 32 bobin ile
donatilabilir.

Birden sekize kadar valf sayisi (maks.
8 bobin). Bu, birden sekize VTSA
valfine karsilik gelir

Mevcut tiim valf fonksiyonlari ile

Girislerde kullanilan baglanti teknolojisi

FESTO

Montaji kolay

® Montaja hazir ve test edilmis tinite

e Secim, siparis, montaj ve devreye
alma maliyetlerini diisiiriir

e Duvara veya klemens rayina montaj

Versiyonlar

o Klemens dizili multipin baglanti (yayli
klemens)

e Multipin baglantilar icin baglanti
kablosu, montajli (Sub-D)

CPX gibi segilebilir: M8, M12, hizli
baglanti, Sub-D, yayli klemens
(terminaller IP20).

EK bilgiler
S E603

Teknik veriler onceden haber verilmeden degistirilebilir.



Valf adalari » Standart bazli valf adalar »

Tip 44 VTSA valf adalari, 1ISO 15407-2/ISO 5599-2’ye uygun

Elektriksel baglanti secenekleri
CPX sistemi ile fieldbus baglantisi

Entegre fieldbus nod’u @ist seviye PLC ile

haberlesme baglantisini yonetir. Béylece
yer kazandiran pnomatik ve elektronik
bir ¢oziim elde edilir.

Festo valf adalarina entegre edilen
kontroldrler kontrol panosu olmadan tek
basina calisan IP65 kontrol birimleri
olusturulmasini saglar.

Slave ¢alisma modu ile bu valf adalar
akilli 6n isleme igin kullanilabilir ve
dolayisiyla dagitilmis modiiler yapili

Teknik veriler onceden haber verilmeden degistirilebilir.

Fieldbus arayiizlii valf adalari 16
manifold baglanti pleytine kadar
konfigiire edilebilir. Dolayisiyla baglanti
bagina 2 bobin ile 32 bobin uyarilabilir.

tasarimlar icin ideal modiillerdir.
Master calisma modunda terminal
gruplari bircok segenek ve fonksiyonla
tasarlanarak orta biiyiikliikte bir
makine/sistemi bagimsiz olarak kontrol
edebilir.

Opsiyonel dagitiimis sistem ilave valf
adalari ve 1/0 modiillerinin CPX
terminalinin fieldbus nod’una
baglantisini saglar. Farkli giris ve ¢ikis
modiillerinin yaninda CPV-SC, CPV ve
CPAvalf adalar da baglanabilir.

CP dagitilmis sistemin maksimum
uzunlugu 10 metredir, yani genisleme
modiilleri dogrudan sahada monte
edilebilir. Gerekli elektriksel sinyallerin
tlimi CP kablosuyla iletilir, boylece
genisleme modiiliinde fazladan montaja
gerek kalmaz .

=> Internet: www.festo.com/catalogue/...

FESTO

Versiyonlar

o Ethernet/IP
e CANopen

e DeviceNet

e |nterbus

e (C-Link

e Profibus DP
® PROFINET RT
o EtherCAT

Versiyonlar
e PLC kontrolor
e PLC konrolor 1/0

CP tel arayiizii sunlari saglar:

® 32 girig sinyali

® 24V DC ¢ikis modiilleri veya bobinler
icin 32 ¢ikis sinyali

® Giris modiilleri icin lojik ve sensor
beslemesi

o Valf adalari i¢in yiik voltaj beslemesi

o (ikis modiilii igin lojik besleme

E-411
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Valf adalari » Standart bazli valf adalar »

Tip 44 VTSA valf adalari, 1ISO 15407-2/ISO 5599-2’ye uygun

Modiiler pnomatik komponentler

VTSA’nin modiiler tasarimi planlama
asamasindan itibaren maksimum
esneklik ve serviste azami kolaylik
saglar. Sistem manifold baglanti pleytleri
ve valflerden olusur.

Manifold baglanti pleytleri birbirlerine
vidalanir ve valfler icin sistemi destekler.
Manifold baglanti pleytinin icinde
basingli havayi valfe saglayan ve valften

tahliye eden baglanti kanallari vardir

Her manifold baglanti pleyti dort vida

ile bir sonrakine baglidir.

Herbir terminal bélmesi izole edilebilir ve

FESTO

sonra manifold bloklari bu vidalar
gevsetilerek takilir. Bu, valf adasmin hizli
ve giivenilir sekilde genisletilebilmesini
saglar.

Modiiler elektrik iiniteleri

Valflerin uyarilma yontemi multipin veya
fieldbus terminalinden hangisini
kullandiginiza gore degisir.

CPX elektrik modiilii VTSA

VTSA ve CPX arayiizii CPX terminalinin
dahili bus sistemini baz alir ve tiim
bobinler ve ¢ok sayida elektriksel
giris/cikis icin bu haberlesme sistemini
kullanir.

Paralel baglanti sunlari saglar:

o Anahtarlama fonksiyonunun iletilmesi
e (Cok sayida valf

o Kompakt tasarim

e Pozisyon bazli diyagnostik

CPX ile modiilerlik

e Valfler i¢in ayri besleme gerilimi

o Adres kaymasi olmadan esnek
doniisiim

® Durum, parametre ve diyagnostik
verilerinin iletilmesi

E-412

=> Internet: www.festo.com/catalogue/...

Teknik veriler onceden haber verilmeden degistirilebilir.



Valf adalari » Standart bazli valf adalar »

Tip 44 VTSA valf adalari, 1ISO 15407-2/ISO 5599-2’ye uygun FESTO

Teknik ozellikler

- " - Standart nominal debi Malzemeler

Valf: Aliminyum pres dokiim, polyamid

miktari Manifold blogu, besleme plakasi, sag

18 mm: 550 I/dk’ya kadar son plaka, sol pnomatik arayiiz, debi

26 mm: 1,100 I/dk’ya kadar kontrol plakasi, basing regiilator

42 mm: 1,300 |/dk’ya kadar plakasi, multipin manifold blogu: -
Aliiminyum pres dokiim >

- LI - Calisma gerilimi Pnomatik arayiiz ve multipin baglanti

24V DC icin kapak: Polyamid
Contalar: Nitril kauguk, elastomer

Genel teknik veriler

Yapisal tasarim Siirgiilii piston

Genislik [mm] 18/26/42

Yaglama Yaglama gerektirmez (Sisteme yaglama yapilmadigi siirece)

Montaj tipi Duvara montaj

EN 60715’e uygun klemens rayi iizerine

Manuel el kumandasi Basmali, basmali/kilitlemeli, kapali

Pnomatik baglant Baglanti blogu ile

Besleme baglantisi 1 GYA, Q5-GY2-12, Q5-GY42-16

Egzoz baglantisi 3,5 GV, Q5-GY42-12, Q5-GY2-16

Calisma hatlari Genislik 18 mm (IS0 02) 2,4 GY8, QS-GYs-6, QS-GY/8-8

(baglant: tipine baglidir) Genislik 26 mm (IS0 01) 2,4 GY4, QS-GY4-8, QS-GY4-10

Genislik 42 mm (1SO 1) 2,4 G, Q5-G¥6-10, Q5-G3/8-12

Harici pilot hava baglantisi 12,14  |(GY4

Teknik ozellikler

Valfislevi/siparis kodu vk {n o Jp Ja R m Jo |5 o |8 |6 |E

Valf anahtarlama siireleri [ms]

Genislik 18 mm (IS0 02) ack 12 |12 (12 |25 |25 |25 (22 |12 |- - 15 |15 |15
kapali 30 |30 (30 |12 12 |12 (28 |38 |- B 44 44 |44
konum - - - - - - - - 1 )13 |- - -
gecisi

Genislik 26 mm (IS0 01) acik 20 (20 |20 |32 |32 (32 |25 |20 |- - 22 (22 |22
kapali 38 |38 |38 [30 [30 |30 |45 |65 |- - 65 |65 |65
konum - - - - - - - - 18 |21 |- - -
gecisi

Geniglik 42 mm (1SO 1) actk 20 |20 (20 |34 (34 |34 |27 |22 |- - 22 |22 |22
kapali 38 (38 |38 |28 |28 (28 |45 |60 |- - 65 |65 |65
konum - - - - - - - - 16 |19 |- B B
gecisi

Valf adasindaki standart nominal debi miktari [l/dk]

Genislik 18 mm (IS0 02) 400 550 450

Genislik 26 mm (IS0 01) 900 1100 1000

Genislik 42 mm (1SO 1) 1200 1300 1200

Teknik veriler 6nceden haber verilmeden degistirilebilir. => Internet: www.festo.com/catalogue/... E-413
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Valf adalari » Standart bazli valf adalar »

Tip 44 VTSA valf adalari, 1ISO 15407-2/ISO 5599-2’ye uygun FESTO
Calisma sartlari

Valf islevi/siparis kodu Nk o Ja R [m Jo |) [p [B |& |E
Akiskan ortami Filtrelenmis basincli hava, yaglanmis veya yaglanmamis, asal gazlar

Filtreleme derecesi [um] 40 (ortalama gozenek ebad)

Ortam sicakligi [eq -5...+50

Akigkan sicakligi [°q] -5...+50

Calisma basinci [bar] 3..10 | -0,9 ... +10

Dahili pilot hava beslemeli valf adasi igin calisma basinci [bar] 3..10

Pilot basinci [bar] 3..10

Elektriksel veriler — CPX terminalli ile VTSA

Valfislevi/siparis kodu vk {n o Jp Ja R m o |5 o |8 |6 |E
Elektronik elemanlar icin besleme gerilimi (Vg /sen)

Calisma gerilimi [vD(] 24 +10%

24V DC’de maks. akim tiiketimi [mA] 20

is cevrimi 100%

Valfler igin yiik besleme gerilimi (V)

Calisma gerilimi [vD(] 24 +10%

is cevrimi 100%

EN 60529’a uygun koruma sinifi IP65 (montajli durumda her tip sinyal iletimi igin)

Gil tiiketimi W] 1,3 [1,6 [13 [1,6

Pnomatik baglanti dlgiileri

Boyut
18 mm (IS0 02) 26 mm (IS0 01) 42 mm (1SO 1)

Sag son plaka (kanal 12, 14) GY4 (QS-GY4-10) GY4 (QS-GY4-10) GY4 (QS-GY4-10)

Sag son plaka (kanal 1, 3, 5) GY2 (QS-GY2-16) GY2 (QS-GY2-16) GY2 (QS-GY2-16)

Sol besleme plakasi (kanal 1, 3, 5) GY2 (QS-GY2-16) GY2 (QS-GY2-16) GY2 (QS-GY2-16)
Manifold baglanti pleyti (kanal 2, 4) GY/8 (QS-GY3-8) GY4 (QS-GY4-10) G¥8(QS-G3/8-12)
E-414 => Internet: www.festo.com/catalogue/... Teknik veriler onceden haber verilmeden degistirilebilir.




Valf adalari » Standart bazli valf adalar »

Tip 44 VTSA valf adalari, 1ISO 15407-2/ISO 5599-2’ye uygun

Ekipmanlara genel bakis
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FESTO

Aksesuarlar => Sayfa/Internet Aksesuarlar => Sayfa/Internet
Solenoid valf VSVA E-417 AS-arayiizii icin manifold blogu CPX-AB E-422
Regiilator plakasi VABF E-420 Egzoz kanalli besleme plakas, E-422
Regiilator plakasi icin aksesuarlar (PAGN manometre, E-421 port 3 ve 5 ayri veya birlesik VABF
QSP kartus rakor) Susturucu U E-423
Ek dikey istifleme modiilleri (debi kontrol plakasl, dikey |[E-421 Koér tapa B E-423
besleme plakasi veya dikey basing kapama plakas) Otomatik baglanti rakoru QS E-423
VABF Pnématik arayiiz VABA E-423
Bos konum icin kdrleme pleyti VABB E-421 Baglanti kablolu multipin baglantisi veya montaj kapagi |E-423
[6] Sagson plaka, hava/egzoz portlari ile VABE E-421 NEBV/NECV
Pilot hava secicili sag taraftaki son plaka VABE E-421 Fieldbus arayiizii CPX-FB E-535
Manifold baglanti pleyti VABV E-422 Klemens dizili multipin baglanti tip 44
[9] Kanalayirici VABD E-422 (yayli klemens) VABE
AS-arayiizii icin elektriksel arayiiz VABE E-422 Baglanti kablolu multipin baglantisi VABE tip 44
(teslimat birimi [11]ile) - Duvara montaj VAME E-424
AS-arayiiz modiilii VAEM E-422 - 90°baglanti plakasi VABF E-424
Manuel el kumandast igin kapak, basmali/kérleme E-422 - Kullanim kilavuzu P.BE-VTSA E-424
VAMC
Tanimlama etiketi ASCF E-422
Teknik veriler 6nceden haber verilmeden degistirilebilir. => Internet: www.festo.com/catalogue/... E-415




Valf adalari » Standart bazli valf adalar »

Tip 44 VTSA valf adalari, 1ISO 15407-2/ISO 5599-2’ye uygun FESTO

Tekli valf baglantili ekipmanlara genel bakis

Spesifik acil durus sartlari olan Tekli elektriksel baglantili (yuvarlak veya baglanti pleytindeki islevsiz agma merkezden kontrolii igin bu sekilde

uygulamalarda terminal kontroldriinden kare soket) standart valfler (VSVA) bu elektriksel baglanti icin miihiirlenmelidir.  mesgul edilen valf sayisi bog konum gibi

bir veya daha ¢ok valfi tekli olarak amagla valf adasinin iizerine monte 18 mm ve 26 mm genislik icin korleme davranir, yani fieldbus nod’unda atanan

anahtarlamak gerekebilir. edilebilir. kapag mevcuttur. Multipin baglantisi adres veya multipin baglantisindaki
IP65 koruma sinifini saglamak igin veya fieldbus baglantisi ile valf adasinin baglanti mesgul edilmistir.

Aksesuarlar => Sayfa/Internet
P

Kérleme kapagi VABD E-423

Solenoid valf genisligi 18 mm veya 26 mm VSVA vsva valfleri

[25]

Baglanti kablosu NEBU vsva valfleri

[26]

Herbir baglanti pleyti icin ekipmanlara genel bakis

A_ksesuarlar => Sayfa/Internet

Solenoid valf VSVA E-417
Manuel el kumandasi icin kapak VAMC E-422
Tanimlama etiketi ASCF E-422
Otomatik baglanti rakoru QS E-423
Tekli baglanti pleyti VABS E-424
Susturucu U... u

Elektriksel baglanti -

E-416 => Internet: www.festo.com/catalogue/... Teknik veriler 6nceden haber verilmeden degistirilebilir.




Valf adalan » Standart bazli valf adalari »

Tip 44 VTSA valf adalari, 1ISO 15407-2/ISO 5599-2’ye uygun FESTO
Siparis bilgileri Siparis bilgileri
|KodV) | Tanim | Siparis kodu |KodV) | Tanim Siparis kodu
p— p—
Solenoid valf, 24 V DC, Solenoid valf, 110 V AC,
genislik 18 mm
S N 2x 3/2-yollu valf, tek | VSVA-B-T32U-AZD-A2-1T1L N 2x 3/2-yollu valf, tek | VSVA-B-T32U-AZD-A2-2AT1L
bobin, bobin,
normalde agik normalde agik
K 2x 3/2-yollu valf, tek |VSVA-B-T32C-AZD-A2-1T1L K 2x 3/2-yollu valf, tek [ VSVA-B-T32C-AZD-A2-2AT1L
bobin, bobin,
normalde kapali normalde kapali
H 2x 3/2-yollu valf, tek | VSVA-B-T32H-AZD-A2-1T1L H 2x 3/2-yollu valf, tek [ VSVA-B-T32H-AZD-A2-2AT1L
bobin, bobin,
1x normalde aglk, 1x normalde aclk,
1x normalde kapali 1x normalde kapali
P 2x 3/2-yollu valf, tek | VSVA-B-T32F-AZD-A2-1T1L P 2x 3/2-yollu valf, tek | VSVA-B-T32F-AZD-A2-2AT1L
bobin, ters ¢alisma, bobin, ters ¢alisma,
normalde agik normalde agik
Q 2x 3/2-yollu valf, tek | VSVA-B-T32N-AZD-A2-1T1L Q 2x 3/2-yollu valf, tek [ VSVA-B-T32N-AZD-A2-2AT1L
bobin, ters ¢alisma, bobin, ters calisma,
normalde kapali normalde kapali
R 2x 3/2-yollu valf, tek | VSVA-B-T32W-AZD-A2-1T1L R 2x 3/2-yollu valf, tek | VSVA-B-T32W-AZD-A2-2AT1L
bobin, ters ¢alisma, bobin, ters calisma,
1x normalde agik, 1x normalde agik,
1x normalde kapali 1x normalde kapali
M 5/2-yollu valf, VSVA-B-M52-AZD-A2-1T1L M 5/2-yollu valf, VSVA-B-M52-AZD-A2-2AT1L
tek bobin, tek bobin,
pnomatik yay doniisi pnomatik yay doniisi
0 5/2-yollu valf, VSVA-B-M52-MZD-A2-1T1L 0 5/2-yollu valf, VSVA-B-M52-MZD-A2-2AT1L
tek bobin, tek bobin,
mekanik yay doniisi mekanik yay doniisi
J 5/2-yollu valf, VSVA-B-B52-ZD-A2-1T1L J 5/2-yollu valf, VSVA-B-B52-ZD-A2-2AT1L
¢ift bobin ¢ift bobin
D 5/2-yollu valf, VSVA-B-D52-ZD-A2-1T1L D 5/2-yollu valf, VSVA-B-D52-ZD-A2-2AT1L
cift bobin, ¢ift bobin,
dominant sinyalli dominant sinyalli
B 5/3-yollu valf, VSVA-B-P53U-ZD-A2-1T1L B 5/3-yollu valf, VSVA-B-P53U-ZD-A2-2AT1L
orta konum basingli orta konum basingli
G 5/3-yollu valf, VSVA-B-P53C-ZD-A2-1T1L G 5/3-yollu valf, VSVA-B-P53C-ZD-A2-2AT1L
orta konum kapali orta konum kapali
E 5/3-yollu valf, VSVA-B-P53E-ZD-A2-1T1L E 5/3-yollu valf, VSVA-B-P53E-ZD-A2-2AT1L
orta konum egzoz orta konum egzoz

Teknik veriler onceden haber verilmeden degistirilebilir.

1) Valf konfigiirasyonu igin kod harfi siparis kodu igindedir.

=> Internet: www.festo.com/catalogue/...

E-417
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Valf adalan » Standart bazli valf adalari »

Tip 44 VTSA valf adalari, 1ISO 15407-2/ISO 5599-2’ye uygun FESTO
Siparis bilgileri Siparis bilgileri
|KodV) | Tanim | Siparis kodu |KodV) | Tanim Siparis kodu
p— p—
Solenoid valf, 24 V DC, Solenoid valf, 110 V AC,
genislik 26 mm genislik 26 mm
N 2x 3/2-yollu valf, tek | VSVA-B-T32U-AZD-A1-1T1L 2x 3/2-yollu valf, tek | VSVA-B-T32U-AZD-A1-2AT1L
bobin, bobin,
normalde agik normalde agik
K 2x 3/2-yollu valf, tek |VSVA-B-T32C-AZD-A1-1T1L 2x 3/2-yollu valf, tek [VSVA-B-T32C-AZD-A1-2AT1L
bobin, bobin,
normalde kapali normalde kapali
H 2x 3/2-yollu valf, tek | VSVA-B-T32H-AZD-A1-1T1L 2x 3/2-yollu valf, tek | VSVA-B-T32H-AZD-A1-2AT1L
bobin, bobin,
1x normalde aglk, 1x normalde aclk,
1x normalde kapali 1x normalde kapali
P 2x 3/2-yollu valf, tek | VSVA-B-T32F-AZD-A1-1T1L 2x 3/2-yollu valf, tek | VSVA-B-T32F-AZD-A1-2AT1L
bobin, ters ¢alisma, bobin, ters ¢calisma,
normalde agik normalde agik
Q 2x 3/2-yollu valf, tek | VSVA-B-T32N-AZD-A1-1T1L 2x 3/2-yollu valf, tek [ VSVA-B-T32N-AZD-A1-2AT1L
bobin, ters ¢alisma, bobin, ters calisma,
normalde kapali normalde kapali
R 2x 3/2-yollu valf, tek | VSVA-B-T32W-AZD-A1-1T1L 2x 3/2-yollu valf, tek | VSVA-B-T32W-AZD-A1-2AT1L
bobin, ters ¢alisma, bobin, ters calisma,
1x normalde agik, 1x normalde agik,
1x normalde kapali 1x normalde kapali
M 5/2-yollu valf, VSVA-B-M52-AZD-A1-1T1L 5/2-yollu valf, VSVA-B-M52-AZD-A1-2AT1L
tek bobin, tek bobin,
pnomatik yay doniis pnomatik yay doniisi
0 5/2-yollu valf, VSVA-B-M52-MZD-A1-1T1L 5/2-yollu valf, VSVA-B-M52-MZD-A1-2AT1L
tek bobin, tek bobin,
mekanik yay doniisi mekanik yay doniisi
J 5/2-yollu valf, VSVA-B-B52-ZD-A1-1T1L 5/2-yollu valf, VSVA-B-B52-ZD-A1-2AT1L
¢ift bobin ¢ift bobin
D 5/2-yollu valf, VSVA-B-D52-ZD-A1-1T1L 5/2-yollu valf, VSVA-B-D52-ZD-A1-2AT1L
cift bobin, cift bobin,
dominant sinyalli dominant sinyalli
B 5/3-yollu valf, VSVA-B-P53U-ZD-A1-1T1L 5/3-yollu valf, VSVA-B-P53U-ZD-A1-2AT1L
orta konum basingli orta konum basingli
G 5/3-yollu valf, VSVA-B-P53C-ZD-A1-1T1L 5/3-yollu valf, VSVA-B-P53C-ZD-A1-2AT1L
orta konum kapali orta konum kapali
E 5/3-yollu valf, VSVA-B-P53E-ZD-A1-1T1L 5/3-yollu valf, VSVA-B-P53E-ZD-A1-2AT1L
orta konum egzoz orta konum egzoz

E-418

1) Valf konfigiirasyonu igin kod harfi siparis kodu igindedir.

=> Internet: www.festo.com/catalogue/...

Teknik veriler onceden haber verilmeden degistirilebilir.




Valf adalan » Standart bazli valf adalari »

Tip 44 VTSA valf adalari, 1ISO 15407-2/ISO 5599-2’ye uygun FESTO
Siparis bilgileri Siparis bilgileri
|KodV) | Tanim | Siparis kodu |KodV) | Tanim Siparis kodu
p— p—
Solenoid valf, 24 V DC, Solenoid valf, 110 V AC,
genislik 42 mm genislik 42 mm
N 2x 3/2-yollu valf, tek | VSVA-B-T32U-AZD-D1-1T1L N 2x 3/2-yollu valf, tek [VSVA-B-T32U-AZD-D1-2AT1L
bobin, bobin,
normalde agik normalde agik
K 2x 3/2-yollu valf, tek |VSVA-B-T32C-AZD-D1-1T1L K 2x 3/2-yollu valf, tek [ VSVA-B-T32C-AZD-D1-2AT1L
bobin, bobin,
normalde kapali normalde kapali
H 2x 3/2-yollu valf, tek | VSVA-B-T32H-AZD-D1-1T1L H 2x 3/2-yollu valf, tek | VSVA-B-T32H-AZD-D1-2AT1L
bobin, bobin,
1x normalde aglk, 1x normalde aclk,
1x normalde kapali 1x normalde kapali
P 2x 3/2-yollu valf, tek | VSVA-B-T32F-AZD-D1-1T1L P 2x 3/2-yollu valf, tek [ VSVA-B-T32F-AZD-D1-2AT1L
bobin, ters ¢alisma, bobin, ters ¢alisma,
normalde agik normalde agik
Q 2x 3/2-yollu valf, tek | VSVA-B-T32N-AZD-D1-1T1L Q 2x 3/2-yollu valf, tek | VSVA-B-T32N-AZD-D1-2AT1L
bobin, ters ¢alisma, bobin, ters calisma,
normalde kapali normalde kapali
R 2x 3/2-yollu valf, tek | VSVA-B-T32W-AZD-D1-1T1L R 2x 3/2-yollu valf, tek [ VSVA-B-T32W-AZD-D1-2AT1L
bobin, ters ¢alisma, bobin, ters calisma,
1x normalde agik, 1x normalde agik,
1x normalde kapali 1x normalde kapali
M 5/2-yollu valf, VSVA-B-M52-AZD-D1-1T1L M 5/2-yollu valf, VSVA-B-M52-AZD-D1-2AT1L
tek bobin, tek bobin,
pnomatik yay doniisi pnomatik yay doniisi
0 5/2-yollu valf, VSVA-B-M52-MZD-D1-1T1L 0 5/2-yollu valf, VSVA-B-M52-MZD-D1-2AT1L
tek bobin, tek bobin,
mekanik yay doniisi mekanik yay doniisi
J 5/2-yollu valf, VSVA-B-B52-ZD-D1-1T1L J 5/2-yollu valf, VSVA-B-B52-ZD-D1-2AT1L
¢ift bobin ¢ift bobin
D 5/2-yollu valf, VSVA-B-D52-ZD-D1-1T1L D 5/2-yollu valf, VSVA-B-D52-ZD-D1-2AT1L
cift bobin, ¢ift bobin,
dominant sinyalli dominant sinyalli
B 5/3-yollu valf, VSVA-B-P53U-ZD-D1-1T1L B 5/3-yollu valf, VSVA-B-P53U-ZD-D1-2AT1L
orta konum basingli orta konum basingli
G 5/3-yollu valf, VSVA-B-P53C-ZD-D1-1T1L G 5/3-yollu valf, VSVA-B-P53C-ZD-D1-2AT1L
orta konum kapali orta konum kapali
E 5/3-yollu valf, VSVA-B-P53E-ZD-D1-1T1L E 5/3-yollu valf, VSVA-B-P53E-ZD-D1-2AT1L
orta konum egzoz orta konum egzoz

Teknik veriler onceden haber verilmeden degistirilebilir.

1) Valf konfigiirasyonu igin kod harfi siparis kodu igindedir.

=> Internet: www.festo.com/catalogue/...
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Valf adalan » Standart bazli valf adalari »

Tip 44 VTSA valf adalar, ISO 15407-2/I1S0O 5599-2’ye uygun FESTO
Siparis bilgileri Siparis bilgileri
|KodV) | Tanim | Siparis kodu |KodV) | Tanim Siparis kodu
p— p—
Regiilator plakasi, Regiilator plakasi,
genislik 18 mm genislik 26 mm
ZA Port 1 i¢in, 10 bar VABF-S4-2-R1C2-C-10 Z) Port 2 ve 4 icin, ¢ift [ VABF-S4-1-R5C2-C-6
ZF Port 1 icin, 6 bar VABF-S4-2-R1C2-C-6 yonlii, 6 bar
/B Port 4 icin, 10 bar VABF-S4-2-R3C2-C-10 AR Port 2 igin, cift VABF-S4-1-R6C2-C-10
G Port 4 icin, 6 bar VABF-S4-2-R3C2-C-6 yonld, 10 bar
c Port 2 icin, 10 bar | VABF-S4-2-R2C2-C-10 N Port 2 icin, cift VABF-54-1-R6(2-C-6
ZH Port 2 icin, 6 bar VABF-54-2-R2C2-C-6 yonld, 6 bar
D Port 2 ve 4 icin, VABF-S4-2-R4C2-C-10 K Port 4 icin, cift VABF-54-1-R7€2-C-10
10 bar yonld, 10 bar
] Port 2 ve 4 icin, VABF-S4-2-R4C2-C-6 ZM | Port 4cin, cift VABF-54-1-R7C2-C-6
6 bar yonlii, 6 bar
ZE [Port2vehicin, cift | VABF-S4-2-R5C2-C-10 Genislik 42 mm
yonlii, 10 bar Port 1 i¢in, 10 bar VABF-S2-1-R1C2-C-10
7) Port 2 ve 4 icin, cift | VABF-S4-2-R5C2-C-6 Port 1 icin, 6 bar VABF-52-1-R1C2-C-6
yonld, 6 bar Port 4 igin, 10 bar VABF-S2-1-R3C2-C-10
L Port 2 icin, ¢ift VABF-S4-2-R6C2-C-10 Port 4 icin, 6 bar VABF-52-1-R3C2-C-6
yonlii, 10 bar Port 2 i¢in, 10 bar VABF-S2-1-R2C2-C-10
N Port 2 igin, cift VABF-S4-2-R6C2-C-6 Port 2 icin, 6 bar VABF-S2-1-R2C2-C-6
yonli, 6 bar Port 2 ve 4 igin, VABF-S2-1-R4(C2-C-10
ZK Port 4 icin, cift VABF-S4-2-R7C2-C-10 10 bar
yonlii, 10 bar Yl Port 2 ve 4 igin, VABF-S2-1-R4C2-C-6
M Port 4 icin, cift VABF-S4-2-R7C2-C-6 6 bar
yonld, 6 bar ZE Port 2 ve 4 icin, ¢ift | VABF-S2-1-R5C2-C-10
Genislik 26 mm yonlii, 10 bar
ZA Port 1 i¢in, 10 bar VABF-S4-1-R1C2-C-10 Z) Port 2 ve 4 icin, ¢ift [ VABF-S2-1-R5C2-C-6
ZF Port 1 icin, 6 bar VABF-S4-1-R1C2-C-6 yonlii, 6 bar
/B Port 4 i¢in, 10 bar VABF-S4-1-R3C2-C-10 AR Port 2 igin, cift VABF-S2-1-R6C2-C-10
G Port 4 icin, 6 bar VABF-S4-1-R3C2-C-6 yonld, 10 bar
«c Port 2 icin, 10 bar | VABF-S4-1-R2C2-C-10 N Port 2 icin, cift VABF-52-1-R6(2-C-6
ZH Port 2 icin, 6 bar VABF-54-1-R2C2-C-6 yonld, 6 bar
D Port 2 ve 4 icin, VABF-S4-1-R4C2-C-10 K Port 4 icin, cift VABF-52-1-R7(2-C-10
10 bar yonld, 10 bar
7l Port 2 ve 4 icin, VABF-S4-1-R4C2-C-6 ZM | Port 4 cin, cift VABF-52-1-R7C2-C-6
6 bar yonlii, 6 bar
ZE Port 2 ve 4 icin, ¢ift [ VABF-S4-1-R5C2-C-10 . B o o
. 1) Valf konfigiirasyonu igin kod harfi siparis kodu igindedir.
yonlii, 10 bar

E-420

=> Internet: www.festo.com/catalogue/...

Teknik veriler onceden haber verilmeden degistirilebilir.




Valf adalan » Standart bazli valf adalari »

Tip 44 VTSA valf adalari, 1SO 15407-2/1SO 5599-2’ye uygun FESTO
Siparis bilgileri Siparis bilgileri
| Kod?) | Tanim | Siparis kodu | Kod?) | Tanim Siparis kodu
Regiilator plakasi icin aksesuarlar Ek dikey istifleme modiilleri,
Manometre, 18 mm ve 26 mm genislik icin dikey basing kesme plakasi
T 10 bar PAGN-26-16-P10 Genislik 18 mm
regiilator plaka kodu ) Valf sayisindaki VABF-S4-2-1L1D1-C
ZA, 7B, 2C, ID, ZE calisma basincini
icin kapamak igin
U 6 bar PAGN-26-10-P10 2/2-yollu valf
regiilator plaka kodu Genislik 26 mm
ZF, 2G, ZH, Z1, Z) igin T Valf sayisindaki VABF-S4-1-L1D1-C
42 mm genislik icin manometre calisma basincini
T 10 bar PAGN-40-16-P10 kapamak igin
regiilator plaka kodu 2/2-yollu valf
ZA, 7B, ZC, 2D, ZE Genislik 42 mm
icin Al Valf sayisindaki VABF-S2-1-L1D1-C
U 6 bar PAGN-40-10-P10 calisma basincini
regiilator plaka kodu kapamak igin
ZF, ZG, ZH, 71, Z) igin 2/2-yollu valf
Kartus montaji
S - Hortum dis capi QSP10-4 Bos konum icin kérleme pleyti
'\‘Nm 4 mmigin L Bog konum igin VABB-S4-2-WT
- Hortum dis cap! QSP10-3/16U genislik 18 mm
icin” L Bog konum igin VABB-S4-1-WT
genislik 26 mm
Ek dikey istifleme modiilleri, L Bos konum icin VABB-S2-1-WT
debi kontrol plakasi genislik 42 mm
Genislik 18 mm
X Valfin alt VABF-S4-2-F1B1-C [6] Sag son plaka, hava/egzoz hava portlari ile
tarafindaki egzoz \ Dahili pilot hava VABE-S6-1R-G12
havasi debisini kanal beslemesi, G2
3 ve 5’e kontrol eder X Harici pilot hava VABE-S6-1RZ-G12
Genislik 26 mm beslemesi, G¥2
X Valfin alt VABF-S4-1-F1B1-C
tarafindaki egzoz Pilot hava secicili sag taraftaki son plaka
havasi debisini kanal Y Dahili pilot hava VABE-S6-1RZ-G-B1
3 ve 5’e kontrol eder beslemesi
Genislik 42 mm U Dahili pilot hava
X Valfin alt tarafinda- | VABF-S2-1-F1B1-C beslemesi, kanalli
ki egzoz havasi debi- pilot egzoz havasi
sini kanal 3 ve 5’e z Harici pilot hava
kontrol eder beslemesi
Dikey besleme plakasi w Harici pilot hava
Genislik 18 mm beslemesi, kanalli
20 [Baglanti disiGY8  |VABF-S4-2-P1A3-618 pilot egzoz havasi
Genislik 26 mm
70 | Baglanti di§i CVa | VABF-S4-1-P1A3-G14 1)  Valf konfigiirasyonu icin kod harfi siparis kodu igindedir.
Genislik 42 mm
20 [Baglanti disiG%  |VABF-52-1-P1A3-638
Teknik veriler 6nceden haber verilmeden degistirilebilir. => Internet: www.festo.com/catalogue/... E-421
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Valf adalan » Standart bazli valf adalari »

. ’
Tip 44 VTSA valf adalari, 1ISO 15407-2/ISO 5599-2’ye uygun FESTO
Siparis bilgileri Siparis bilgileri
|KodV) | Tanim | Siparis kodu |KodV) | Tanim Siparis kodu
p— p—
Manifold baglanti pleyti, AS-arayiizii icin manifold blogu
genislik 18 mm X 4xM12, 5 pin, ¢ift, CPX-AB-4-M12x2-5POL
A 2 valf sayisi, 4 adres, [VABV-S4-2S-G18-2T2 soket
¢ift bobin valfigin GW 4xM12, 5-pin, soket, |CPX-AB-4-M12x2-5POL-R
E 2 valf sayisi, 2 adres, |VABV-S4-25-G18-2T1 metal dis
tek bobin valfler icin R 8xM8, 3-pin, soket [ CPX-AB-8-M8-3POL
J 8xyay kuvvetli ter- CPX-AB-8-KL-4POL
B 2 valf sayisi, 4 adres, [VABV-S4-15-G14-2T2 minal, 4-pin
cift bobin valf icin H 4xhizli baglanti, CPX-AB-4-HAR-4POL
F 2 valf sayisl, 2 adres, |VABV-S4-1S-G14-2T1 4-pin, SOkEt‘
B Sub-D, 25-pin, soket | CPX-AB-1-SUB-BU-25POL

tek bobin valfler igin

1 valf sayisi, 2 adres,
¢ift bobin valfigin

VABV-S2-1S-G38-T2

Besleme plakas!

1 valf sayisi, 1 adres,
tek bobin valfler igin

VABV-S2-1S-G38-T1

L Egzoz plakasi ile, 3/5 | VABF-S6-1-P1A7-G12
ortak, G2
K Egzoz port kapagi ile, | VABF-S6-1-P1A6-G12

3/5 ayri, GY2

1, 3 ve 5 kanallari
ayrilmig

VABD-S6-1-P3-C

T Kanal 1 ayrilmis VABD-S6-1-P1-C

R 3 ve 5 kanallari VABD-S6-1-P2-C
ayrilmig

in elektriksel arayiiz

- 4 girisler/4 ¢ikislar [ VABE-S6-1LF-C-A4-E

- 8 giris/8 ¢ikis VABE-S6-1LF-C-A8-E
4 giris/4 ¢ikis VAEM-S6-S-FAS-4-4E
8 giris/8 ¢ikis VAEM-S6-S-FAS-8-8E

Manuel el kumandasi icin kapak

@ T

icin

S N Basmali VAMC-S6-CH
&
@ v Kapali VAMC-S6-CS
Tanimlama etiketi
@ B Valf kapagi icin klips | ASCF-T-S6
Manifold bloklari ASCF-M-S6

E-422

=> Internet: www.festo.com/catalogue/...

1) Valf konfigiirasyonu igin kod harfi siparis kodu igindedir.

Teknik veriler onceden haber verilmeden degistirilebilir.




Valf adalan » Standart bazli valf adalari »

Tip 44 VTSA valf adalar, ISO 15407-2/I1S0O 5599-2’ye uygun FESTO
Siparis bilgileri Siparis bilgileri
|KodV) | Tanim | Siparis kodu |KodV) | Tanim Siparis kodu
p— p—
Susturucu [20] Baglanti kablolu multipin baglantis
<3 - Baglanti disi G¥4 U-Ya Poliiiretan, IP65
“ L Baglanti disi GY2 U-%2 GA Maks. 8 bobin |2,5m |NEBV-S1W37-E-2,5-LE10
Q7 K Baglanti disi GY2 U-%2-B GB icin, 10-pin 5m NEBV-S1W37-E-5-LE10
GC 10m [ NEBV-S1W37-E-10-LE10
Kor tapa GD Maks. 22 2,5m [NEBV-S1W37-E-2,5-LE26
@\\\\\“ Dis GY/8 10 adet B- 8 GE bobin icin, 5m NEBV-S1W37-E-5-LE26
- G dis¥a 10 adet B-Va GF 26-pin 10m [ NEBV-S1W37-E-10-LE26
GG Maks. 32 2,5m [NEBV-S1W37-K-2,5-LE37
Siparis bilgileri GH bobin icin, 5m | NEBV-S1W37-K-5-LE37
| Tanim | siparis kodu Gl 37-pin 10m | NEBV-S1W37-K-10-LE37
Otomatik baglanti rakoru Polivinil klorid, IP65
Baglant disi GY4 GK Maks. 8 bobin |2,5m | NEBV-S1W37-KM-2,5-LE10
@ Hortum dis capl 10 adet | Q5-GY4-10 GL icin, 10-pin 5m NEBV-S1W37-KM-5-LE10
@ 10 mm icin GM 10m [NEBV-S1W37-KM-10-LE10
Hortum dis cap! T0adet |Q56v4s GN  |Maks.22 2,5m | NEBV-SIW37-KM-2,5-LE27
8 mm icin GO  |bobinicin,  [5m | NEBV-STW37-KM-5-LE27
Baglant: disi GY/& GP 27-pin 10m | NEBV-S1W37-KM-10-LE27
Hortum dis cap! 10adet |QS.GY68 6Q  |Maks.32 2,5m | NEBV-S1W37-KM-2,5-LE37
8 mmicin GR bobin icin, 5m NEBV-S1W37-KM-5-LE37
Hortum dis capi 10 adet | QS-G¥&-6 GS 37-pin 10 m | NEBV-S1W37-KM-10-LE37
6 mmicin [20] Montaj kapag
Baglanti disi GY2 - - NECV-S1W37
Hortum dis capi 1 adet QS-GY2-12
12 mmigin
Hortum dis capi 1 adet QS-GY2-16
16 mm icin Elektriksel baglanti modiilii kérleme kapagi
Baglant! disi G¥& o - Boyutlar 18 mm VABD-S4-E-C
Hortum dis capi 10 adet |QS-G¥8-10 = ve 26 mm
10 mmigin
Hortum dis capi 10 adet [QS-G3/&-12 1) Valf konfigiirasyonu igin kod harfi siparis kodu icindedir.
12 mmigin
Pnématik arayiiz
CPXigin plastik tasarimda VABA-S6-1-X1
CPXigin metal tasarimda VABA-S6-1-X2

Teknik veriler onceden haber verilmeden degistirilebilir.

=> Internet: www.festo.com/catalogue/...
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Valf adalan » Standart bazli valf adalari »

O ’
Tip 44 VTSA valf adalari, 1ISO 15407-2/ISO 5599-2’ye uygun FESTO
Siparis bilgileri Siparis bilgileri
| Tanim |Geni§lik | Siparis kodu | Kod?) | Tanim Siparis kodu
p—
Tekli baglanti pleyti, Duvara montaj
M12 soket baglanti ile elektriksel baglanti < u Montaj braketi VAME-S6-10-W
Disli baglanti, dahili pilot hava beslemesi E
Baglantilar yanda, |18 mm VABS-S4-25-G18-B-R3 o
GY8 @
Baglantilar yanda, |26 mm VABS-S4-1S-G14-B-R3 ./
GVa
Baglantilar yanda,[42 mm  [VABS-S2-15-G38-B-R3 90° baglanti plakas

G¥8

Disli baglanti, harici pilot hava beslemesi

G¥8

Baglantilar yanda,[ 18 mm VABS-S4-25-G18-R3
Gl
Baglantilar yanda, |26 mm VABS-S4-1S5-G14-R3
GVa
Baglantilar yanda,| 42 mm VABS-S52-1S-G38-R3

Kablo terminalleri

ile elektriksel baglanti

Disli baglanti, dahili pilot hava beslemesi

Genislik

18 mm

P

Cikis altta, baglanti disi
GY8

VABF-S4-2-A2G2-G18

Genislik

26 mm

P

Cikis altta, baglanti disi
GV

VABF-S4-1-A2G2-G14

Genislik

42 mm

P

Cikis altta, baglanti

VABF-S2-1-A1G2-G38

GV4

Baglantilar yanda,[ 18 mm VABS-S4-2S-G18-B-K2 disi G¥8
GYs
Baglantilar yanda, |26 mm VABS-S4-1S5-G14-B-K2 Kullanim Kilavuzu

Disli baglanti, harici pilot hava beslemesi

GV

Baglantilar yanda, |18 mm VABS-S4-25-G18-K2
GY8
Baglantilar yanda, |26 mm VABS-S4-15-G14-K2

Yay kuvvetli terminal ile elektriksel baglanti

D Almanca P.BE-VTSA-44-DE
E ingilizce P.BE-VTSA-44-EN
S ispanyolca P.BE-VTSA-44-ES
F Fransizca P.BE-VTSA-44-FR
[ talyanca P.BE-VTSA-44-IT
v isvecce P.BE-VTSA-44-SV

Disli baglanti, dahili pilot hava beslemesi

Baglantilar yanda,
G¥s

42 mm

VABS-S2-15-G38-B-C1

Disli baglanti, harici pilot hava beslemesi

Baglantilar yanda,
G¥s

42 mm

VABS-52-1S-G38-K1

ksel baglanti

Disli baglanti, dahili pilot hava beslemesi

Baglantilar yanda,
G¥s

42 mm

VABS-S2-15-G38-B-K1

Disli baglanti, harici pilot hava beslemesi

Baglantilar yanda,
G¥s

42 mm

VABS-52-1S-G38-K1

E-424

1) Valf konfigiirasyonu igin kod harfi siparis kodu igindedir.
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