Ploché valce EZH/DZF/DZH FESTO

Bvyjimecné plocha konstrukce

M zvlastni tvar pistu jako
pojisténi proti pootoceni

BMvysoka hustota montaze
do bloku

E mnohostranné moznosti
montaze
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Ploché valce EZH/DZF/DZH

prehled dodavek

FESTO

funkce konstrukce typ O pistu zdvih
[mm] [mm]
jednoCinny | EZH
pohon EZH 1,5x6,5 10
jednostranna 2,5x9 10, 20
pistnice 5x20 25,50
10x40 40
dvojcinny
pohon DZF 12,18,25 10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200 10 ... 200
jednostranna 32,40, 50, 63 10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320 10..320
pistnice
DZF-...-S2 12,18,25 - 10 ... 200
priichozi 32, 40, 50, 63 - 10..320
pistnice
DZF-..-S20 12,18,25 - 10 ... 200
prichozi duta 32, 40, 50, 63 - 10..320
pistnice
dvojéinny DZH
pohon DZH 16 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200 10 ... 200
jednostranna 20 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320 10..320
pistnice 25 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500 10 ... 500
32,40, 50, 63 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 300 10 ...1000
DZH-...-S2 16 - 10 ... 200
prichozi 20 - 10 .. 320
pistnice 25 - 10 ... 500
32,40, 50, 63 - 10 ...1000
DZH-...-S20 16 - 10 ... 200
prichozi duta 20 - 10 .. 320
pistnice 25 - 10 ... 500
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Ploché valce EZH/DZF/DZH

prehled dodavek

typ

snimani poloh

pistnice

s vnitfnim zavitem

s vnéjSim zavitem

pojisténé proti
pootoceni

odolné teploté
do 120 °C
S6

FESTO

=>strana

EZH
jednostranna
pistnice

| |
pro 10x40

1/2.3-4

DZF
jednostranna
pistnice

1/2.3-8

DZF-...-S2
priichozi
pistnice

1/2.3-8

DZF-..-S20
prichozi duta
pistnice

1/2.3-8

DZH
jednostranna
pistnice

1/2.3-22

DZH-...-S2
priichozi
pistnice

1/2.3-22

DZH-...-S20
prichozi duta
pistnice

1/2.3-22
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Valce bez pistnice

N

ploché valce

w

Ploché valce EZH

prehled perifernich zafizeni a vysvétleni typového znaceni

Plocha pistu 1,5x6,5/2,5x9/5x20

e

|

Prislusenstvi

Plocha pistu 10x40

kratky popis

FESTO

=> strana

P
tidla
SME/SMT-8

lze integrovat do profilové trubky valce

1/2.3-37

Sroubeni s nastrénou koncovkou
QSM-GV5-...-1, Q5-GV5-...-|

pro pfipojeni hadic na stlaceny vzduch s tolerovanym vnéjsim priimérem

svazek 3

typ

EZH - 2,5x9 - 20

jednocinny pohon

EZH | ploché valce

| plocha pistu [mm]

| zdvih [mm] |
snimani poloh
bez snimani polohy
A Cidly na vélce (objednavaji se zvlast)
generace
fada A
B fada B

1/2.3-4
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Ploché valce EZH

technické tdaje

FESTO

funkce
EZH-.. )
bez snimani krajnich poloh ; -*‘l;
[Py p 2
[
EZH-..-A-B l':] ’
se snimanim krajnich poloh o
EZH-5/20-..-B EZH-10/40-40-A-B
- 0 - primér
cca3,6..22mm
N | - délka zdvihu
10..50 mm
Obecné technické ddaje
plocha pistu 1,5%6,5 [ 2,5%9 [ 2,5%9 | 5x20 | 5x20 10x40
délka zdvihu 10 10 20 25 50 40
ekvivalentni & pistu 3,6 5,6 5,6 12 12 22
pfipojeni pneumatiky natrubek PK-3 pro hadici z plastu Js3 (7]
provozni médium filtrovany stlaceny vzduch, mazany nebo nemazany
konstrukce pist
pistnice
tlumeni bez tlumeni
snimani poloh - - - - - Cidly na valce
(objednavaji se
zvlast)
upevnéni pficnym otvorem
montazni poloha libovolna
Provozni podminky
plocha pistu 1,5%6,5 2,5x9 2,5x9 5x20 5x20 10x40
délka zdvihu 10 10 20 25 50 40
provozni tlak [bar] 3,0..6,0 2,5..6,0 2,8..6,0 2,5..6,0 2,5..6,0 2,5..6,0
teplota okoli?) [eC] 0..+60
odolnost korozi KBK2) 2

1) Berte ohled na rozsah pouziti ¢idel.
2) Tiida odolnosti korozi 2 dle normy Festo 940 070:

konstrukéni dily s miméjsimi naroky na odolnost korozi. Vnéjsi viditelné ¢asti s pozadavky predevsim na vzhled povrchu, ktery je vystaven piimému kontaktu s okolni pro priimys| béznou atmosférou, respektive

|atkami, jako jsou chladici latky a maziva.

Sily [N]

plocha pistu 1,5%6,5 2,5x9 2,5x9 5x20 5x20 10x40
délka zdvihu 10 10 20 25 50 40
teoreticka sila pfi 6 barech, pohyb vpred | 3,0 7,5 6,0 42,0 38,0 205,0
zpétna sila pruZiny 1,0 3,0 2,8 8,0 10,6 28,0

2006/10 - zmény vyhrazeny — vyrobky 2007
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Valce bez pistnice

ploché valce

Ploché valce EZH

technické tdaje

FESTO

[

w

Hmotnosti [g]
plocha pistu 1,5%6,5 2,5x9 2,5x9 5x20 5x20 10x40
délka zdvihu 10 10 20 25 50 40
hmotnost vyrobku 4 11 17 108 145 242
Materialy
funkéni fez
—= 1
Aﬁ O RS = 1\%
ALY J K
W =N1/u//n/n/n/] = I\W
L U N
I
plocha pistu 1,5%6,5 | 2,5%9 | 5x20 [ 10x40
délka zdvihu 10 [ 20 [ 50 [ 40
S
téleso hlinik
viko hlinik
nastrény pist polyamid, vyztuzeny Isilné legovana ocel Ipolyamid,vyztuien\]
tésnéni polyuretan
Rozméry EZH-1,5/6,5-10 CAD modely ke staZeni =» www.festo.cz/engineering
1
3
412402
3.4
m 33 24
m 9N 3Hi
~ ol ] L L3
Ll ‘ # natrubek pro hadici z plastu Js 3
145 Il 2.1 natrubek pro hadici z plastu Js 1,5
25 6.4.405 44302 | | 635405 délka hadice 200 mm

1/2.3-6 vyrobky 2007 - zmény vyhrazeny - 2006/10



Ploché valce EZH

technické tdaje

Rozméry EZH-2,5/9-... a EZH-5/20-...

FESTO

CAD modely ke stazeni =» www.festo.cz/engineering

L2
L8 L7
- D2 D1
"IT E L6
= > o
B2 B
B1 L3 L4 LS
T natrubek pro hadici z plastu Js 3
typ B1 B2 D1 D2 D3 H1 H2 H3
(%) (%) (%)
H11
EZH-2,5/9-10 4,9 2,5 3,1 4 3,1 12 9,9 10,7
EZH-2,5/9-20 4,9 2,4 3,1 4 3,1 12 9,9 10,7
EZH-5/20-25 10 4,9 5,5 7 5,2 25 21,9 10,7
EZH-5/20-50 10 4,9 5,5 7 5,2 25 21,9 10,7
typ L1 L2 13 L4 L5 L6 L7 L8
+0,2
EZH-2,5/9-10 67 +0,7/-0,8 43,6 10.40,3/-0,5 48,6 8,4 40,3/-0,5 4 4,5 5,5
EZH-2,5/9-20 99.0.7 75,5 1040,3/-0,5 80,6 8,4 40.3/-0,5 4 4,5 5,5
EZH-5/20-25 133,9 40,6/-0,8 91,3 21 .0,3/-0,5 99 13,9 40,3/-0,5 6 9 11
EZH-5/20-50 205,9 40,8/-1,1 163,3 21 ,0,5/-0,7 171 13,9 40,3/-0,6 6 9 11
Rozméry EZH-10/40-40-A-B CAD modely ke stazeni =» www.festo.cz/engineering
159.5204
1] $3 8 9
G52 3 .l cws 15.5:04
0
y-TTIIIIIITITIIITITTITIIIIIITIIICZIIICNY
[T} Hl ~
o )T e B e
o : 0| O
~N
INY,
8.5
9.85 08 12 1685 18.4 3
Bag 208.9 9% 4092
manm oY, = | , .
L | N SR drazka pro upevnéni cidel SME/SMT-8
5
Udaje pro objednavky
typ | plocha pistu |zdvih |E. dilu typ
| [mm] | [mm] |
bez snimani krajnich poloh
:M 1,5x6,5 10 13009  EZH-1,5/6,5-10
2,5x9 10 164991 EZH-2,5/9-10-B
20 164992 EZH-2,5/9-20-B
5x20 25 164993 EZH-5/20-25-B
50 164994 EZH-5/20-50-B
se snimanim krajnich poloh
10x40 40 164990 EZH-10/40-40-A-B

gl

2006/10 — zmény vyh

razeny - vyrobky 2007

1/2.3-7

N

Valce bez pistnice

ploché valce

w



Ploché valce DZF FESTO

prehled periférii
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Ploché valce DZF FESTO

prehled periférii

Upeviiovaci prvky a prisluSenstvi

kratky popis O pistu 16 ... 40 mm O pistu 50 ... 63 mm => strana

patkové upevnéni pro predni a zadni viko - - 1/2.3-19
HZF

upevnéni pfirubou pro predni a zadni viko - - 1/2.3-19
FZF

kyvna pfiruba pro zadni viko - - 1/2.3-20
SZF

loZiskové téleso - . . 1/2.3-20
LZF

pruzna spojka pro vyrovnavani radialnich a dhlovych odchylek - - 1/2.3-21
FK

[6] spojka pro valec s pistnici pojiSténou proti - - 1/2.321
KSz pootoceni pro vyrovnani radialnich odchylek

vidlicova koncovka umoznuje kyvny pohyb valce v jedné roviné - - 1/2.3-21
SG

kloubova hlavice se sférickym uloZenim - - 1/2.3-21
SGS

[9] vidlicova koncovka svngjsim zavitem - - 1/2.3-21
SGA

loZiskové téleso - . . 1/2.321
LBG

pritné loZiskové téleso - . . 1/2.3-21
LQG

adaptér pro pfisavku [ 1/2.3-21
AD 520 -

kryci lista do drazky pro ochranu kabelu ¢idla a drazky pro ¢idla - - 1/2.3-37
ABP-5-S pred netistotami

tidla lze integrovat do profilové trubky valce - - 1/2.3-37
SME/SMT-8

jednosmérny Skrtici ventil pro regulaci rychlosti - - 1/2.3-38
GRLA/GRLZ

Sroubeni s nastrénou koncovkou | pro pfipojeni hadic na stlaceny vzduch - - svazek 3
QS s tolerovanym vnéjsim priimérem

2006/10 - zmény vyhrazeny — vyrobky 2007
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Valce bez pistnice

N

ploché valce
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Ploché valce DZF

vysvétleni typového znaceni

FESTO

DZF 25 100 P |-[ A -
typ
dvojcinny pohon
DZF | ploché valce
| O pistu [mm] |
| zdvih [mm] |
zavit na pistnici
vnitfni zavit
A vnéjsi zavit
tlumeni
P I pruzné dorazy, na obou stranach
snimani poloh
A I Cidly na vélce (objednavaji se zvlast)
varianty
S2 prlchozi pistnice
S6 odolné teploté do 120 °C
S20 priichozi duta pistnice

1/2.3-10
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Ploché valce DZF

technické tdaje

FESTO

funkce varianty
N— 52
(L= g
[ ]
L. S6
- O - primér E]
12..63 mm
- l - délka zdvihu S20
10 ...320 mm Y
www.festo.com/en/
spare_parts service
Obecné technické adaje
O pistu 12 18 25 32 40 50 63
pfipojeni pneumatiky M5 M5 M5 GYs (7] GY4 G4
zavit na pistnici vnitfni M3 M4 M5 Mé M8 M10 M10
vnéjsi M6 M8 M10x1,25 M10x1,25 M12x1,25 M16x1,5 M16x1,5
provozni médium filtrovany stlaceny vzduch, mazany nebo nemazany
konstrukce pist
pistnice
tlumeni pruzné dorazy na obou stranach
snimani poloh Cidly na vélce (objednavaji se zvlast)
upevnéni priichozimi dirami
vnitfinim zavitem
prisluSenstvim
montazni poloha libovolna
Provozni tlak [bar]
O pistu 12 18 25 32 40 50 63
1,6 ..10 1..10
Okolni podminky
varianty zakladni typ S6
teplota okoli® [ 0..+80 0..+120
odolnost korozi KBK2) 2 2

1) Berte ohled na rozsah pouziti ¢idel.
2) Tiida odolnosti korozi 2 dle normy Festo 940 070:

konstrukéni dily s miméjsimi naroky na odolnost korozi. Vnéjsi viditelné ¢asti s pozadavky predevsim na vzhled povrchu, ktery je vystaven piimému kontaktu s okolni pro priimys| béznou atmosférou, respektive

|atkami, jako jsou chladici latky a maziva.

Sily [N] a energie narazu [J]

O pistu 12 18 25 32 40 50 63
teoreticka sila pfi 6 barech, 68 162 295 483 754 1178 1870
pohyb vpred S2/S20 |51 122 247 415 633 990 1682
teoreticka sila pfi 6 barech, 51 122 247 415 633 990 1682
pohyb vzad S2/S20 |51 122 247 415 633 990 1682
max. energie narazu 0,09 0,10 0,10 0,40 0,52 0,64 0,70
v koncovych polohach

2006/10 - zmény vyhrazeny — vyrobky 2007
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Valce bez pistnice
ploché valce
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Ploché valce DZF

technické tdaje

max. kroutici moment na pistnici’

| Kroutici moment [Nm] a @hel pootoceni [°]

FESTO

max. {hel pootocenti pistnice

1)  Max. kroutici moment nesmf byt pfekrocen ani béhem montéZze upeviiovacich prvki na pistnici.

Hmotnosti [g]
O pistu

18

32

40

50

63

hmotnost vyrobku pfi zdvihu 0 mm

107

272

480

855

1380

pririistek hmotnosti na 10 mm zdvihu

13

24

40

64

91

Bezpecnostni vzdalenosti
valec - feromagnetickeé dily

Pokud valec bude namontovan na
feromagneticky dil, je snimani po-
lohy pistu pomoci Cidel v zasadé
mozne.

Pokud bude pouZito Cidlo SME-8,
jeupistl s & 12 a32 mmnutné
dodrZet minimalni vzdalenost

10 mm od feromagnetickych dil.

valec - valec

PFi montazi valct musi byt dodrze-
na bezpecna vzdalenost X, protoZe
by kvili rozptylovému poli spinacich
magnetl mohlo dochazet k chybnym
sepnutim.

O pistu

6

Fan
W

\
\Sp)
min. 10

P (@)
L N Qy )

32

40

SMT-8...

SME-8...

63

min. bezpetna SMT-8...

25

45

80

vzdalenost X [mm] SME-8...

45

65

50

1/2.3-12
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Ploché valce DZF

technické tdaje

FESTO

Materialy
funkéni fez
l N
IR el
@iy 5 1 Kl /Wiy
N/ | |\l N/
izl —
| ﬁ
ot | BE—— e
1 :_lpl |1
I
ﬂ)ché valce zakladni typ S6
trubka valce tvarny legovany hlinik, eloxovany tvarny legovany hlinik, eloxovany
loZiskové viko tvarny legovany hlinik tvarny legovany hlinik
pistnice 12..25 silné legovana ocel, nerezova silné legovana ocel, nerezova
32..63 silné legovana ocel silné legovana ocel
dynamicka tésnéni polyuretan fluorkaucuk
Rozméry - zakladni typ CAD modely ke staZeni =» www.festo.cz/engineering
12,18
DZF-18-... DZF-12-... DZF-12-... DZF-18-...
R Z)+ R
R, WH L2+ R
D1 1 .—Z'I
8 & EljaN - [ ] B &
o= N = g L '_ o
m ol m & o = o ol = i | ol =
| A — - [ IC) = o /= T @ Cials
ao i o o . | o
wp = wi ] 'g %ﬁ --F
wt = w A il % q
ARl | 1
L1 L4 T3 RT
L g E L5 T Bl
LS 1540
PL
PL EE i i
E = e %
— = [aN
=
Gﬁ %
upinaci drazka pro ¢idla pridavné privody vzduchu, max. dotahovaci moment + = pricist zdvih
uzavieny zaslepkami
%) B1 BG D1 D2 E EE G H1 L1 L2 L3 L4 L5
%)
[mm] H9
12 20 4 M4 4 14 M5 14 38 5 62 9,5 3 11
18 20 6 M4 4 16 M5 14 47 5 62 9,5 3,5 5
16} L6 L7 MM PL R RT Tl T3 TO0 WH 7) =1 |max. dotaho-
%) vaci moment
[mm] h13 |[Nm]+10 %
. /|
12 7 3 6 8,5 7,5 M3 7 4 20 7 69 5 2,9
18 - - 8 8,5 9 M4 7 6 18 7 69 7 2,9

2006/10 - zmény vyhrazeny — vyrobky 2007
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Valce bez pistnice
ploché valce
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Ploché valce DZF FESTO

technické tdaje

Rozméry - zakladni typ CAD modely ke staZeni =» www.festo.cz/engineering
@25 ..63
ZJ+
WH L2+
]2 VD T3
ﬂ ? “ ~N i HI Hi } . |
1 I il | 3
O ) T,
E=c=EmE © @ o
| I V =
! I ml N
2lm o m| = o [r--\\ O =
== \4 b [ \w =T
] 2
7]y — |
it gy <1/ & © e
o) =7
I
O ik 2 @ )
L1 L4 ‘ RT B
_ L5 L5 150 40
PL PL
~
TR Ol
> N
— |
- G_|
upinaci drazka pro ¢idla pridavné privody vzduchu, max. dotahovaci moment + = pricist zdvih
uzavieny zaslepkami
%)} B BG D2 D3 E EE G H1 L1 L2 L3 L4 L5
(%) (%) (%)
[mm] h9 H9
25 16 8 4 8 20 M5 12 56 6 62 10 5 5
32 20 9 4 10 24 GYs 17 65 7,5 72 14,5 8,5 8,5
40 25 4 10 30 GYs 17 82 7,5 76 14,5 8,5 8,5
50 30 12 5 11 38 GY4 21 102 16 82 16 8,5 8,5
63 30 14 5 15 50 GY4 21 126,5 19 82 21 8,5 8,5
%)} L7 MM PL RT 1! T2 13 T0 VD WH ) =1 max. dotaho-
%) vaci moment
[mm] h13  [[Nm] +10%
25 - 10 6 M5 7 4 8 25 2 8 70 9 4
32 1,5 12 8,5 M6 7 4 9 32 2 8 80 10 9,9
40 - 16 8,5 M6 7 5 40 2 9 85 13 9,9
50 - 20 10,5 M8 7 6 12 50 2 10 92 17 20
63 - 20 10,5 M10 7 6 14 60 2 10 92 17 35
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Ploché valce DZF

technické tdaje

Rozméry - varianty

zakladni typ s vnitfnim zavitem

zakladni typ s vnéjsim zavitem

FESTO

CAD modely ke staeni =» www.festo.cz/engineering

. WH AM WH
T4
W | %
- 35 ¥ O
L= =
AF
S2 - prilichozi pistnice s vnitfnim zavitem
ZM++
ZJ+
=ﬂ \ ;
o )
|| \J &‘U + = pfitist zdvih
‘ ++ = pritist 2x zdvih
S2 - priichozi pistnice s vnéjSim zavitem
AM ZM++
ZJ+
| |
X ) O
|| N \L/ + = pitist zdvih
! ++ = pritist 2x zdvih
S20 - duta priichozi pistnice
AM ZM++
ZJ)+
| ©
0,0 |
y 2y O =
¥ d ‘%ﬁj N Norrrrrtsirss, + = piitist zdvih
‘ ++ = pritist 2x zdvih
%) AF AM D7 D8 KF KK T4 WH i ™
(%)
[mm]
12 8 16 - 1,8 M3 Mé 1,5 7 69 76
18 10 20 - 2,8 M4 M8 1,5 7 69 76
25 12 22 - 3,8 M5 M10x1,25 2 8 70 78
32 14 22 - 4,5 Mé M10x1,25 2,6 8 80 88
40 16 24 - 6 M8 M12x1,25 3,3 9 85 94
50 20 32 GYs 8 M10 M16x1,5 4,7 10 92 102
63 20 32 GYs 8 M10 M16x1,5 4,7 10 92 102
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Ploché valce DZF

technické Gdaje

Udaje pro objednavky - zakladni typ

FESTO

typ O pistu zdvih pistnice s vnitfnim zavitem pistnice s vnéjsim zavitem

[mm] [mm] ¢. dilu typ ¢. dilu typ

12 10 164003 DZF-12-10-P-A 161224 DZF-12-10-A-P-A
25 164 004 DZF-12-25-P-A 161225 DZF-12-25-A-P-A
40 164 005 DZF-12-40-P-A 161226 DZF-12-40-A-P-A
50 164006 DZF-12-50-P-A 161227 DZF-12-50-A-P-A
80 164 007 DZF-12-80-P-A 161228 DZF-12-80-A-P-A
100 164008 DZF-12-100-P-A 161229 DZF-12-100-A-P-A
125 164009 DZF-12-125-P-A 161230 DZF-12-125-A-P-A
160 164010 DZF-12-160-P-A 161231 DZF-12-160-A-P-A
200 164011 DZF-12-200-P-A 161232 DZF-12-200-A-P-A

18 10 164015 DZF-18-10-P-A 161237 DZF-18-10-A-P-A
25 164016 DZF-18-25-P-A 161238 DZF-18-25-A-P-A
40 164017 DZF-18-40-P-A 161239 DZF-18-40-A-P-A
50 164018 DZF-18-50-P-A 161240 DZF-18-50-A-P-A
80 164019 DZF-18-80-P-A 161241 DZF-18-80-A-P-A
100 164020 DZF-18-100-P-A 161242 DZF-18-100-A-P-A
125 164021 DZF-18-125-P-A 161243 DZF-18-125-A-P-A
160 164022 DZF-18-160-P-A 161244 DZF-18-160-A-P-A
200 164023 DZF-18-200-P-A 161245 DZF-18-200-A-P-A

25 10 164027 DZF-25-10-P-A 161250 DZF-25-10-A-P-AD
25 164028 DZF-25-25-P-A 161251 DZF-25-25-A-P-AD
40 164029 DZF-25-40-P-A 161252 DZF-25-40-A-P-AD
50 164030 DZF-25-50-P-A 161253 DZF-25-50-A-P-AD
80 164031 DZF-25-80-P-A 161254 DZF-25-80-A-P-AD
100 164032 DZF-25-100-P-A 161255 DZF-25-100-A-P-AD)
125 164033 DZF-25-125-P-A 161256 DZF-25-125-A-P-AD
160 164 034 DZF-25-160-P-A 161257 DZF-25-160-A-P-AD)
200 164035 DZF-25-200-P-A 161258 DZF-25-200-A-P-AD)

32 10 164039 DZF-32-10-P-A 161263 DZF-32-10-A-P-AD
25 164 040 DZF-32-25-P-A 161264 DZF-32-25-A-P-AD
40 164 041 DZF-32-40-P-A 161265 DZF-32-40-A-P-AD
50 164042 DZF-32-50-P-A 161266 DZF-32-50-A-P-AD
80 164 043 DZF-32-80-P-A 161267 DZF-32-80-A-P-AD
100 164 044 DZF-32-100-P-A 161268 DZF-32-100-A-P-AD)
125 164 045 DZF-32-125-P-A 161269 DZF-32-125-A-P-AD
160 164 046 DZF-32-160-P-A 161270 DZF-32-160-A-P-AD)
200 164 047 DZF-32-200-P-A 161271 DZF-32-200-A-P-AD)
250 164 048 DZF-32-250-P-A 161272 DZF-32-250-A-P-AD
320 164 049 DZF-32-320-P-A 161273 DZF-32-320-A-P-AD

1)  Soucasti dodavky je Sestihranna matice pro zavit na pistnici.
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Ploché valce DZF

technické Gdaje

Udaje pro objednavky - zakladni typ

FESTO

typ O pistu zdvih pistnice s vnitfnim zavitem pistnice s vnéjsim zavitem

[mm] [mm] ¢. dilu typ ¢. dilu typ

40 10 164053 DZF-40-10-P-A 161278 DZF-40-10-A-P-AD
25 164 054  DZF-40-25-P-A 161279 DZF-40-25-A-P-AD
40 164 055 DZF-40-40-P-A 161280 DZF-40-40-A-P-AD
50 164056 DZF-40-50-P-A 161281 DZF-40-50-A-P-AD
80 164 057 DZF-40-80-P-A 161282 DZF-40-80-A-P-AD
100 164058 DZF-40-100-P-A 161283  DZF-40-100-A-P-AD)
125 164 059 DZF-40-125-P-A 161284  DZF-40-125-A-P-AD)
160 164060 DZF-40-160-P-A 161285 DZF-40-160-A-P-AD)
200 164061 DZF-40-200-P-A 161286 DZF-40-200-A-P-AD)
250 164062 DZF-40-250-P-A 161287  DZF-40-250-A-P-AD)
320 164063 DZF-40-320-P-A 161288 DZF-40-320-A-P-AD)

50 10 164067 DZF-50-10-P-A 161293 DZF-50-10-A-P-AD
25 164068 DZF-50-25-P-A 161294 DZF-50-25-A-P-AD
40 164069 DZF-50-40-P-A 161295 DZF-50-40-A-P-AD
50 164070 DZF-50-50-P-A 161296 DZF-50-50-A-P-AD
80 164071 DZF-50-80-P-A 161297 DZF-50-80-A-P-AD
100 164072 DZF-50-100-P-A 161298 DZF-50-100-A-P-AD)
125 164073 DZF-50-125-P-A 161299 DZF-50-125-A-P-AD)
160 164 074 DZF-50-160-P-A 161300 DZF-50-160-A-P-AD)
200 164075 DZF-50-200-P-A 161301 DZF-50-200-A-P-AD)
250 164076 DZF-50-250-P-A 161302 DZF-50-250-A-P-AD)
320 164077 DZF-50-320-P-A 161303 DZF-50-320-A-P-AD)

63 10 164081 DZF-63-10-P-A 161308 DZF-63-10-A-P-AD
25 164082 DZF-63-25-P-A 161309 DZF-63-25-A-P-AD
40 164 083 DZF-63-40-P-A 161310 DZF-63-40-A-P-AD
50 164 084 DZF-63-50-P-A 161311 DZF-63-50-A-P-AD
80 164 085 DZF-63-80-P-A 161312 DZF-63-80-A-P-AD
100 164086 DZF-63-100-P-A 161313 DZF-63-100-A-P-AD
125 164087 DZF-63-125-P-A 161314 DZF-63-125-A-P-AD
160 164088 DZF-63-160-P-A 161315 DZF-63-160-A-P-AD
200 164089 DZF-63-200-P-A 161316 DZF-63-200-A-P-AD)
250 164090 DZF-63-250-P-A 161317 DZF-63-250-A-P-AD
320 164091 DZF-63-320-P-A 161318 DZF-63-320-A-P-AD

1)

2006/10 - zmény vyhrazeny — vyrobky 2007

Soucasti dodavky je Sestihranna matice pro zavit na pistnici.
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Ploché valce DZF FESTO

technické Gdaje

Udaje pro objednavku - varianty

typ O pistu zdvih pistnice s vnitfnim zavitem pistnice s vnéjsim zavitem
[mm] [mm] ¢. dilu typ ¢. dilu typ

zdvih dle volby
12 10 ... 200 164000 DZF-12-..-P-A 161220 DZF-12-..-A-P-A
18 10 ... 200 164012 DZF-18-..-P-A 161233 DZF-18-..-A-P-A
25 10 ... 200 164024  DZF-25-..-P-A 161246 DZF-25-..-A-P-AD
32 10..320 164036 DZF-32-..-P-A 161259 DZF-32-..-A-P-AD
40 10..320 164050 DZF-40-...-P-A 161274  DZF-40-..-A-P-AD)
50 10..320 164 064  DZF-50-...-P-A 161289  DZF-50-..-A-P-AD
63 10..320 164078 DZF-63-...-P-A 161304 DZF-63-..-A-P-AD

S2 - priichozi pistnice

12 10 .. 200 164001 DZF-12-..-P-A-S2 161221 DZF-12-..-A-P-A-S2
— —
18 10..200 164013 DZF-18-..-P-A-S2 161234 DZF-18-..-A-P-A-S2
25 10 .. 200 164025 DZF-25-..-P-A-S2 161247  DZF-25-..-A-P-A-S21)
32 10..320 164037 DZF-32-..-P-A-S2 161260 DZF-32-..-A-P-A-S21)
40 10..320 164051 DZF-40-..-P-A-S2 161275 DZF-40-..-A-P-A-S21)
50 10..320 164065 DZF-50-..-P-A-S2 161290 DZF-50-..-A-P-A-S21)
63 10..320 164079 DZF-63-..-P-A-S2 161305 DZF-63-..-A-P-A-S21)

S6 - odolné teploté do 120 °C

12 10 .. 200 164002 DZF-12-..-P-A-S6 161223 DZF-12-..-A-P-A-S6
@ 18 10 .. 200 164014 DZF-18-..-P-A-S6 161236 DZF-18-..-A-P-A-S6
25 10 .. 200 164026 DZF-25-..-P-A-S6 161249  DZF-25-..-A-P-A-S61)
32 10..320 164038 DZF-32-..-P-A-S6 161262 DZF-32-..-A-P-A-S61)
40 10..320 164052  DZF-40-..-P-A-S6 161277  DZF-40-..-A-P-A-S61)
50 10..320 164066 DZF-50-..-P-A-S6 161292  DZF-50-..-A-P-A-S61)
63 10..320 164080 DZF-63-..-P-A-S6 161307 DZF-63-..-A-P-A-S61)

S20 - duta priichozi pistnice

12 10 ... 200 - - 161222 DZF-12-..-A-P-A-S20

18 10 ... 200 161235 DZF-18-..-A-P-A-S20

25 10 ... 200 161248 DZF-25-..-A-P-A-S201)
32 10 ... 320 161261 DZF-32-..-A-P-A-S201)
40 10 ... 320 161276 DZF-40-..-A-P-A-S201)
50 10 ... 320 161291  DZF-50-..-A-P-A-S201)
63 10 ... 320 161306 DZF-63-..-A-P-A-S201)

1)  Soucasti dodavky je Sestihranna matice pro zavit na pistnici.
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Ploché valce DZF

prisluSenstvi

Patkova upevnéni HZF

FESTO

HZF-32 ... 63 HZF-12 ... 25
XA+ AO
material: ; AU
ocel
. i u)
L =
o ; the 3 | © |F | =
v M < E3
I + r—/ . T
] kT SA+ g ||| AB
TR
+ = piitist zdvih us
Rozmeéry a ddaje pro objednavky
pro & AB AH AO AT AU SA TR us XA hmotnost | ¢. dilu typ
%) ]
12 4,5 25 5 2 13 88 - 14 82 8 161804 HZF-12
18 5,5 29 5 2 17 96 - 16 86 10 161805 HZF-18
25 5,5 28 7 3 16 94 - 20 86 21 161806 HZF-25
32 5,5 32 5,5 3 18 108 13 24 98 27 161807 HZF-32
40 5,5 40 7 4 20 116 16 30 105 57 161808 HZF-40
50 6,6 50 8 4 24 130 22 38 116 97 161809 HZF-50
63 9 63 10 4 27 136 30 50 119 167 161810 HZF-63
Prirubova upevnéni FZF FZF-50 ... 63 FZF-12 ... 40
FB
e
material: m » oro] F8
H i NN
tvarny legovany hlinik ) '
|
| & & O ‘
- -
o @)
| . ? L= &} @S
- O ) © \
L '
- !
Sy
- L [ A B = =
:’; ) IO o E
MF 11 'f R
ZF+ E
+ = pricist zdvih
Rozmeéry a ddaje pro objednavky
pro & D1 E FB MF R Tl TF UF ZF hmotnost | ¢. dilu typ
2 2 ]
12 8 14 4,5 8 - 4,5 75 90 78 20 161811 FZF-12
18 8 16 4,5 8 - 4,5 80 94 78 24 161812 FZF-18
25 10 20 5,5 10 - 5,7 100 112 82 50 161813 FZF-25
32 11 24 6,6 10 - 6,5 115 130 92 68 161814 FZF-32
40 11 30 6,6 10 - 6,3 132 146 96 98 161815 FZF-40
50 15 38 9 12 21 8,3 140 157 106 147 161816 FZF-50
63 15 50 9 15 33 8,3 140 157 112 259 161817 FZF-63
2006/10 - zmény vyhrazeny — vyrobky 2007 1/2.3-19
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Ploché valce DZF

prisluSenstvi

FESTO

Kyvné pfiruby SZF SZF-12,18 SZF-25 ... 63
material: @_X
odlitek z uSlechtilé oceli H iﬁ Iy _3\{?_
3 I ¥ o).
- ur IF e
EW ‘ 4
uJ Ul L
FL
XC+
+ = pricist zdvih
Rozméry a ddaje pro objednavky
pro @ D EW FL L MR u UK XC KBKY tdilu  typ
%)
H9 h12
12 8 7 16 13 7 14 26 85 2 161818 SZF-12
18 8 7 18 15 7 16 26 87 2 161819 SZF-18
25 8 - 14 8 7,5 9 37 84 2 161820 SZF-25
32 10 - 15 6 10 10,5 44 95 2 161821 SZF-32
40 12 - 18 9 13 10,5 52 103 2 161822 SZF-40
50 12 - 20 9 13 20 65 112 2 161823 SZF-50
63 16 - 24 13 17 25 78 116 2 161824 SZF-63

1) Tiida odolnosti korozi 2 dle normy Festo 940 070:
konstrukéni dily s miméjsimi naroky na odolnost korozi. Vnéjsi viditelné ¢asti s pozadavky predevsim na vzhled povrchu, ktery je vystaven piimému kontaktu s okolni pro priimys| béznou atmosférou, respektive

|atkami, jako jsou chladici latky a maziva.

LoZiskova télesa LZF GL
M
R
- TS
material: -
N\ i
ocel — 1 —
o4
L A1 1
']|_HB ==
RG
UX
Rozmeéry a ddaje pro objednavky
pro @ ™ EK FL GL HB LE MR RG UX tdilu  typ
(%] (%]
H8
12 7.1 40,4 8 32 40,4/-0,2 18 4,5 29 8 30 37 163962 LZF-12/18
18 7.1 40,4 8 32 40,4/-0,2 18 4,5 29 8 30 37 163962 LZF-12/18
25 91404 8 35 10,4/-0,2 25,5 5,5 32 9,5 40 49 163963 LZF-25
32 10,6 40,4 10 42 10,4/-0,2 33 6,6 38 11 50 60 163964 LZF-32
40 10,6 0.4 12 51 10,4/-0,2 29,5 6,6 47 14 50 60 163965 LZF-40
50 20,1 40,5 12 55 40,6/-0,2 24 9 50 14 30 46 163966 LZF-50
63 25,1 40,5 16 68 +0,6/-0,2 32 11 63 18 40 60 163967 LZF-63
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Ploché valce DZF

prisluSenstvi

(daje pro objednavky - upeviiovaci prvky

FESTO

technické Gdaje = 1/10.1-2

N

Valce bez pistnice
ploché valce

w

nazev | pro & ¢. dilu typ nazev | pro & ¢. dilu typ
loZiskové téleso LBG pricné lozZiskové téleso LQG
32 31761 LBG-32 32 31768 LQG-32
40 31762 LBG-40 ~'% 40 31769 LQG-40
50 31763  LBG-50 7S, [50 31770 1QG-50
63 31764 LBG-63 63 31771 LQG-63
Udaje pro objednavky — nastavce na pistnici technické Gdaje = 1 /10.3-2
nazev | pro & ¢. dilu typ nazev | pro & ¢. dilu typ
kloubové hlavice SGS vidlicové koncovky SGA
@\’ 12 9254 SGS-M6 12 - -
@3 18 9255  SGS-M8 ﬁ 18 - -
25 9261 SGS-M10x1,25 25 32954 SGA-M10x1,25
32 32
40 9262 SGS-M12x1,25 40 10767 SGA-M12x1,25
50 9263 SGS-M16x1,5 50 10768 SGA-M16x1,5
63 63
vidlicové koncovky SG pruzné spojky FK
® 12 3110 SG-M6 12 2061 FK-Mé
(ﬁ 18 3111  SG-M8 @ 18 2062 FK-M8
25 6 144 SG-M10x1,25 25 6140 FK-M10x1,25
32 32
40 6 145 SG-M12x1,25 40 6141 FK-M12x1,25
50 6146 SG-M16x1,5 50 6142 FK-M16x1,5
63 63
spojky KSZ adaptéry AD
12 36123 KSZ-M6 /‘ 12 157 328 AD-M6-M5
18 36124 KSZ-M8 é/ 157329 AD-M6-Ys
25 36125  KSZ-M10x1,25 / 157330 AD-M6-Y
32 18 157331 AD-M8-V3
40 36126 KSZ-mM12x1,25 157332 AD-M8-V4
50 36127 KSZ-M16x1,5 25 157333  AD-M10x1,25-18
63 32 157334 AD-M10x1,25-Y4
40 160256 AD-M12x1,25-Y4
160257 AD-M12x1,25-3&

2006/10 - zmény vyhrazeny — vyrobky 2007 1/2.3-21
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Ploché valce DZH

prehled periférii

FESTO

Upeviiovaci prvky a prisluSenstvi
kratky popis O pistu 16 ... 20 O pistu 25 O pistu 32 ... 63 => strana

patkové upevnéni Gzké pro predni a zadni viko - - - 1/2.331
HZS

patkové upevnéni Siroké pro predni a zadni viko - - - 1/2.3-32
HZB

upevnéni prirubou pro predni a zadni viko - - - 1/2.3-31
FZS

(izka kyvna pfiruba pro zadni viko - 1/2.3-33
SZS

loZiskové téleso - . 1/2.3-34
LBZB/LBZS

[6] dzka kyvna pFiruba pro zadni viko - - ~ 1/2.3-32
SZSB

loZiskové téleso - . . ~ 1/2.3-35
LBN

Siroka kyvna pfiruba pro zadni viko - 1/2.3-33
SZB

[9] loZiskové téleso - . 1/2.3-35
LN

pruzna spojka pro vyrovnavani radialnich a Ghlovych - - - 1/2.3-35
FK odchylek

spojka pro valec s pistnici pojisténé proti po- - - - 1/2.3-35
KSz otoceni k vyrovnani radialnich odchylek

vidlicova koncovka umozniuje kyvny pohyb valce v jedné - - - 1/2.3-35
SG roviné

kloubova hlavice se sférickym uloZenim - - - 1/2.3-35
SGS

vidlicova koncovka svngjsim zavitem - - - 1/2.3-35
SGA

:;zGlskove téleso - - - - 1/2.3-35

pfitné loZiskové téleso - . . . 1/2.3-35
LQG

adaptér pro pfisavku [ [ 1/2.3-35
AD 520 520 -

tidla - . 1/2.3-36
SMEO-1/SMTO-1/SMPO-1

upeviiovaci sada - . 1/2.3-36
SMB-1

[20] kryci lista do drazky pro ochranu kabelu €idla a drazky pro - - ~ 1/2.3-37
ABP-5-S tidla pred necistotami

tidla lze integrovat do profilové trubky valce - - ~ 1/2.3-37
SME/SMT-8

jednosmérny Skrtici ventil pro regulaci rychlosti - - - 1/2.3-38
GRLA/GRLZ

Sroubeni s nastrénou koncovkou | pro pfipojeni hadic na stlaceny vzduch - - - svazek 3
Qs s tolerovanym vnéjsim primérem

2006/10 - zmény vyhrazeny — vyrobky 2007
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Valce bez pistnice
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Ploché valce DZH

vysvétleni typového znaceni

FESTO

DZH 16 40 PPV - A -
typ
dvojcinny pohon
DZH | ploché valce
| O pistu [mm] |
| zdvih [mm] |
tlumeni
PPV I nastavitelné pneumatické tlumeni na obou stranach
snimani poloh
A I Cidly na vélce (objednavaji se zvlast)
varianty
S2 prlchozi pistnice
S6 odolné teploté do 120 °C
S20 priichozi duta pistnice
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Ploché valce DZH

technické tdaje

funkce

FESTO

varianty

S2
N E—

- 0 - primér E] 56 > e 4
16..63 mm - l' [ '
|
- | - délka zdvihu 520 A aﬁi -
10...1 000 mm _— - :
DZH-16 ... 25 DZH-32 ... 63
www.festo.com/en/
spare_parts service
sady opotfebitelnych dil
2> 1/2.3-30
Obecné technické adaje
O pistu 16 20 25 32 40 50 63
pfipojeni pneumatiky M5 (7] (7] (7] GY4 G4 G¥8
konec pistnice vnéjsi zavit M6 M8 M10x1,25 M10x1,25 M12x1,25 M16x1,5 M16x1,5
provozni médium filtrovany stlaceny vzduch, mazany nebo nemazany
konstrukce pist
pistnice
pojisténi proti pootoceni/vedeni ovalny pist
tlumenf nastavitlené pneumatické tlumeni na obou stranach
délka tlumeni [mm] 14 [17 [17 19 21 23 23
snimani poloh Cidly na vélce (objednavaji se zvlast)
upevnéni vnitfnim zavitem
prisluSenstvim
montazni poloha libovolna
Provozni tlak [bar]
O pistu 16 20 25 32 40 50 63
1,0..10 0,6 .. 10
Okolni podminky
varianty zakladni typ S6
teplota okoli!) [°C] -20..+80 0..+120
odolnost korozi KBK2) 2 2

1) Berte ohled na rozsah pouziti ¢idel.

2) Tiida odolnosti korozi 2 dle normy Festo 940 070:
konstrukéni dily s mirngjsimi naroky na odolnost ko
|atkami, jako jsou chladici latky a maziva.

Navrh pneumatického obvodu
s aplikaci ProPneu
www.festo.cz/engineering

2006/10 - zmény vyhrazeny — vyrobky 2007

rozi. Vnéjsi viditelné Casti s pozadavky predevsim na vzhled povrchu, ktery je vystaven piimému kontaktu s okolni pro priimys| béznou atmosférou, respektive
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Valce bez pistnice

ploché valce

Ploché valce DZH

technické tdaje

FESTO

1)  Max. kroutici moment nesmf byt pfekrocen ani béhem montéZze upeviiovacich prvki na pistnici.

Hmotnosti [g]

Sily [N] a kroutici momenty [Nm]

O pistu 16 20 25 32 40 50 63
teoreticka sila pfi 6 barech, 121 188 295 483 754 1178 1870
pohyb vpred S2/S20 |[104 158 247 415 633 989 1682
teoreticka sila pfi 6 barech, 104 158 247 415 633 989 1682
pohyb vzad S2/S20 |[104 158 247 415 633 989 1682
max. kroutici moment 0,5 0,6 0,8 1,0 1,2 1,7 2,0
na pistniciV)

O pistu 16 20 25 32 40 50 63
hmotnost vyrobku pfi zdvihu 0 mm 140 230 330 500 820 1200 1690
prirGstek hmotnosti na 10 mm zdvihu 11 15 21 30 40 60 80
Minimalni délka zdvihu [mm] pfi bezdotykovém snimani polohy ¢idlem
@ pistu 32 40 50 63
SMEO-1/SMTO-1
s konektorem 10
s kabelem
Minimalni délka zdvihu [mm] pfi bezdotykovém snimani polohy dvéma €idly
@ pistu 32 40 50 63
SMEO-1
konektory smérem proti sobé |86 87 90 91
smérem k vikiim 46 48 49 50
kabel smérem proti sobé |63 64 67 68
smérem k vikiim 48 50 51 53
SMTO-1
konektory smérem proti sobé | 105 107 I 106 107
smérem k vik(im Nelze, protoZe konektor pneumatického pfipojeni je zakryty.
kabel smérem proti sobé |82 84 85 86
smérem k vikiim 19 21 20 22
Materialy
funkéni fez
[ 1 ;
N7 i
] !
—= *
ﬂ)ché valce zakladni typ S6
trubka valce eloxovany hlinik eloxovany hlinik
loZiskové viko hlinik hlinik
pistnice @16 ...25 |nerezova ocel nerezova ocel
@32 .63 |silné legovana ocel silné legovana ocel
dynamicka tésnéni polyuretan fluorkau€uk
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Ploché valce DZH FESTO

technické tdaje

Rozméry CAD modely ke stazeni =» www.festo.cz/engineering
zakladni typ
ZJ)+ VA
AM WH L2+ 16..25
L1 LS 150
VD | L5 PL
Yo
=1 | LRI =S (A ()
o o—+ ¥
o E[¥ o S g2 @ y £
o o o— Z)
B Sl i ) - > R,
1 - 4 ‘
_1BG| MY <3/ €3/ TEG \RT
L7
PL
B | 1 x m
l_ bl
—ill @ ®,
- Hi- o DR
] dr )
ki alh -
G EE
Sroub s vnitfnim Sestihranem @16 ... 25: + = pricist zdvih
a vnitfnim zavitem upinaci drazka pro ¢idla
sefizovaci Sroub pro nastavitel- 32..63:
né tlumeni v koncové poloze upeviovaci lista pro Cidla
1%} AM B BG D1 D8 E EE G H1 J2 3 KK L1 L2 L3
%) %]
[mm] f8
16 16 16 5,5 M4 2,3 20 M5 20,5 35,5 -0,7 2,8 Mé 12 78,5 10,5 12
20 20 20 5,5 M4 3,2 23 GYs 25 39,5 -0,7 5 M8 14 90,5 10,5 15
25 22 22 7 M5 3,8 26 GYs 26 44,5 -0,3 4,2 M10x1,25 14 92,5 40,5 18
32 22 30 13 M6 - 36 GYs 27 53,3 - 3 M10x1,25 16 94 40,7 18
40 24 35 13 M6 - 40 GY4 33 66,3 - 6 M12x1,25 20 105 40,7 32
50 32 40 15 M8 - 46 GY4 32,5 82,3 2,5 3 M16x1,5 25 106 10,7 44
63 32 42 15 M10 - 54 G3s 36,5 108,3 4 5 M16x1,5 28 115.40,7 64
%)} L5 L7 MM PL RT 1! TG T0 uo VA VD WH ) =1 =3
%)
[mm] +1
16 12 8,5 6 7,5 M4 5,5 12 23 31 2,5 12 17,5 96 5 4
20 15 10,5 8 9,3 M4 5,5 15 27 35 2,5 14 18,5 109 7 4
25 16 10 10 10,5 M5 7 16,5 30,5 40 2,5 14 20,5 113 9 5
32 13 10,2 12 9 M5 9 24,5 36,5 48 4 16 26 120 10 6
40 16,5 13,2 16 11 M5 9 28 50 62 5,5 20 30 135 13 6
50 21 14 20 10,5 M6 10 33 65 78 5 17 37,5 143,5 17 6
63 22,5 14,5 20 12,5 M6 12 40 90 104 6 20 40 155 17 6
TS upozornéni
Maximalni pripustny kroutici mo- pistnici. Pfi utahovani je nutné pist-

ment nesmi byt prekrocen ani béhem nici pfidrzovat za plochu pro klic <.
montaZze upeviovacich prvki na
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Ploché valce DZH

technické Gdaje

Rozméry

varianta S2 - priichozi pistnice, S20 - duta priichozi pistnice

FESTO

CAD modely ke stazeni =» www.festo.cz/engineering

ZJ)+

ZM++

++ = pricist 2x zdvih

1%} D8 ) M

(%)
[mm]
16 2,3 96 114,4 494
20 3,2 109 128404
25 3,8 113 134 40,4
32 - 120 147,1 40,5
40 - 135 165,3 40,5
50 - 143,5 181,5+0,5
63 - 155 1953405
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Ploché valce DZH

technické Gdaje

Udaje pro objednavky - zakladni typ

FESTO

typ zdvih | ¢. dilu typ zdvih | ¢. dilu typ
[mm] | [mm] |
O pistu 16 mm & pistu 20 mm
25 151145 DZH-16-25-PPV-A 25 151134 DZH-20-25-PPV-A
40 151146 DZH-16-40-PPV-A 40 151135 DZH-20-40-PPV-A
50 151147 DZH-16-50-PPV-A 50 151136 DZH-20-50-PPV-A
80 151148 DZH-16-80-PPV-A 80 151137 DZH-20-80-PPV-A
100 151149 DZH-16-100-PPV-A 100 151138 DZH-20-100-PPV-A
125 151150 DZH-16-125-PPV-A 125 151139 DZH-20-125-PPV-A
160 151151 DZH-16-160-PPV-A 160 151140 DZH-20-160-PPV-A
200 151152 DZH-16-200-PPV-A 200 151141  DZH-20-200-PPV-A
250 - 250 151142  DZH-20-250-PPV-A
300 - 300 -
320 - 320 151143  DZH-20-320-PPV-A
O pistu 25 mm & pistu 32 mm
25 151121 DZH-25-25-PPV-AD 25 14041  DZH-32-25-PPV-AD
40 151122  DZH-25-40-PPV-AD 40 14042  DZH-32-40-PPV-AD
50 151123  DZH-25-50-PPV-AD) 50 14043  DZH-32-50-PPV-AD
80 151124 DZH-25-80-PPV-AD 80 14044  DZH-32-80-PPV-AD
100 151125 DZH-25-100-PPV-AD 100 14045  DZH-32-100-PPV-AD)
125 151126 DZH-25-125-PPV-AD 125 14046  DZH-32-125-PPV-AD)
160 151127 DZH-25-160-PPV-AD 160 14047  DZH-32-160-PPV-AD)
200 151128 DZH-25-200-PPV-AD 200 14048  DZH-32-200-PPV-AD)
250 151129 DZH-25-250-PPV-AD 250 14049  DZH-32-250-PPV-AD)
300 - 300 14050  DZH-32-300-PPV-AD)
320 151130 DZH-25-320-PPV-AD 320 -
400 151131  DZH-25-400-PPV-AD 400 -
500 151132  DZH-25-500-PPV-AD 500 -
O pistu 40 mm & pistu 50 mm
25 14052  DZH-40-25-PPV-AD 25 14063  DZH-50-25-PPV-AD
40 14053  DZH-40-40-PPV-AD 40 14064  DZH-50-40-PPV-AD
50 14054  DZH-40-50-PPV-AD 50 14065  DZH-50-50-PPV-AD
80 14055  DZH-40-80-PPV-AD 80 14066  DZH-50-80-PPV-AD
100 14056  DZH-40-100-PPV-AD 100 14067  DZH-50-100-PPV-AD)
125 14057  DZH-40-125-PPV-AD 125 14068  DZH-50-125-PPV-AD)
160 14058  DZH-40-160-PPV-AD 160 14069  DZH-50-160-PPV-AD)
200 14059  DZH-40-200-PPV-AD 200 14070  DZH-50-200-PPV-AD)
250 14060  DZH-40-250-PPV-AD 250 14071  DZH-50-250-PPV-AD)
300 14061  DZH-40-300-PPV-AD 300 14072  DZH-50-300-PPV-AD)
O pistu 63 mm
25 14074  DZH-63-25-PPV-AD
40 14075  DZH-63-40-PPV-AD
50 14076  DZH-63-50-PPV-AD
80 14077  DZH-63-80-PPV-AD
100 14078  DZH-63-100-PPV-AD
125 14079  DZH-63-125-PPV-AD
160 14080  DZH-63-160-PPV-AD
200 14081  DZH-63-200-PPV-AD
250 14082  DZH-63-250-PPV-AD
300 14083  DZH-63-300-PPV-AD

1)
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Ploché valce DZH FESTO
technické Gdaje
ﬂdaje pro objednavku — varianty
typ O pistu zdvih ¢. dilu typ
[mm] [mm]
zdvih dle normy
16 10 ... 200 150295 DZH-16-..-PPV-A
20 10 ... 320 150294  DZH-20-..-PPV-A
25 10 ... 500 150293  DZH-25-..-PPV-AD)
32 10 ...1 000 14040  DZH-32-..-PPV-AD)
40 10..1000 14051  DZH-40-..-PPV-AD
50 10 ...1 000 14062  DZH-50-..-PPV-AD)
63 10 ...1 000 14073  DZH-63-..-PPV-AD)
S2 - priichozi pistnice
16 10 ... 200 151155 DZH-16-..-PPV-A-S2
— 20 10..320 151154 DZH-20-..-PPV-A-S2
25 10 ... 500 151153  DZH-25-..-PPV-A-S21)
32 10..1000 151772 DZH-32-..-PPV-A-S21)
40 10..1000 151773  DZH-40-..-PPV-A-S21)
50 10..1000 151774 DZH-50-..-PPV-A-S21)
63 10..1000 151775 DZH-63-..-PPV-A-S21)
S6 - odolné teploté do 120 °C
16 10 ... 200 151156 DZH-16-..-PPV-A-S6
@ 20 10 ... 320 151157 DZH-20-..-PPV-A-S6
25 10 ... 500 151158 DZH-25-..-PPV-A-S61)
32 10 ...1 000 16531  DZH-32-..-PPV-A-S61)
40 10 ...1 000 16532  DZH-40-..-PPV-A-S61)
50 10 ...1 000 16 533  DZH-50-..-PPV-A-S61)
63 10..1000 16 534  DZH-63-..-PPV-A-S61)
S20 - duta priichozi pistnice
16 10... 200 158379 DZH-16-..-PPV-A-S20
20 10 ... 320 158380 DZH-20-..-PPV-A-S20
25 10 ... 500 158381 DZH-25-..-PPV-A-S201)

1)  Soucasti dodavky je Sestihranna matice pro zavit na pistnici.

Udaje pro objednavky - sady opotfebitelnych dilii
O pistu ¢. dilu typ

16 121125 DZH-16-PPV-A

20 121126 DZH-20-PPV-A

25 121127 DZH-25-PPV-A

32 108 706 DZH-32-PPV-A

40 108 707 DZH-40-PPV-A

50 108 708 DZH-50-PPV-A

63 108 709 DZH-63-PPV-A
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Ploché valce DZH

prisluSenstvi

FESTO

Patkové upevnéni HZS XA+
AU AO
material: ?’x‘_ - 1 =
ocel ; ] P @ 9
prosté médi, PTFE a silikonu * - gmr ﬂ Kf@j\x
-“H\ 1 : &j
a Bl © © z
! s I A& _
o Al (na "
» SA+ B a8
e . TR
+ = pricist zdvih E1
Rozmeéry a ddaje pro objednavky
pro & AB AH AO AT AU E1 SA TR XA KBKY hmotnost ¢. dilu typ
%) ]
16 4,5 24,5 4 4 21 20 120,5 12 117 2 60 151933 HZS-16
20 4,5 27,5 4 4 21 23 132,5 15 130 2 70 151932 HZS-20
25 5,5 30 5 4 25 26 142,5 16,5 138 2 90 151931 HZS-25
32 7 32 8 4 24 36 142 24 144 2 105 14 879 HZS-32
40 9 40 10 5 28 40 161 25 163 2 165 14 880 HZS-40
50 9 50 10 6 32 46 170 30 1755 |2 270 14 881 HZS-50
63 9 62 15 6 35 54 185 38 190 2 365 14 882 HZS-63

1) Tiida odolnosti korozi 2 dle normy Festo 940 070:
konstrukéni dily s miméjsimi naroky na odolnost korozi. Vnéjsi viditelné ¢asti s pozadavky predevsim na vzhled povrchu, ktery je vystaven piimému kontaktu s okolni pro priimys| béznou atmosférou, respektive

|atkami, jako jsou chladici latky a maziva.

Pfirubova upevnéni FZS FB FB
m fuzl %
£ , . FF
material: i - | f © bk
P P | RS © .
tvarny legovany hlinik = | !
yiegovany - = WZGW i {3 m
- — M
-t ¥ @ ) ©
- [ ]
“HF - O O -
w MF R _| E
ZF+ E
+ = pricist zdvih
Rozméry a ddaje pro objednavky
pro & E FB MF R TF UF W ZF KBKY hmotnost ¢. dilu typ
%) ]
16 21 4,8 10 - 48 60 7,5 106 2 30 151930 FZS-16
20 24 4,8 10 - 54 70 8,5 119 2 40 151929 FZS-20
25 27 5,8 10 - 60 75 10,5 123 2 50 151928 FZS-25
32 36 5,8 10 24 62 75 16 130 2 60 14 887 FZS-32
40 40 5,8 10 28 78 90 20 145 2 80 14 888 FZS-40
50 46 6,8 12 32 94 108 25,5 155,5 2 135 14 889 FZS-50
63 54 6,8 15 40 120 134 25 170 2 260 14 890 F25-63

1) Tiida odolnosti korozi 2 dle normy Festo 940 070:
konstrukéni dily s miméjsimi naroky na odolnost korozi. Vnéjsi viditelné ¢asti s pozadavky predevsim na vzhled povrchu, ktery je vystaven piimému kontaktu s okolni pro priimys| béznou atmosférou, respektive

|atkami, jako jsou chladici latky a maziva.
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Ploché valce DZH

prisluSenstvi

Patkova upevnéni HZB
pro & pistu 16 ... 25 mm

material:

FESTO

XA+ AQ

|
}
©
@
S
/{%
)
@

tvarny legovany hlinik - L i ‘ W
y legovany K, ' g ~ 5\ £
i ] I i H vl w
9 gl - 1 [T
o — AUT [T]-AB
M _I TR1
_l i us
+ = pricist zdvih
pro & pistu 32 ... 63 mm
XA+
material: n SO0
ocel - y - ol ©®) ®
NP S | 7Sk
N — - S,
| T < *
3 4 SA+ 1] AB
‘ T TR
us
+ = pricist zdvih
Rozmeéry a ddaje pro objednavky
pro & AB | AH1 [ AO AT AU | AU1 | MF SA | SA1 | TR1 us XA | XA1 |KBKY |hmotnost ¢. dilu typ
%) ]
16 4,5 20 4 - - 23 10 - 88,5 23 30 - 101 |2 50 151936 HZB-16
20 4,5 1 21,5 4 - - 26 10 - 100,5( 27 35 - 114 |2 60 151935 HZB-20
25 5,5 23 5 - - 30 10 - 104,5( 30,5 | 40 - 119 |2 80 151934 HZB-25
32 7 26 8 4 24 - - 142 - 32 48 144 - 2 130 14 875 HZB-32
40 9 29 10 5 28 - - 161 - 46 62 163 - 2 235 14 876 HZB-40
50 9 34 10 6 32 - - 170 - 62 78 1755 - 2 410 14 877 HZB-50
63 9 38 15 6 35 - - 185 - 88 104 | 190 - 2 640 14 878 HZB-63

1) Tiida odolnosti korozi 2 dle normy Festo 940 070:

konstrukéni dily s miméjsimi naroky na odolnost korozi. Vnéjsi viditelné ¢asti s pozadavky predevsim na vzhled povrchu, ktery je vystaven piimému kontaktu s okolni pro priimys| béznou atmosférou, respektive

|atkami, jako jsou chladici latky a maziva.

Kyvné pfiruby SZSB, (izké/Siroké
pro & pistu 16 ... 25 mm

material:
silné legovana ocel, nerezova

Rozmeéry a ddaje pro objednavky
pro & CcD
(%]
H8

16

EW

8

FL

14

Q
s m_&
] | . - )
L =
4_| || D
EW L
FL
XC+
+ = pricist zdvih
L XC hmotnost ¢. dilu typ

8

/|
4

[g]

110 10 151927 SISB-16

20 6

12

16

10

125 20 151926 SZSB-20

25 8

16

20

14

133 40 151925 SZSB-25
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Ploché valce DZH

prisluSenstvi

FESTO

Kyvné pfiruby SZS, azké
pro & pistu 32 ... 63 mm W & & \\;Fg
material: EML @;Lj
hlinikovy tlakovy odlitek & & |1
i
- L
FL
XC+
+ = pricist zdvih
Rozmeéry a ddaje pro objednavky
pro & (B EK FL L ML MR uB XC hmotnost | €. dilu typ
%) ls]
+0,2 e8 0,1
32 9,4 10 22 13,5 35,6 11 25,8 142 80 14 883 SZS-32
40 12,4 12 25 15,5 39,6 13 28,8 160 120 14 884 SZS-40
50 14,4 12 27 15,5 45,6 13 34,8 170,5 170 14 885 SZS-50
63 16,4 16 35 22,4 53,6 17 40,8 190 320 14 886 S75-63
Kyvné pfiruby SZB, Siroké
pro & pistu 32 ... 63 mm
O e
material: - | oy
: - [ NN
silné legovana ocel, nerezova '1 £ ]
LT
. FL
XC+
+ = pricist zdvih
Rozmeéry a ddaje pro objednavky
pro & (B1 EK FL LT ML1 MR UB1 XC hmotnost | €. dilu typ
%) lg]
H14 e8
32 16 10 22 14 47 11 36 0.7 142 170 30798  SZB-32
40 28 12 25 15,5 61 13 52 4 160 280 30799 SZB-40
50 32 12 27 16 77 13 60 _1 170,5 410 30629 SZB-50
63 40 16 35 23 103 17 70 1 190 660 30630 SZB-63
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Ploché valce DZH

prisluSenstvi

FESTO

LoZiskova télesa LBZB 21
pro & pistu 32 mm s 10" 16 b3
o
material: \\/ \
silné legovana ocel, nerezova ' _/ =
e 210 ) [ ~
o " e J ~
< = o [T 17 [T i
18 $55
31 | 38
47
LoZiskova télesa LBZS GL
pro & pistu 32 ... 63 mm K EM
& ——
material: \\l/ \
silné legovana ocel, nerezova ' J
- - o EB
= <= &
=TT T T T L
D | I N L ]o
RA Hg |||
UR TE
UL
Rozmeéry a ddaje pro objednavky
po | BR | BT | & | EB | EM | 6L | HB | OF | PH | RA | TE | UL | UR |hmotnost |Edilu  typ
%} %} %} [l
H9 b13
LBZB
32 | rozméry > vy3e [33842  LBZB-32
LBzS
32 10 8 10 10 9 21 5,5 7,4 33,5 18 24 35 31 90 33843 LBZS-32
40 11 10 12 10 12 24 5,5 9,4 40 22 28 39 35 135 33844 LBZS-40
50 13 12 12 11 14 33 6,6 11,4 | 51,5 30 30 45 45 235 33845 LBZS-50
63 15 12 16 11 16 37 6,6 11,3 62 35 38 53 51 305 33846 LBZS-63
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Ploché valce DZH FESTO

prisluSenstvi

(daje pro objednavky - upeviiovaci prvky technické Gdaje =» 1 /10.1-2

N

Valce bez pistnice

ploché valce

w

nazev pro & ¢. dilu typ nazev | pro & ¢. dilu typ
loZiskové téleso LBN loZiskové téleso LN
16 6058 LBN-12/16 32 5147 LN-32
20 6059 LBN-20/25 40 5148 LN-40
25 50 5149 LN-50
63 5150 LN-63
loZiskové téleso LBG pricné lozZiskové téleso LQG
32 31761 LBG-32 32 31768 LQG-32
40 31762 LBG-40 ~'% 40 31769 LQG-40
50 31763  LBG-50 7S, [50 31770 1QG-50
63 31764 LBG-63 63 31771 LQG-63
Udaje pro objednavky — nastavce na pistnici technické Gdaje = 1 /10.3-2
nazev | pro & ¢. dilu typ nazev | pro & ¢. dilu typ
kloubova hlavice SGS vidlicova koncovka SGA
@\’ 16 9254 SGS-M6 16 - -
@3 20 9255  SGS-M8 ﬁ 20 - -
25 9261 SGS-M10x1,25 25 32954 SGA-M10x1,25
32 32
40 9262 SGS-M12x1,25 40 10767 SGA-M12x1,25
50 9263 SGS-M16x1,5 50 10768 SGA-M16x1,5
63 63
vidlicova koncovka SG pruzna spojka FK
® 16 3110 SG-M6 16 2061 FK-Mé
(ﬁ 20 3111  SG-M8 @ 20 2062 FK-M8
25 6 144 SG-M10x1,25 25 6140 FK-M10x1,25
32 32
40 6 145 SG-M12x1,25 40 6141 FK-M12x1,25
50 6146 SG-M16x1,5 50 6142 FK-M16x1,5
63 63
spojka KSZ adaptér AD
16 36123 KSz-mé 16 157 328 AD-M6-M5
20 36124 KSZ-M8 /é‘/ 157329 AD-M6-V3
25 36125 KSZ-M10x1,25 / 157330 AD-M6-V4
32 20 157331 AD-M8-V3
40 36126 KSZ-M12x1,25 157332 AD-M8-V4
50 36127 KSZ-M16x1,5 25 157333  AD-M10x1,25-18
63 157 334 AD-M10x1,25-V4
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Ploché valce DZH FESTO

prisluSenstvi

Udaje pro objednavky - €idla, hranaty tvar, polovoditova technické Gdaje =» www.festo.cz
montaz spinaci elektrické pfipojent délka kabelu | ¢. dilu typ
vystup kabel konektor M8 [m]
spinaci
9 prisluSenstvim PNP 3 vodite - 2,5 151683 SMTO-1-PS-K-LED-24-C
Z 4 - 3 piny - 151 685 SMTO-1-PS-S-LED-24-C
" < NPN 3 vodice - 2,5 151 684 SMTO-1-NS-K-LED-24-C
- 3 piny - 151686 SMTO-1-NS-S-LED-24-C
Udaje pro objednavky - ¢idla, hranaty tvar, jazjtkova relé technické Gdaje =» www.festo.cz
| montaz elektrické pfipojent délka kabelu | ¢. dilu typ
| kabel konektor M8 [m] |
spinaci
) prisluSenstvim 3 vodite - 2,5 30 459 SMEO-1-LED-24-B
3 vodice - 5,0 151672 SMEO-1-LED-24-K5-B
.| Z = 3 piny . 150 848 SMEO-1-S-LED-24-B
Udaje pro objednavky - ¢idla, hranaty tvar, pneumaticka technické Gdaje =» www.festo.cz
| montaz | pripojeni pneumatiky ¢. dilu typ
ventil 3/2, v zakladni poloze uzavien
prisluSenstvim natrubek pro hadici s vnitfnim & 3 mm 31008  SMPO-1-H-B
technické Gdaje =» www.festo.cz
typ
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Ploché valce EZH/DZF/DZH

prisluSenstvi

Udaje pro objednavky - ¢idla pro drazku T, polovoditova

FESTO

technické Gdaje =» www.festo.cz

montaz spinaci elektrické pfipojent délka kabelu | ¢. dilu typ
vystup kabel konektor M8 | konektor M12 | [m]
spinaci
nasaditelné PNP 3 vodite - - 2,5 525898 SMT-8F-PS-24V-K2,5-0E
% shora NPN 525909 SMT-8F-NS-24V-K2,5-OE
- 2 vodice - - 2,5 525908 SMT-8F-ZS-24V-K2,5-0E
PNP - 3 piny - 0,3 525899 SMT-8F-PS-24V-K0,3-M8D
NPN 525910 SMT-8F-NS-24V-K0,3-M8D
PNP - - 3 piny 0,3 525900 SMT-8F-PS-24V-K0,3-M12
vestavné PNP 3 vodite - - 2,5 175436  SMT-8-PS-K-LED-24-B
% - 3 piny - 0,3 175484  SMT-8-PS-S-LED-24-B
rozpinaci
nasaditelné PNP 3 vodite - - 7,5 525911 SMT-8F-P0-24V-K7,5-0E
% shora
Udaje pro objednavky - €idla pro drazku T, jazytkova relé technické Gdaje =» www.festo.cz
| montaz elektrické pfipojent délka kabelu | ¢. dilu typ
| kabel konektor M8 [m] |
spinaci
nasaditelné 3 vodite - 2,5 525895 SME-8F-DS-24V-K2,5-0E
% shora 5,0 525897 SME-8F-DS-24V-K5,0-0E
2 vodice - 2,5 525907 SME-8F-ZS-24V-K2,5-0E
- 3 piny 0,3 525896 SME-8F-DS-24V-K0,3-M8D
= nasunovaci, 3 vodite - 2,5 150 855 SME-8-K-LED-24
\';/7 vestavné do -
. - 3 piny 0,3 150857 SME-8-S-LED-24
profilu valce
rozpinaci
nasunovaci, 3 vodite - 7,5 160 251  SME-8-0-K-LED-24
% vestavné do
profilu valce
Udaje pro objednavky — zasuvky s kabelem technické Gdaje =» www.festo.cz
|montéZ spinaci vystup pripojeni |délka kabelu |E. dilu typ
| PNP NPN [ (m] |
prima zasuvka
&V prevlecna matice - - 3 piny 2,5 159 420 SIM-M8-3GD-2,5-PU
M8 5 159 421  SIM-M8-3GD-5-PU
ﬁ prevlecna matice - - 3 piny 2,5 159 428 SIM-M12-3GD-2,5-PU
M12 5 159 429  SIM-M12-3GD-5-PU
prevlecna matice - - 3 piny 2,5 159 422  SIM-M8-3WD-2,5-PU
M8 5 159 423  SIM-M8-3WD-5-PU
prevlecna matice - - 3 piny 2,5 159 430 SIM-M12-3WD-2,5-PU
M12 5 159431  SIM-M12-3WD-5-PU
Udaje pro objednavky - kryci lita pro drazku T
montaz délka ¢. dilu typ
nasaditelné 2x0,5m 151680 ABP-5-S
% shora
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Ploché valce EZH/DZF/DZH FESTO

prisluSenstvi

Udaje pro objednavky — jednosm&mé krtici ventily technické Gdaje =» svazek 2
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material
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M5

GYs

GYa

[} lexY el le Y BE= BIUVE Be Y IR B

[y
o

G¥s
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kov

193137

GRLA-M5-QS-3-D

193138

GRLA-M5-QS-4-D

193139

GRLA-M5-QS-6-D

193 142

GRLA-18-QS-3-D

193 143

GRLA-1/8-QS-4-D

193 144

GRLA-1/8-QS-6-D

193 145

GRLA-18-QS-8-D

193 146

GRLA-%4-QS-6-D

193 147

GRLA-%4-QS-8-D

193 148

GRLA-%4-QS-10-D

193 149

GRLA-38-QS-6-D

193150

GRLA-38-QS-8-D

193151

GRLA-38-QS-10-D

pro privod vzduchu

M5

GYs

o | | w| | |w

kov

193153

GRLZ-M5-QS-3-D

193 154

GRLZ-M5-QS-4-D

193155

GRLZ-M5-QS-6-D

193156

GRLZ-1/8-QS-3-D

193157

GRLZ-1/8-QS-4-D

193158

GRLZ-1/8-QS-6-D

193159

GRLZ-1/8-QS-8-D
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