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Bağlantı kabloları NEBV-S1G25

• Multipin soket bağlantısı için bağlantı kablosu

• Ön montajlı

• Kablo uzunlukları 2,5 m, 5 m veya 10 m

• 15-pin veya 25-pin

• Sub-D

Genel teknik veriler
Tip NEBV-S1G25-K-…-LE15 NEBV-S1G25-K-…-LE25

Elektriksel bağlantı Soketli kablo, Sub-D, 15-pin Soketli kablo, Sub-D, 25-pin
Montaj tipi 4-40UNC
Nominal çalıșma gerilimi [V] 24 DC
Kablo çapı [mm] 9 10,5
Kablo bileșimi 15x0,34 mm2 20x0,25 mm2 + 5x0,34 mm2

Min. kablo eğilme yarıçapı [mm] 90 105
Malzemeler Gövde Polibütilen tereftalat

Bağlantı somunu Polyamid
Contalar Termoplastik polyolefin elastomer
Kablo kılıfı Polivinil klorid

Ortam sıcaklığı [°C] –5 … +50

Devre (soket görünümü)
NEBV-S1G25-K-…-LE15 NEBV-S1G25-K-…-LE25
Pin Kablo rengi Pin Kablo rengi Pin Kablo rengi Pin Kablo rengi

1 Beyaz 24 Kahverengi-y
eșil

1 Beyaz 14 Kahverengi-
yeșil

2 Kahverengi 25 Beyaz-sarı 2 Kahverengi 15 Beyaz-sarı
3 Yeșil 3 Yeșil 16 Sarı-kahverengi
4 Sarı 4 Sarı 17 Beyaz-gri
5 Gri 5 Gri 18 Gri-kahverengi
6 Pembe 6 Pembe 19 Beyaz-pembe
7 Mavi 7 Mavi 20 Pembe-

kahverengi
8 Kırmızı 8 Kırmızı 21 Beyaz-mavi
9 Siyah 9 Siyah 22 Kahverengi-

mavi
10 Mor 10 Mor 23 Beyaz-kırmızı
11 Gri-pembe 11 Gri-pembe 24 Kahverengi-

kırmızı
12 Kırmızı-

mavi
12 Kırmızı-

mavi
25 Beyaz-siyah

23 Beyaz-yeșil 13 Beyaz-yeșil

Sipariș bilgileri
Kablo uzunluğu Sipariș kodu
[m]

p ș

2,5 NEBV-S1G25-K-2.5-N-LE15

5 NEBV-S1G25-K-5-N-LE15

10 NEBV-S1G25-K-10-N-LE15

Sipariș bilgileri
Kablo uzunluğu Sipariș kodu
[m]

p ș

2,5 NEBV-S1G25-K-2.5-N-LE25

5 NEBV-S1G25-K-5-N-LE25

10 NEBV-S1G25-K-10-N-LE25
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