Spojovaci kabely, univerzalni

FESTO




Spojovaci kabely, univerzalni

technické ddaje

Vlastnosti kabeld

Spojovaci kabely NEBU lze konfigu-

rovat a objednat v provedeni podle
prant. Pfitom je definovana fada
vlastnosti.

Vlastnosti kabeli Basic

Vlastnosti kabelil Standard

Napfiklad tyto:

« elektrické pripojeni
« vlastnosti kabell

* délka

* pocet pinti/vodici

=> internet: www.festo.com/catalogue/...

Vlastnost kabelu udava jeho odolnost
mechanickému namahani.

Ulohy Basic se vyznatuiji nehybnou
instalacf kabelli bez mechanického
namahani.

Kabely se nepohybuje

(neohybaiji se ani nekrouti).

PI&3t kabelli je vétinou vyroben

z PVC.

Ulohy Standard se vyznatuji
nehybnou instalaci kabelli nebo
mirnym az stfednim mechanickym
namahanim.

Kabely lze dokonce pouZit pro jedno-
duché Glohy v energetickych fetézech
s velkym polomérem ohybu.

Plast kabelli je vyroben

z polyuretanu.

FESTO

Existuji Ctyfi moZnosti:

* Basic (zakladni)

« Standard (standardni)

« vhodné do energetickych fetézl
« vhodné pro roboty

Kod P
« Kabely jsou testovany na pevnost
pfi stfidavém namahani ohybem
podle normy Festo; testovaci
podminky jsou k dispozici
na vyzadani.

Kod K

* Kabely jsou testovany na pevnost
pfi stfidavém namahani ohybem
podle normy Festo; testovaci
podminky jsou k dispozici
na vyzadani.

« Tyto kabely jsou testovany pro
energetickeé fetézy s 5 miliony
cykld, polomér ohybu 75 mm.

zmény vyhrazeny - 2018/03



Spojovaci kabely, univerzalni

technické ddaje

Vlastnosti kabeld

Vlastnost kabeld: vhodné do energetickych fetézli

Vlastnost kabelt: vhodné pro roboty

2018/03 - zmény vyhrazeny

V (lohéch s energetickymi fetézy
vznikaji velkd mechanicka namahani,
zvlasté pfi malych polomérech ohybu
energetickych fetézi.

Kabely lze pouzit i tehdy, kdyZ budou
vystaveny stalému ohybani.

Plast kabelli je vyroben

z polyuretanu.

V Qlohéch s roboty mohou vznikat
znatna mechanicka zatizenf, ktera
mohou byt zpiisobena prevazné torzi
(krutem).

Plast kabelli je vyroben z polyure-
tanu, neobsahuje halogeny a je
odolny olejim.

=> internet: www.festo.com/catalogue/...

FESTO

kod E
« Kabely jsou testovany na pevnost
pfi stfidavém namahani ohybem
podle normy Festo; testovaci
podminky jsou k dispozici
na vyzadani.
Tyto kabely jsou testovany pro
energetickeé fetézy s 5 miliony
cykld, polomér ohybu 75 mm.
Tyto kabely jsou testovany pro
energetickeé fetézy s 5 miliony
cykldi, polomér ohybu 28 mm.

kod R
* Kabely jsou testovany na pevnost
pfi stfidavém namahani ohybem
podle normy Festo; testovaci
podminky jsou k dispozici na
vyzadan.

Tyto kabely jsou testovany pro
energetickeé fetézy s 5 miliony
cykldi, polomér ohybu 75 mm.
Tyto kabely jsou testovany pro
energetickeé fetézy s 5 miliony
cykldi, polomér ohybu 28 mm.
Tyto kabely jsou testovany

na odolnost v krutu vy33i nez
0,3 milionu cyklt, £270°/0,1 m.



Spojovaci kabely, univerzalni FESTO

technické ddaje

Verze techniky pripojeni

Lze zvolit riizné verze nastrénych VWhoda:

konektor(i na spojovacich kabelech Ve stisnénych mistech instalace lze
(napf. Ghlové nebo pfimé). wystup kabelu optimalné umistit.
Zv1astni verzi je otocné provedent: Nenf uréeno pro neustalou zménu
U zasuvky s dhlovym provedenim lze sméru vystupu.

vystup kabelu otacet v krocich po 15°
v rozsahu 360°.

Montaz

Dbejte na orientaci pin(. Zasuvku nasadte na konektor. Upravte vystup kabelu Pevné dotahnéte prevletnou matici
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Spojovaci kabely, univerzalni FESTO
prehled dodavek
funkce provedeni typ pripojovaci technika (vpravo) vlastnosti kabeld délka => strana/
internet
elektricky | elektrické pfipojeni (vlevo) volnymi konci vodi¢d
spojovaci 5 pinQi ‘ NEBU-LE zasuvka, konektor ‘ standardni 0,1..30m ‘ 8
kabel
elektrické pfipojeni (vlevo), zasuvka M8
3 piny NEBU-M8 konektor, volné konce vodicil Basic, Standard, vhodné do energe- |0,1..30m 10
SIM-M8 tickych fetéz(, vhodné pro roboty
4 piny NEBU-M8 konektor, volné konce vodicl Basic, Standard, vhodné do energe- | 0,1..30m 16
SIM-M8 tickych fetéz(, vhodné pro roboty
elektrické pripojent (vlevo), zasuvka M12
3 piny SIM-M12-3 konektor, volné konce vodicil standardni 0,6 m, 2,5m, 21
SIM-M12-RS-3 3m,5m
5 pindl NEBU-LE5 konektor, volné konce vodicil Basic, Standard, vhodné do energe- |0,1..30m 24
NEBU-M12G5 tickych fetéz(, vhodné pro roboty
NEBU-M12W5
SIM-M12-5
8 pinti NEBU-M12-W8 | konektor, volné konce vodicl standardni 2m,5m,10m, |30
SIM-M12-8 15m
KM12-8
elektrické pfipojeni (vlevo), zasuvka 7/8"
5 pindl ‘ NEBU-G78 ‘ volné konce vodic standardni 2m 33
elektrické pfipojeni (vlevo), svorka
3 piny SIM-K volné konce voditl standardni 2,5m, 5m, 35
10m
4 piny SIM-K-4 volné konce voditl standardni 2,5m,5m 38
2018/03 - zmény vyhrazeny => internet: www.festo.com/catalogue/... 5




Spojovaci kabely NEBU

typové znaceni

funkce

, univerzalni

FESTO

| NEBU |- |

NEBU spojovaci kabely

pripojovaci technika vlevo

LE volny konec kabelu
M8 zasuvka s pfipojovacim zavitem M8
M12 zasuvka s pfipojovacim zavitem M12

provedeni pfipojovaci techniky vlevo

volny konec kabelu

G pfimé
hlové
R ototné

pocet pinti/vodicu (vlevo)

3 3 piny
4 4 piny
5 5 pindl
8 8 pindl
indikace
bez LED (Standard)
P LED, PNP
N LED, NPN
L LED, DC
P2 2x LED, PNP

vlastnosti kabelu

P Basic

K Standard

E vhodny do energetickych fetézl
R vhodny pro roboty

délka kabelu

0.1..30(0,1..30m

oznaceni kabelu

s drzakem Stitkd (Standard)

N bez drzaku stitki

prifez vodici

standardni

Q8N 1 mm?2

=> internet: www.festo.com/catalogue/...
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Spojovaci kabely NEBU, univerzalni FESTO

typové znaceni

> | - -

pripojovaci technika vpravo

LE volny konec kabelu

M8 konektor s pfipojovacim zavitem M8

M12 konektor s pfipojovacim zavitem M12,
kédovani A

provedeni pfipojovaci techniky vpravo

volny konec kabelu
G pfimé
W thlové

pocet pinti/vodici (vpravo)

2 2 piny
3 3 piny
4 4 piny
5 5 pindl
8 8 pindl

2018/03 - zmény vyhrazeny => internet: www.festo.com/catalogue/... 7



Spojovaci kabely, volné konce vodici, 5 pint

technické ddaje

Pfipojovaci kabely
NEBU-LE5

« kabel se zasuvkou pro pfipojeni
vstup{/vystupl

¢ smontovano

« délka kabelu 1 m

e 57l

* konektor M12

FESTO

Obecné technické ddaje
odpovida normam EN 61984
EN 61076-2-101
kodovani A
sloZenf kabelu [mm?] 5% 0,25
priimér kabelu [mm] 45
jmenovity priifez vodicem [mm?] 0,25
vlastnosti kabelu standardni
podminky pro testy kabelu pevnost pfi stfidavém namahani ohybem: dle normy Festo
testovaci podminky na vyzadani
energeticky fetéz: 5 milionl cykld, polomér ohybu 75 mm
Technické adaje
rozsah napajeciho napéti V] 0..60DC 0..60AC
proudova zatiZitelnost [A] 4
odolnost napétovym $pitkam [kv] 1,5
stupen kryti dle EN 60529 IP65, IP68, IP69K
Materialy
barva vodict modra, hnéda, Seda, cerna, bila
barva télesa terna
barva plasté kabelu Seda
téleso TPE-U (PU)
izola¢ni obal PP
prevlecna matice poniklovana mosaz
plast kabelu TPE-U (PU)
upozornéni k materialu odpovida RoHS
Provozni a okolni podminky
teplota okolf [°q] -25..+70
teplota okoli pfi pohyblivém pfivodu kabelu [°C] -5..+70
znacka CE (viz prohlaseni o shodé) dle smérnice EU pro nizké napéti
tfida zneCisténi 3

=> internet: www.festo.com/catalogue/...
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Spojovaci kabely, volné konce vodicd, 5 pinu FESTO
technické ddaje
Zapojeni (pohled na zasuvku)
zasuvka | pin | barva vodite!) | pin | konektor
elektrické pripojeni s volnymi konci vodica, 5 vodicl — konektor, 5 pint, M12
- BN 1 1
- WH 2
_ O
- BU 3 2 @ 4
- BK 4
- GY 5 3 5
1) dlelEC 757
Rozméry modely CAD ke staZeni =» www.festo.com
pripojovaci technika vlevo pripojovaci technika vpravo
L4 L2 ‘
‘ L3 ‘
é ] LA <[
‘ : il oo
EI 5

drzak popisovych 3titki kabel, délka 1 m

1

konektor kabel, délka 1 m

drzak popisovych 3titk

pripojovaci technika L3 pfipojovaci technika | D1 D4 D5 L2 L4 =<1
vlevo vpravo (%) (%)
NEBU NEBU

volné konce voditl ‘ 50

pfimy konektor

Udaje pro objednavky
délka | vlastnosti kabelu smer vystupu zvlastni ddaje ¢. dilu typ
kabelu
[m]
volné konce vodicti, 5 vodicti - konektor, 5 pinti, M12
1 standardni pfimy - 569840 NEBU-LE5-K-1-M12G5

&

2018/03 - zmény vyhrazeny
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www.festo.com

Spojovaci kabely M8, 3 piny

technické ddaje

Pfipojovaci kabely « kabel se zasuvkou pro pfipojeni
NEBU-M8 vstupli/vystupl
SIM-M8 « pfedem pfipraveno k pfipojent,

smontované na obou stranach
« délka kabelu 0,1 ... 30 m

FESTO

* 3vodite -
* M8
o
Obecné technické ddaje
odpovida normam EN 61076-2-104
EN 61984
EN 61076-2-101
slozeni kabelu [mm2]  |3x0,25
pramér kabelu [mm] 4,5
jmenovity priifez vodicem [mm?] 0,25
vlastnosti kabelu NEBU kod -P- Basic
kod -K- Standard
kod -E- vhodny do energetickych fetézl
kod -R- vhodny pro roboty
SIM Standard
podminky pro testy kabelu pevnost pfi stfidavém namahani ohybem: dle normy Festo
testovaci podminky na vyzadani
vlastnosti Basic -
kabelu Standard energeticky fetéz: 5 milionl cykld, polomér ohybu 75 mm
vhodny do energetickych fetézl energeticky fetéz: 5 milionl cykld, polomér ohybu 28 mm
vhodny pro roboty odolnost v krutu vy3si nez 300 000 cykld, £270°/0,1 m
Technické adaje
rozsah napajeciho napéti bez indikace V] 0..60DC 0..60AC
s indikaci W\ 10 ...30DC -
proudova zatiZitelnost pfipojovaci technika neotocna [A] 3
pripojovaci technika otocna [A] 0,5
odolnost napétovym 3pickdm  pfipojovaci technika neotozna, [kv] 1,5
bez indikace sepnuti
pripojovaci technika otocna [kv] 0,8
s indikaci sepnuti [kv] 0,8
stupen kryti dle EN 60529 SIM IP65, IP63
NEBU IP65, IP68, IP69K

10 => internet: www.festo.com/catalogue/...
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Spojovaci kabely M8, 3 piny FESTO
technické ddaje
Materialy
barva vodict modra, hnéda, cerna
barva télesa terna
barva plasté kabelu Seda
téleso TPE-U (PU)
izolacni obal vlastnost kabelu: vhodny do energetickych fetézd, | PP
vhodny do robot(, standardni
vlastnosti kabelu: basic PVC-P
prevlecna matice poniklovana mosaz
plast kabelu vlastnost kabelu: standardnf, vhodny TPE-U (PU)
do energetickych fetéz{, vhodny pro roboty
vlastnosti kabelu: basic PVC-P
upozornéni k materialu vsechny typy odpovida RoHS
vlastnost kabelu: vhodny do energetickych bez halogenti
fetéz(i, vhodné pro roboty
zvlastnivlastnosti NEBU vlastnost kabelu: vhodny odolnost olejiim
do energetickych fetézd,
vhodny pro roboty
Provozni a okolni podminky
teplota okolf vlastnost kabelu: zakladni, standardni [°C] -25..+70
vlastnost kabelu: [°q] -25..+80
vhodny do energetickych fetézd,
vhodny pro roboty
teplota okoli pfi pohyblivém  vlastnost kabelu: standardni [°eC] -5..+70
privodu kabelu vlastnost kabelu: zékladni, [°C] -5..+80
vhodny do energetickych fetézd,
vhodny pro roboty
znactka CE s indikaci sepnuti -
(viz prohlaseni o shodé) bez indikace sepnuti dle smérnice EU pro nizké napéti
tfida zneCisténi 3
2018/03 - zmény vyhrazeny => internet: www.festo.com/catalogue/... 11




Spojovaci kabely M8, 3 piny FESTO
technické ddaje
Zapojeni (pohled na zasuvku)
zasuvka | pin | barva vodice!) | pin | konektor
elektrické pripojent, zasuvka, 3 piny, M8 — volné konce voditt
1 1 BN -
3 BU -
4 8
4 BK -
3
elektrické pripojeni zasuvka, 3 piny, M8 — konektor, 3 piny
1 1 BN 1
3 BU 3
4 BK 4
3
elektrické pripojeni zasuvka, 3 piny, M8 — konektor, 4 piny
1 1 BN 1 konektor M8 konektor M12
- - 3 1 1
4 2 d
3 BU 3 2 Q 4
3 4 BK 4 3 4

- -

1) dlelEC757

Zapojeniindikace sepnuti
kéd indikace P,
pro spinaci PNP

BN
1) o+
3 . BKO
GN YE
4 %
3 BU __
12

kod indikace N,
pro spinaci NPN

. BN
GN YE
RN B
BK
4 )
3> BU

=> internet: www.festo.com/catalogue/...
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Spojovaci kabely M8, 3 piny

technické ddaje

Rozméry
pripojovaci technika vlevo

L2

L4

zasuvka M8x1

D1

kabel, délka podle objednavky

pripojovaci technika vpravo

FESTO

modely CAD ke stazeni =» www.festo.com

konektor

> L3 |
{ - ;
L4 L2 ‘
) il s
E L
-
1
L4 L2
C 1TTITHI
E 1 1 =
<1 At =
D4
DS

kabel, délka podle objednavky

drzak popisovych itk 0,1..30m drzak popisovych itk 0,1..30m
indikacni pole v provedeni P, N
pripojovaci technika | D1 D2 D3 L2 L4 H1 | =<1 pripojovaci technika | D1 D4 D5 | L2 | 13 | L4 | H1 =1
vlevo (%) ‘ ‘ (%) ‘ ‘ ‘ ‘ vpravo (%) ‘ (%) ‘ ‘ ‘ ‘
NEBU NEBU
pfima zasuvka 4,5 M8x1 9 34,6 | 23 - 9 volné konce vodicl | 4,5 - - - 50 | 23 - -
hlova zasuvka 4,5 M8x1 26,9 | 23 17 9 primy konektor 4,5 | M8x1 | 9,6 | 41,1 - | 23 - 9
oto¢na zasuvka 4,5 M8x1 10 20,9 | 23 |16,3 4,5 | M12x1 | 15 | 54,5 - | 23 - |13
hlovy konektor 4,5 M8x1 | 9,6 | 26,9| - 23 | 24 9
4,5 | M12x1 | 15 | 37,5| - 23 |33,2| 13
NEBU s indikaci NEBU s indikaci
pfima zasuvka 3,4 M8x1 9 34,6 | 23 - 9 pfimy konektor 3,4 M8x1 9 | 41,1 - 23 - 9
Ghlova zasuvka 3,4 M8x1 26,9 | 23 17 9 3,4 | M12x1 | 15 | 54,5| - | 23 - |13
hlovy konektor 3,4 | M8x1 9 1269 - |23 | 24 9
3,4 | M12x1 | 15 | 37,5| - 23 |33,2| 13
SIM SIM
pfima zasuvka 4,5 M8x1 9 34,4 | - - 9 volné konce voditl ‘ 4,5 ‘ - ‘ - ‘ - ‘ 50 ‘ - ‘ - ‘ -
Ghlova zasuvka 4,5 M8x1 26,8 | - |168 | 9
2018/03 - zmény vyhrazeny => internet: www.festo.com/catalogue/... 13



www.festo.com

Spojovaci kabely M8, 3 piny FESTO

technické ddaje

Udaje pro objednavky
délka | vlastnosti kabell smer vystupu zvlastni ddaje ¢. dilu typ
kabelu
[m]

zasuvka, 3 piny, M8 — volné konce vodicl

25 | standardn pFimy - 541333 NEBU-MBG3-K-2.5-LE3
W 159420  SIM-M8-36D-2,5-PU
hlovy - 541338  NEBU-MBW3-K-2.5-LE3

- 159422 SIM-M8-3WD-2,5-PU

ototna zasuvka 8001660  NEBU-M8R3-K-2.5-LE3

pro spinaci NPN, Zluta 541336 NEBU-M8W3N-K-2.5-LE3
indikace stavu sepnutf,

P 159426 SIM-M8-3WD-2,5-NSL-PU
zelend indikace provozu

pro spinaci PNP, Zluta 541337 NEBU-M8W3P-K-2.5-LE3
indikace stavu sepnutf,

P 159424 SIM-M8-3WD-2,5-PSL-PU
zelend indikace provozu

vhodné pro roboty primy odolnost olejim 569845 NEBU-M8G3-R-2.5-LE3
hlovy odolnost olejiim 569847 NEBU-M8W3-R-2.5-LE3
5 standardni primy - 541334 NEBU-M8G3-K-5-LE3
- 159421 SIM-M8-3GD-5-PU
hlovy - 541341 NEBU-M8W3-K-5-LE3
- 159423 SIM-M8-3WD-5-PU
oto¢na zasuvka 8001661  NEBU-M8R3-K-5-LE3

pro spinaci NPN, Zluta 541339 NEBU-M8W3N-K-5-LE3

indikace stavu sepnutf,

P 159427 SIM-M8-3WD-5-NSL-PU
zelend indikace provozu

pro spinaci PNP, Zluta 541340 NEBU-M8W3P-K-5-LE3

indikace stavu sepnutf,

P 159425 SIM-M8-3WD-5-PSL-PU
zelend indikace provozu

vhodné do energetickych | pfimy odolnost olejiim 569843 NEBU-M8G3-E-5-LE3
fetézli
vhodné pro roboty pfimy odolnost olejiim 569846 NEBU-M8G3-R-5-LE3
10 standardni primy - 541332 NEBU-M8G3-K-10-LE3
- 192964 SIM-M8-3GD-10-PU
hlovy - 541335 NEBU-M8W3-K-10-LE3
- 192965 SIM-M8-3WD-10-PU
vhodné do energetickych | pfimy odolnost olejiim 569842 NEBU-M8G3-E-10-LE3
fetézli
vhodné pro roboty pfimy odolnost olejiim 8003129  NEBU-M8G3-R-10-LE3

zasuvka, 3 piny, M8 — konektor, 3 piny, M8

0,5 standardni pfima — pfimy - 541346 NEBU-M8G3-K-0,5-M8G3

W 1 standardni pfima - pfimy - 541347 NEBU-M8G3-K-1-M8G3
/ 1,5 standardni pfima - pfimy - 8003133  NEBU-M8G3-K-1,5-M8G3

2 standardni pfima - pfimy - 8003131  NEBU-M8G3-K-2-M8G3
2,5 standardni pfima - pfimy - 541348 NEBU-M8G3-K-2.5-M8G3

3 standardni pfima - pfimy - 8003132  NEBU-M8G3-K-3-M8G3
3,5 vhodné do energetickych | pfima - pfimy odolnost olejiim 559364 NEBU-M8G3-E-3.5-M8G3

fetézli

5 standardni pfima - pfimy - 541349 NEBU-M8G3-K-5-M8G3

10 standardni pfima - pfimy - 569844 NEBU-M8G3-K-10-M8G3

14 => internet: www.festo.com/catalogue/... zmény vyhrazeny - 2018/03




Spojovaci kabely M8, 3 piny

technické ddaje

FESTO

Udaje pro objednavky
délka | vlastnosti kabell smer vystupu zvlastni ddaje ¢. dilu typ
kabelu
[m]
zasuvka, 3 piny, M8 — konektor, 4 piny, M8
W 2,5 standardni pfima - pfimy - 554037 NEBU-M8G3-K-2,5-M8G4
zasuvka, 3 piny, M8 — konektor, 3 piny, M12
0,5 standardni pfima - pfimy - 8000209 NEBU-M8G3-K-0.5-M12G3

2018/03 - zmény vyhrazeny
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Spojovaci kabely M8, 4 piny

technické ddaje

Pfipojovaci kabely « kabel se zasuvkou pro pfipojeni
NEBU-M8 vstupli/vystupl
SIM-M8 « pfipraveno k pfipojenf, smontované

na obou stranach
« délky kabel(i 0,1 ... 30 m

FESTO

* 4vodice
* M3 ~a
o 7
Obecné technické ddaje
odpovida normam EN 61076-2-104
EN 61984
EN 61076-2-101
sloZeni kabelu [mm?] 4% 0,25
pramér kabelu NEBU s indikaci [mm] 3,4
bez indikace [mm] 4,5
SIM [mm] 4,5
jmenovity priifez vodicem [mm?] 0,25
vlastnosti kabell NEBU kod -P- Basic
kod -K- Standard
kod -E- vhodné do energetickych fetézil
kod -R- vhodné pro roboty
SIM Standard
podminky pro testy kabelt pevnost pfi stfidavém namahani ohybem: dle normy Festo
testovaci podminky na vyzadani
vlastnosti Basic -
kabelil Standard energeticky fetéz: 5 milionl cykld, polomér ohybu 75 mm
vhodné do energetickych fetézil energeticky fetéz: 5 milionl cykld, polomér ohybu 28 mm
vhodné pro roboty pevnost v krutu vy$si nez 300 000 cykld, +270°/0,1 m
Technické adaje
rozsah napéjeciho napéti NEBU bez indikace V] 0..30DC 0..30AC
s indikaci V] 21,6 ...30 DC 21,6 ... 30 AC
SIM V] 0..30DC 0..30AC
proudova zatiZitelnost [A] 3
odolnost napétovym spickam  NEBU [kv] 0,8
SIM kV] 0,8
stupen kryti dle EN 60529 NEBU IP65, IP68, IP69K
SIM IP65, IP68
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Spojovaci kabely M8, 4 piny FESTO
technické ddaje
Materialy
barva vodict modra, hnéda, terna, bila
barva télesa terna
barva plasté kabelu Seda
téleso TPE-U (PU)
izolacni obal vlastnosti kabeld: vhodné do energetickych fetézd, | PP
vhodné pro roboty, standardni
vlastnosti kabell: basic PVC-P
prevlecna matice poniklovana mosaz
plast kabelu vlastnosti kabeld: standardni, vhodné do energe- | TPE-U (PU)
tickych fetéz(, vhodné pro roboty
vlastnosti kabell: basic PVC-P
upozornéni k materialu odpovida RoHS
vlastnosti kabeld: vhodny do energetickych bez halogenti
fetéz(i, vhodny pro roboty
zvlastnivlastnosti vlastnosti kabeld: vhodné do energetickych odolnost olejiim
fetéz(i, vhodné pro roboty
Provozni a okolni podminky
teplota okolf vlastnosti kabeli: zakladni, standardni [°C] -25..+70
vlastnosti kabeli: [eC] -25...+80
vhodné do energetickych fetézi,
vhodné pro roboty
teplota okoli pfi pohyblivém  vlastnosti kabell: standardni [°eC] -5..+70
privodu kabelu vlastnosti kabeld: zakladnf, [°C] -5..+80
vhodné do energetickych fetézi,
vhodné pro roboty
tfida zneCisténi 3
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Spojovaci kabely M8, 4 piny FESTO

technické ddaje

Zapojeni (pohled na zasuvku)

zasuvka | pin | barva vodice!) | pin | konektor
elektrické pripojent, zasuvka, 4 piny, M8 — volné konce vodici
1 1 BN - -
z X 2 WH -
4 3 BU -
3 4 BK -
elektrické pripojeni zasuvka, 4 piny, M8 — konektor, 2 piny
1 BN -
1 1
2 » O 2 WH - o
4 0 3 BU 3 2 4
3 4 BK 4 3
elektrické pripojeni zasuvka, 4 piny, M8 — konektor, 3 piny
1 1 BN 1 1
2,60 2 WH .
4 0 3 BU 3 4
3 4 BK 4 3
elektrické pripojeni zasuvka, 4 piny, M8 — konektor, 4 piny
1 1 BN 1 konektor M8 konektor M12
260 2 WH 2 1 1
4
4\ 3 BU 3 2 2 Q 4
3 4 BK 4 4
3 3
elektrické pripojeni, zasuvka, 4 piny, M8, s indikaci kod L
1 1 - 1 volny konec konektor M8
2 o kabelu
J
4\0 2 - 2 4
3 3
3 BK 3 konektor M8 konektor M12
1
2 d
4 BK 4 2 4
4
3 3

1) dlelEC757

Zapojeniindikace sepnuti
koéd indikace L
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Spojovaci kabely M8, 4 piny

technické ddaje

Rozméry

pripojovaci technika vlevo

L2

L4

zasuvka M8x1

D1

kabel, délka podle objednavky

pripojovaci technika vpravo

FESTO

modely CAD ke stazeni =» www.festo.com

konektor

> L3 |
{ - ;
L4 L2 ‘
) il s
E L
-
1
L4 L2
C 1TTITHI
E 1 1 =
<1 At =
D4
DS

kabel, délka podle objednavky

drzak popisovych itk 0,1..30m drzak popisovych itk 0,1..30m
indikacni pole v provedeni L
pripojovaci technika | D1 D2 D3 L2 L4 H1 | =<1 pripojovaci technika | D1 D4 D5 | L2 | 13 | L4 | H1 =1
vlevo (%) ‘ ‘ (%) ‘ ‘ ‘ ‘ vpravo (%) ‘ (%) ‘ ‘ ‘ ‘
NEBU NEBU
pfima zasuvka 4,5 M8x1 9 34,6 | 23 - 9 volné konce vodicl | 4,5 - - - 50 | 23 - -
hlova zasuvka 4,5 M8x1 9 26,9 | 23 17 9 primy konektor 4,5 | M8x1 | 9,6 | 41,1 - | 23 - 9
oto¢na zasuvka 4,5 M8x1 10 20,9 | 23 |16,3 4,5 | M12x1 | 15 | 54,5 - | 23 - |13
hlovy konektor 4,5 M8x1 | 9,6 | 26,9| - 23 | 24 9
4,5 | M12x1 | 15 | 37,5| - 23 |33,2| 13
NEBU s indikaci NEBU s indikaci
pfima zasuvka 3,4 M8x1 9 34,6 | 23 - 9 pfimy konektor 3,4 M8x1 9 | 41,1 - 23 - 9
Ghlova zasuvka 3,4 M8x1 9 26,9 | 23 17 9 3,4 | M12x1 | 15 | 54,5| - | 23 - |13
hlovy konektor 3,4 | M8x1 9 1269 - |23 | 24 9
3,4 | M12x1 | 15 | 37,5| - 23 |33,2| 13
SIM SIM
pfima zasuvka 4,5 M8x1 9 34,4 | - 168 | 9 volné konce voditl ‘ 4,5 ‘ - ‘ - ‘ - ‘ 50 ‘ - ‘ - ‘ -
Ghlova zasuvka 4,5 M8x1 9 26,8 | - [16,8
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www.festo.com

Spojovaci kabely M8, 4 piny FESTO

technické ddaje

Udaje pro objednavky
délka | vlastnosti kabell smer vystupu zvlastni ddaje ¢. dilu typ
kabelu
[m]

zasuvka, 4 piny, M8 — volné konce vodicl

2,5 standardni primy - 541342 NEBU-M8G4-K-2.5-LE4
W 158960  SIM-M8-4GD-2,5-PU
dhlovy - 541344 NEBU-MBW4-K-2.5-LEA

- 158962 SIM-M8-4WD-2,5-PU

5 standardni primy - 541343 NEBU-M8G4-K-5-LE4
- 158961 SIM-M8-4GD-5-PU
hlovy - 541345 NEBU-M8W4-K-5-LE4
158963 SIM-M8-4WD-5-PU
9 standardni primy - 8003130  NEBU-M8G4-K-9-LE4
10 standardni hlovy - 575833 NEBU-M8W4-K-10-LE4

zasuvka, 4 piny, M8 — konektor, 4 piny, M8

2 vhodné pro roboty pfima - pfimy odolnost olejiim 556946 NEBU-M8G4-R-2-M8G4
&%ﬁ 2,5 standardni pfima — pfimy - 554035 NEBU-M8G4-K-2.5-M8G4
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Spojovaci kabely M12, 3 piny FESTO
technické ddaje
Pfipojovaci kabely « kabel se zasuvkou pro pfipojeni
SIM-M12 vstupl/vystupl
* smontovano -~
* délka kabelu 2,5m,3m, 5m .___.--"
* 3vodite e
e M12
Obecné technické dadaje
odpovida normam EN 61984
EN 61076-2-101
kédovani A
sloZeni kabelu [mm2]  |3x0,25
SIM-..-RS [mm?] 3x 0,5
pramér kabelu [mm] 4,5
SIM-...-RS [mm] 5,2
tolerance priiméru kabelu SIM-...-RS [mm] +0,3
konce vodicil SIM-...-RS pozinkované
jmenovity priifez vodicem [mm?] 0,25
SIM-...-RS [mm?] 0,5
vlastnosti kabell standardni
podminky pro testy kabelu pevnost pfi stfidavém namahani ohybem: dle normy Festo
testovaci podminky na vyzadani
energeticky fetéz: 5 milionl cykld, polomér ohybu 75 mm
oznaceni kabelu SIM-...-RS bez drzaku stitk
polomér ohybu, nepohyblivy ~ SIM-...-RS [mm] =17
privod kabelu
polomér ohybu, pohyblivy SIM-...-RS [mm] =55
privod kabelu
Technické adaje
rozsah napajeciho napéti bez indikace sepnuti V] 0..250DC 0..250AC
s indikaci sepnuti W\ 10 ...30DC -
SIM-...-RS V] 0..70DC 0..45AC
proudova zatiZitelnost [A] 4
odolnost napétovym pickam  bez indikace sepnuti [kv] 2,5
s indikaci sepnuti [kv] 0,8
SIM-...-RS [kv] 2,5
stupen kryti dle EN 60529 IP65, IP68
SIM-...-RS IP65, IP67
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Spojovaci kabely M12, 3 piny

technické ddaje

FESTO

Materialy

barva vodicl modrd, hnéda, cerna
barva télesa ternd

barva plasté kabelu Seda

SIM-...-RS oranZova
téleso TPE-U (PU)
izolatni obal PVC

SIM-...-RS -
prevlecna matice poniklovana mosaz
plast kabelu TPE-U (PU)

SIM-...-RS PVC, zesitény
nastréné kontakty SIM-...-RS mosaz, pozlacend
upozornéni k materialu odpovida RoHS, neobsahuje méd ani ltky PTFE

SIM-...-RS _

Provozni a okolni podminky
teplota okolf [°q] -25..+70

SIM-...-RS [°C] -25...+80
teplota okoli pfi pohyblivém [°eC] -5..+70
privodu kabelu SIM-...-RS [eC] 0..+80
znactka CE bez indikace sepnuti dle smérnice EU pro nizka napéti
(viz prohlaseni o shodé) SIM-....RS -

tfida zneCisténi

3

Zapojeni (pohled na zasuvku)

zasuvka ‘ pin ‘ barva vodice!)

‘ pin ‘ konektor

elektrické pripojent, zasuvka, 3 piny, M12 — volné konce vodicil

1 BN -
o 2 - §
4002 3 BU -
(o) 4 BK -
3 5 5 - -

1) dlelEC757
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Spojovaci kabely M12, 3 piny

technické ddaje

Rozméry
pripojovaci technika vlevo

L2

L4

pripojovaci technika vpravo

2

FESTO

modely CAD ke stazeni =» www.festo.com

L3

-

5
I 3
itz
U=t
D2
D3
zasuvka M12x1 kabel, délka 2,5m, 3 m drZaky 3titk, objednavaji se kabel, délka 2,5m, 3 m
drzaky stitkd, objednavaji se nebo 5 m podle objednavky oddélené jako pfisluSenstvi nebo 5 m podle objednavky
oddélené jako pfisluSenstvi indika¢ni pole v provedeni PSL
pripojovaci technika | D1 D2 D3 L2 L4 H1 | =1 pripojovaci technika D1 L3
vlevo (%) ‘ ‘ (%) ‘ ‘ ‘ ‘ vpravo (%)
SIM SIM
pfima zasuvka 4,5 | M12x1 15 | 48,5 | - - 13 volné konce voditl ‘ 4,5 ‘ 50
Ghlova zasuvka 4,5 | M12x1 - 37,5 | - 26 13
SIM-...-RS SIM-...-RS
pfima zasuvka 52 | M12x1 15 38 - - 13 volné konce voditl 5,2 50
Ghlova zasuvka 52 | M12x1 | 13,5 | 31 - 25 13
Udaje pro objednavky
délka | vlastnosti kabell smer vystupu zvlastni ddaje ¢. dilu typ
kabelu
[m]
zasuvka, 3 piny, M12 - volné konce vodicl
2,5 standardni pfimy - 159428 SIM-M12-3GD-2,5-PU
W hlovy - 159430 SIM-M12-3WD-2,5-PU
/ pro spinaci PNP, Zluta 159432 SIM-M12-3WD-2,5-PSL-PU
indikace sepnutf, zelena
indikace provozu
3 standardni pfimy odolné jiskram 30450 SIM-M12-RS-3GD-3
pfi svafovani
hlovy odolné jiskram 30451 SIM-M12-RS-3WD-3
pfi svafovani
5 standardni pfimy - 159429 SIM-M12-3GD-5-PU
hlovy - 159431 SIM-M12-3WD-5-PU
pro spinaci PNP, 159433 SIM-M12-3WD-5-PSL-PU
Zluta indikace sepnutf,
zelend indikace provozu

2018/03 - zmény vyhrazeny
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Spojovaci kabely M12, 5 pinii

technické ddaje

Pfipojovaci kabely
NEBU-M12
SIM-M12

« kabel se zasuvkou pro pfipojeni
vstupl/vystupl

« predem pfipraveno k pfipojent,
smontované na obou stranach

« délky kabel(i 0,1 ... 30 m

FESTO

e 57l
* M12
Obecné technické ddaje
odpovida normam EN 61076-2-101
EN 61984
EN 61076-2-104
sloZeni kabelu 2 vodice [mm?] 2x 0,25
3 vodite [mm?] 3x 0,25
4vodice [mm?] 4% 0,25
5 voditi [mm?] 5x 0,25
NEBU-M12G5-..-Q8N-M12G5 mm?2] | 5x1
pramér kabelu NEBU/SIM sindikaci kod L [mm] 3,4
bez indikace [mm] 4,5
NEBU-M12G5-...-Q8N-M12G5 [mm] 7
jmenovity priifez vodicem NEBU/SIM [mm?] 0,25
NEBU-M12G5-..-Q8N-M12G5 mm2 |1
vlastnosti kabell NEBU kod -P- Basic
kod -K- standardni
kod -E- vhodné do energetickych fetézil
kod -R- vhodné pro roboty
SIM standardni
podminky pro testy kabelu pevnost pfi stfidavém namahani ohybem: dle normy Festo
testovaci podminky na vyzadani
vlastnosti Basic -
kabeld Standard energeticky fetéz: 5 milionl cykld, polomér ohybu 75 mm

vhodné do energetickych fetézil

energeticky fetéz: 5 milionl cykld, polomér ohybu 28 mm

vhodné pro roboty

pevnost v krutu vy$si nez 300 000 cykld, +270°/0,1 m

NEBU-M12G5-..-Q8N-M12G5

energeticky fetéz: 5 milionl cykld, polomér ohybu 75 mm

Technické adaje

rozsah napéjeciho napéti NEBU/SIM s konektorem M8 V] 0..30DC 0..30AC
3 vodice, 4 vodice W\ 0..250DC 0..250AC
5 vodicl V] 0..60DC 0.. 60 AC
sindikaci, kod -P-, N [V] 10 ...30DC -
nebo P2
proudova zatiZitelnost NEBU/SIM jiné typy [A] 4
s konektorem M8 [A] 3
odolnost napétovym $pitkam [kv] 1,5
s konektorem M8, 4 piny, [kv] 0,8
nebo s indikaci sepnuti
s otevienym koncem kabelu, [kv] 2,5
3 piny nebo 4 piny
stupen kryti dle EN 60529 SIM IP65, IP63
NEBU IP65, IP68, IP69K
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Spojovaci kabely M12, 5 pinii FESTO
technické ddaje
Materialy
barva vodict modra, hnéda, ¢ernd, bila, Seda
barva télesa ternd
barva plasté kabelu Seda
téleso TPE-U (PU)
izolacni obal vlastnosti kabeld: vhodné do energetickych PP
fetéz(i, vhodné pro roboty, standardni
vlastnosti kabell: basic PVC-P
prevlecna matice poniklovana mosaz
plast kabelu vlastnosti kabeld: standardni, vhodné TPE-U (PU)
do energetickych fetéz{, vhodné pro roboty
vlastnosti kabell: basic PVC
upozornéni k materialu odpovida RoHS
vlastnosti kabeld: vhodné do energetickych bez halogenti
fetéz(i, vhodné pro roboty
zvlastnivlastnosti vlastnosti kabeld: vhodné do energetickych odolnost olejiim
fetéz(i, vhodné pro roboty
Provozni a okolni podminky
teplota okolf vlastnosti kabeli: [°q] -25..+70
zakladni, standardni
vlastnosti kabeld: vhodné do energe-  [°C] -25..+80
tickych fetéz(, vhodné pro roboty
teplota okoli pfi pohyblivém  vlastnosti kabell: standardni [°eC] -5..+70
privodu kabelu vlastnosti kabeld: zakladnf, [°C] -5..+80
vhodné do energetickych fetézi,
vhodné pro roboty
znactka CE NEBU s indikaci sepnuti dle smérnice EU pro nizka napéti
(viz prohlaseni o shodé) bez indikace sepnuti -
s konektorem M8, 4 piny -
NEBU-M12G5-...-Q8N-M12G5 dle smérnice EU pro nizka napéti
SIM dle smérnice EU pro nizka napéti
tfida zneCisténi 3
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Spojovaci kabely M12, 5 pinu FESTO
technické ddaje
Zapojeni (pohled na zasuvku)
zasuvka | pin | barva vodice!) | pin | konektor
elektrické pripojent, zasuvka, 5 pini, M12 - volné konce vodici
1 3 vodice 4 vodice 5 vodicl
5 1 BN BN BN -
O
2 - WH WH - -
40092 3 BU BU BU -
4 BK BK BK -
3 5 5 - - Gy -
elektrické pripojeni zasuvka, 5 pinli, M12 - kabel, 2 vodice — konektor, 4 piny
1 1 BN 1 1
2 _ _
od 2
4(000)2 ) BU 2
() 4 - - 4
3 5 5 - - 3
elektrické pripojeni zasuvka, 5 pinli, M12 - kabel, 3 vodice - konektor, 3 piny/4 piny
1 1 BN 1 1 1
2 _ _
od 2
4 0QO0 2 3 BU 3 4
(e) 4 BK 4 4
3 5 - e 3
elektrické pripojeni zasuvka, 5 pinQ, M12 - konektor, 4 piny
1 1 BN 1 konektor M8 konektor M12
o 2 WH 2 1 1
4 (000)2 3 BU 3 2 0
o i BK 4 2 4
3 5 5 - - 4
3 3
elektrické pripojeni zasuvka, 5 pinti, M12 — konektor, 5 pint
1 1 BN 1 1
o 2 WH 2 A
4 (000) 2 : BU : 2 4
(®) 4 BK 4
3 5 5 GY 5 3 5

1) dlelEC757

Zapojeniindikace sepnuti
kéd indikace -P-

1) EEQ-&
4 ) °
GN YE
R
3)—e . BUo-

kod indikace N

1 BN + 1
2
GN YE 4
4
4 s
3 o
3
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Spojovaci kabely M12, 5 pinii

technické ddaje

Rozméry

pripojovaci technika vlevo

pripojovaci technika vpravo

FESTO

modely CAD ke stazeni =» www.festo.com

L2 L4 > L3 ‘
{ { ‘ ;
<
=) .
L4 L2 ‘
T LA <[
IR Q@
5 =1 ’
g
1
=)
L4 L2
D2 {TTTHT
D3 .
o i
=1 Cm T
I
D4
D5
zasuvka M12x1 kabel, délka 0,1 ... 30 m konektor kabel, délka 0,1 ... 30 m
drzak popisovych stitkd podle objednavky drzak popisovych stitk podle objednavky
indikacni pole v provedeni P, N
nebo P2
pripojovaci technika | D1 D2 D3 L2 L4 H1 | =1 pripojovaci technika | D1 D4 D5 | L2 | L3 | L4 | H1 | =21
vlevo (%) (%) vpravo (%) (%)
NEBU NEBU
pfima zasuvka 4,5 | M12x1 15 | 47,5 | 23 - 13 volné konce vodicl | 4,5 - - - 50 | 23 - -
hlova zasuvka 4,5 | M12x1 15 37,5 | 23 26 13 pfimy konektor 4,51 M8x1 | 9,6 | 41,1 - | 23 - 9
4,5 1 M12x1 | 15 | 54,5| - 23 - 13
hlovy konektor 4,5 M8x1 9,6 | 26,9 - 23 | 24 9
4,5 | M12x1 | 15 | 37,5| - 23 |33,2| 13
NEBU s indikaci NEBU s indikaci
Ghlova zasuvka 4,5 ‘ Mlle‘ 15 ‘37,5 ‘ 23 ‘ 26 ‘ 13 volné konce vodicli | 4,5 - - - 50 | 23 - -
pfimy konektor 4,51 M8x1 9 41,1 - | 23 - 9
4,5 | M12x1 | 15 | 54,5| - 23 - 13
hlovy konektor 4,5 | M8x1 9 26,9 - 23 | 24 9
4,5 | M12x1 | 15 | 37,5| - 23 |33,2| 13
NEBU-M12G5-...-Q8N-M12G5 NEBU-M12G5-...-Q8N-M12G5
pfima zasuvka 7 Im2a] 15 [ars] - [ - [ 13 primy konektor | 7 [ M12x1 | 15 | 54,5 [ -] - ]13
SIM SIM
pfima zasuvka 4,5 | M12x1 15 | 48,5 | - - 13 volné konce voditl ‘ 4,5‘ - ‘ - ‘ - ‘ 50 ‘ - ‘ - ‘ -
Ghlova zasuvka 4,5 | M12x1 - 37,5 | - 26 13
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Spojovaci kabely M12, 5 pinii FESTO

technické ddaje

Udaje pro objednavky
délka |vlastnosti kabelt smer vystupu zvlastni ddaje ¢. dilu typ
kabelu
[m]

zasuvka, 5 pinli, M12 - volné konce vodicu, 3 vodice

2,5 standardni primy - 541363 NEBU-M12G5-K-2.5-LE3
indikace sepnutf, 541366 NEBU-M12W5P-K-2.5-LE3
pro spinaci PNP

hlovy - 541367 NEBU-M12W5-K-2.5-LE3
indikace sepnuti, 541365 NEBU-M12W5N-K-2.5-LE3
pro spinaci NPN

5 standardni primy - 541364 NEBU-M12G5-K-5-LE3

hlovy - 541370 NEBU-M12W5-K-5-LE3
indikace sepnutf, 541368 NEBU-M12W5N-K-5-LE3
pro spinaci NPN
indikace sepnutf, 541369 NEBU-M12W5P-K-5-LE3

pro spinaci PNP

zasuvka, 5 pinll, M12 - volné konce vodicu, 4 vodice

2,5 standardni primy - 550326 NEBU-M12G5-K-2.5-LE4
W hlovy - 550325 NEBU-M12W5-K-2.5-LE4
/ 5 standardni primy - 541328  NEBU-M12G5-K-5-LE4
- 164259 SIM-M12-4GD-5-PU
hlovy - 541329 NEBU-M12W5-K-5-LE4
- 164258 SIM-M12-4WD-5-PU
7 standardni primy - 8003134  NEBU-M12G5-K-7-LE4
10 standardni hlovy - 569841 NEBU-M12W5-K-10-LE4

zasuvka, 5 pintl, M12 - volné konce vodict, 5 vodict
2,5 standardni primy - 541330 NEBU-M12G5-K-2,5-LE5
175715 SIM-M12-5GD-2,5-PU

567843 NEBU-M12W5-K-2.5-LE5

N

5 standardni primy - 541331 NEBU-M12G5-K-5-LE5
- 175716 SIM-M12-5GD-5-PU
hlovy - 567844 NEBU-M12W5-K-5-LE5
10 standardni pfimy - 554038 NEBU-M12G5-K-10-LE5
zasuvka, 5 pinll, M12 - konektor, 4 piny, M8
2,5 standardni piimy - piimy - 554036 NEBU-M12G5-K-2.5-M8G4
W vhodné do pfimy — pfimy kabel 2 vodice, neobsahuje | 554034 NEBU-M12G5-E-2.5-W2-M8G4-V1
/ energetickych fetézil halogeny a odolava olejtim
pfimy — pfimy kabel 3 vodice, neobsahuje | 554033 NEBU-M12G5-E-2.5-W3-M8G4-V2
halogeny a odolava olejtim
zasuvka, 5 pintl, M12 - konektor, 4 piny, M12
0,5 standardni pfimy — pfimy - 8000208 NEBU-M12G5-K-0.5-M12G4

Y
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Spojovaci kabely M12, 5 pinii

technické ddaje

FESTO

Udaje pro objednavky
délka |vlastnosti kabelt smer vystupu zvlastni ddaje ¢. dilu typ
kabelu
[m]
zasuvka, 5 pind, M12 - konektor, 5 pind, M12
0,5 standardni pfimy - dhlovy | - 8003617  NEBU-M12G5-K-0.5-M12W5
W Ghlovy - dhlovy | - 570733  NEBU-M12W5-K-0.5-M12W5
/ 2 standardni pfimy - dhlovy | - 8003618  NEBU-M12G5-K-2-M12W5
Ghlovy - dhlovy | - 570734  NEBU-M12W5-K-2-M12W5
5 vhodné do pfimy — pfimy jmenovity priifez vodice 574321 NEBU-M12G5-E-5-Q8N-M12G5
energetickych fetézil 1 mm?2, odolny olejiim
7,5 vhodné do pfimy — pfimy jmenovity priifez vodice 574322 NEBU-M12G5-E-7,5-Q8N-M12G5
energetickych fetézil 1 mm?2, odolny olejiim
10 vhodné do pfimy — pfimy jmenovity priifez vodice 574323 NEBU-M12G5-E-10-Q8N-M12G5

energetickych fetézil

1 mm?2, odolny olejiim

2018/03 - zmény vyhrazeny
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Spojovaci kabely M12, 8 pini

technické ddaje

Zasuvky s kabelem

pfipraveno k pfipojeni, smontované

FESTO

NEBU-M12 na obou stranach
SIM-M12-8 * délky kabell 2m, 5m, 10 m
KM12-8 alsm
e 87il
e M12

Obecné technické ddaje
odpovida normam NEBU/SIM/KM12 EN 61076-2-101

SIM/KM12 DIN 47100
slozeni kabelu [mm2] | 8x0,25, stinény
jmenovity priifez vodicem [mm?] 0,25
pramér kabelu NEBU/SIM [mm] 6,3

KM12 [mm] 6,2
tolerance priiméru kabelu SIM [mm] 0,2
konce vodicil NEBU/SIM pozinkované
upevnéni upeviiovaci Srouby
vlastnosti kabell NEBU/SIM standardni
oznaceni kabelu bez drzaku stitk{
polomér ohybu kabelu NEBU/SIM/  pevny pivod kabelu [mm] =32

KM12

NEBU/SIM pohyblivy pfivod [mm] =266

kabelu
KM12 pohyblivy pfivod [mm] =264
kabelu
Technické adaje
rozsah napajeciho napéti [vD(] 0..30
[VAC] 0..30

proudova zatiZitelnost pfi 40 °C [A] 2
odolnost napétovym pickam  NEBU/SIM [kv] 0,8

KM12 [kv] 1,5
stupef kryti NEBU/SIM IP67 podle normy IEC 60529 v namontovaném stavu

KM12 IP68 podle normy IEC 60529 v namontovaném stavu
Materialy
barva plasté kabelu Seda
téleso NEBU/SIM TPE-U (PUR)
izolacni obal NEBU/SIM PP

KM12 PVC
upeviiovaci Srouby poniklovana mosaz
tésnéni KM12 FPM
plast kabelu TPE-U (PUR)
nastréné kontakty NEBU mosaz, pozlacenad

SIM bronz, pozlaceny

KM12 bronz, poniklovany a pozlaceny
upozornéni k materialu NEBU/SIM odpovida RoHS

KM12 -
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Spojovaci kabely M12, 8 pinii

technické ddaje

Provozni a okolni podminky

FESTO

uloZeni kabelu

teplota okolf NEBU [°eC] -35..+85

pfi pohyblivém [°C] -25..+85
uloZeni kabelu

SIM [°q] -25...+80
pfi pohyblivém [°C] -5..+80
uloZeni kabelu

KM12 [°q] -25...+80
pfi pohyblivém [°C] 0..+80

odolnost korozi KBKV

tfida znecisténi NEBU/SIM

1) Tida odolnosti korozi 2 dle normy Festo 940 070:

konstrukeni dily s mirn€jsimi naroky na odolnost korozi. Vnéjsi viditelné ¢asti s pozadavky predevsim na vzhled povrchu, ktery je vystaven pfimému kontaktu s okolni pro primysl béznou atmosférou, respektive

latkami, jako jsou chladici latky a maziva.

Zapojeni (pohled na zasuvku)

zasuvka |pin | barva vodice!)

‘ pin ‘ konektor

elektrické pripojent, zasuvka, 8 pini, M12 — volné konce vodici

1

WH

BN

GN

YE

GY

PK

BU

[e-RERNE < NG, J N IUVR i )

RD

elektrické pripojeni zasuvka, 8 pinti, M12 — konektor, 8 pinti

WH

BN

GN

YE

GY

PK

BU

XN L[| W=

RD

XN L[| W=

1) dlelEC757
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Spojovaci kabely M12, 8 pini FESTO

technické ddaje

Rozméry
pripojovaci technika vlevo

L2

modely CAD ke staZeni =» www.festo.com
pripojovaci technika vpravo

L4 L3

2 ;
(
{

L4 L2 ‘
. ) I e
) = L
g 1
_ 1
T a
O
I =t
D2
D3
zasuvka M12x1 kabel, délka2 m, 5m, 10 m, konektor kabel, délka2 m, 5m, 10 m,
drzaky stitkd, objednavaji se 15 m podle objednavky drzaky stitkd, objednavaji se 15 m podle objednavky

oddélené jako pfislusenstvi

oddélené jako pfislusenstvi

pripojovaci technika | D1 D2 D3 L2 L4 H1 | =1 pfipojovaci technika | D1 D4 D5 L2 L3 L4 | =1
vlevo (%) (%) vpravo (%) (%)
NEBU NEBU
dhlovazaswka | 63 | M12x1 [ 145 [ 38 [ - | 28 [ 13 volné koncevoditi [ 63 | - [ - | - [50 | - | -
SIM SIM
pimazaswka | 63 [ M1 [146 | - [ - | - | - volné koncevoditi [ 63 [ - [ - [ - [0 [ - | -
KM12 KM12
pfima zasuvka ‘ 6,2 ‘M12x1 ‘ - ‘ - ‘ - ‘ - ‘ - pfimy konektor ‘ 6,2 ‘M12x1 ‘14,6 ‘ - ‘ - ‘ - ‘ -
Udaje pro objednavky

délka |vlastnosti kabelt smer vystupu zvlastni hmotnost | €. dilu typ

kabelu daje vyrobku

[m] [g]

zasuvka, 8 pintl, M12 - volné konce vodict, 8 vodici

2 standardni hlovy - - 542256 NEBU-M12W8-K-2-N-LE8
‘5/3 piimy - - 525616  SIM-M12-8GD-2-PU
5 standardni hlovy - - 542257 NEBU-M12W8-K-5-N-LE8

primy - 343 525618 SIM-M12-8GD-5-PU

10 standardni hlovy - - 570007 NEBU-M12W8-K-10-N-LE8
primy - - 570008 SIM-M12-8GD-10-PU

15 standardni hlovy - - 8048086  NEBU-M12W8-K-15-N-LE8

zasuvka, 8 pinii, M12 - konektor, 8 pinti, M12

&W 2 standardni pfimy — pfimy - 156 525617 KM12-8GD8GS-2-PU
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Spojovaci kabely 7/8", 5 pinii FESTO
technické ddaje
Pfipojovaci kabely * pfipojovaci vedeni pro elektrické
NEBU-G78W5 napajeni

e smontovano

* délka kabelu 2 m

e 57il

. 7/8"
Obecné technické dadaje
elektrické pripojent Gihlova zasuvka / volny konec

kulaty konektor 7/8"
5 pinli

kodovani NFPA/T3.5.29 R1-2003
vychazi z norem EN 61984
sloZenf kabelu [mm?! 5% 1,5
pramér kabelu [mm] 8,7
tolerance priiméru kabelu [mm] +2
vlastnosti kabell standardni
min. polomér ohybu kabelu [mm] 65
rozsah napajeciho napéti V] 0..300DC 0..300AC
odolnost napétovym 3pitkam [kv] 4
proudova zatiZitelnost pfi 40 °C [A] 9
stupen kryti dle EN 60529 IP65, IP67
hmotnost vyrobku lg] 300
Materialy
téleso TPE-U (PU)
prevlecna matice poniklovana mosaz
nastrény kontakt mosaz, pozlacenad
plast kabelu PUR
vlastnosti kabell pro statické dlohy
upozornéni k materialu odpovida RoHS
Provozni a okolni podminky
teplota okolf [°q] -20..+80
znacka CE (viz prohlaseni o shodé) dle smérnice EU pro nizka napéti
tfida zneCisténi 3
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Spojovaci kabely 7/8", 5 pinii

technické ddaje

Zapojeni (pohled na zasuvku)
zasuvka

‘ pin ‘ barva vodice!)

‘ pin ‘ konektor

FESTO

elektrické pripojent, zasuvka, 5 pinti, 7/8" - volné konce vodict

1 Sw -
2 BU -
3 GN/YE -
4 BN -
5 WH -

1) dlelEC 757
Rozméry modely CAD ke staZeni =» www.festo.com
1
L
§
E =
-.:I— [m]
I T
D2 zasuvka 7/8"
kabel, délka 2 m
D1 D2 D3 L2 H1 =1
(%) (%)
NEBU-G78W5 8,7 7/8" 26 53 40,4 24
Udaje pro objednavky
délka | vlastnosti kabell smer vystupu zvlastni ddaje ¢. dilu typ
kabelu
[m]
zasuvka, 5 pind, 7/8" - volné konce vodicl
2 standardni hlovy - 573855 NEBU-G78WS5-K-2-N-LE5
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Spojovaci kabely, nastréné pfipojeni, 3 piny FESTO
technické ddaje
Pfipojovaci kabely « kabel se zasuvkou pro pfipojeni
SIM-K
e smontovano
* délky kabeli 2,5 m,5ma 10 m
* 3vodite
 upevnéni svorkou (aretace)
Obecné technické dadaje
odpovida normam EN 61076-2-104
EN 61984
barvy Zil a pfipojovaci €isla dle normy EN 60947-5-2
priimér kabelu [mm] 45
tolerance priiméru kabelu [mm] +0,1
slozeni kabelu [mm2] | 3x0,25
jmenovity priifez vodicem [mm?] 0,25
konce vodici dutinka na konci vodice
vlastnosti kabell standardni
oznacenf kabelu bez drzaku stitk
Cetnost pfipojovani 100
podminky pro testy kabelu pevnost pfi stfidavém namahani ohybem: dle normy Festo
testovaci podminky na vyzadani
energeticky fetéz: 5 milionl cykld, polomér ohybu 28 mm
polomér ohybu, nepohyblivy pfivod kabelu [mm] =23
polomér ohybu, pohyblivy pfivod kabelu [mm] =46
Technické adaje - elektrické pripojeni 1
funkce strana lokalnich zafizenf
tvar valcovy tvar
typ pfipojeni zasuvka
vystup kabelu pfimy nebo Ghlovy
pfipojovaci technika aretace M8, kod A dle normy EN 61076-2-104
pocet pinti/vodici 3
obsazené piny/vodice 3
upevnéni aretace
Technické adaje - elektrické pripojeni 2
funkce strana fizeni
typ pfipojeni kabel
pripojovaci technika volné konce vodict
pocet pinti/vodici 3
obsazené piny/vodice 3
Technické adaje
rozsah napajeciho napéti V] 0..60DC 0..60AC
proudova zatiZitelnost pfi 40 °C [A] 3
odolnost napétovym 3pitkam [kv] 1,5
stupen kryti dle EN 60529 IP65, IP67, ve smontovaném stavu
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Spojovaci kabely, nastrcné pfipojeni, 3 piny

technické ddaje

FESTO

Materialy

barva vodicl modrd, hnéda, cerna
barva télesa ternd

barva plasté kabelu Seda

téleso TPE-U (PU)

tésnéni NBR

nastréné kontakty mosaz, pozlacenad
izolatni obal PP

plast kabelu TPE-U (PU)
upozornéni k materialu odpovida RoHS

prosté médi a PTFE

bez halogenli

Provozni a okolni podminky

teplota okolf [°q] -25..+70

teplota okoli pfi pohyblivém pfivodu kabelu [°C] -5..+70

skladovaci teplota [°q] -25..+70

znacka CE (viz prohlaseni o shodé) dle smérnice EU pro nizké napéti
tfida zneCisténi 3

odolnost korozi KBKY) 4

1) Tfida odolnosti korozi 4 dle normy Festo 940 070:

konstrukéni dily s obzvla3t pFisnymi néroky na odolnost korozi. Dily do prostoru s agresivnimi latkami, napfiklad v potravinafstvi nebo v chemickém priimyslu. PouZiti t&chto dil(i je nutné v daném piipadé ovéfit

specialnimi testy s pfislusnymi latkami (= také FN 940082).

Zapojeni (pohled na zasuvku)

zasuvka |pin | barva vodice!)

‘ pin ‘ konektor

elektrické pripojent, zasuvka, 3 piny, nastréné pfipojeni — volné konce vodicil

4 1 BN -
3 1 3 BU -
4 BK -

1) dlelEC757
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Spojovaci kabely, nastrcné pfipojeni, 3 piny

technické ddaje

Rozméry

pripojovaci technika vlevo

L2

L4

D1

H1

i

D2
D3

zasuvka

<1

D1

kabel, délka podle objednavky

drZaky Stitk(i, objednavaji se
samostatné jako pfislusenstvi

2,5m,5m,10m

pripojovaci technika vpravo

2

FESTO

modely CAD ke stazeni =» www.festo.com

L3

-

drZaky Stitk(i, objednavaji se
samostatné jako pfislusenstvi

kabel, délka podle objednavky
2,5m,5m,10 m

pripojovaci technika | D1 D2 D3 L2 L4 H1 | =1 pripojovaci technika D1 L3
vlevo (%) (%) vpravo (%)
pfima zasuvka 4,5 - 85 [336 | - - - volné konce voditl 4,5 50
Ghlova zasuvka 4,5 8,3 85 |261 | - |184 | -
Udaje pro objednavky
délka | vlastnosti kabell smer vystupu zvlastni ddaje ¢. dilu typ
kabelu
[m]
zasuvka, 3 piny, svorka — volné konce vodicl
2,5 standardni pfimy - 164257 SIM-K-GD-2,5-PU
W hlovy - 164255 SIM-K-WD-2,5-PU
/ 5 standardni primy - 164256 SIM-K-GD-5-PU
hlovy - 164254 SIM-K-WD-5-PU
10 standardni pfimy - 192962 SIM-K-GD-10-PU
hlovy - 192963 SIM-K-WD-10-PU

2018/03 - zmény vyhrazeny

=> internet: www.festo.com/catalogue/...

37



www.festo.com

Spojovaci kabely, nastréné pfipojeni, 4 piny

technické ddaje

Pfipojovaci kabely « kabel se zasuvkou pro pfipojeni
SIM-K vstup{/vystupl

¢ smontovano

 délky kabel(i 2,5ma5m

* 4vodice

 upevnéni svorkou (aretace)

Obecné technické ddaje

FESTO

odpovida normam

EN 61076-2-104

EN 61984

barvy Zil a pfipojovaci €isla dle normy EN 60947-5-2

pramér kabelu [mm] 4,5

tolerance priiméru kabelu [mm] +0,1

sloZeni kabelu [mm?] 4x0,25

jmenovity priifez vodicem [mm?] 0,25

konce vodicil dutinka na konci vodice
vlastnosti kabell standardni

oznacenf kabelu bez drzaku stitk
Cetnost pfipojovani 100

podminky pro testy kabelu

pevnost pfi stfidavém namahani ohybem: dle normy Festo

testovaci podminky na vyzadani

energeticky fetéz: 5 milionl cykld, polomér ohybu 28 mm

polomér ohybu, nepohyblivy pfivod kabelu [mm]

=23

polomér ohybu, pohyblivy pfivod kabelu [mm]

=46

Technické adaje - elektrické pripojeni 1

funkce strana lokalnich zafizenf
tvar valcovy tvar

typ pfipojeni zasuvka

vystup kabelu pfimy nebo Ghlovy

pfipojovaci technika

aretace M8, kddovani A dle normy EN 61076-2-104

pocet pinti/vodici

4

obsazené piny/vodice

4

upevnéni

aretace

Technické adaje - elektrické pripojeni 2

funkce strana fizeni

typ pfipojeni kabel

pfipojovaci technika volné konce voditl

pocet pinti/vodici 4

obsazené piny/vodice 4

Technické adaje

rozsah napajeciho napéti V] 0..30DC 0..30AC
proudova zatiZitelnost pfi 40 °C [A] 3

odolnost napétovym $pitkam [kv] 0,8

stupen kryti dle EN 60529

IP65, IP67, ve smontovaném stavu
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Spojovaci kabely, nastrcné pfipojeni, 4 piny

technické ddaje

FESTO

Materialy

barva vodict modra, hnéda, Cernd, bila
barva télesa terna

barva plasté kabelu Seda

téleso TPE-U (PU)
tésnéni NBR

nastréné kontakty mosaz, pozlacenad
izolatni obal PP

izola¢ni obal PVC

plast kabelu TPE-U (PU)
upozornéni k materialu odpovida RoHS

prosté médi a PTFE

bez halogenli

Provozni a okolni podminky

teplota okolf [°q] -25..+70
teplota okoli pfi pohyblivém pfivodu kabelu [°C] -5..+70
skladovaci teplota [°q] -25..+70
tfida zneCisténi 3

odolnost korozi KBKY) 4

1) Tida odolnosti korozi 4 dle normy Festo 940 070:

konstrukéni dily s obzvlast pFisnymi néroky na odolnost korozi. Dily do prostoru s agresivnimi latkami, napfiklad v potravinafstvi nebo v chemickém priimyslu. PouZiti t&chto dil(i je nutné v daném piipadé ov&fit

specialnimi testy s pfislusnymi latkami (= také FN 940082).

Zapojeni (pohled na zasuvku)

zasuvka |pin | barva vodice!)

‘ pin ‘ konektor

elektrické pripojent, zasuvka, 4 piny, nastréné pfipojeni — volné konce vodici

1 BN - -
4002 2 WH -
30 01 3 BU -
4 BK -

1) dlelEC757
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Spojovaci kabely, nastréné pfipojeni, 4 piny FESTO

technické ddaje

Rozméry modely CAD ke staZeni =» www.festo.com
pripojovaci technika vlevo pripojovaci technika vpravo

L2 L4 L3

2 ;
(
{

T
y
a
zasuvka kabel, délka podle objednavky drzéky stitk(i, objednavaji se kabel, délka podle objednavky
drzaky stitk, objednavaji se 2,5m,5m samostatné jako pfislusenstvi 2,5m,5m
samostatné jako pfislusenstvi
pripojovaci technika | D1 D2 D3 L2 L4 H1 | =1 pripojovaci technika D1 L3
vlevo (%) (%) vpravo (%)
pfima zasuvka 4,5 - 85 [336 | - - - volné konce voditl 4,5 50
Ghlova zasuvka 4,5 - 8,3 |26,1 - 18,4 | -
Udaje pro objednavky
délka | vlastnosti kabell smer vystupu zvlastni ddaje ¢. dilu typ
kabelu
[m]

zasuvka, 4 piny, nastréné pripojeni — volné konce vodicl

2,5 standardni pfimy - 164250 SIM-K-4-GD-2,5-PU
hlovy - 164252 SIM-K-4-WD-2,5-PU
5 standardni primy - 164251 SIM-K-4-GD-5-PU

hlovy - 164253 SIM-K-4-WD-5-PU
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Spojovaci kabely NEBU, univerzalni FESTO
Gidaje pro objednavky - stavebnice vyrobki
Tabulka pro objednavky
podminky | kdd zadani
—
¢. stavebnice 539052
funkce spojovaci kabely NEBU NEBU
pripojovaci technika vlevo volné konce voditl -LE
zasuvka s pfipojovacim zavitem M8 -M8
zasuvka s pripojovacim zavitem M12, kddovani A -M12
zasuvka bez (pouze s volnym koncem vodice jako technika pfipojeni vlevo)
pfima G
ahlova w
ototna R
—
pocet pini/vodici (vlevo) 3 piny (vhodné pro volny konec vodicti, konektor M8) 3
4 piny (vhodné pro volny konec vodici, konektor M8) 4
5 pinti (vhodné pro konektory M12 se 3, 4 a 5 piny) 5
0] indikace bez LED, DC (standard)
LED, PNP P
LED, NPN
LED, DC L
2x LED, PNP P2
vlastnosti kabeli Basic -P
standardni -K
vhodné do energetickych fetézil -E
vhodné pro roboty -R
délka kabell 0,1..30m (0,1 ... 2,5m v krocich po 0,1 m, 2,5 ... 30 m v krocich po 0,5 m)
@ priifez voditi 0,25 mm? (standardni)
1,00 mm? (6] Q8
barva kabelu Seda (standardni)
oznaceni kabelu s drzakem Stitkil (standard)
bez drzaku stitki -N
— —
pripojovaci technika vpravo volny konec (nelze s volnym koncem jako technikou pfipojeni vlevo) -LE
konektor s pfipojovacim zavitem M8 -M8
konektor s pripojovacim zavitem M12, kod A -M12
konektor bez (pouze s volnym koncem vodice jako technika pfipojeni vpravo)
primy G
ahlovy w
— —
pocet pini/vodici (vpravo) 2 piny 2
3 piny (vhodné pro zasuvky M8/M12) 3
4 piny (vhodné pro zasuvky M8/M12) 4
5 pindl (vhodné pro zasuvky M12) [8l[e] |5
LE uvolného konce voditi LE musi byt potet pind/Zil s volnymi konci mensi nebo P2 lze pouZit pouze s pripojovaci technikou M12 vlevo ve spojeni se zasuvkou W
roven poctu pind na protilehlé strané a poctem pind/vodic (vpravo) 4
R lze pouZit pouze v kombinaci s M8 (pfipojovaci technika vlevo), 3 piny [6] Q8 lze pouZit pouze s pfipojovaci technikou M12 vlevo v kombinaci s provedenim
(piny/vodite vlevo), bez indikace, standardni priifez vodict zasuvky G a poctem pini/voditi (vlevo) 5 a pripojovaci technikou M12 vpravo
P,N lze pouZit pouze s pripojovaci technikou M8 vlevo v kombinaci s provedenim v kombinaci s provedenim konektoru G a pottem pini/vodicii (vlevo) 5
zasuvky W a poctem pindi/vodit (vlevo) 3 nebo pfipojovaci technikou M12 lze pouZit pouze s vlastnostmi kabeld E
vlevo v kombinaci s provedenim zasuvky W a poctem pini/voditi (vlevo) 5 2 lze pouZit pouze v kombinaci s pfipojovaci technikou M12 vpravo nebo LE
a pottem pinii/vodict (vpravo) 3 v kombinaci s indikaci L
L lze pouZit pouze v kombinaci s pfipojovaci technikou M8 vlevo a poctem lze pouZit pouze s vlastnostmi kabeld K
pinti/voditi (vlevo) 4 a pipojovaci technikou M8 vpravo s pottem pinii/vodici 3,4,5 u pfipojovaci techniky vlevo LE se pfejima potet vodici (vlevo)
(vlevo) 3 Ti 4 nebo pripojovaci technikou M12 vpravo s pottem pinii/vodici [o] 5 lze kombinovat pouze s pripojovaci technikou M12 nebo LE vlevo
(vlevo) 2 nebo pfipojovaci technikou LE vpravo s poctem pini/vodicii (vlevo) 2
lze pouZit pouze s vlastnostmi kabeld K
kod pro objednavky
swo | (weu -0 ([ - -0 - - [
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