Senzorboxy SRBC
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Po celém svété:
Osvédcené
Rychle k cili:

Doporuceny sortiment Festo

Splni 80 % Vasich automatizacnich dloh.

rychle k dispozici, také dlouhodobé
vzdy v kvalité Festo
snadny vybér

FESTO

Doporuceny sortiment Festo je vybérem

vvvvvv

celého portfélia vyrobkd Hledejte

hvézdy!

V doporu€eném sortimentu najdete
pro svou automatizaci nejlepsi
pomeér cena-vykon.




Nastavby s koncovymi spinaci SRBC

Parametry a prehled dodavek

Funkce

Senzorboxy SRBC poskytuji elektrickou zpétnou vazbu pro fizeni polohy

procesnich ventild, které jsou ovladany pneumatickymi kyvnymi

pohony. Pomoci mlstk mohou byt rychle a snadno upevnény na kyvné

pohony s pfipojovacim obrazcem dle VDI/VDE 3845. Robustni

Inovace

® s namontovanymi montaznimi
mdstky pro snadnou instalaci

vacek bez dalSiho naradi

korozi, idedlni pro pouZiti
v narocnych podminkach

jednoduché nastaveni spinacich

robustni konstrukce odolna

dobre viditelna indikace polohy

3D k rychlému rozpoznani aktu-
alni polohy kyvného pohonu

Piehled dodavek

Variabilita

e téleso odolné povétrnostnim
podminkam, také pro pouZiti

venku

e varianty s mechanickymi,

indukénimi nebo magnetickymi

spinaci pro témér vsechny

oblasti pouZiti

e varianta s jiskrovou
bezpecnosti pro pouZiti
v prostfedi s nebezpecim

vybuchu

e standardné dva vstupy
pro kabely, pro spolecné

elektrické napdjeni senzorboxu
a elektromagnetického ventilu

konstrukce senzorboxd SRBC je idealni pro narocné podminky

pfi automatizaci procesni techniky.

Konstrukce

robustnf hlinikové téleso

se dvéma vstupy pro kabely
M20x1,5

na krytu télesa jsou Srouby

z uslechtilé oceli, pojisténé
proti vypadnuti

s namontovanymi montaznimi
mdstky 80x30 s vyskou 20

a 30 mm, pro snadné upevnéni
na polohovaci pohony

dle VDI/VDE 3845

kabelové priichodky a zaslepky
ve variantach SRBC-CA3-...

a SRBC-CA4-... jsou obsaZeny

v dodavce

indikace polohy

3D OPEN/CLOSED

mechanické, indukéni nebo
magnetické spinace

pocet spinacl 2

IP67, NEMA 4/4x

cCSAus Listed, General Purpose
verze ATEX ia

SIL 2 dle IEC 61508

princip snimani typ rozsah napajeciho napéti spinaci vystup funkce spinaciho prvku
elektromechanicky SRBC-...-MW-22A-1W- 0...250 V AC kontaktni pfepinac,
0...30V DC jednopdl (SPDT)
elektromechanicky SRBC-...-MW-1-1WG-C2-EX6 0...30V DC kontaktni (zlato) prepinac,
jednopdl (SPDT)
jazyckové relé SRBC-...-R-2A-1W- 0...120 VAC kontaktni pfepinac,
0...175V DC jednopdl (SPDT)
indukéni SRBC-...-N-20N-ZC- 8,2V DC NAMUR rozpinaci
indukéni SRBC-...-N-20N-ZC-...-EX6 8,2V DC NAMUR rozpinaci
induként SRBC-...-N-1-P- 10...30V DC PNP spinaci
induként SRBC-...-N-1-N- 10...30V DC NPN spinaci
indukéni SRBC-...-N-1-ZU- 5...60V DC bezdotykovy, 2 vodice spinaci




Vysvétleni typového znaceni

Nastavby s koncovymi spinaci SRBC

001 fada 007 jmenovité napéjeci napéti
SRBC senzorbox SRBC 1 24V DC
2A 110V AC, 50/60 Hz
002 konstrukce 20N 8,2V DC (Namur)
C senzorbox 22A 250V AC
003 mechanické rozhrani 008 elektricky vystup 1
A3 montazni mlstek, pfipojovaci obrazec 30x80 mm, N NPN
vyska hridele 20 mm P PNP
A4 pfizplsobivy montazni mlstek 1w prepinace s 1 kontaktem
A5 EN1SO 5211 / FO5 1WG prepinace s 1 kontaktem (zlaty kontakt)
zC 2 vodite, rozpinact
004 indikace U 2 vodite, spinaci
YR indikace polohy Zluta/cervena
009 elektrické pripojeni
005 rozsah snimanf (o) Sroubovaci svorky
90 0..90° M12 konektor M12, kédovani A
006 princip ¢idla 010 priichodky pro kabel
Mw beznapétovy kontakt, pfepinat bez
N indukéni Eidlo P20 M20x1,5, polymer
R kontaktni (jazyckova relé)
011 certifikat EU
bez
EX6 I11GD
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Prehled periférii

Nastavby s koncovymi spinaci SRBC

pfisludenstvi popis - strana
[1] nastavby s koncovymi spinaci o elektromechanicka a magneticka jazyckova relé 6
SRBC-... o indukéni 14
[2] nastavby s koncovymi spinaci o elektrické pripojeni konektorem M12, kddovani A 6
SRBC-...-M12
[3] prichodky pro kabel e pro varianty senzorbox SRBC-...-M12-... 25
NETC-P-M20 o kabelova priichodka M20x1,5 z polymeru je obsaZena v dodavce senzorboxu
o dalsi kabelova Sroubenf Ize objednat samostatné jako pfislusenstvi
[4]  spojovaci kabely ® pro ventily pro senzorboxy s pfipojenim svorkovnici 25
NEBV e (hlova zasuvka, pfipojovaci obrazec tvaru A, EN 175301-803 nebo pfipojovaci obrazec
tvaru B, dle prtimyslového standardu 11 mm
® |ze objednat samostatné jako pfislusenstvi
[5] spojovaci kabely e pro ventily pro senzorboxy s pfipojenim svorkovnici 25
NEBU e (hlova zasuvka, pfipojovaci obrazec tvaru B, dle priimyslového standardu 11 mm
® |ze objednat samostatné jako pfislusenstvi
(6] gztzgx#;ytky ¢ montuje se na SRBC a chréni indikaci polohy SASF =
(71 (;/c:érczig:(}krytky ¢ montuje se na SRBC a chrani indikaci polohy SASF =
" orseveat " Sl 180° "
191 indikatory pojohy * proveden| 2
110} inditory polony * provedeni T 2
v * provedeni L "
[12] g];iél;:_:\éc[):égolohy o Zluto-Cervené =
[13] montazni mastky o mistky pro upevnéni senzorboxu na kyvné pohony s pfipojovacim obrazcem 30x130 mm, 22
DARQ-K-X1-A2-F05-30-R1 vyska hiidele 30 mm
® |ze objednat samostatné jako pfisluSenstvi
[14] montazni mastky o mistky pro upevnéni senzorbox na kyvné pohony s pfipojovacim obrazcem 30x80 mm, 21
DARQ-K-X1-A1-FO5-30-R1 vyska hiidele 30 mm
® |ze objednat samostatné jako pfislusenstvi
[15] montazni mdstky e uvariant senzorboxd SRBC-CA3-... jsou obsaZeny v dodavce a namontovany 21
DARQ-K-X1-A1-FO5-20-R1 e mistky pro upevnéni senzorbox na kyvné pohony s pfipojovacim obrazcem 30x80 mm,
vyska hfidele 20 mm
[16] montazni mdstky e uvariant senzorboxd SRBC-CA4-... jsou obsazeny v dodavce a namontovany <?>
DARQ-K-X1-A3-F05-20-R1 o mistky pro upevnéni senzorboxl na kyvné pohony s pfipojovacim obrazcem
30x80 nebo 30x130 mm, vyska hfidele 20 mm
[17] montaZni mdstky e mdstky pro upevnéni senzorboxd na kyvné pohony s pfipojovacim obrazcem 24
DARQ-K-X1-A3-F05-50-R1 30x80 nebo 30x130 mm, vyska hfidele 50 mm
® |ze objednat samostatné jako pfislusenstvi
[18] mechanické rozhranidle ISO 5211/ | e pro varianty senzorboxd SRBC-CA5-... 6
obrazec pro pfipojeni na pfirubu FO5 | e elektrické pripojeni Sroubovacimi svorkami 14

bez priichodek pro kabely a zaslepek
bez namontovanych montaznich mastku




Senzorboxy SRBC, elektromechanické a magnetické (jazyckova relé)

Technické Gdaje

e elektromechanicky

a magneticky princip spinani

(jazyckova relé)

e funkce spinani: prepinac,
jednopdlovy (SPDT)

e pro stejnosmérné a stfidavé
napéti

e vybér mezi

— namontované pevné
montazni mdstky

— namontované prizpdsobivé
montazni mdstky

— bez montazniho mastku

— s prlichodkami pro kabely
nebo bez nich

— s konektorem M12

Obecné technické ddaje SRBC, elektromechanické a magnetické (jazyckova relé)

princip Cidla

beznapétovy kontakt, pfepinac

kontaktni (jazyckova relé)

rozméry SxD xV

114 mmx98 mmx 122 mm
127 mmx111 mmx122 mm
127 mmx98 mmx 122 mm

127 mmx 98 mmx 122 mm

rozsah nastaveni snimani Ghlu

0 ... +/—90 stupid

indikatory polohy

Zluto-Cervené

barva télesa

Seda

misto napojeni pro polohovaci
systém a vysilac polohy odpovida
normé

VDI/VDE 3845 velikost AA 1
VDI/VDE 3845 velikost AA 2
VDI/VDE 3845 velikost AA 3

VDI/VDE 3845 velikost AA 1

montazni poloha

libovolna

upevnéni

na pfirubu dle ISO 5211

Elektrické parametry SRBC, elektromechanické a magnetické (jazyckova relé)

princip Cidla beznapétovy kontakt, pfepinac kontaktni (jazyckova relé)
princip snimanf mechanicky/elektricky jazyckové relé

spinaci vystup kontaktni, kontaktni (zlato) kontaktni

funkce spinaciho prvku pfepinac, jednoduchy

rozsah napajeciho napéti | 0...250V 0..120V

AC

max. vystupni proud AC 3000A 0180A

rozsah napajeciho napéti |0...30V 0..175V

DC

max. vystupni proud DC 2.000 ... 3.000 A, 100 mA 0250A

max. vstupni napéti Ui 30

G€inna vnitfni induktivita Li

zanedbatelné mala

G¢inna vnitfni kapacita Ci

zanedbatelné mala

max. vstupni parametr,
elektricky obvod
s jiskrovou bezpecnosti

viz certifikat IECEx
viz certifikat ATEX

(fad, ktery vydal certifikat

FTZU 17 ATEX0105X
GYJ20.1409X
IECEX FTZU 17.0017X




Technické Gdaje

Elektromechanika SRBC, elektromechanické

Senzorboxy SRBC, elektromechanické a magnetické (jazyckova relé)

princip Cidla beznapétovy kontakt, prepinac

certifikat EU nenf [1116D
prtichodky pro kabely M20x1,5

pfipustny prdmér kabelu 5..13mm | 6..12mm

elektrické pripojeni

M12, Sroubovaci svorka

Sroubovacf svorky

elektrické pfipojeni 1,
druh pfipojent

svorkovnice, konektor

svorkovnice

elektrické pripojeni 1, pfimy
vystup kabelu
elektrické pfipojeni 1, tvar | kulaty -

elektrické pripojeni 1,
pfipojovaci technika

pérova svorkovnice, M12x1,
kédovani A dle EN 61076-2-101

pérova svorkovnice

elektrické pripojeni 1, 8,10 10

pocet poll/vodicl

jmenovity prifez vodicl 0,25 ... 2,5 mm?

pro pfipojent

material prachodky - PA -
material zaslepky - PA -

Elektromechanika SRBC, jazyckova relé

princip Cidla kontaktni (jazyckova relé)
prtichodky pro kabely M20x1,5
pfipustny prdmér kabelu 5..13mm

elektrické pfipojent

Sroubovaci svorky

elektrické pfipojeni 1,
druh pfipojent

svorkovnice

elektrické pfipojeni 1,
vystup kabelu

pfimy

elektrické pfipojeni 1,
pripojovaci technika

pérova svorkovnice

elektrické pfipojeni 1, 10

pocet pdli/vodicl

jmenovity prdfez vodicd 0,25 ... 2,5 mm?
pro pfipojeni

material prichodky PA

material zaslepky PA




Senzorboxy SRBC, elektromechanické a magnetické (jazyckova relé)

Technické Gdaje

Provozni a okolni podminky SRBC, elektromechanické a magnetickeé (jazyckova relé)

spinaci vystup kontaktni kontaktni (zlato)
teplota okoli -20...80°C -40...80°C
skladovaci teplota -20...50°C
stupen kryti P67 IP66

NEMA 4/4X

odolnost naraziim?

test narazem, podle normy FN 942017-5 a EN 60068-2-27, stupefi 2

odolnost vibracim?

test pouZiti v dopravé, podle normy FN 942017-4 a EN 60068-2-6, stupefi 2

tfida odolnosti korozi KBK

0 - konstrukéni dily bez narokd na odolnost korozi

stupen znecisténi

3

Groven integrity
bezpecnosti (SIL)

SIL2

znacka CE
(viz prohlasent o shod&)

dle smérnice EU pro nizké napéti
dle smérnice EU-RoHS

dle smérnice EU pro ochranu proti vybuchu (ATEX)
dle smérnice EU-RoHS

znacka KC

KC-EMC

certifikat

¢ CSA us (OL)

kategorie ATEX pro plyn

111G

ochrana proti zapaleni
a vybuchu plynu

Exia lICT6/T5 Ga

kategorie ATEX pro prach

111D

ochrana proti zapaleni
a vybuchu prachu

Exia IlIC Txx°C Da

teplota okoli Ex - viz certifikat ATEX
viz certifikat IECEx

certifikat proti vybuchu - EPL Da (CN)

mimo EU EPL Da (IEC-EX)
EPL Ga (CN)
EPL Ga (IEC-EX)

1) Dal3i informace www.festo.com/sp Certifikaty.

2) Pouze pro mechanicka rozhrani SRBC-CA3-...

Materialy SRBC, elektromechanické a magnetickeé (jazyckova relé)

spinaci vystup

kontaktni

kontaktni (zlato)

material télesa

tlakovy odlitek z hliniku

material krytky

PC

material upeviiovaciho
Ghelniku

silné legovana ocel, nerezova

material hiidele

silné legovana ocel, nerezova

material rozpérného krouz-
ku

silné legovana ocel, nerezova

material podlozky

silné legovana ocel, nerezova

material Sroub(

silné legovana ocel, nerezova

material tésnéni

NBR

VMQ (silikon)

material ukazatele

PC

upozornéni k materialu

ve shodé s RoHS

shoda s LABS

VDMA24364-Zone Il




Senzorboxy SRBC, elektromechanické a magnetické (jazyckova relé)

Technické Gdaje

Rozméry modely CAD ke staZeni > www.festo.com

r—ﬁ’

W1
o
)
——
N

L1

=P

[1] Srouby ISO 4017 M5x8
[2] Srouby DIN 933 M6x10
[3] dle VDI/VDE 3845

SRBC B1 B2 B4 D2 D3 H1 H2 Ha4
(%] (%]

+0,5
s DARQ-K-X1-A1-F05-20-R1 98 50 30 50 30 129 30 90
s DARQ-K-X1-A1-FO5-30-R1 139 40
SRBC H5 H8 H9 L1 L2 L4 L6 w1 w2
s DARQ-K-X1-A1-F05-20-R1 58,2 20 2 120 95 80 63 90° 45°
s DARQ-K-X1-A1-F05-30-R1 30

2022/12 —zmény vyhrazeny ->internet: www.festo.com/catalogue/... 9




Senzorboxy SRBC, elektromechanické a magnetické (jazyckova relé)

Technické Gdaje

Rozméry modely CAD ke staZeni > www.festo.com

[1] SroubyISO 4017 M5x8
[2] Srouby GB9074.12 M6x10
[3] dle VDI/VDE 3845

SRBC B1 B2 B4 D2 D3 H1 H2 H4 H5 H8 H9 L1 L2 L4 w1 W2
(%] (%]
+0,5
s DARQ-K-X1-A2-F05-30-R1 98 65 30 50 35 139 40 90 58,2 30 3 120 | 160 130 90° 45°

10 ->internet: www.festo.com/catalogue/... zmény vyhrazeny — 2022/12



Senzorboxy SRBC, elektromechanické a magnetické (jazyckova relé)

Technické Gdaje

Rozméry modely CAD ke staZeni > www.festo.com

=
W]

=——
==
B4

= 1

L1

[1] Srouby ISO 4017 M5x8

[2] Srouby GB9074.12 M6x10
[3] dle VDI/VDE 3845

[4] SroubISO 4762 M4x6

SRBC B1 B2 B3 B4 D2 D3 H1 H2 H4 H5 H8 H9 L1 L2 L4 w1 W2
2 2
+0,5 +0,5
s DARQ-K-X1-A3-F05-20-R1 98 40 50 30 50 35 129 30 90 58,2 | 19,1 2 120 107 80 90° 45°

2022/12 —zmény vyhrazeny ->internet: www.festo.com/catalogue/... 11



Senzorboxy SRBC, elektromechanické a magnetické (jazyckova relé)

Technické Gdaje

Rozméry modely CAD ke staZeni > www.festo.com
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L2
[1] SroubyISO 4017 M5x8
[2] Srouby GB9074.12 M6x10
[3] dle VDI/VDE 3845
[4] Sroub SO 4762 M4x6
SRBC Bl | B2 | B3 | B4 | D2 | D3 | H1 | H2 | H4 | H5 | H8 | HO | L1 | L2 | L4 | L6 | L7 | W1 | W2

+0,5 +0,5
s DARQ-K-X1-A3-F05-50-R1 98 40 50 30 50 35 157 58 90 |[58,2|47,1| 2 120 | 143,7 | 130 | 103 | 80 90° | 45°

12 ->internet: www.festo.com/catalogue/... zmény vyhrazeny — 2022/12



Technické Gdaje

% doporuéeny sortiment

Senzorboxy SRBC, elektromechanické a magnetické (jazyckova relé)

jsou soucasti dodavky

prachodky pro kabely a zaslepky
nejsou soucasti dodavky

30x80 mm, vyska 20 mm

prichodky pro kabely a zaslepky
nejsou soucasti dodavky

30x80 mm nebo 30x130 mm,
vyska vidy 20 mm

prachodky pro kabely a zaslepky
nejsou soucasti dodavky

namontované montazni
mistky nejsou soucasti
dodavky

Udaje pro objednévky
popis rozméry namontovanych hmotnost | €. dilu typ
montaznich mastkd [g]
[mm]
prichodky pro kabely a zaslepky | 30x80 mm, vyska 20 mm 800 % 3482805 | SRBC-CA3-YR90-MW-22A-1W-C2P20
@‘ jsou soucasti dodavky
T -
*ﬁ‘?
Udaje pro objednévky
popis rozméry namontovanych hmotnost | €. dilu typ
montaznich mastkd [g]
[mm]
prichodky pro kabely a zaslepky | 30x80 mm, vyska 20 mm 800 3482811 | SRBC-CA3-YR90-R-2A-1W-C2P20

8137098

SRBC-CA3-YR90-MW-1-1W-M12

8137099

SRBC-CA3-YR90-MW-1-1WG-M12

8137093

SRBC-CA3-YR90-MW-1-1WG-C2-EX6

8137094

SRBC-CA4-YR90-MW-22A-1W-C2

8137102

SRBC-CA4-YR90-MW-1-1W-M12

8137095

SRBC-CA4-YR90-MW-1-1WG-C2-EX6

8137103

SRBC-CA5-YR90-MW-22A-1W-C2

8137104

SRBC-CA5-YR90-MW-1-1WG-C2-EX6




Senzorboxy SRBC, indukéni

Technické Gdaje

e indukéni princip odméfovani e vybér mezi
e spinaci vystupy PNP, NPN, — namontované pevné
2 vodice DC, NAMUR montazni mdstky

— namontované prizpdsobivé
montazni mdstky

— bez montaznich mastkd

— s prlichodkami pro kabely
nebo bez nich

— s konektorem M12

Obecné technické Gdaje SRBC, indukéni

elektricky vystup 1 NPN PNP 2 vodice, rozpinaci 2 vodice, spinaci

rozméryngxV 127 mmx98 mmx 122 mm 114 mmx98 mmx122mm, 127 mmx 111 mmx 122 mm, 127 mmx98 mmx 122 mm
127 mmx98 mmx 122 mm

rozsah nastaveni 0 ... +/-90 stupil

snimani Ghlu

indikatory polohy Zluto-Cervené

barva télesa Seda

pfipojeni polohovaciho VDI/VDE 3845, velikost AA 1 VDI/VDE 3845, velikost AA 1 VDI/VDE 3845, velikost AA 1

systému a vysilace polohy VDI/VDE 3845, velikost AA 2

odpovida normé VDI/VDE 3845, velikost AA 3

montazni poloha libovolna

upevnéni - | na pfirubu dle ISO 5211 |—

Elektrické parametry SRBC, indukéni

spinaci vystup NAMUR NPN PNP | bezkontaktni, 2 vodice
princip snimanf induként
funkce spinaciho prvku rozpinaci spinaci
max. frekvence spinani 2000 Hz 1000 Hz 2000 Hz
rozsah napéjeciho 8,2V 10...30V 5..60V
napéti DC
max. vstupni napéti Ui - 16V -
max. vystupni proud DC 3 mA 100 mA
Ubytek napéti - 3V 33V 4V
proud naprazdno - 15 mA <15 mA -
zbytkovy proud - 0..0,5mA 0..1mA
nejmens3i proud zatéze - 4 mA
G€inna vnitfni induktivita Li | - 100 pH -
G€innd vnitfni kapacita Ci - | - 100 nF -
max. vstupni parametr, - viz certifikat IECEx -
elektricky obvod s jiskro- viz certifikat ATEX
vou bezpeé&nosti
Urad, ktery vydal certifikat |- FTZU 17 ATEX0105X -

GYJ20.1409X

IECEx FTZU 17.0017X
ochrana proti pfepdlovani |- pro viechna elektricka pripojeni
odolnost zkratu - pulzni -

1) Dal3i informace www.festo.com/sp Certifikaty.




Technické Gdaje

Senzorboxy SRBC, indukéni

Elektromechanika SRBC, indukéni

spinaci vystup NAMUR NPN PNP bezkontaktni, 2 vodice

prichodky pro kabely M20x1,5

pfipustny prdmér kabelu 5..13mm

elektrické pfipojeni M12 Sroubovaci svorky M12 Sroubovaci svorky
Sroubovaci svorky Sroubovaci svorky

jmenovity prifez vodicl 0,25 ... 2,5 mm?

pro pfipojeni

material prichodky PA

material zaslepky PA

Provozni a okolni podminky SRBC, indukéni

spinaci vystup NAMUR NPN PNP bezkontaktni, 2 vodice
teplota okoli -20...80°C -20...70°C -20...80°C
skladovaci teplota -20...50°C
stupen kryti P67
NEMA 4/4X

odolnost naraztim?

test narazem, podle normy FN 942017-5 a EN 60068-2-27, stupef 2

odolnost vibracim?

test pouziti v dopravé, podle normy FN 942017-4 a EN 60068-2-6, stupefi 2

tfida odolnosti korozi KBK

0 - konstrukéni dily bez narokd na odolnost korozi

stupen znecisténi

3

znacka CE
(viz prohlasent o shod&)

dle smérnice EU-EMV
dle smérnice EU-RoHS

dle smérnice EU-EMV

dle smérnice EU pro ochranu
proti vybuchu (ATEX)

dle smérnice EU-RoHS

certifikat RCM Mark
cCSAus (OL)
znacka KC KC-EMC
kategorie ATEX pro plyn 111G -

ochrana proti zapalenf
avybuchu plynu

Exia lICT6/T5 Ga -

kategorie ATEX pro prach

111D -

ochrana proti zapaleni
avybuchu prachu

Exia IlIC Txx°C Da -

bezpecnosti (SIL)

teplota okoli Ex viz certifikat ATEX -
viz certifikat IECEx
certifikat proti vybuchu EPL Da (CN) -
mimo EU EPL Da (IEC-EX)
EPL Ga (CN)
EPL Ga (IEC-EX)
(roven integrity SIL2

1) Dal3i informace www.festo.com/sp Certifikaty.

2) Pouze pro mechanicka rozhrani SRBC-CA3-...

Materialy SRBC, indukéni

material télesa

tlakovy odlitek z hliniku

material krytky

PC

material upeviiovactho
Ghelniku

silné legovana ocel, nerezova

material hfidele

silné legovana ocel, nerezova

material rozpérného
krouzku

silné legovana ocel, nerezova

material podlozky

silné legovana ocel, nerezova

material Sroub

silné legovana ocel, nerezova

material tésnéni

NBR

material ukazatele

PC

upozornéni k materialu

ve shod€é s RoHS

shoda s LABS

VDMA24364-Zone lIl

2022/12 —zmény vyhrazeny
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Senzorboxy SRBC, indukéni

Technické Gdaje

Rozméry modely CAD ke staZeni > www.festo.com

Wo

W1
|

L

L1

H1

=@

[1] SroubyISO 4017 M5x8
[2] Srouby GB9074.12 M6x10
[3] dle VDI/VDE 3845

SRBC B1 B2 B4 D2 D3 H1 H2 Ha
%) %]

+0,5
s DARQ-K-X1-A1-F05-20-R1 98 50 30 50 30 129 30 90
s DARQ-K-X1-A1-F05-30-R1 139 40
SRBC H5 H8 H9 L1 L2 L4 L6 w1 w2
s DARQ-K-X1-A1-F05-20-R1 58,2 20 2 120 95 80 63 90° 45°
s DARQ-K-X1-A1-F05-30-R1 30
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Senzorboxy SRBC, indukéni

Technické Gdaje

Rozméry modely CAD ke staZeni > www.festo.com

[1] SroubyISO 4017 M5x8
[2] Srouby GB9074.12 M6x10
[3] dle VDI/VDE 3845

SRBC B1 B2 B4 D2 D3 H1 H2 H4 H5 H8 H9 L1 L2 L4 W1 W2
2 2
+0,5
s DARQ-K-X1-A2-F05-30-R1 98 65 30 50 35 139 40 90 58,2 30 3 120 160 130 90° 45°
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Senzorboxy SRBC, indukéni

Technické Gdaje

Rozméry modely CAD ke staZeni > www.festo.com

W1

H1

S&

[1] SroubyISO 4017 M5x8

[2] Srouby GB9074.12 M6x10
[3] dle VDI/VDE 3845

[4] Sroub SO 4762 M4x6

SRBC B1 B2 B3 B4 D2 D3 H1 H2 H4 H5 H8 H9 L1 L2 L4 W1 W2
2 (%]
+0,5 +0,5
s DARQ-K-X1-A3-F05-20-R1 98 40 50 30 50 35 129 30 90 58,2 | 19,1 2 120 107 80 90° 45°
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Senzorboxy SRBC, indukéni

Technické Gdaje

Rozméry modely CAD ke staZeni > www.festo.com

o
]

&
0
<5
©
8

W1
8 8
|
B4

8

H1

i
[ I
J}l/

L4 B1
L2 E@

H8
HS

[1] Srouby ISO 4017 M5x8

[2] Srouby GB9074.12 M6x10
[3] dle VDI/VDE 3845

[4] SroubISO 4762 M4x6

SRBC B1 B2 B3 B4 D2 D3 H1 H2 H4 H5 H8 | H9 | L1 L2 L4 L6 L7 w1 | w2

+0,5 +0,5
s DARQ-K-X1-A3-F05-50-R1 98 40 50 30 50 35 157 58 90 [58,2|47,1| 2 120 | 143,7 | 130 | 103 | 80 90° | 45°
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Senzorboxy SRBC, indukéni

Technické Gdaje

Y% doporuéeny sortiment

jsou soucasti dodavky

prdchodky pro kabely a zaslepky
nejsou soucasti dodavky

30x80 mm, vySka 20 mm

priichodky pro kabely a zaslepky
nejsou soucasti dodavky

30x80 mm nebo 30x130 mm,
vyska vidy 20 mm

priichodky pro kabely a zaslepky
nejsou soucasti dodavky

namontované montazni mast-
ky nejsou soucasti dodavky

Udaje pro objednavky
popis rozméry namontovanych hmotnost | ¢. dilu typ
montaznich mastkd [g]
[mm]
priichodky pro kabely a zaslepky | 30x80 mm, vySka 20 mm 800 % 3482807 | SRBC-CA3-YR90-N-20N-ZC-C2P20-EX6
3 jsou soucasti dodavky
"i\% % 3482808 | SRBC-CA3-YR90-N-1-P-C2P20
Udaje pro objednavky
popis rozméry namontovanych hmotnost | ¢. dilu typ
montaznich mastkd [g]
[mm]
priichodky pro kabely a zaslepky | 30x80 mm, vySka 20 mm 800 3482806 |SRBC-CA3-YR90-N-20N-ZC-C2P20

3482809

SRBC-CA3-YR90-N-1-N-C2P20

3482810

SRBC-CA3-YR90-N-1-ZU-C2P20

8137101

SRBC-CA3-YR90-N-1-P-M12

8137100

SRBC-CA3-YR90-N-20N-ZC-M12

8137097

SRBC-CA4-YR90-N-1-P-C2

8137096

SRBC-CA4-YR90-N-20N-ZC-C2-EX6

8137106

SRBC-CA5-YR90-N-1-P-C2

8137105

SRBC-CA5-YR90-N-20N-ZC-C2-EX6




Nastavby s koncovymi spinaci SRBC

PrisluSenstvi
Montéazni mlstky e montazni mlstek pro upevnéni
DARQ-K-X1-A1-... na pohony dle norem VDI/

VDE 3845

e velikost 30x80, vyska 20
nebo 30x80, vyska 30

e upeviovaci Srouby jsou
obsaZeny v dodavce

e material:
silné legovana ocel, nerezova

e obsahuje latky LABS,
odpovida RoHS

modely CAD ke staZzeni > www.festo.com

|
I
1
T ‘ T
m S S
U U ° W
L2 B3
N
B1 *
~
¢
~t
/ =)
N/
_/
[1] SroubyISO 4017 M5x8
Rozméry a Gdaje pro objednavky
B1 B3 D1 D2 D3 D4 H1 H2 H3 L1 L2 L4 W1 W2 | hmotnost |¢. dilu typ
2 1] %) 1]
+0,5 (g]
50 30 50 30 6,5 5,5 30 6,8 2 95 80 63 90° 45° | 113 3636269 | DARQ-K-X1-A1-F05-20-R1
40 129 3636270 | DARQ-K-X1-A1-F05-30-R1
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Nastavby s koncovymi spinaci SRBC

PfisluSenstvi
Montazni mdstky e montazni mlstky pro upevnéni
DARQ-K-X1-A2-... na pohony dle norem VDI/
VDE 3845
e velikost 30x130, vyska 30
e upeviovaci Srouby obsazeny
v dodavce
e material:
silné legovana ocel, nerezova
e obsahuje latky LABS,
odpovida RoHS
Rozméry
| | |
7 - ym——
i
m | T
I i
|
|
S ] %
U U U
B3
o~
L4 B1 x
L2
L1
~
o
NP
Y
(e
[1] SroubyISO 4017 M5x8
Rozméry a ddaje pro objednavky
B1 B3 D1 D2 D3 D4 H1 H2 H3 L1 L2 L4 w1 W2 | hmotnost | €. dilu typ
2] @ 2] @
+0,5 g]
65 30 50 35 6,5 5,4 40 5,8 3 160 130 114 90° 45° | 397 3886114 | DARQ-K-X1-A2-F05-30-R1
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Nastavby s koncovymi spinaci SRBC

PFislusenstvi
Montéazni mlstky e montazni mlstky pro upevnéni
DARQ-K-X1-A3-... na pohony dle norem VDI/
VDE 3845
e velikost 30x80 nebo 30x130,
vyska 20

e upeviovaci Srouby jsou
obsaZeny v dodavce

e material:
silné legovana ocel, nerezova

e obsahuje latky LABS,
odpovida RoHS

modely CAD ke staZeni > www.festo.com

r I 11
5 | of -
@9
g T m——
B3 N
B2 *
B1
a’f
i

=

[1] SroubyISO 4017 M5x8

[2] Srouby GB9074.12 M6x10

[3] dle VDI/VDE 3845 (130 mm s montaznimi upeviiovacimi Ghelniky sméfujicimi ven)
[4] SroubISO 4762 M4x6

Rozméry a Gidaje pro objednavky

B1 B2 B3 D1 D2 D3 D4 H1 H2 H3 L1 L2 W1 W2 | hmotnost | €. dilu typ
1] (2] 1] 2]
+0,5 g]

50 40 30 50 35 6 5,5 30 5 2 107 80 90° 45° | 148 8137187 | DARQ-K-X1-A3-F05-20-R1
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Nastavby s koncovymi spinaci SRBC

Prislusenstvi

MontaZzni mdstky

montazni mlstky pro upevnéni

DARQ-K-X1-A3-... na pohony dle norem VDI/
VDE 3845
e velikost 30x80 nebo 30x130,
vyska 50
e upeviovaci Srouby jsou
obsaZzeny v dodavce
e material:
silné legovana ocel, nerezova
e obsahuje latky LABS,
odpovida RoHS
Rozméry modely CAD ke staZeni > www.festo.com
.0 m_ n_,
e | o
‘ T
m |
m !
=a i) ED.J—‘—EF:” [
U J i I
L4 B3
i
B2
L2 B1
L1
D3
£
ai
Ot @
p 1|
D
QT @
T =@
[1] SroubyISO 4017 M5x8
[2] Srouby GB9074.12 M6x10
[3] dle VDI/VDE 3845 (80 mm s montaZnimi upeviiovacimi Ghelniky sméfujicimi dovnitf)
[4] SroubISO 4762 M4x6
Rozméry a iidaje pro objednavky
B1|[B2|B3| D1 |D2|D3| D4 | HI | H2 | H3 | L1 L2 L4 L5 | W1 | W2 |hmotnost |¢&. dilu typ
%) 1] %) %)
+0,5 g]
50 [ 40 | 30 | 50 | 35 6 5,5 58 5 2 |143,7| 130 103 80 90° | 45° |174 8137188 | DARQ-K-X1-A3-F05-50-R1
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Nastavby s koncovymi spinaci SRBC

PrisluSenstvi
Udaje pro objednavky
popis indikéatory polohy C. dilu typ
e indikace polohy SASF
* material krytky PA 7luté / Gervené 8137192 | SASF-S4-DE
e teplota prostfedi —40 ... +80 °C
e materialy odpovidaji RoHS
e shoda s LABS VDMA24364, z6na lll
Sipka, 180° 8137191 | SASF-S4-DE-A1
provedent | 8137190 | SASF-S4-DE-A2
provedeni T 8137195 | SASF-S4-DE-A3
provedenf L 8137189 | SASF-S4-DE-A4
Udaje pro objednavky
popis ¢. dilu typ
e ochranny kryt SACC
* material krytky PC 8137193 |SACC-S4-T
e teplota prostfedi —40 ... +80 °C
* materialy odpovidaji RoHS
e shoda s LABS VDMA24364 zéna Il
8137194 | SACC-S4-T-T
Udaje pro objednavky
popis material barva ¢. dilu typ
prichodky pro kabely NETC
M20x1,5 kov kov 568279 NETC-M-M20-KA
M20x1,5 polymer Cernad 4464895 | NETC-P-M20
M20x1,5 polymer modra 4197362 | NETC-P-M20-EX4
Udaje pro objednavky
elektrické pfipojeni délka kabelu ochranné zapojeni ¢. dilu typ
[m]
kabely NEBV k pfipojeni ventild pro senzorbox s pfipojenim svorkovnici
Ghlova zasuvka, pfipojovaci obrazec 0,6 ano 3679776 | NEBV-A1W3F-P-K-0.6-N-LE3
tvaru A, EN 175301-803 ne 3579466 | NEBV-A1W3-K-0,6-N-LE3
zasuvka thlova, pfipojovaci obrazec 0,6 ano 3679778 | NEBV-B2W3F-P-K-0.6-N-LE3
tvaru B, dle primyslového standardu ne 3579468 | NEBV-B2W3-K-0.6-N-LE3
11 mm

2022/12 —zmény vyhrazeny
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Nastavby s koncovymi spinaci SRBC

PrisluSenstvi
Udaje pro objednavky — zasuvky s kabelem
vlastnosti kabelu délka kabelu smér vystupu hmotnost vyrobku ¢. dilu typ
[m] [g]
zasuvka, 8 pinli, M12 —volné konce vodict, 8 vodict
standardni 2 Ghlovy 125 542256 NEBU-M12W8-K-2-N-LE8
piimy - 525616 |SIM-M12-8GD-2-PU
5 Ghlovy 292 542257 NEBU-M12W8-K-5-N-LE8
primy 343 525618 |SIM-M12-8GD-5-PU
10 Ghlovy 570 570007 NEBU-M12W8-K-10-N-LE8
piimy - 570008 |SIM-M12-8GD-10-PU
15 Ghlovy 848 8048086 | NEBU-M12W8-K-15-N-LE8
piimy - 5105631 | SIM-M12-8GD-15-PU
20 pfimy - 5105632 | SIM-M12-8GD-20-PU
25 piimy - 5105633 | SIM-M12-8GD-25-PU
zéasuvka, 8 pind, M12 — konektor, 8 pinti, M12
- 2 primy — primy 140 525617 |KM12-8GD8GS-2-PU
Udaje pro objednavky — drzaky stitké
délka Sirka vyska pro pramér kabelu ¢. dilu typ STV
23 mm 5,4 mm 10,1 mm 1,7 ...3mm 8078305 | NEAU-LH-1 100
10,3 mm 2,5...3,5mm 8078306 | NEAU-LH-2 100
11,6 mm 3,3...4,8mm 8078307 | NEAU-LH-3 100
12,1 mm 4,2 ...5,6 mm 8143238 | NEAU-LH-4 100
1) pocet kusd v balent
Udaje pro objednavky - popisové 3titky
¢. dilu typ
popisovy Stitek pro drzak stitk( NEAU 1020 kusl 541598 | ASLR-L-423
Udaje pro objednavky - popisové Stitky
popis rozméry (Vx5) rozsah dodavky | €. dilu typ
[mm]
e k nasazeni na kabel s primérem 5 ... 8 mm 11x20 1 33361 KM-BZ

- Upozornéni
DodrZte rozsah provozniho
napéti a okolni teploty!
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